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ul-zertiFizierung

Für motorStArter type F

Die gesamte Palette der Motorschutzschalter SM...R 
(von 0,1A bis 100A) hat die UL-Zertifizierung Type F für 
die Montage in Verbindung mit den Schützen erhalten.
Die Kombination von Motorschutzschalter und Schütz,
deren Verhalten bei Kurzschluss überprüft wird, deckt 
die von einem Motorstarter geforderten 
Hauptfunktionen ab: Trennung, Kurzschlussschutz,
Überlastschutz und Motorsteuerung. 
Seite 1-4

AnSchlüSSe Für

motorStArter unD umSchAltSchütze

Das Angebot von LoVATo Electric an Anschlüssen
für Motorstarter und Umschaltschütze wird in
hohem Maße erweitert. Dieses Zubehör erlaubt 
eine schnelle Verdrahtung, verhindert
Anschlussfehler und trägt zur Kompaktheit und
ansprechenden optik der Motorstarter bei. Die
Anschlüsse bestehen aus einem einzigen Teil und
die spannungsführenden Elemente sind vollisoliert.
Es sind Sets für die Zusammenstellung von
Wendeschützen, Stern-Dreieck-Startern und
Umschaltschützen in 3- und 4-poliger Version 
erhältlich.
Die Anschlüsse für Wendeschütze sind für 
Schütze bis 230A AC-3 400V lieferbar, jene für 
Stern-Dreieck-Starter erlauben den Aufbau von 
Startern für Motoren bis 400A AC-3 400V und die 
Anschlüsse für Umschaltschütze sind für Schütze 
bis 350A in Kategorie AC-1 bestimmt.
Seite 2-23

zuSAmmengebAute WenDeSchütze

unD umSchAltSchütze

Als sofort einsatzbereite Komponenten sind sie
ideal für eine schnelle Vorbereitung von
Netzumschalt-Systemen für Nennströme von
32A bis 165A in Kategorie AC-1. 
Sie verfügen über eine mechanische 
Verriegelung mit 2 Öffnerkontakten, um die
elektrische Verriegelung zu erhalten. 
Seite 4-5

SoFt-motorStArter

Serie ADXn

Diese einfach und schnell zu konfigurierenden 
Soft-Motorstarter mit einem breiten
Eingangsspannungsbereich von 208...600VAC steuern 
zwei Phasen und verfügen über ein eingebautes 
Bypass-Relais.  
Dank der äußerst kompakten Abmessungen (45 mm 
breit) erlauben sie eine platzsparende Installation. 
Sie sind vielseitig anwendbar, z.B. für die Steuerung 
von Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren, 
Mischmaschinen und Förderbändern.  
Die Modellpalette deckt Nennströme von 6 bis 45A ab 
und umfasst 3 Varianten: Eine Basisversion mit 
Regelung über Potentiometer, eine programmierbare 
Version mit NFC-Technologie und eine erweiterte
Version mit Potentiometern, NFC und integriertem
Überlastschutz. Die erweiterte Version kann außerdem mit einem optionalen
Modul mit RS485-Kommunikationsanschluss ausgestattet werden.
Seite 5-2

Frequenzumrichter

1-phASig Serie vt1

Diese Serie rundet das Angebot an
Frequenzumrichtern ab: 1-phasige Versorgung
200...240VAC von 0,2kW bis 2,2kW, kompakte
Abmessungen und integrierter 
RS485-Anschluss. Die benutzerfreundliche,
vielseitige Serie VT1 kann für zahlreiche
Anwendungen eingesetzt werden, wie die 
Steuerung von Pumpen, Ventilatoren, 
Klimasystemen, Förderbändern, 
Verpackungsmaschinen und vielem mehr. 
Die kompakten Abmessungen gewährleisten 
eine platzsparende Installation. Der integrierte 
RS485-Kommunikationsanschluss erlaubt erlaubt
die Fernsteuerung und die Überwachung durch
ein Supervisionssystem. 
Sie sind  über Tastenfeld auf der Vorderseite oder über PC mit spezifischer
Software und USB-Kabel programmierbar.
Seite 6-4

Schütze von 160 biS 230A in Ac3
Serie bF

Sehr kompakte Abmessungen: Die 3-poligen
Versionen sind 105 mm breit, die  4-poligen
Versionen 140 mm. Motorströme bei 400V von
160 bis 230A und thermischer Strom Ith von 
250 bis 350A.
Die elektronisch angesteuerte Spule kann 
sowohl mit AC als auch mit DC betrieben 
werden und weist einen breiten
Versorgungsspannungsbereich auf. Die
elektronische AC/DC-Spule zeichnet sich 
darüber hinaus durch einen niedrigen 
Verbrauch aus, schließt nur bei korrekter
Versorgungsspannung und verfügt über ein eingebautes Entstörglied.
Es ist zahlreiches Zubehör erhältlich, wie vorne oder seitlich montierte
Hilfskontakte, mechanische Verriegelungen, Schutz der Leistungsklemmen
und Anschluss-Sets für den Aufbau von Stern-Dreieck-Startern oder
Umschaltschützen.
Seite 2-4



vormontierte tAStergehäuSe

Die vormontierten Tastergehäuse der Serie Platinum
bestehen aus der Kombination einer breiten Palette 
von Befehlsgeräten, Kunststoffgehäusen und
Kontakten.
Die Befehlsgeräte sind bereits auf der Abdeckung
montiert und mit einem Gewindering befestigt.
Die Kontakte sind für eine schnelle Verdrahtung und
Arbeitsersparnis bei Austausch oder Umbau bereits
am Boden des Tastergehäuses montiert.
Zusätzlich zu den im Katalog enthaltenen Modellen 
können durch Auswahl von Befehlsgeräten, 
Tastergehäusen und Kontakte Sonderausführungen 
zusammengestellt werden.
Seite 7-53

FuSS- unD grobhAnDtASter

Die für das Stillsetzen von Maschinen und eine
schnelle Bedienung entwickelten Fuß- und
Grobhandtaster LP9 weisen ein ergonomisches Design
und eine große Betätigungsfläche auf, um ganz
einfach mit der Hand, dem Ellbogen oder dem Fuß
bedient werden zu können. 
Die Angebotspalette umfasst zwei Ausführungen:
Einen Pilztaster mit tastender Funktion und einen
Pilztaster mit rastender Funktion und Zugentriegelung.
Seite 7-59

tAStergehäuSe AuS metAll Ø22 mm

Serie plAtinum (lpS)

Die Serie Platinum wird um neue Taster und Wahlschalter 
aus Metall mit Ø22 mm erweitert.
Die hohe Schutzart IP66, IP67 und IP69K garantiert Schutz 
gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Der breite
Betriebstemperaturbereich reicht bis +70 °C.
Die neue Metallausführung ist mit dem Zubehör der 
Kunststoffausführung der Platinum-Serie kompatibel
(elektrische Kontakte, Lampenfassungen, Stöpsel, 
Etikettenhalter, Schutzvorrichtungen, runde Etiketten, etc.).
Die Angebotspalette umfasst Drucktaster und 
Ein-Aus-Taster, Drucktaster für Motorschutzrelais, 
Pilztaster, Doppel- und Dreifachdrucktaster, Wahlschalter 
mit Hebel, mit Schlüssel und mit Drehknopf, Kappen für 
Leuchtanzeigen, Kommunikationsschnittstellen USB und 
RJ45 sowie Hebelschalter.
Seite 7-2

FlAcheS tAStergehäuSe AuS metAll

Ø30 mmSerie plAtinum (lpF)

Die Serie Platinum wird mit den flachen Modellen aus
Metall mit Ø30 mm und Schutzart IP66, IP67 und IP69K
abgerundet.
Die Drucktaster sind in den Varianten bündig (auch mit
Leuchtanzeige), vorstehend (auch mit Leuchtanzeige) und
mit Kragenring erhältlich.
Die Ein-Aus-Taster sind in den Varianten bündig (auch mit
Leuchtanzeige) und vorstehend (auch mit Leuchtanzeige)
erhältlich. 
Die Wahlschalter werden mit Hebel (auch mit
Leuchtanzeige), mit Schlüssel und mit Drehknopf
angeboten.
Die Kappen für Leuchtanzeigen sind in den Farben Grün,
Rot, Gelb, Blau und Transparent erhältlich.
Als Kommunikationsschnittstellen stehen USB und RJ45
zur Verfügung.
Seite 7-2

SignAlSäulen Ø50 mm unD

Ø70 mm Serie ltn

Die Signalsäulen der Serie LTN sind in zwei Versionen 
mit Ø50 mm und Ø70 mm erhältlich. Sie sind für die 
optische und akustische Anzeige des Anlagenzustands 
geeignet und können aus bis zu fünf übereinander
angeordneten Modulen zusammengesetzt werden.
Die Lichtmodule können mit Dauer- oder Blinklicht in den 
Farben Grün, Gelb, Rot, Blau, orange und Weiß aufleuchten. 
Es werden auch zwei verschiedene Akustikelemente mit
unterschiedlichem Schallpegel angeboten. 
Die Verdrahtungsmodule sind mit 3 Versorgnungs-
spnannungen erhältlich: 12V, 24V und 110...230V.
Für die Befestigung stehen verschiedene optionen zur 
Auswahl:  Befestigungsbasis sowohl aus Kunststoff als auch 
aus Metall und Verlängerungsrohre bis 400 mm.
Seite 8-3
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SicherheitSmoDule

Die neue Serie der Sicherheitsmodule von LoVATo Electric 
ist für Anwendungen bis zur Kat. 4, Leistungsstufe PLe
ausgelegt. Die Sicherheitsmodule erfüllen die
Maschinenrichtlinie EN ISo 13849-1 und werden zur 
sicheren Überwachung und Steuerung von 
Sicherheitskreisen bei Anwendungen mit Not-Halt,
Sicherheitstüren, Leitungsschutzschaltern,
Sicherheitsendschaltern, elektromechanischen 
Verriegelungen und Sicherheitsschranken verwendet. 
Es ist auch ein multifunktionales Modell erhältlich, das alle 
Funktionen, die über einen Wahlschalter auf der Vorderseite 
einstellbar sind, in einem einzigen Produkt vereint. 
kApitel 10

nockenSchAlter Serie gF

Bei der neuen Nockenschalter-Serie GF handelt es 
sich um die kompakteste Ausführung innerhalb der
Angebotspalette. Diese Schalter benötigen äußerst 
wenig Platz für die Verdrahtung: 
Die Anschlussklemmen IP20 sind an der ober- und 
Unterseite des Schalters angeordnet, sodass die 
Geräte eng nebeneinander montiert werden können. 
Diese Nockenschalter wurden entwickelt, um den 
Anforderungen von Herstellern kleiner Maschinen für 
Anwendungen bis 20A gerecht zu werden.
kApitel 11

nockenSchAlter Serie gn

Die Nockenschalter-Serie GN ist für
Hochleistungsanwendungen bestimmt 
und sieht Ausführungen mit 200A und 
315A vor.
Auf Anfrage kann die Serie GN bis zu 
2000A bieten, um noch höheren 
Anforderungen gerecht zu werden.
Dank der verfügbaren Schaltschemata sind 
Lösungen mit bis zu 12 Positionen und 
12 Kontaktelementen (24 Kontakten) 
erhältlich. 
kApitel 11

nockenSchAlter Serie gnA20

Der Nockenschalter GNA20 ist für Anwendungen
gedacht, bei denen die Tiefe hinter der 
Montageplatte begrenzt ist und das Schaltschema 
viele Kontakte erfordert. 
Die Besonderheit dieses Nockenschalters mit 20A 
besteht in der Möglichkeit, bis zu 4 Kontakte pro 
Kontaktelement aufzunehmen, sodass eine 
maximale Konfiguration mit 48 Kontakten erreicht 
wird, dir diesen Nockenschalter vor allem für 
Sonderausführungen besonders interessant macht.
kApitel 11

trennSchAlter Serie gA
mit gelb-roter FrontplAtte

Die Trennschalter der Serie GA... für 
DIN-Schienenmontage werden durch die Version mit
gelb-roter Frontplatte abgerundet, die typischerweise 
als Notabschaltung verwendet wird.
Diese neuen Trennschalter sind für Ströme von 
16A bis 160A erhältlich.
Seite 12-9

trennSchAlter Für türmontAge mit

63A unD 160A  Serie gA

Die Trennschalter der Serie GA... in der 
Ausführung für Türmontage werden um neue
Modelle mit thermischem Strom Ith von 63A und
160A erweitert.
Diese neuen Modelle sind auch mit 
gleichzeitigem Schließen des vierten Pols
lieferbar, um 4-polige Ausführungen zu erhalten. 
Seite 12-10



zuSAmmengebAute trennumSchAlter

Serie gA 

Das Angebot an Trennschaltern der
Serie GA wird durch die Einführung
der bereits zusammengebauten
Trennumschalter erweitert. 
Diese in 6 Größen von 25A bis 160A
erhältlichen Schalter sind für 
3-polige Anwendungen (GA...ET6) 
und 4-polige Anwendungen 
(GA...ET8) geeignet.
Seite 12-17

trennSchAlter Serie gA:  Set mit StAb,
griFF unD klemmenAbDeckung

Die Trennschalter der Serie GA sind jetzt als Set
erhältlich, bestehend aus Trennschalter mit
Klemmenabdeckung, 300 mm langem Stab und
Türverriegelungsgriff.
Es sind 3 Modelle mit 25A, 40A und 63A erhältlich,
sowohl in der 3-poligen als auch in der 4-poligen
Version. 
Der Griff GAX63 weist einen vorstehenden 
Wahlschalter (gelb-rot) auf. Die Befestigung erfolgt 
mit Ringmutter auf Ø22 mm Öffnung.
Seite 12-17

trennumSchAlter

Serie ge

Das Angebot an Trennumschaltern
der Serie GE wird durch 
Einführung der Modelle mit 
2000A, 2500A und 3150A 
erweitert.
Diese sowohl in 3-poliger als auch 
in 4-poliger Version erhältlichen
Trennumschalter erlauben die 
Lastumschaltung bei sehr hoher Leistung.
Seite 12-38

trennSchAlter Serie gD Für

photovoltAik-AnWenDungen

Die Serie GD der Trennschalter für Photovoltaik-
Anwendungen wird durch die Einführung von 
3 neuen Modellen erweitert, um
Anwendungserfordernisse bis 25A 1500VDC 
und 40A 1000VDC abzudecken.
Die 3 neuen Schalter weisen eine maximale 
Belastbarkeit von 25A bei 1000VDC, 25A bei 
1200VDC bzw. 32A bei 1000VDC auf.
Seite 12-46

trennSchAlter unD

trennumSchAlter Serie gl  

Die Trennschalter der Serie GL decken
nun Anwendungen bis 630A ab.
Die Steuerungstechnik der
Leistungskontakte erlaubt, diese 
Geräte in Gebrauchskategorie AC23A 
mit einer Last von 630A bei 400V zu 
verwenden. Es sind auch Versionen
mit Zulassung nach UL98 (400A) und
UL1008 (400A) erhältlich.
Dank der Griffe, die mit der höchsten Schutzart auf dem Markt (IP66, IP69K und
NEMA 4X) auf dem Markt angeboten werden, können Ausführungen mit
direkter Betätigung oder für Türverriegelung mit zusätzlicher Verlängerung
erstellt werden.
Klemmenanschlüsse, Hilfskontakte, Anschlussabdeckungen, Phasentrenner
und Schrauben-Verlustsicherungen runden das Angebot ab.
Seite 12-26

SicherungShAlter unD Sicherungen Für

photovoltAik-AnWenDungen biS 1500vDc

Das Angebot an Sicherungshaltern von LoVATo Electric 
wird durch neue Modelle abgerundet, die für den Einsatz in
Photovoltaik-Anwendungen bis 1500VDC geeignet sind.
Es ist auch eine Version mit Leuchtanzeige erhältlich, die 
das Ansprechen der Sicherung meldet. Die Befestigung der
Sicherungshalter erfolgt auf 35 mm DIN-Schiene.
Die Sicherungen der Klasse gPV können in Anwendungen 
bis 20A (10x85mm) bzw. bis 32A (14x85mm) eingesetzt
werden.
Seite 13-4
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moDultrennSchAlter

Diese Trennschalter weisen die typische Form von
Modulschaltern mit Hebelbetätigung auf. 
Sie lassen sich perfekt mit bereits in Schalttafeln mit
Montageausschnitt vorhandenen Produkten 
kombinieren wie Leitungs-, FI/LS- und FI-
Schutzschaltern. Die Nennströme der neuen
Modultrennschalter reichen von 32A bis 125A
in der Version mit 1, 2, 3 und 4 Polen. 
Sie können mit Hilfskontakten ausgestattet werden.
Seite 14-13

überSpAnnungSAbleiter typ 2 unD typ

1, 2 Für photovoltAik-AnWenDungen

Das Angebot an Überspannungsableitern von 
LoVATo Electric wird durch die Einführung der neuen
Modelle SG2DG für Nennspannung Un 600VDC und
SA2EDG für Nennspannung Un 1100VDC vom Typ 2
sowie beim Model SG2EDG für Nennspannung Un
1100VDC vom Typ 1, 2 erweitert. 
Seite 15-7

klingeln unD moDultrAnSFormAtoren

Diese Produktpalette ist vor allem für Anlagen im
Wohn- und Dienstleistungssektor geeignet.
Die Klingeln weisen den klassischen Glockenton oder
einen Summerton mit Schallpegel bis 84dB auf. 
Die Transformatoren sind in der für Klingeln und
Summer bestimmten Version für intermittierenden
Betrieb und in der Version für Dauerbetrieb erhältlich.
Die Leistungswerte reichen von 15VA bis 63VA mit
Ausgangsspannungen von 12V und 24V. In alle
Transformatoren ist ein Kurzschluss- und
Überlastschutz (PTC) eingebaut. 
Seite 16-5

Fi-SchutzSchAlter

Dank der Einführung der neuen Version P1RD ist es
möglich, Hilfskontakte zu montieren und über
dieselbe Sammelschiene sowohl die FI-
Schutzschalter als auch die Leitungsschutzschalter
anzuschließen. 
Diese Schalter bis 63A sind in 2- und 4-poliger 
Version mit Auslöseklasse vom Typ AC oder A und 
für Differenzströme von 30mA und 300mA
erhältlich.
Es wird eine Vorrichtung zum Verschließen des 
Betätigungshebels angeboten. 
Seite 14-14

Fi/lS-SchAlter

Das neue Modell P1RE bietet die Möglichkeit, Hilfskontakte 
zu montieren und verfügt über einen doppelten
Betätigungshebel, sodass die Fehlerstromauslösung von 
der thermischen Auslösung unterschieden werden kann. 
Eine weitere Neuheit bilden die Isolationsabdeckungen auf
den Verbindungsklemmen.  
Dadurch wird die Schutzart IP20 nicht nur auf der 
Vorderseite des Schalters, sondern auch an den 
Verbindungsklemmen erreicht, die die Schutzart bei jedem 
beliebigen Kabelquerschnitt beibehalten.
Sie sind bis 40A, in Version 1P+N mit Auslöseklasse vom 
Typ AC oder A, für Differenzströme von 30mA und 300mA 
und mit thermischer Auslösekennlinie vom Typ C erhältlich.
Seite 14-15



zeitrelAiS Für treppenhAuSbeleuchtung

zero croSSing

Dieses Relais kommt im Wohn- und Dienstleistungsbereich zum
zeitgesteuerten Einschalten der Treppenhausbeleuchtung zum
Einsatz. 
Die Lastumschaltung erfolgt durch Zero Crossing, das erlaubt, 
den durch die Einschaltung der Lampen erzeugten Anlaufstrom 
zu reduzieren, was vor allem bei der Ansteuerung von 
LED-Leuchten sehr wichtig ist.  
Dadurch können eine Verlängerung der Lebensdauer der Lampe 
und der Schutz des Kontakts des Zeitrelais gegen Festkleben 
erreicht werden. Zusätzlich zur Funktion für das zeitgesteuerte 
Einschalten der Beleuchtung steht die Funktion für 
Treppenhausreinigung zur Verfügung und es ist möglich, eine
Abschaltbenachrichtigung zu aktivieren. 
Seite 18-4

SpAnnungS- unD

FrequenzWächter pmvF80

LoVATo Electric ergänzt die Spannungs- und
Frequenzwächter der Serie PMVF mit dem
Modell PMVF80, das für Blockheizkraftwerke
geeignet ist. Dieses Modell erfüllt die Regeln
für den Anschluss von Erzeugungsanlagen
für erneuerbar Energie an das 
Stromverteilungsnetz laut den deutschen 
Normen VDE-AR-N 4105 und VDE V 0126-1-1, 
die in Deutschland und in der Schweiz zur 
Anwendung kommen und auch in vielen 
anderen Ländern wie zum Beispiel in 
Österreich, Südafrika, in der Türkei, in 
Griechenland, Belgien, Frankreich, Dänemark, 
Tschechien, Polen und weiteren Ländern
akzeptiert sind.
Seite 19-15

bAckup-netzteil

pmvFupS01

Die italienischen Normen CEI 0-21
und CEI 0-16 bezüglich der
technischen Regeln für die
Anbindung von aktiven und
passiven Nutzern an die 
Nieder- und
Mittelspannungsnetze 
von Elektrizitätsversorgungsunternehmen sehen ein entsprechend
dimensioniertes System für die Reserveversorgung vor. So ist beim Ausfall der
Hauptversorgung der Betrieb des Spannungs- und Frequenzwächters
gewährleistet und die Schnittstellenvorrichtung sowie die eventuelle
Sicherungseinrichtung können mindestens 5 Sekunden eingeschaltet
bleiben. LoVATo Electric bietet das Backup-Netzteil PMVFUPS01 an, das in
Verbindung mit den im Katalog enthaltenen Spannungs- und
Frequenzwächtern PMVF entwickelt und getestet wurde. 
Seite 19-13

einSchubSockel Für

inDuStrierelAiS Serie hr

Die Federsockel für die Industrierelais der Serie HR wurden 
im Hinblick auf ihre Zweckmäßigkeit verbessert. 
Die Einführung der Einschubtechnik erleichtert und
beschleunigt die Verdrahtung erheblich. Die Leitungen 
bleiben bei Stößen und Vibrationen sehr wirksam befestigt.
Auch starke, unabsichtliche Zugbeanspruchungen der
Leitungen bei Verdrahtungs- oder Wartungsarbeiten
beeinträchtigen ihre perfekte Befestigung nicht. 
Dank der Lösetaste der Klemmen, die leicht zu erkennen 
und zu betätigen ist, können die Leitungen auch sehr
einfach 
abgezogen werden. 
Seite 21-6

inDuStrierelAiS typ hr40

Das Relais HR40 erweitert die Serie HR der Industrierelais und
zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, den
Verschleißzustand der Kontakte dank ihrer Position auf der
Vorderseite und des transparenten Gehäuses zu beurteilen.
Die Tatsache, dass keine Testeinrichtung vorhanden ist,
macht es darüber hinaus für Anwendungen geeignet, bei
denen die manuelle Betätigung des Relais vermieden
werden soll.
Erhältlich in der Version mit 1 Wechsler mit 16A oder mit 2
Wechslern mit 10A. 
Seite 21-6

inDuStrierelAiS typ hr80
AteX-zertiFiziert

Im Bereich der Kühlung wird immer öfter Propangas
verwendet, da es unter energetischem Aspekt sehr 
effizient und nicht umweltschädlich ist. Dies erfordert 
jedoch, dass die elektrischen Einrichtungen, die in
Kühlgeräten mit diesem Gas installiert sind, die 
ATEX-Richtlinie für explosionsgefährdete Umgebungen
erfüllen müssen.  
Die eigens für solche Anwendungen entwickelten Relais 
HR80 weisen einen Nennstrom von 30A auf und sind mit 
2 Schließern oder mit 2 Wechslern erhältlich. Sie verfügen 
über Flachsteckklemmen und sind für Schraubbefestigung 
geeignet.
Seite 21-8
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kompAktnetzteile Serie pSe1

LoVATo Electric erweitert das Angebot an Schaltnetzteilen
durch Einführung der 1-phasigen Netzteile der Serie PSE1, 
die ultrakompakt, benutzerfreundlich und 
wettbewerbsfähig sind. Diese Netzteile in der Ausführung 
für DIN-Schienenbefestigung verfügen über ein 
ultrakompaktes Gehäuse, sodass sie sich für die
platzsparende Installation in Schalttafeln eignen. Sie
verfügen über einen 1-phasigen Eingang 100...240VAC und
Ausgang 24VDC und sind mit Leistungen von 30W bis
120W erhältlich.
Seite 23-2

multimeter Dmg620 mit

integrierter ethernet-
SchnittStelle

Die Überwachung von Anlagen mit Hilfe von
Energiemanagement-Software wird im
Industrie- und Dienstleistungsbereich immer
üblicher. 
Das neue Multimeter DMG620 ist mit einer
Ethernet-Kommunikationsschnittstelle für
eine leichtere Integration ins Netzwerk
ausgestattet. Die Messgenauigkeit der
Wirkenergie in Klasse 0,5 s erfüllt die
Anforderungen im Bereich der Energieanalyse
und -diagnose. 
Seite 25-23

neue generAtion von

meSSinStrumenten Serie Dmg

Die digitalen Messinstrumente der Serie DMG
wurden um neue, fortschrittliche Modelle
erweitert. Ihre Eigenschaften:
-    Größeres LCD-Farbdisplay
-    Programmierung auch über Smartphone

dank der NFC-Technologie
-    4 erhältliche Versionen mit folgenden

Wahlmöglichkeiten:
●  Integrierte RS485- und Ethernet-

Kommunikationsschnittstelle  
●  Integrierter Speicher für Datenerfassung 
●  Webserver für Zugriff auf die Parameter 

und die Messungen
Seite 25-19

SyStem Für mehrkreiSmeSSung

Dank der Strommessmodule und der elektronischen 
Stromwandler erlauben die neuen Multimeter DMG
Mehrkreismessungen in einer Verteilertafel, wobei die
Spannungsmessung auf einen einzigen Punkt konzentriert 
wird. 
Die Messpunkte der Stromaufnahme können einfach und 
schnell hinter den einzelnen Versorgungsleitungen installiert 
werden. Auf diese Weise entsteht ein modernes 
Energieüberwachungssystem mit vielen Vorteilen:
- Verringerung der möglichen Installationsfehler
- Verringerung der auszuführenden Verkabelungen 
- Platzeinsparung hinter der Frontplatte, da die erfassten 

Daten auf dem Display und über die Kommunikations-
schnittstelle des Multimeters DMG, an 
das das Mehrkreissystem angeschlossen ist, zur Verfügung
stehen

Seite 25-20

energiezähler mit miD- unD ul-zulASSung

unD temperAturbereich biS 70 °c

Die 1-phasigen und 3-phasigen Energiezähler mit
MID-Zulassung wurden mit Modellen mit direktem
Anschluss und Betriebstemperatur 
bis 70 °C ergänzt. Diese sind für den Einsatz in
Elektroauto-Ladestationen ideal, die auch im Freien
installiert und daher hohen Temperaturen 
aufgrund der klimatischen Bedingungen ausgesetzt
sind.
Angeboten werden:
-  1-phasige Energiezähler bis 40A in einem einzigen Modul (17,5 mm) mit

MID-Zulassung
-  3-phasige Energiezähler bis 80A in nur 4 Modulen (72 mm) mit MID-

Zulassung
-  Integrierte RS485-Kommunikationsschnittstellen
-  3-phasige Energiezähler bis 80A in nur 4 Modulen (72 mm) mit cULus-

Zulassung und Genauigkeit gemäß ANSI C12.20 (Klasse 0,5)
Seite 25-13



StromWAnDler mit primärWicklung unD

mit DurchgAngSloch

Das breite Angebot an Stromwandlern von LoVATo
Electric wird durch die Einführung von Stromwandlern
mit Primärwicklung und durch die Ergänzung der 
Version mit Durchgangsloch erweitert. Dank der
Technologie mit Primärwicklung können sehr niedrige
Ströme abgelesen werden (bis 5A).
Die neuen Stromwandler mit Durchgangsloch weisen 
eine Form und eine Aussparung auf, die die Montage 
auf Stromschienen erleichtern und deren Einsatz 
optimieren.
Seite 25-32

Steuerungen Für

FeuerlöSchpumpen

Die Steuerungen für Feuerlöschpumpen
mit Elektromotor können jetzt auch
Einphasen-Elektromotoren ansteuern, die
für Installationen ohne Drehstromsystem
geeignet sind, z.B. in Wohnhäusern.
kApitel 29

SoFtWAre

Die grafische Aufmachung von
Synergy wurde überarbeitet:
-  Neue Benutzeroberfläche, die auf

das verwendete Anzeigegerät 
(PC, Smartphone, Tablet)
abgestimmt ist 

-  Neues Nutzungserlebnis, das dank
modernster Webtechnologien 
auch weniger erfahrenen 
Bedienern eine einfache und 
intuitive Nutzung der Funktionen 
von Synergy erlaubt

- Berichterstattung, die je nach den Nutzerbedürfnissen vollständig konfigurierbar
und anpassbar ist

kApitel 30

nFc-App ioS unD AnDroiD 

Die NFC-App von LoVATo Electric, die jetzt im App store
auch für ioS erhältlich ist, erlaubt die Parameter-
programmierung der Geräte über Tablet und
Smartphone, wenn sie mit NFC-Technologie ausgestattet.
Die Konfiguration kann auch dann ausgeführt werden,
wenn die Geräte nicht an die Stromversorgung
angeschlossen sind.
kApitel 30

AutomAtiScher netzumSchAlter

Atl500

Das Angebot an automatischen Netzumschaltern
von LoVATo Electric wird um den
benutzerfreundlichen, einsatzbereiten
Netzumschalter ATL500 erweitert. 
Dieses für das Umschalten zwischen zwei Netzen
bestimmte Gerät verfügt über eine LED-Anzeige
des Anlagenzustands auf der Vorderseite und
über NFC-Technologie für die
Parameterprogrammierung über Smart Device
(Anlagendaten, Passwort, E/A-Funktionen, etc.).
Der Umschalter besitzt zwei 3-phasige
Spannungsmesseingänge mit Nullleiter, über die
auch die Spannung für die Eigenversorgung
entnommen wird, sodass keine Hilfsversorgung
nötig ist. Er kann auch in 1- oder 2-phasigen Systemen installiert werden. Über
die integrierten Ausgänge können Schütze oder motorisierte Schalter
angesteuert werden. 
Seite 27-2



A U F  D E R  G A N Z E N WELT

Großbritannien
LoVATo ELECTRIC LTD
www.Lovato.co.uk

Deutschland
LoVATo ELECTRIC GmbH
www.LovatoElectric.de

Frankreich
LoVATo ELECTRIC SAS
www.LovatoElectric.fr

Neben dem ursprünglichen Produktionswerk in Italien besitzt das Unternehmen zwei
Produktionsstätten im Ausland: Eine in Tschechien, wo elektromechanische
Produkte montiert und geprüft und eine in Kroatien, wo Nockenschalter entwickelt
und hergestellt werden. 

PRODUKTIONSSTÄTTEN IM AUSLAND

100 LÄNDER

90 IMPORTEURE 

15 NIEDERLASSUNGEN

IM AUSLAND

Pisek - TSCHECHISCHE REPUBLIK



Die im Laufe der Zeit in Italien erzielten Erfolge haben
dem Unternehmen erlaubt, 15 Niederlassungen im
Ausland zu eröffnen (Deutschland, Großbritannien,
Tschechische Republik, Spanien, USA, Polen, Kanada,
Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, China,
Rumänien, Frankreich, Russland, Kroatien, Schweiz)
und über ein Netzwerk von 90 Importeuren die
Distribution der Produkte von LOVATO Electric in
mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt zu
gewährleisten.  

 Die Präsenz von LOVATO Electric auf den
wichtigsten Weltmärkten ist das Ergebnis einer
kontinuierlichen Internationalisierungsstrategie. 

 WELTWEITE PRÄSENZ

  

  

  

Spanien
LoVATo ELECTRIC S.L.U.
www.LovatoElectric.es

Polen
LoVATo ELECTRIC SP. Z o.o.
www.LovatoElectric.pl

Tschechiche Republik
LoVATo ELECTRIC S.R.o.
www.LovatoElectric.cz 

China
LoVATo ELECTRIC 
(SHANGHAI) Co LTD
www.LovatoElectric.cn

Russland
ooo LoVATo ELECTRIC
www.LovatoElectric.ru

Türkei
LoVATo ELEKTRİK LTD
www.LovatoElectric.com.tr 

USA
LoVATo ELECTRIC Inc.
www.LovatoUsa.com

Kanada
LoVATo ELECTRIC Corp.
www.Lovato.ca

Vereinigte Arabische Emirate
LoVATo ELECTRIC ME FZE
www.LovatoElectric.ae

Rumänien
LoVATo ELECTRIC SRL
www.LovatoElectric.ro 

Kroatien
LoVATo KoNČAR d.o.o.
www.LovatoElectric.hr   

Schweiz
LoVATo ELECTRIC AG
www.LovatoElectric.ch   



I T A L I E N I S C H E S  D E S I G N

Wir haben Qualität immer als Priorität betrachtet: Seit 1992, als eines der ersten Unternehmen in
Italien, lassen wir unser Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 zertifizieren. 
Qualität ist heute ein weitreichender Begriff, der viele Bereiche umfasst. Deshalb haben wir auch die
folgenden Zertifizierungen erlangt:
–  ISO 14001 für Umweltmanagement, Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
–  ISO 50001 für Energiemanagement mit dem Ziel, die ökologische Nachhaltigkeit unserer

Tätigkeiten zu steigern
–  ISO 45001 für Arbeitsschutzmanagement, da Sicherheit in jedem Arbeitsumfeld vorrangig ist

ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENT  



Seit 1922 mit Energie beschäftigt: Vier Generationen
einer Familie, die das Unternehmen von den
Anfängen der Elektrotechnik bis zum heutigen Mix
aus Elektromechanik, Elektronik und Automation
geführt haben.
Das italienische Design ist schon immer ein
Markenzeichen, das bei der Arbeit unserer
Konstrukteure, Forscher und Engineering-Spezialisten
am Firmensitz in Bergamo im Vordergrund steht.
Die Mission unseres Unternehmens lautet,
innovative und zuverlässige Produkte herzustellen
und Serviceleistungen zu bieten, die den
Erwartungen der Kunden gerecht werden.

DESIGN MIT LANGJÄHRIGER
GESCHICHTE

Bergamo - ITALIEN



F O R S C H U N G U N D  E N T W I C K L U N G

Für unterschiedlichste Anwendungen bestimmte und auf der ganzen
Welt installierte Produkte müssen höchste Zuverlässigkeit garantieren.
Hinter unseren Produkten steht eine solide, flexible und innovative
Organisation mit fortschrittlichsten Produktionsanlagen, bei denen
Robotik und Automation für sichere Ergebnisse sorgen. 
Das modern ausgestattete Prüflabor erlaubt zusammen mit den
Konstruktionsbüros, die Einführungszeit neuer Produkte zu verkürzen
und das Unternehmens-Know-how zu bereichern. 
Das nach EN ISO/IEC 17025 zertifizierte LOVATO LAB darf Prüfungen
nach nationalen und internationalen Normen durchführen und ist zur
Erteilung der zertifikate AcAe/lovAg berechtigt.

DIE FAKTOREN
FÜR UNSEREN ERFOLG



Das lovAto lAb führt folgende
prüfungen durch:
• Kurzschlusstests gemäß IEC und UL mit

Strömen bis 30kA bei einer Spannung von
600V

• Prüfungen des Ein- und
Ausschaltvermögens (overload)

• Dauerprüfung (Endurance) bis 6300A bei
690V

• Erwärmungsprüfungen bis 3000A im
Dauerbetrieb mit Niederspannung

• EMV-Prüfungen im halb-schalltoten Raum
• Prüfung der Genauigkeit der

Energiemessungen mit hochpräzisen
Strom- und Spannungsgeneratoren 

• Prüfung von Temperatur und thermischer
Auslösung

• Künstliche Kurzschlussanlage bis 65kA
und programmierbare Stromgeneratoren 

• Umgebungssimulationen mit
Klimakammer und Salznebel zur
Überprüfung der Schutzart IP 

• Stoß- und Vibrationsprüfungen mit einem
Vibrationstisch 

• Untersuchung der physikalischen
Phänomene mit Hochgeschwindigkeits-
und Wärmebildkameras 

• Prüfung der elektrischen und
mechanischen Lebensdauer mit
zahlreichen Prüfständen und einem 
Niederspannungs-Synchrongenerator zur
Erzeugung von Leistungen bis 1800kVA

• Glühdrahtprüfung von Kunststoffen dank
einer spezifischen Kammer und mehreren
dielektrischen Prüfstationen

• 225KV Tomograph zur Analyse der Innen-
und Außenstruktur der Komponenten,
um unterschiedlichsten und
anspruchsollsten Qualitätsanforderungen
gerecht zu werden

FORTSCHRITTLICHES LABOR



Q U A L I T Ä T S K O N T R O L L E

Mit dem Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung investiert die
Firma LOVATO Electric in die Professionalität ihrer Mitarbeiter
und in technologisch fortschrittliche Geräte und Software für
die Qualitätskontrolle.

Es stehen moderne Messsysteme zur Verfügung, die den
unterschiedlichsten und anspruchsvollsten Anforderungen der
Qualitätskontrolle gerecht werden; und es kommen
Produktionsteil-Abnahmeverfahren (PPAP), Risikoanalysen
(FMEA) und Problemlösungsmethoden (8D) zur Anwendung,
die einen hohen Grad an Zuverlässigkeit und eine
kontinuierliche Prozess- und Produktverbesserung garantieren. 



P R O D U K T I O N

Diese Abteilung gilt schon immer als eine strategische Ressource des Unternehmens. Die zahlreichen Pressen (von 50 bis 300
Tonnen), einige davon elektrische Pressen und Zweikomponenten-Pressen, arbeiten in drei Schichten, rund um die Uhr.  

PRESSEN VON KUNSTSTOFF

Die Abteilung Werkzeugbau kümmert sich um die
Konstruktion und den Bau der Werkzeuge, die
anschließend zum Pressen der Kunststoffteile verwendet
werden.  
Dank des Know-hows der Mitarbeiter und der
Zusammenarbeit mit dem Konstruktionsbüro werden
jedes Jahr zahlreiche neue Werkzeuge hergestellt. 

WERKZEUGBAU 

Die äußerst geräumige Montageabteilung ist mit Montagelinien
und Prüfstationen der neuesten Generation ausgestattet.
Die Maschinen sind für die ständige Überwachung der
Leistungen, für die Produktionsplanung im Rahmen der
Industrie 4.0, für die Aufzeichnung der Prüfdaten und die
Rückverfolgbarkeit jedes einzelnen Produkts mit dem IT-System
des Unternehmens verbunden. 

MONTAGE



T R A I N I N G

Die LoVATo ACADEMY ist für das technische Training unserer Kunden zuständig. Unser Firmensitz in
Bergamo verfügt über einen mit modernster, audiovisueller Technik und interaktiven Arbeitsplätzen
ausgestatteten Schulungsraum, damit sich die Teilnehmer mit den Funktionen der Produkte und der
Programmier- und Überwachungssoftware vertraut machen können. 
Beim technischen Training von LoVATo Electric werden verschiedene Lernformen kombiniert (Blended
Learning), es kommen also sowohl herkömmliche Methoden mit Frontalunterricht als auch synchrones
E-Learning und online-Tutorials zum Einsatz.  
Das Trainingsangebot umfasst: Auf die Praxis ausgerichtete Präsenzschulungen, Live-online-Seminare,
um stets über Vorschriften und Technologien auf dem Laufenden zu sein, sowie Tutorial-Videos auf
unserem YouTube-Kanal, um über PC oder Smartphone schnell Informationen für eine Installation oder
eine Programmierung abzurufen. 
Besuchen Sie unsere Website, um das gesamte Trainingsangebot zu sehen:
academy.lovatoelectric.com.



Um der ständig wachsenden Nachfrage nach
technischem Training für Fachleute gerecht zu
werden, die in der Branche der industriellen
Automation und des Energiemanagements tätig sind,
bietet LOVATO Electric über die lovAto Academy
ein umfassendes Trainingsprogramm an. 
Das Angebot umfasst unter anderem Kurse bezüglich
Micro-SPS und HMI, energiemanagement, Start und
Steuerung von Elektromotoren und
Überspannungsableitern.

KOMPETENZEN
ERWERBEN

Besuchen und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um
Tutorials und Videos über unser Unternehmen zu sehen. 


