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ŘADA GX
•  Smluvený tepelný proud Ith: 16...40 A
•  Čtvercový tvar těla s kontakty
•  Až 24 kontaktů
•  Nucená vypínací funkce     kontaktního

ústrojí podle norem IEC/EN/BS 60947-5-1
•  Až 12 spínacích poloh
•  Spínací úhly: 30°, 45°, 60°, 90°
•  K dispozici jsou provedení v plastovém

krytu
•  Možnost instalace těsně vedle sebe
•  Stupeň krytí svorek: IP20
•  Stupeň krytí čelně: IP65, dodává se

standardně

ŘADA GN
•  Smluvený tepelný proud Ith: 200...315 A
•  Na objednávku verze až do 2000 A
•  Až 24 kontaktů
•  Nucená vypínací funkce     kontaktního

ústrojí podle norem IEC/EN/BS 60947-5-1
•  Až 12 spínacích poloh
•  Spínací úhly: 30°, 45°, 60°, 90°
•  K dispozici jsou provedení v kovovém krytu
•  Provedení 200 A až 315 A mají certifikaci

cURus

ŘADA GNA20
•  Smluvený tepelný proud Ith 20 A
•  Až 48 kontaktů
•  Nucená vypínací funkce     kontaktního ústrojí

podle norem IEC/EN/BS 60947-5-1
•  Na každé patro 4 kontakty
•  Snížená hloubka
•  Spínací úhly: 30°, 45°, 60°, 90°
•  K dispozici jsou provedení v plastovém krytu
•  Stupeň krytí svorek: IP20

ŘADA GF
•  Smluvený tepelný proud Ith: 10 A a 20 A
•  Až 24 kontaktů
•  Nucená vypínací funkce     kontaktního

ústrojí podle norem IEC/EN/BS 60947-5-1
•  Až 12 spínacích poloh
•  Spínací úhly: 30°, 45°, 60°, 90°
•  Možnost instalace těsně vedle sebe
•  Stupeň krytí svorek: IP20
•  Stupeň krytí čelně: IP40, dodává se

standardně

ŘADA 7GN
•  Smluvený tepelný proud Ith: 16...125 A
•  Kruhový tvar těla s kontakty
•  Až 24 kontaktů
•  Nucená vypínací funkce     kontaktního

ústrojí podle norem IEC/EN/BS 60947-5-1
•  Až 12 spínacích poloh
•  Spínací úhly: 30°, 45°, 60°, 90°
•  K dispozici jsou provedení v plastovém

krytu
•  Stupeň krytí čelně: IP40, dodává se

standardně

Strana 11-42
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•   •   •
• O

P

U7GN

GX

GN

GNA

GF

U =  Čelní montáž
O =  Zadní montáž 
P =   V plastovém krytu
L =   V kovovém krytu
       (pouze pro řadu GN)

N =  Pro provedení
s čelním štítkem
s popisem a
neutrální etiketou
přidejte N

GX
16 A
20 A
32 A
40 A

GN
200 A
315 A

GNA
20 A

GF
10 A
20 A

7GN
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
63 A

125 A

90
91
10
92
99

100
....
�

SMLUVENÝ TEPELNÝ
PROUD Ith

ŘADA SCHÉMAVĚTŠÍ ČELNÍ
ŠTÍTEK

VOLITELNÉ
PROVEDENÍ

PROVEDENÍ
ČELNÍ ŠTÍTEK
S POPISEM

•   •   • •   •   •

  25      Čelní montáž, se žluto-červeným ovladačem uzamykatelným
v nulové poloze a s krytem svorek 

  65      Čelní montáž, se žluto-červeným ovladačem uzamykatelným
v nulové poloze a s krytem svorek (pouze pro 7GN)

  11      Čelní montáž, s černým ovladačem, bez čelního štítku pro
centrální upevnění do otvoru o Ø 22 mm 

  12      Čelní montáž, bez čelního štítku, s ovládáním klíčem, pro centrální
upevnění do otvoru o Ø 22 mm

  47      Čelní montáž, s upevněním nacvaknutím s černým ovladačem pro
centrální upevnění do otvoru o Ø 22 mm

  48      Instalační provedení, montáž na DIN lištu 35 mm, s černým
ovladačem

  88      Zadní montáž, se žluto-červeným ovladačem uzamykatelným
v nulové poloze, s dveřní spojkou a s krytem svorek

  98      Zadní montáž, se žluto-červeným ovladačem uzamykatelným
v nulové poloze, s dveřní spojkou a s krytem svorek (pouze 7GN)

  4V      Čelní montáž, s upevněním pomocí 4 šroubků
  51      Čelní montáž, s černým ovladačem, se stupněm krytí čelně IP65
  24      Čelní montáž, se žluto-červeným ovladačem neuzamykatelným

v nulové poloze a bez krytu svorek
  29      Čelní montáž, s čelním štítkem, s ovládáním klíčem, pro centrální

upevnění do otvoru o Ø 22 mm
29D     Čelní montáž s upevněním nacvaknutím, s ovládáním klíčem, pro

centrální upevnění do otvoru o Ø 22 mm
  06      Čelní montáž, s černým ovladačem uzamykatelným v nulové

poloze
  49      Instalační provedení, montáž na DIN lištu 35 mm, s ovládáním

klíčem

Příklad kompletního objednacího kódu:
GX1653P = Přepínač v krytu (IP65) − 16 A, 3 póly, 3 pozice, 3 patra, kryt 90x90 mm.
7GN25H90U51 = Spínač ZAP−VYP − 25 A, 1 pól, 2 pozice, 1 patro, s větším štítkem

(65x65 mm) a zvýšeným čelním krytím (IP65) připevnění pomocí
2 šroubků.

Pro další informace kontaktujte naši technickou podporu; kontakt viz vnitřní strana obálky.

Další technické pokyny naleznete na našich webových stránkách (kontaktní
uspořádání, schémata, tabulky indikace, atd.) v návodu I230.

GF
Standardní krytí:
Čelně = IP40
Svorek = IP20

7GN
Standardní krytí:
Čelně = IP40
Svorek = IP00

GX
Standardní krytí:
Čelně = IP65
Svorek = IP20

GN
Standardní krytí:
Čelně = IP40
Svorek = IP00

GNA
Standardní krytí:
Čelně = IP40
Svorek = IP20

Doplňte „H“ pro větší čelní štítek
Standardní čelní štítek           Větší čelní štítek
GF10 = 30x30 mm                GF10H = 48x48 mm
GF20 = 48x48 mm                GF20H = 65x65 mm
7GN12...25 = 48x48 mm       7GN12H...25H = 65x65 mm
7GN32...63 = 65x65 mm       7GN32H...63H = 90x90 mm
GX16...20 = 48x48 mm         GX16H...20H = 65x65 mm
GX32...40 = 65x65 mm         GX32H...40H = 90x90 mm
GNA20 = 65x65 mm              GNA20H = 90x90 mm

•

� Speciální typy jsou k dispozici na vyžádání, vyplňte formulář na straně 11-3.

https://www.lovatoelectric.cz/GX1653P/GX1653P/snp
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12

6

9 3

11

10

8

7 5

4

2

1

D

C

A

B

  1     4     5     8     9    12   13   16   17   20   21   24   25   28   29   32   33   36   37   40  41   44   45   48

  2     3     6     7    10   11   14   15   18   19   22   23   26   27   30   31   34   35   38   39  42   43   46   47
         Označení na            Pozice        čelním štítku

         7

  C      

         8

         9

        10

  D      

        11

        12

         1

  A

         2

         3

         4

  B

         5

         6

Čelní štítek 1

2

X

X

X

X
X

X

X

                       Kontakty                        Kontakt zapnutý           Kontakt                 Zapnutý                 Kontakt
                    s přesahem                      přes 2 nebo více          zapnutý                  kontakt               s návratem
                                                                       poloh               v mezipoloze

ŘADA:                      � GF    � 7GN    � GX   � GN   � GNA                           Pracovní proud ................................
PROVEDENÍ:            � Čelní montáž                    � Zadní montáž                     � V krytu                   � Jiné .......................................
OVLADAČ:                � Standardní �                   � Uzamykatelný žluto-červený                                  � Speciální ...............................
MONTÁŽ:                  � Pomocí 2 šroubků           � Pomocí 4 šroubků             � Nacvaknutí              

Množství.............     Název společnosti : ................................................................................................................................................

                                Kontaktní údaje: ......................................................................................................................................................

�  Standardní ovladač: šedý čelní štítek, indikace na pozicích 0−12 a černá šipka; cokoli ostatních se považuje za speciální.
      Prostudujte si také technický návod I230 na našem webu.



SPÍNAČE ZAP−VYP

Čelní montáž, s černým ovladačem (U)❶

SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❷90 ❷91 ❷10 ❷92 ❸05 ❸06 ❸07 ❸08 ❸03
Póly 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1090U GF1091U GF1010U GF1092U GF1005U GF1006U GF1007U GF1008U GF1003U

□48 20 15 GF2090U GF2091U GF2010U GF2092U GF2005U GF2006U GF2007U GF2008U GF2003U

7GN...

□48 16 15 7GN1290U 7GN1291U 7GN1210U 7GN1292U 7GN1205U 7GN1206U 7GN1207U 7GN1208U 7GN1203U

20 20 7GN2090U 7GN2091U 7GN2010U 7GN2092U 7GN2005U 7GN2006U 7GN2007U 7GN2008U 7GN2003U

25 30 7GN2590U 7GN2591U 7GN2510U 7GN2592U 7GN2505U 7GN2506U 7GN2507U 7GN2508U 7GN2503U

□65 32 40 7GN3290U 7GN3291U 7GN3210U 7GN3292U 7GN3205U 7GN3206U 7GN3207U 7GN3208U 7GN3203U

40 50 7GN4090U 7GN4091U 7GN4010U 7GN4092U 7GN4005U 7GN4006U 7GN4007U 7GN4008U 7GN4003U

63 60 — — 7GN6310U 7GN6392U — — 7GN6307U 7GN6308U 7GN6303U

□90 125 130 — — 7GN12510U 7GN12592U — — 7GN12507U 7GN12508U 7GN12503U

GX...

□48 16 12 GX1690U GX1691U GX1610U GX1692U GX1605U GX1606U GX1607U GX1608U GX1603U

20 15 GX2090U GX2091U GX2010U GX2092U GX2005U GX2006U GX2007U GX2008U GX2003U

□65 32 32 GX3290U GX3291U GX3210U GX3292U GX3205U GX3206U GX3207U GX3208U GX3203U

40 40 GX4090U GX4091U GX4010U GX4092U GX4005U GX4006U GX4007U GX4008U GX4003U

GN...
□132 200 200 — — GN20010U GN20092U — — GN20007U GN20008U GN20003U

315 255 — — GN31510U GN31592U — — GN31507U GN31508U GN31503U

0
1

1

0

0 1

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

0
1

90
X X X X

 91
  10
   92

90-91-10-92

0
1

05
 06
  07
   08

X X X X

05-06-07-08

0
1

  03

X X X

03

Čelní montáž, s červeno-žlutým 
ovladačem, uzamykatelné v nulové poloze 
a s krytem svorek (U25)❹

SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❷90 ❷91 ❷10 ❷92 ❸05 ❸06 ❸07 ❸08
Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2090U25 GF2091U25 GF2010U25 GF2092U25 GF2005U25 GF2006U25 GF2007U25 GF2008U25

7GN...

□65 16 15 7GN1290U25 7GN1291U25 7GN1210U25 7GN1292U25 7GN1205U25 7GN1206U25 7GN1207U25 7GN1208U25

20 20 7GN2090U25 7GN2091U25 7GN2010U25 7GN2092U25 7GN2005U25 7GN2006U25 7GN2007U25 7GN2008U25

25 30 7GN2590U25 7GN2591U25 7GN2510U25 7GN2592U25 7GN2505U25 7GN2506U25 7GN2507U25 7GN2508U25

32 40 7GN3290U25 7GN3291U25 7GN3210U25 7GN3292U25 7GN3205U25 7GN3206U25 7GN3207U25 7GN3208U25

40 50 7GN4090U25 7GN4091U25 7GN4010U25 7GN4092U25 7GN4005U25 7GN4006U25 7GN4007U25 7GN4008U25

GX...

□48 16 12 GX1690U25 GX1691U25 GX1610U25 GX1692U25 GX1605U25 GX1606U25 GX1607U25 GX1608U25

20 15 GX2090U25 GX2091U25 GX2010U25 GX2092U25 GX2005U25 GX2006U25 GX2007U25 GX2008U25

□65 32 32 GX3290U25 GX3291U25 GX3210U25 GX3292U25 GX3205U25 GX3206U25 GX3207U25 GX3208U25

40 40 GX4090U25 GX4091U25 GX4010U25 GX4092U25 GX4005U25 GX4006U25 GX4007U25 GX4008U25

0
1

1

0

❶ Pro provedení s černým ovladačem, uzamykatelné v nulové poloze, bez ochranného krytu svorek přidejte 06, např. GF1090U06).
❷ Standardní provedení dodávané s čelním štítkem 0-1. Pro provedení s čelním štítkem O-I přidejte C (např. GF20C90U). Pro provedení s čelním štítkem OFF-ON přidejte D (např. GF20D90U).
❸ Pro provedení s čelním štítkem OFF-ON přidejte C (např. GF20C05U).
❹ Pro provedení s červeno-žlutým neuzamykatelným ovladačem bez krytu svorek změňte U25 na U24 (např. GF2090U24).

11-4 Příslušenství 
strana 11-43

Technické parametry 
strany 11-44 a 45

Provedení a rozměry
strany 11-36 a 37
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN3210U25/7GN3210U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2007U/GF2007U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1692U/GX1692U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2508U25/7GN2508U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1291U25/7GN1291U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2006U25/GF2006U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2510U/7GN2510U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1291U/7GN1291U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2006U/GF2006U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1692U25/GX1692U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1292U/7GN1292U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1691U25/GX1691U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1690U/GX1690U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2003U/7GN2003U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2008U25/GF2008U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1690U25/GX1690U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2507U25/7GN2507U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2003U/GX2003U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1292U25/7GN1292U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1691U/GX1691U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2508U/7GN2508U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2007U25/GF2007U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2008U/GF2008U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2510U25/7GN2510U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2005U/GX2005U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2592U/7GN2592U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12508U/7GN12508U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1007U/GF1007U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1008U/GF1008U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2007U25/GX2007U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2591U25/7GN2591U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1010U/GF1010U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1090U/GF1090U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1090U/GF1090U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1091U/GF1091U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12510U/7GN12510U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2007U/GX2007U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2591U/7GN2591U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2006U25/GX2006U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12592U/7GN12592U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2005U25/GF2005U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1290U25/7GN1290U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2590U/7GN2590U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2005U25/GX2005U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1290U/7GN1290U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2006U/GX2006U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2003U/GF2003U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2590U25/7GN2590U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1092U/GF1092U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2507U/7GN2507U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2010U/GF2010U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1606U/GX1606U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2092U25/7GN2092U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1605U25/GX1605U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2008U/7GN2008U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2092U25/GF2092U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1605U/GX1605U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2092U/7GN2092U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1603U/GX1603U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2008U25/7GN2008U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20003U/GN20003U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31592U/GN31592U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2091U25/7GN2091U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20007U/GN20007U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2090U/7GN2090U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20092U/GN20092U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31503U/GN31503U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2090U25/7GN2090U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20010U/GN20010U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31507U/GN31507U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2010U25/7GN2010U25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31508U/GN31508U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2091U/7GN2091U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31510U/GN31510U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2010U/7GN2010U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20008U/GN20008U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2007U25/7GN2007U25/snp
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Čelní montáž, s červeno-žlutým 
ovladačem, uzamykatelné v nulové poloze 
a s krytem svorek (U65)

SPÍNAČE ZAP−VYP

SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❷05 ❷06 ❷07 ❷08
Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

7GN...

□65 16 15 7GN1290U65 7GN1291U65 7GN1210U65 7GN1292U65 7GN1205U65 7GN1206U65 7GN1207U65 7GN1208U65

20 20 7GN2090U65 7GN2091U65 7GN2010U65 7GN2092U65 7GN2005U65 7GN2006U65 7GN2007U65 7GN2008U65

25 30 7GN2590U65 7GN2591U65 7GN2510U65 7GN2592U65 7GN2505U65 7GN2506U65 7GN2507U65 7GN2508U65

32 40 7GN3290U65 7GN3291U65 7GN3210U65 7GN3292U65 7GN3205U65 7GN3206U65 7GN3207U65 7GN3208U65

40 50 7GN4090U65 7GN4091U65 7GN4010U65 7GN4092U65 7GN4005U65 7GN4006U65 7GN4007U65 7GN4008U65

63 60 — — 7GN6310U65 7GN6392U65 — — 7GN6307U65 7GN6308U65

□90 125 130 — — 7GN12510U65 7GN12592U65 — — 7GN12507U65 7GN12508U65

0
1

1

0

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0.75 1 3 5 5 1.8 6.5
GX20... 20 15 0.75 1.5 3 5 5 2.2 7.5
GX32... 32 32 1.5 3 7.5 15 15 3.5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5.2 18.5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Technické parametry

Čelní montáž, s černým ovladačem, bez 
čelního štítku, pro montáž do otvoru 
o  22 mm (U11)

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 90 91 10 92 05 06 07 08 03

Póly 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... — 20 15 GF2090U11 GF2091U11 GF2010U11 GF2092U11 GF2005U11 GF2006U11 GF2007U11 GF2008U11 GF2003U11

7GN...

— 16 15 7GN1290U11 7GN1291U11 7GN1210U11 7GN1292U11 7GN1205U11 7GN1206U11 7GN1207U11 7GN1208U11 7GN1203U11

20 20 7GN2090U11 7GN2091U11 7GN2010U11 7GN2092U11 7GN2005U11 7GN2006U11 7GN2007U11 7GN2008U11 7GN2003U11

25 30 7GN2590U11 7GN2591U11 7GN2510U11 7GN2592U11 7GN2505U11 7GN2506U11 7GN2507U11 7GN2508U11 7GN2503U11

GX...
— 16 12 GX1690U11 GX1691U11 GX1610U11 GX1692U11 GX1605U11 GX1606U11 GX1607U11 GX1608U11 GX1603U11

20 15 GX2090U11 GX2091U11 GX2010U11 GX2092U11 GX2005U11 GX2006U11 GX2007U11 GX2008U11 GX2003U11

❶ Standardní provedení dodávané s čelním štítkem 0-1. Pro provedení s čelním štítkem O-I přidejte C (např. 7GN12C90U65). Pro provedení s čelním štítkem OFF-ON přidejte D (např. 7GN12D90U65).
❷ Pro provedení s čelním štítkem OFF-ON přidejte C (např. 7GN12C05U65).

0
1

1

0

0 1
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SPÍNAČE ZAP−VYP

Čelní montáž s nacvaknutím, s černým 
ovladačem, pro montáž do otvoru 
o  22 mm (U47)❹

Čelní montáž, bez čelního štítku, 
s ovládáním klíčem, pro montáž do otvoru 
o  22 mm (U12)❶

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 90 91 10 92 05 06 07 08 03

Póly 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... — 20 15 GF2090U12 GF2091U12 GF2010U12 GF2092U12 GF2005U12 GF2006U12 GF2007U12 GF2008U12 GF2003U12

7GN...

— 16 15 7GN1290U12 7GN1291U12 7GN1210U12 7GN1292U12 7GN1205U12 7GN1206U12 7GN1207U12 7GN1208U12 7GN1203U12

20 20 7GN2090U12 7GN2091U12 7GN2010U12 7GN2092U12 7GN2005U12 7GN2006U12 7GN2007U12 7GN2008U12 7GN2003U12

25 30 7GN2590U12 7GN2591U12 7GN2510U12 7GN2592U12 7GN2505U12 7GN2506U12 7GN2507U12 7GN2508U12 7GN2503U12

GX...
— 16 12 GX1690U12 GX1691U12 GX1610U12 GX1692U12 GX1605U12 GX1606U12 GX1607U12 GX1608U12 GX1603U12

20 15 GX2090U12 GX2091U12 GX2010U12 GX2092U12 GX2005U12 GX2006U12 GX2007U12 GX2008U12 GX2003U12

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

0
1

90
X X X X

 91
  10
   92

90-91-10-92

0
1

05
 06
  07
   08

X X X X

05-06-07-08

0
1

  03

X X X

03

0
1

1

0

0 1

SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❷90 ❷91 ❷10 ❷92 ❸05 ❸06 ❸07 ❸08 ❸03
Póly 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1090U47 GF1091U47 GF1010U47 GF1092U47 GF1005U47 GF1006U47 GF1007U47 GF1008U47 GF1003U47

□48 20 15 GF2090U47 GF2091U47 GF2010U47 GF2092U47 GF2005U47 GF2006U47 GF2007U47 GF2008U47 GF2003U47

7GN...
□48 16 15 7GN1290U47 7GN1291U47 7GN1210U47 7GN1292U47 7GN1205U47 7GN1206U47 7GN1207U47 7GN1208U47 7GN1203U47

20 20 7GN2090U47 7GN2091U47 7GN2010U47 7GN2092U47 7GN2005U47 7GN2006U47 7GN2007U47 7GN2008U47 7GN2003U47

25 30 7GN2590U47 7GN2591U47 7GN2510U47 7GN2592U47 7GN2505U47 7GN2506U47 7GN2507U47 7GN2508U47 7GN2503U47

GX...
□48 16 12 GX1690U47 GX1691U47 GX1610U47 GX1692U47 GX1605U47 GX1606U47 GX1607U47 GX1608U47 GX1603U47

20 15 GX2090U47 GX2091U47 GX2010U47 GX2092U47 GX2005U47 GX2006U47 GX2007U47 GX2008U47 GX2003U47

❶ Pro provedení s čelním štítkem změňte U12 na U29 (např. GF2090U29).
❷ Standardní provedení dodávané s čelním štítkem 0-1. Pro provedení s čelním štítkem O-I přidejte C (např. GF20C90U12). Pro provedení s čelním štítkem OFF-ON přidejte D (např. GF20D90U12).

❹  Pro provedení s ovládáním klíčem změňte U47 na U29D (např. GF2090U29D).

0
1

1

0

0 1

❸ Pro provedení s čelním štítkem OFF-ON přidejte C (např. GF20C05U12).
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SPÍNAČE ZAP−VYP

Zadní montáž, s černým ovladačem
(O)

SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❸05 ❸06 ❸07 ❸08 ❸03
Póly 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2090O GF2091O GF2010O GF2092O GF2005O GF2006O GF2007O GF2008O GF2003O

7GN...

□48 16 15 7GN1290O 7GN1291O 7GN1210O 7GN1292O 7GN1205O 7GN1206O 7GN1207O 7GN1208O 7GN1203O

20 20 7GN2090O 7GN2091O 7GN2010O 7GN2092O 7GN2005O 7GN2006O 7GN2007O 7GN2008O 7GN2003O

25 30 7GN2590O 7GN2591O 7GN2510O 7GN2592O 7GN2505O 7GN2506O 7GN2507O 7GN2508O 7GN2503O

□65 32 40 7GN3290O 7GN3291O 7GN3210O 7GN3292O 7GN3205O 7GN3206O 7GN3207O 7GN3208O 7GN3203O

40 50 7GN4090O 7GN4091O 7GN4010O 7GN4092O 7GN4005O 7GN4006O 7GN4007O 7GN4008O 7GN4003O

63 60 — — 7GN6310O 7GN6392O — — 7GN6307O 7GN6308O 7GN6303O

□90 125 130 — — 7GN12510O 7GN12592O — — 7GN12507O 7GN12508O 7GN12503O

GX...

□48 16 12 GX1690O GX1691O GX1610O GX1692O GX1605O GX1606O GX1607O GX1608O GX1603O

20 15 GX2090O GX2091O GX2010O GX2092O GX2005O GX2006O GX2007O GX2008O GX2003O

□65 32 32 GX3290O GX3291O GX3210O GX3292O GX3205O GX3206O GX3207O GX3208O GX3203O

40 40 GX4090O GX4091O GX4010O GX4092O GX4005O GX4006O GX4007O GX4008O GX4003O

GN...
□132 200 200 — — GN20010O GN20092O — — GN20007O GN20008O GN20003O

315 255 — — GN31510O GN31592O — — GN31507O GN31508O GN31503O

SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❸05 ❸06 ❸07 ❸08
Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost 
krytu

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... 45x54 20 15 GF2090O48 GF2091O48 GF2010O48 GF2092O48 GF2005O48 GF2006O48 GF2007O48 GF2008O48

7GN...
45x54 16 15 7GN1290O48 7GN1291O48 7GN1210O48 7GN1292O48 7GN1205O48 7GN1206O48 7GN1207O48 7GN1208O48

20 20 7GN2090O48 7GN2091O48 7GN2010O48 7GN2092O48 7GN2005O48 7GN2006O48 7GN2007O48 7GN2008O48

25 30 7GN2590O48 7GN2591O48 7GN2510O48 7GN2592O48 7GN2505O48 7GN2506O48 7GN2507O48 7GN2508O48

GX...
45x54 16 12 GX1690O48 GX1691O48 GX1610O48 GX1692O48 GX1605O48 GX1606O48 GX1607O48 GX1608O48

20 15 GX2090O48 GX2091O48 GX2010O48 GX2092O48 GX2005O48 GX2006O48 GX2007O48 GX2008O48

Instalační provedení, montáž na DIN lištu 
35 mm, s černým ovladačem (O48)❷

❶  Standardní provedení dodávané s čelním štítkem 0-1. Pro provedení s čelním štítkem O-I přidejte C (např. GF20C90O). Pro provedení s čelním štítkem OFF-ON přidejte D (např. GF20D90O).
❷  Pro provedení s ovládáním klíčem změňte O48 na O49 (např. GF2090O49).

0
1

0
1

1

0

1

0

0 1

❸ Pro provedení s čelním štítkem OFF-ON přidejte C (např. GF20C05O).

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110
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https://www.lovatoelectric.cz/GF2092O/GF2092O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2510O/7GN2510O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2005O/GF2005O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2003O/GF2003O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6392O/7GN6392O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6310O/7GN6310O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6308O/7GN6308O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2510O48/7GN2510O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2590O/7GN2590O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4006O/7GN4006O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6307O/7GN6307O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6303O/7GN6303O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1208O48/7GN1208O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1610O48/GX1610O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3208O/GX3208O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2003O/GX2003O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2006O48/7GN2006O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3206O/GX3206O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3207O/GX3207O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2503O/7GN2503O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2010O/7GN2010O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1692O48/GX1692O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2010O/GX2010O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3210O/GX3210O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1292O/7GN1292O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31510O/GN31510O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1607O48/GX1607O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3290O/GX3290O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2010O48/7GN2010O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1692O/GX1692O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3291O/GX3291O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2090O/7GN2090O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1292O48/7GN1292O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31508O/GN31508O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3292O/GX3292O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31592O/GN31592O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3205O/GX3205O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2008O48/7GN2008O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2005O/GX2005O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2090O48/GX2090O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2091O/GX2091O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2007O/7GN2007O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1608O/GX1608O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2091O48/GX2091O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1605O/GX1605O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2007O48/7GN2007O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2090O/GX2090O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1606O/GX1606O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2008O/7GN2008O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2092O48/GX2092O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3203O/GX3203O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2010O48/GX2010O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1603O/GX1603O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2092O/GX2092O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2005O48/GX2005O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2008O48/GX2008O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4003O/GX4003O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2091O48/7GN2091O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3292O/7GN3292O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20010O/GN20010O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4092O/GX4092O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20008O/GN20008O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20007O/GN20007O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2007O/GX2007O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1691O/GX1691O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2005O48/7GN2005O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20003O/GN20003O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2006O48/GX2006O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2092O48/GF2092O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2003O/7GN2003O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2092O/7GN2092O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1690O48/GX1690O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1607O/GX1607O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2092O48/7GN2092O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2007O48/GX2007O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1608O48/GX1608O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4091O/GX4091O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31507O/GN31507O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4005O/GX4005O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1291O48/7GN1291O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2006O/7GN2006O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2090O48/7GN2090O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4006O/GX4006O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31503O/GN31503O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4007O/GX4007O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1605O48/GX1605O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2008O/GX2008O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1610O/GX1610O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4008O/GX4008O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2091O/7GN2091O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4010O/GX4010O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1606O48/GX1606O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20092O/GN20092O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4090O/GX4090O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2006O/GX2006O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1691O48/GX1691O48/snp


SPÍNAČE ZAP−VYP

SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❷05 ❷06 ❷07 ❷08
Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2090O88 GF2091O88 GF2010O88 GF2092O88 GF2005O88 GF2006O88 GF2007O88 GF2008O88

7GN...

□65 16 15 7GN1290O88 7GN1291O88 7GN1210O88 7GN1292O88 7GN1205O88 7GN1206O88 7GN1207O88 7GN1208O88

20 20 7GN2090O88 7GN2091O88 7GN2010O88 7GN2092O88 7GN2005O88 7GN2006O88 7GN2007O88 7GN2008O88

25 30 7GN2590O88 7GN2591O88 7GN2510O88 7GN2592O88 7GN2505O88 7GN2506O88 7GN2507O88 7GN2508O88

32 40 7GN3290O88 7GN3291O88 7GN3210O88 7GN3292O88 7GN3205O88 7GN3206O88 7GN3207O88 7GN3208O88

40 50 7GN4090O88 7GN4091O88 7GN4010O88 7GN4092O88 7GN4005O88 7GN4006O88 7GN4007O88 7GN4008O88

GX...

□48 16 12 GX1690O88 GX1691O88 GX1610O88 GX1692O88 GX1605O88 GX1606O88 GX1607O88 GX1608O88

20 15 GX2090O88 GX2091O88 GX2010O88 GX2092O88 GX2005O88 GX2006O88 GX2007O88 GX2008O88

□65 32 32 GX3290O88 GX3291O88 GX3210O88 GX3292O88 GX3205O88 GX3206O88 GX3207O88 GX3208O88

40 40 GX4090O88 GX4091O88 GX4010O88 GX4092O88 GX4005O88 GX4006O88 GX4007O88 GX4008O88

Zadní montáž, s červeno-žlutým 
ovladačem uzamykatelným v nulové 
poloze, s dveřní spojkou a s krytem 
svorek (O88)

SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❷05 ❷06 ❷07 ❷08
Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

7GN...

□65 16 15 7GN1290O98 7GN1291O98 7GN1210O98 7GN1292O98 7GN1205O98 7GN1206O98 7GN1207O98 7GN1208O98

20 20 7GN2090O98 7GN2091O98 7GN2010O98 7GN2092O98 7GN2005O98 7GN2006O98 7GN2007O98 7GN2008O98

25 30 7GN2590O98 7GN2591O98 7GN2510O98 7GN2592O98 7GN2505O98 7GN2506O98 7GN2507O98 7GN2508O98

32 40 7GN3290O98 7GN3291O98 7GN3210O98 7GN3292O98 7GN3205O98 7GN3206O98 7GN3207O98 7GN3208O98

40 50 7GN4090O98 7GN4091O98 7GN4010O98 7GN4092O98 7GN4005O98 7GN4006O98 7GN4007O98 7GN4008O98

63 60 — — 7GN6310O98 7GN6392O98 — — 7GN6307O98 7GN6308O98

Zadní montáž, s červeno-žlutým 
ovladačem uzamykatelným v nulové 
poloze, s dveřní spojkou a s krytem 
svorek (O98)

❶  Standardní provedení dodávané s čelním štítkem 0-1. Pro provedení s čelním štítkem O-I přidejte C (např. GF20C90O88). Pro provedení s čelním štítkem OFF-ON přidejte D (např. GF20D90O88).

SCHÉMATA ZAPOJENÍ
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X X X X

05-06-07-08

0
1

  03

X X X
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0
1

0
1

1

0

1

0

❷ Pro provedení s čelním štítkem OFF-ON přidejte C (např. GF20C05O88).
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN2007O88/7GN2007O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2006O88/7GN2006O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2006O98/7GN2006O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1208O98/7GN1208O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1208O88/7GN1208O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1207O98/7GN1207O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1207O88/7GN1207O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1205O88/7GN1205O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1205O98/7GN1205O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1206O98/7GN1206O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1206O88/7GN1206O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1210O88/7GN1210O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2005O98/7GN2005O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2005O88/7GN2005O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1292O98/7GN1292O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1292O88/7GN1292O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1291O98/7GN1291O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1291O88/7GN1291O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1290O98/7GN1290O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1290O88/7GN1290O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1210O98/7GN1210O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2008O88/GF2008O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2010O88/GF2010O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2090O88/GF2090O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2091O88/GF2091O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2092O88/GF2092O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1605O88/GX1605O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1606O88/GX1606O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1607O88/GX1607O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1608O88/GX1608O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1610O88/GX1610O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1690O88/GX1690O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2007O88/GF2007O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2006O88/GF2006O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4090O88/7GN4090O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4090O98/7GN4090O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4091O88/7GN4091O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4091O98/7GN4091O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4092O88/7GN4092O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4092O98/7GN4092O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2007O98/7GN2007O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6308O98/7GN6308O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6310O98/7GN6310O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6392O98/7GN6392O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2005O88/GF2005O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1691O88/GX1691O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1692O88/GX1692O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3290O88/GX3290O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3291O88/GX3291O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3292O88/GX3292O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4005O88/GX4005O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4006O88/GX4006O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3210O88/GX3210O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4008O88/GX4008O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4010O88/GX4010O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4090O88/GX4090O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4091O88/GX4091O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4092O88/GX4092O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4007O88/GX4007O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2005O88/GX2005O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2006O88/GX2006O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2007O88/GX2007O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2008O88/GX2008O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2010O88/GX2010O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3208O88/GX3208O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2091O88/GX2091O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2092O88/GX2092O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3205O88/GX3205O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3206O88/GX3206O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3207O88/GX3207O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2090O88/GX2090O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4010O98/7GN4010O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6307O98/7GN6307O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2508O88/7GN2508O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2508O98/7GN2508O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2510O88/7GN2510O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2510O98/7GN2510O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2590O88/7GN2590O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2590O98/7GN2590O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2591O88/7GN2591O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2591O98/7GN2591O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2592O88/7GN2592O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4010O88/7GN4010O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2592O98/7GN2592O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3205O88/7GN3205O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3205O98/7GN3205O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2507O98/7GN2507O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2507O88/7GN2507O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2008O88/7GN2008O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2008O98/7GN2008O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2010O88/7GN2010O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2010O98/7GN2010O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2090O88/7GN2090O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2090O98/7GN2090O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2091O98/7GN2091O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2092O88/7GN2092O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2092O98/7GN2092O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2505O88/7GN2505O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2505O98/7GN2505O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2506O88/7GN2506O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2506O98/7GN2506O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2091O88/7GN2091O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3206O88/7GN3206O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3291O88/7GN3291O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3291O98/7GN3291O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3292O88/7GN3292O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3292O98/7GN3292O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4005O88/7GN4005O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4005O98/7GN4005O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4006O88/7GN4006O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4006O98/7GN4006O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4007O88/7GN4007O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4007O98/7GN4007O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4008O88/7GN4008O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4008O98/7GN4008O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3290O98/7GN3290O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3290O88/7GN3290O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3207O98/7GN3207O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3208O98/7GN3208O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3207O88/7GN3207O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3208O88/7GN3208O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3210O88/7GN3210O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3206O98/7GN3206O98/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3210O98/7GN3210O98/snp


SPÍNAČE ZAP−VYP

Vačkový spínač v plastovém krytu 
s černým ovladačem (P)
Vačkový spínač v kovovém krytu 
s černým ovladačem (L)

SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❷05 ❷06 ❷07 ❷08 ❷03
Póly 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Řada
Velikost 
krytu

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

7GN...

75x75 16 15 7GN1290P 7GN1291P 7GN1210P 7GN1292P 7GN1205P 7GN1206P 7GN1207P 7GN1208P 7GN1203P

20 20 7GN2090P 7GN2091P 7GN2010P 7GN2092P 7GN2005P 7GN2006P 7GN2007P 7GN2008P 7GN2003P

25 30 7GN2590P 7GN2591P 7GN2510P 7GN2592P 7GN2505P 7GN2506P 7GN2507P 7GN2508P 7GN2503P

90x90 32 40 7GN3290P 7GN3291P 7GN3210P 7GN3292P 7GN3205P 7GN3206P 7GN3207P 7GN3208P 7GN3203P

110x110 40 50 7GN4090P 7GN4091P 7GN4010P 7GN4092P 7GN4005P 7GN4006P 7GN4007P 7GN4008P 7GN4003P

125x175 63 60 — — 7GN6310P 7GN6392P — — 7GN6307P 7GN6308P 7GN6303P

180x254 125 130 — — 7GN12510P 7GN12592P — — 7GN12507P 7GN12508P 7GN12503P

GX...

90x90 16 12 GX1690P GX1691P GX1610P GX1692P GX1605P GX1606P GX1607P GX1608P GX1603P

20 15 GX2090P GX2091P GX2010P GX2092P GX2005P GX2006P GX2007P GX2008P GX2003P

110x110 32 32 GX3290P GX3291P GX3210P GX3292P GX3205P GX3206P GX3207P GX3208P GX3203P

40 40 GX4090P GX4091P GX4010P GX4092P GX4005P GX4006P GX4007P GX4008P GX4003P

GN...
250x316 200 200 — — GN20010L GN20092L — — GN20007L GN20008L GN20003L

315 255 — — GN31510L GN31592L — — GN31507L GN31508L GN31503L

SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❷05 ❷06 ❷07 ❷08
Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost 
krytu

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

7GN...

75x75 nebo 16 15 7GN1290P25 7GN1291P25 7GN1210P25 7GN1292P25 7GN1205P25 7GN1206P25 7GN1207P25 7GN1208P25
90x90❸ 20 20 7GN2090P25 7GN2091P25 7GN2010P25 7GN2092P25 7GN2005P25 7GN2006P25 7GN2007P25 7GN2008P25

25 30 7GN2590P25 7GN2591P25 7GN2510P25 7GN2592P25 7GN2505P25 7GN2506P25 7GN2507P25 7GN2508P25

90x90 32 40 7GN3290P25 7GN3291P25 7GN3210P25 7GN3292P25 7GN3205P25 7GN3206P25 7GN3207P25 7GN3208P25

110x110 40 50 7GN4090P25 7GN4091P25 7GN4010P25 7GN4092P25 7GN4005P25 7GN4006P25 7GN4007P25 7GN4008P25

125x175 63 60 — — 7GN6310P25 7GN6392P25 — — 7GN6307P25 7GN6308P25

180x254 125 130 — — 7GN12510P25 — — — 7GN12507P25 7GN12508P25

GX...

90x90 16 12 GX1690P25 GX1691P25 GX1610P25 GX1692P25 GX1605P25 GX1606P25 GX1607P25 GX1608P25

20 15 GX2090P25 GX2091P25 GX2010P25 GX2092P25 GX2005P25 GX2006P25 GX2007P25 GX2008P25

110x110 32 32 GX3290P25 GX3291P25 GX3210P25 GX3292P25 GX3205P25 GX3206P25 GX3207P25 GX3208P25

40 40 GX4090P25 GX4091P25 GX4010P25 GX4092P25 GX4005P25 GX4006P25 GX4007P25 GX4008P25

Vačkový spínač v plastovém krytu 
s červeno-žlutým ovladačem (P25)

❶  Standardní provedení dodávané s čelním štítkem 0-1. Pro provedení s čelním štítkem O-I přidejte C (např. 7GN12C90P). Pro provedení s čelním štítkem OFF-ON přidejte D (např. 7GN12D90P).

0
1

1

0

0 1

0
1

1

0

❷ Pro provedení s čelním štítkem OFF-ON přidejte C (např. 7GN12C05P).

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Technické parametry

❸ Rozměry standardního krytu jsou 90X90mm. Pro objednání krytu 75x75mm doplňte B0 na konec kódu. Např. 7GN1290P25B0.
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https://www.lovatoelectric.cz/GX3292P25/GX3292P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3292P/GX3292P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4010P/GX4010P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3291P25/GX3291P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4092P25/GX4092P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4008P25/GX4008P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4092P/GX4092P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4006P/GX4006P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4005P25/GX4005P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4006P25/GX4006P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4008P/GX4008P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4090P25/GX4090P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4091P/GX4091P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4005P/GX4005P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4007P/GX4007P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4090P/GX4090P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4003P/GX4003P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4010P25/GX4010P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4091P25/GX4091P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3291P/GX3291P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4007P25/GX4007P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2008P25/GX2008P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3208P/7GN3208P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3207P25/7GN3207P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3207P/7GN3207P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3206P25/7GN3206P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3206P/7GN3206P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3205P25/7GN3205P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3205P/7GN3205P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3203P/7GN3203P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2592P25/7GN2592P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2592P/7GN2592P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2591P25/7GN2591P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2591P/7GN2591P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2590P25/7GN2590P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2590P/7GN2590P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2510P25/7GN2510P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2510P/7GN2510P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2508P25/7GN2508P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2508P/7GN2508P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2507P25/7GN2507P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2507P/7GN2507P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2506P25/7GN2506P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3208P25/7GN3208P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3210P/7GN3210P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4090P25/7GN4090P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4090P/7GN4090P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4010P25/7GN4010P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4010P/7GN4010P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4008P25/7GN4008P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4008P/7GN4008P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4007P25/7GN4007P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4007P/7GN4007P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4006P25/7GN4006P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3290P25/GX3290P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4006P/7GN4006P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4005P/7GN4005P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4003P/7GN4003P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3292P25/7GN3292P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3292P/7GN3292P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3291P25/7GN3291P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3291P/7GN3291P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3290P25/7GN3290P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3290P/7GN3290P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3210P25/7GN3210P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4005P25/7GN4005P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4091P/7GN4091P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2506P/7GN2506P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1205P25/7GN1205P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1291P/7GN1291P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1290P25/7GN1290P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1206P/7GN1206P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1290P25/7GN1290P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1206P25/7GN1206P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1207P/7GN1207P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1207P25/7GN1207P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1208P/7GN1208P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1205P/7GN1205P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1208P25/7GN1208P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1210P25/7GN1210P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1290P/7GN1290P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12503P/7GN12503P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12507P/7GN12507P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12592P/7GN12592P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12510P25/7GN12510P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12507P25/7GN12507P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12508P/7GN12508P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12508P25/7GN12508P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1210P/7GN1210P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2505P25/7GN2505P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1203P/7GN1203P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2505P/7GN2505P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2503P/7GN2503P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2092P25/7GN2092P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2092P/7GN2092P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2091P25/7GN2091P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2091P/7GN2091P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2090P25/7GN2090P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2090P/7GN2090P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2010P25/7GN2010P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2010P/7GN2010P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1291P25/7GN1291P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2008P25/7GN2008P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2008P/7GN2008P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2007P25/7GN2007P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2007P/7GN2007P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2006P25/7GN2006P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2006P/7GN2006P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2005P25/7GN2005P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2005P/7GN2005P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2003P/7GN2003P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1292P25/7GN1292P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1292P/7GN1292P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12510P/7GN12510P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2010P/GX2010P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2010P25/GX2010P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1691P25/GX1691P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2090P/GX2090P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6392P/7GN6392P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6310P25/7GN6310P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2090P25/GX2090P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6392P25/7GN6392P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1690P25/GX1690P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2091P/GX2091P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1605P25/GX1605P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1606P/GX1606P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2091P25/GX2091P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6310P/7GN6310P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6308P25/7GN6308P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1691P/GX1691P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1692P/GX1692P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2005P25/GX2005P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2005P/GX2005P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31507L/GN31507L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2006P/GX2006P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31503L/GN31503L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31510L/GN31510L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20092L/GN20092L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2003P/GX2003P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2006P25/GX2006P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31592L/GN31592L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2007P/GX2007P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1603P/GX1603P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20010L/GN20010L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1605P/GX1605P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1692P25/GX1692P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20008L/GN20008L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2007P25/GX2007P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2008P/GX2008P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20007L/GN20007L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20003L/GN20003L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1690P/GX1690P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2092P/GX2092P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2092P25/GX2092P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1607P/GX1607P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6307P/7GN6307P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3207P25/GX3207P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6303P/7GN6303P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3208P/GX3208P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1610P/GX1610P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1608P25/GX1608P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4092P25/7GN4092P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3208P25/GX3208P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3210P/GX3210P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1608P/GX1608P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3210P25/GX3210P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4092P/7GN4092P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1607P25/GX1607P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3290P/GX3290P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6307P25/7GN6307P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1610P25/GX1610P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3203P/GX3203P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3205P/GX3205P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3205P25/GX3205P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3206P/GX3206P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31508L/GN31508L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6308P/7GN6308P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3206P25/GX3206P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1606P25/GX1606P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4091P25/7GN4091P25/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3207P/GX3207P/snp


Typ Přepínače s nulovou polohou Přepínače bez nulové polohy
SCHÉMATA ZAPOJENÍ 51 52 53 75 54 55 56 69

Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF — 20 15 GF2051U11 GF2052U11 GF2053U11 GF2075U11 GF2054U11 GF2055U11 GF2056U11 GF2069U11

7GN...

— 16 15 7GN1251U11 7GN1252U11 7GN1253U11 7GN1275U11 7GN1254U11 7GN1255U11 7GN1256U11 7GN1269U11

20 20 7GN2051U11 7GN2052U11 7GN2053U11 7GN2075U11 7GN2054U11 7GN2055U11 7GN2056U11 7GN2069U11

25 30 7GN2551U11 7GN2552U11 7GN2553U11 7GN2575U11 7GN2554U11 7GN2555U11 7GN2556U11 7GN2569U11

GX...
— 16 12 GX1651U11 GX1652U11 GX1653U11 GX1675U11 GX1654U11 GX1655U11 GX1656U11 GX1669U11

20 15 GX2051U11 GX2052U11 GX2053U11 GX2075U11 GX2054U11 GX2055U11 GX2056U11 GX2069U11

Čelní montáž, s černým ovladačem, bez 
čelního štítku, pro montáž do otvoru 
o  22 mm (U11)

PŘEPÍNAČE S NULOVOU POLOHOU
A BEZ NULOVÉ POLOHY

Typ Přepínače s nulovou polohou Přepínače bez nulové polohy
SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❶51 ❶52 ❶53 ❶75 54 55 56 69

Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1051U GF1052U GF1053U GF1075U GF1054U GF1055U GF1056U GF1069U

□48 20 15 GF2051U GF2052U GF2053U GF2075U GF2054U GF2055U GF2056U GF2069U

7GN...

□48 16 15 7GN1251U 7GN1252U 7GN1253U 7GN1275U 7GN1254U 7GN1255U 7GN1256U 7GN1269U

20 20 7GN2051U 7GN2052U 7GN2053U 7GN2075U 7GN2054U 7GN2055U 7GN2056U 7GN2069U

25 30 7GN2551U 7GN2552U 7GN2553U 7GN2575U 7GN2554U 7GN2555U 7GN2556U 7GN2569U

□65 32 40 7GN3251U 7GN3252U 7GN3253U 7GN3275U 7GN3254U 7GN3255U 7GN3256U 7GN3269U

40 50 7GN4051U 7GN4052U 7GN4053U 7GN4075U 7GN4054U 7GN4055U 7GN4056U 7GN4069U

63 60 — 7GN6352U 7GN6353U 7GN6375U — 7GN6355U 7GN6356U 7GN6369U

□90 125 130 — 7GN12552U 7GN12553U 7GN12575U — 7GN12555U 7GN12556U 7GN12569U

GX...

□48 16 12 GX1651U GX1652U GX1653U GX1675U GX1654U GX1655U GX1656U GX1669U

20 15 GX2051U GX2052U GX2053U GX2075U GX2054U GX2055U GX2056U GX2069U

□65 32 32 GX3251U GX3252U GX3253U GX3275U GX3254U GX3255U GX3256U GX3269U

40 40 GX4051U GX4052U GX4053U GX4075U GX4054U GX4055U GX4056U GX4069U

GN...
□132 200 200 — GN20052U GN20053U GN20075U — GN20055U GN20056U GN20069U

315 255 — GN31552U GN31553U GN31575U — GN31555U GN31556U GN31569U

Čelní montáž, s černým ovladačem (U)

0
21

0
21

2

1

2

1

1
2

X
X

X
X

X X
X X

 54
  55   
   56
    69

2 3 6

4 5

14107 11 15

138 9 12 16

1
0
2

X

X

X

X

X X

X X

1

 51
  52
   53
    75

SCHÉMATA ZAPOJENÍ
51-52-53-75 54-55-56-69

❶  Pro provedení s čelním štítkem MAN-O-AUTO přidejte D (např. GF10D51U).
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https://www.lovatoelectric.cz/GX1653U/GX1653U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1654U/GX1654U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20056U/GN20056U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31575U/GN31575U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20069U/GN20069U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20075U/GN20075U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1652U11/GX1652U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1651U11/GX1651U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31552U/GN31552U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31569U/GN31569U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1653U11/GX1653U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31555U/GN31555U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1651U/GX1651U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31553U/GN31553U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31556U/GN31556U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1652U/GX1652U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2056U/GX2056U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2056U11/GX2056U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2069U/GX2069U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2069U11/GX2069U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2075U/GX2075U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2075U11/GX2075U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3251U/GX3251U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3252U/GX3252U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3253U/GX3253U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3254U/GX3254U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3255U/GX3255U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3256U/GX3256U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3269U/GX3269U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3275U/GX3275U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4051U/GX4051U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4052U/GX4052U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4053U/GX4053U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4054U/GX4054U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4055U/GX4055U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4056U/GX4056U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2055U11/GX2055U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1654U11/GX1654U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2055U/GX2055U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2054U11/GX2054U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1655U/GX1655U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1655U11/GX1655U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1656U/GX1656U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1656U11/GX1656U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1669U/GX1669U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1669U11/GX1669U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1675U/GX1675U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1675U11/GX1675U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20055U/GN20055U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2051U/GX2051U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2051U11/GX2051U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2052U/GX2052U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2052U11/GX2052U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2053U/GX2053U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2053U11/GX2053U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2054U/GX2054U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1251U/7GN1251U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2056U11/GF2056U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20053U/GN20053U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2555U11/7GN2555U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2051U11/7GN2051U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4069U/GX4069U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2556U/7GN2556U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2556U11/7GN2556U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2051U/7GN2051U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2569U/7GN2569U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2569U11/7GN2569U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2575U/7GN2575U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1275U11/7GN1275U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2575U11/7GN2575U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3251U/7GN3251U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1275U/7GN1275U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3252U/7GN3252U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3253U/7GN3253U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3254U/7GN3254U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3255U/7GN3255U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3256U/7GN3256U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3269U/7GN3269U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3275U/7GN3275U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4051U/7GN4051U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1269U11/7GN1269U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4052U/7GN4052U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2555U/7GN2555U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1269U/7GN1269U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2554U11/7GN2554U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2055U/7GN2055U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2054U11/7GN2054U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2054U/7GN2054U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2055U11/7GN2055U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2056U/7GN2056U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2056U11/7GN2056U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2069U/7GN2069U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2069U11/7GN2069U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2053U11/7GN2053U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2075U/7GN2075U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2075U11/7GN2075U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2053U/7GN2053U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2551U/7GN2551U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2551U11/7GN2551U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2552U/7GN2552U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2552U11/7GN2552U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2553U/7GN2553U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2553U11/7GN2553U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2052U11/7GN2052U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2554U/7GN2554U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2052U/7GN2052U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1251U11/7GN1251U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4053U/7GN4053U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12575U/7GN12575U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2052U11/GF2052U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12552U/7GN12552U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2053U/GF2053U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2053U11/GF2053U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1254U11/7GN1254U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1254U/7GN1254U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2054U/GF2054U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2054U11/GF2054U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1253U11/7GN1253U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2055U/GF2055U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2055U11/GF2055U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2056U/GF2056U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1253U/7GN1253U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1252U11/7GN1252U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2069U/GF2069U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2069U11/GF2069U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1252U/7GN1252U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2075U/GF2075U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2075U11/GF2075U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20052U/GN20052U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2052U/GF2052U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12553U/7GN12553U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1256U11/7GN1256U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4055U/7GN4055U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4056U/7GN4056U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4069U/7GN4069U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4075U/7GN4075U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6352U/7GN6352U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6353U/7GN6353U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6355U/7GN6355U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1256U/7GN1256U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6356U/7GN6356U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6369U/7GN6369U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6375U/7GN6375U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12569U/7GN12569U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1051U/GF1051U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1052U/GF1052U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1255U11/7GN1255U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1053U/GF1053U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1054U/GF1054U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1255U/7GN1255U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1055U/GF1055U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1056U/GF1056U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1069U/GF1069U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12556U/7GN12556U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1075U/GF1075U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2051U/GF2051U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2051U11/GF2051U11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12555U/7GN12555U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4054U/7GN4054U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4075U/GX4075U/snp


Typ Přepínače s nulovou polohou Přepínače bez nulové polohy
SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❷51 ❷52 ❷53 ❷75 54 55 56 69

Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

GF □30 10 10 GF1051U47 GF1052U47 GF1053U47 GF1075U47 GF1054U47 GF1055U47 GF1056U47 GF1069U47

□48 20 15 GF2051U47 GF2052U47 GF2053U47 GF2075U47 GF2054U47 GF2055U47 GF2056U47 GF2069U47

7GN...
□48 16 15 7GN1251U47 7GN1252U47 7GN1253U47 7GN1275U47 7GN1254U47 7GN1255U47 7GN1256U47 7GN1269U47

20 20 7GN2051U47 7GN2052U47 7GN2053U47 7GN2075U47 7GN2054U47 7GN2055U47 7GN2056U47 7GN2069U47

25 30 7GN2551U47 7GN2552U47 7GN2553U47 7GN2575U47 7GN2554U47 7GN2555U47 7GN2556U47 7GN2569U47

GX...
□48 16 12 GX1651U47 GX1652U47 GX1653U47 GX1675U47 GX1654U47 GX1655U47 GX1656U47 GX1669U47

20 15 GX2051U47 GX2052U47 GX2053U47 GX2075U47 GX2054U47 GX2055U47 GX2056U47 GX2069U47

0
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Typ Přepínače s nulovou polohou Přepínače bez nulové polohy
SCHÉMATA ZAPOJENÍ 51 52 53 75 54 55 56 69

Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF — 20 15 GF2051U12 GF2052U12 GF2053U12 GF2075U12 GF2054U12 GF2055U12 GF2056U12 GF2069U12

7GN...

— 16 15 7GN1251U12 7GN1252U12 7GN1253U12 7GN1275U12 7GN1254U12 7GN1255U12 7GN1256U12 7GN1269U12

20 20 7GN2051U12 7GN2052U12 7GN2053U12 7GN2075U12 7GN2054U12 7GN2055U12 7GN2056U12 7GN2069U12

25 30 7GN2551U12 7GN2552U12 7GN2553U12 7GN2575U12 7GN2554U12 7GN2555U12 7GN2556U12 7GN2569U12

GX...
— 16 12 GX1651U12 GX1652U12 GX1653U12 GX1675U12 GX1654U12 GX1655U12 GX1656U12 GX1669U12

20 15 GX2051U12 GX2052U12 GX2053U12 GX2075U12 GX2054U12 GX2055U12 GX2056U12 GX2069U12

PŘEPÍNAČE S NULOVOU POLOHOU
A BEZ NULOVÉ POLOHY

0
21

2

1

Čelní montáž, bez čelního štítku, 
s ovládáním klíčem, pro montáž do 
otvoru o  22 mm (U12)❶

Čelní montáž, s nacvaknutím, s černým 
ovladačem pro montáž do otvoru 
o  22 mm (U47)❸

❷  Pro provedení s čelním štítkem MAN-O-AUTO přidejte D (např. GF20D51U12).
❶  Pro provedení s čelním štítkem změňte U12 na U29 (např. GF2051U29).

❸  Pro provedení s ovládáním klíčem změňte U47 na U29D (např. GF2051U29D).

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Technické parametry
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN1269U47/7GN1269U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1653U12/GX1653U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2075U12/GF2075U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1253U47/7GN1253U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1652U47/GX1652U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1253U12/7GN1253U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1652U12/GX1652U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2051U12/7GN2051U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1255U47/7GN1255U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1654U12/GX1654U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1252U12/7GN1252U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1254U12/7GN1254U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2069U47/GF2069U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1251U12/7GN1251U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1275U12/7GN1275U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1255U12/7GN1255U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2075U47/GF2075U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1654U47/GX1654U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2053U12/7GN2053U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1254U47/7GN1254U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2052U47/7GN2052U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1269U12/7GN1269U12/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1251U47/7GN1251U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1256U47/7GN1256U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2052U12/7GN2052U12/snp


Typ Přepínače s nulovou polohou Přepínače bez nulové polohy
SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❶51 ❶52 ❶53 ❶75 54 55 56 69

Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2051O GF2052O GF2053O GF2075O GF2054O GF2055O GF2056O GF2069O

7GN...

□48 16 15 7GN1251O 7GN1252O 7GN1253O 7GN1275O 7GN1254O 7GN1255O 7GN1256O 7GN1269O

20 20 7GN2051O 7GN2052O 7GN2053O 7GN2075O 7GN2054O 7GN2055O 7GN2056O 7GN2069O

25 30 7GN2551O 7GN2552O 7GN2553O 7GN2575O 7GN2554O 7GN2555O 7GN2556O 7GN2569O

□65 32 40 7GN3251O 7GN3252O 7GN3253O 7GN3275O 7GN3254O 7GN3255O 7GN3256O 7GN3269O

40 50 7GN4051O 7GN4052O 7GN4053O 7GN4075O 7GN4054O 7GN4055O 7GN4056O 7GN4069O

63 60 — 7GN6352O 7GN6353O 7GN6375O — 7GN6355O 7GN6356O 7GN6369O

□90 125 130 — 7GN12552O 7GN12553O 7GN12575O — 7GN12555O 7GN12556O 7GN12569O

GX...

□48 16 12 GX1651O GX1652O GX1653O GX1675O GX1654O GX1655O GX1656O GX1669O

20 15 GX2051O GX2052O GX2053O GX2075O GX2054O GX2055O GX2056O GX2069O

□65 32 32 GX3251O GX3252O GX3253O GX3275O GX3254O GX3255O GX3256O GX3269O

40 40 GX4051O GX4052O GX4053O GX4075O GX4054O GX4055O GX4056O GX4069O

GN...
□132 200 200 — GN20052O GN20053O GN20075O — GN20055O GN20056O GN20069O

315 255 — GN31552O GN31553O GN31575O — GN31555O GN31556O GN31569O

PŘEPÍNAČE S NULOVOU POLOHOU
A BEZ NULOVÉ POLOHY

Zadní montáž, s černým ovladačem (O)

Typ Přepínače s nulovou polohou Přepínače bez nulové polohy
SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❶51 ❶52 ❶53 ❶75 54 55 56 69

Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF 45x54 20 15 GF2051O48 GF2052O48 GF2053O48 GF2075O48 GF2054O48 GF2055O48 GF2056O48 GF2069O48

7GN...
45x54 16 15 7GN1251O48 7GN1252O48 7GN1253O48 7GN1275O48 7GN1254O48 7GN1255O48 7GN1256O48 7GN1269O48

20 20 7GN2051O48 7GN2052O48 7GN2053O48 7GN2075O48 7GN2054O48 7GN2055O48 7GN2056O48 7GN2069O48

25 30 7GN2551O48 7GN2552O48 7GN2553O48 7GN2575O48 7GN2554O48 7GN2555O48 7GN2556O48 7GN2569O48

GX...
45x54 16 12 GX1651O48 GX1652O48 GX1653O48 GX1675O48 GX1654O48 GX1655O48 GX1656O48 GX1669O48

20 15 GX2051O48 GX2052O48 GX2053O48 GX2075O48 GX2054O48 GX2055O48 GX2056O48 GX2069O48

Instalační provedení, montáž na DIN lištu 
35 mm, s černým ovladačem (O48)❷

0
21

0
21

2

1

2

1

❶  Pro provedení s čelním štítkem MAN-O-AUTO přidejte D (např. GF20D51O).
❷  Pro provedení s ovládáním klíčem změňte O48 na O49 (např. GF2051O49).

1
2

X
X

X
X

X X
X X

 54
  55   
   56
    69

2 3 6

4 5

14107 11 15

138 9 12 16

1
0
2

X

X

X

X

X X

X X

1

 51
  52
   53
    75

SCHÉMATA ZAPOJENÍ
51-52-53-75 54-55-56-69
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN3256O/7GN3256O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1655O/GX1655O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2052O/7GN2052O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1654O48/GX1654O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3269O/7GN3269O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1653O48/GX1653O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1251O/7GN1251O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3255O/7GN3255O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1654O/GX1654O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12569O/7GN12569O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1653O/GX1653O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1652O48/GX1652O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3253O/7GN3253O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2053O/GX2053O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1252O/7GN1252O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2052O48/GX2052O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2575O48/7GN2575O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2053O/7GN2053O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2052O/GX2052O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2051O48/GX2051O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3251O/7GN3251O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2051O/GX2051O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1675O48/GX1675O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1675O/GX1675O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1251O48/7GN1251O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3252O/7GN3252O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1669O48/GX1669O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2052O48/7GN2052O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1669O/GX1669O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1656O48/GX1656O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1656O/GX1656O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3254O/7GN3254O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1655O48/GX1655O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2575O/7GN2575O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2051O/7GN2051O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2051O48/7GN2051O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2069O/GF2069O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4069O/7GN4069O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2056O48/GF2056O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2056O/GF2056O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1256O48/7GN1256O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2055O48/GF2055O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2055O/GF2055O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4075O/7GN4075O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1269O48/7GN1269O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2054O/GF2054O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2053O48/GF2053O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6352O/7GN6352O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2053O/GF2053O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2052O48/GF2052O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2052O/GF2052O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6353O/7GN6353O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1269O/7GN1269O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2051O48/GF2051O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2051O/GF2051O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2051O/GF2051O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6375O/7GN6375O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6355O/7GN6355O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6369O/7GN6369O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1652O/GX1652O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2069O48/GF2069O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1275O/7GN1275O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1651O48/GX1651O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3275O/7GN3275O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1651O/GX1651O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31575O/GN31575O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4051O/7GN4051O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31569O/GN31569O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31556O/GN31556O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31555O/GN31555O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4052O/7GN4052O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1256O/7GN1256O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31553O/GN31553O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4056O/7GN4056O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31552O/GN31552O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20075O/GN20075O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4053O/7GN4053O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20069O/GN20069O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1275O48/7GN1275O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20056O/GN20056O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4054O/7GN4054O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20055O/GN20055O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20053O/GN20053O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4055O/7GN4055O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20052O/GN20052O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2075O48/GF2075O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2075O/GF2075O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2056O48/7GN2056O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2054O48/GF2054O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1254O/7GN1254O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2055O48/7GN2055O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2554O/7GN2554O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6356O/7GN6356O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2075O48/7GN2075O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3255O/GX3255O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1255O/7GN1255O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3254O/GX3254O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3253O/GX3253O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2554O48/7GN2554O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3252O/GX3252O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1253O48/7GN1253O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12575O/7GN12575O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4056O/GX4056O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3251O/GX3251O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2555O/7GN2555O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2075O/7GN2075O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2075O48/GX2075O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3256O/GX3256O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12552O/7GN12552O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3269O/GX3269O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12556O/7GN12556O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1254O48/7GN1254O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2055O/7GN2055O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2552O/7GN2552O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4055O/GX4055O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2551O48/7GN2551O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4075O/GX4075O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2552O48/7GN2552O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4054O/GX4054O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2054O/7GN2054O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4053O/GX4053O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2054O48/7GN2054O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4052O/GX4052O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2553O/7GN2553O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2551O/7GN2551O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4051O/GX4051O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3275O/GX3275O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2553O48/7GN2553O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4069O/GX4069O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2056O/7GN2056O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2053O48/7GN2053O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2556O48/7GN2556O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2056O/GX2056O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2056O48/GX2056O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2069O48/7GN2069O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2075O/GX2075O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2054O48/GX2054O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2569O/7GN2569O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1252O48/7GN1252O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2055O/GX2055O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2055O48/GX2055O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12555O/7GN12555O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2069O/7GN2069O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1255O48/7GN1255O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2069O48/GX2069O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2555O48/7GN2555O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2054O/GX2054O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2053O48/GX2053O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2069O/GX2069O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1253O/7GN1253O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2556O/7GN2556O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12553O/7GN12553O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2569O48/7GN2569O48/snp


PŘEPÍNAČE S NULOVOU POLOHOU
A BEZ NULOVÉ POLOHY

Typ Přepínače s nulovou polohou Přepínače bez nulové polohy
SCHÉMATA ZAPOJENÍ ❶51 ❶52 ❶53 ❶75 54 55 56 69

Póly 1 2 3 4 1 2 3 4

Řada
Velikost 
krytu

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

7GN...

75x75 16 15 7GN1251P 7GN1252P 7GN1253P 7GN1275P 7GN1254P 7GN1255P 7GN1256P 7GN1269P

20 20 7GN2051P 7GN2052P 7GN2053P 7GN2075P 7GN2054P 7GN2055P 7GN2056P 7GN2069P

25 30 7GN2551P 7GN2552P 7GN2553P 7GN2575P❷ 7GN2554P 7GN2555P 7GN2556P 7GN2569P❷
90x90 32 40 7GN3251P 7GN3252P 7GN3253P 7GN3275P 7GN3254P 7GN3255P 7GN3256P 7GN3269P

110x110 40 50 7GN4051P 7GN4052P 7GN4053P 7GN4075P 7GN4054P 7GN4055P 7GN4056P 7GN4069P

125x175 63 60 — 7GN6352P 7GN6353P 7GN6375P — 7GN6355P 7GN6356P 7GN6369P

180X254 125 130 — 7GN12552P 7GN12553P 7GN12575P — 7GN12555P 7GN12556P 7GN12569P

GX...

90x90 16 12 GX1651P GX1652P GX1653P GX1675P GX1654P GX1655P GX1656P GX1669P

20 15 GX2051P GX2052P GX2053P GX2075P GX2054P GX2055P GX2056P GX2069P

110x110 32 32 GX3251P GX3252P GX3253P GX3275P GX3254P GX3255P GX3256P GX3269P

40 40 GX4051P GX4052P GX4053P GX4075P GX4054P GX4055P GX4056P GX4069P

GN...
250x316 200 200 — GN20052L GN20053L GN20075L — GN20055L GN20056L GN20069L

315 255 — GN31552L GN31553L GN31575L — GN31555L GN31556L GN31569L

Vačkový spínač v plastovém krytu 
s černým ovladačem (P)
Vačkový spínač v kovovém krytu 
s černým ovladačem (L)

0
21

2

1

❶  Pro provedení s čelním štítkem MAN-O-AUTO přidejte D (např. 7GN12D51P).
❷  Velikost krytu 90x90 mm.

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7.5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Technické parametry
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https://www.lovatoelectric.cz/GN20075L/GN20075L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31552L/GN31552L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4052P/7GN4052P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31553L/GN31553L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20055L/GN20055L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4053P/7GN4053P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1255P/7GN1255P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3253P/7GN3253P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1653P/GX1653P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3256P/7GN3256P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1654P/GX1654P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1251P/7GN1251P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2051P/7GN2051P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1275P/7GN1275P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1652P/GX1652P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12552P/7GN12552P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4051P/7GN4051P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3255P/7GN3255P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20069L/GN20069L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20056L/GN20056L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1254P/7GN1254P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1269P/7GN1269P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12575P/7GN12575P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31556L/GN31556L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3254P/7GN3254P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1253P/7GN1253P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12553P/7GN12553P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3275P/7GN3275P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31575L/GN31575L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1651P/GX1651P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12555P/7GN12555P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1256P/7GN1256P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1252P/7GN1252P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31555L/GN31555L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12556P/7GN12556P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31569L/GN31569L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4056P/GX4056P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20053L/GN20053L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4075P/7GN4075P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3254P/GX3254P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2554P/7GN2554P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3255P/GX3255P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3256P/GX3256P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2553P/7GN2553P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6369P/7GN6369P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2056P/7GN2056P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3269P/GX3269P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6352P/7GN6352P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3275P/GX3275P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2552P/7GN2552P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6353P/7GN6353P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2069P/7GN2069P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4051P/GX4051P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4052P/GX4052P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2551P/7GN2551P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6355P/7GN6355P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4053P/GX4053P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6356P/7GN6356P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4075P/GX4075P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4069P/GX4069P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4054P/GX4054P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2075P/7GN2075P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4055P/GX4055P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3253P/GX3253P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2055P/7GN2055P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3252P/GX3252P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6375P/7GN6375P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3252P/7GN3252P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2052P/7GN2052P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1656P/GX1656P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3251P/7GN3251P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1669P/GX1669P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4054P/7GN4054P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1675P/GX1675P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4055P/7GN4055P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20052L/GN20052L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2051P/GX2051P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2575P/7GN2575P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2053P/7GN2053P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1655P/GX1655P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2052P/GX2052P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4056P/7GN4056P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2054P/GX2054P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2569P/7GN2569P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2055P/GX2055P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2556P/7GN2556P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2054P/7GN2054P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2056P/GX2056P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4069P/7GN4069P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2069P/GX2069P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2075P/GX2075P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2555P/7GN2555P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3251P/GX3251P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2053P/GX2053P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12569P/7GN12569P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3269P/7GN3269P/snp


Čelní montáž, s černým ovladačem (U)

ZAČÍNAJÍCÍ POLOHOU 1

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 82 86 93 83 87 94 84 85

Póly 1 2 3 1 2 3 1 1

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1082U GF1086U GF1093U GF1083U GF1087U GF1094U GF1084U GF1085U

□48 20 15 GF2082U GF2086U GF2093U GF2083U GF2087U GF2094U GF2084U GF2085U

7GN...

□48 16 15 7GN1282U 7GN1286U 7GN1293U 7GN1283U 7GN1287U 7GN1294U 7GN1284U 7GN1285U

20 20 7GN2082U 7GN2086U 7GN2093U 7GN2083U 7GN2087U 7GN2094U 7GN2084U 7GN2085U

25 30 7GN2582U 7GN2586U 7GN2593U 7GN2583U 7GN2587U 7GN2594U 7GN2584U 7GN2585U

□65 32 40 7GN3282U 7GN3286U 7GN3293U 7GN3283U 7GN3287U 7GN3294U 7GN3284U 7GN3285U

40 50 7GN4082U 7GN4086U 7GN4093U 7GN4083U 7GN4087U 7GN4094U 7GN4084U 7GN4085U

63 60 7GN6382U 7GN6386U 7GN6393U 7GN6383U 7GN6387U 7GN6394U 7GN6384U 7GN6385U

□90 125 130 7GN12582U 7GN12586U 7GN12593U 7GN12583U 7GN12587U 7GN12594U 7GN12584U 7GN12585U

GX...

□48 16 12 GX1682U GX1686U GX1693U GX1683U GX1687U GX1694U GX1684U GX1685U

20 15 GX2082U GX2086U GX2093U GX2083U GX2087U GX2094U GX2084U GX2085U

□65 32 32 GX3282U GX3286U GX3293U GX3283U GX3287U GX3294U GX3284U GX3285U

40 40 GX4082U GX4086U GX4093U GX4083U GX4087U GX4094U GX4084U GX4085U

GN...
□132 200 200 GN20082U GN20086U GN20093U GN20083U GN20087U GN20094U GN20084U GN20085U

315 255 GN31582U GN31586U GN31593U GN31583U GN31587U GN31594U GN31584U GN31585U

1
2

3 3

1
2

4
5 3

4

1
26

SCHÉMATA ZAPOJENÍ
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https://www.lovatoelectric.cz/GX3293U/GX3293U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6386U/7GN6386U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6385U/7GN6385U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6384U/7GN6384U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6383U/7GN6383U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6382U/7GN6382U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4094U/7GN4094U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6387U/7GN6387U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4093U/7GN4093U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4086U/7GN4086U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4085U/7GN4085U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4084U/7GN4084U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4083U/7GN4083U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4082U/7GN4082U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3294U/7GN3294U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4087U/7GN4087U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6393U/7GN6393U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6394U/7GN6394U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1082U/GF1082U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20083U/GN20083U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20082U/GN20082U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2094U/GF2094U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2093U/GF2093U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2087U/GF2087U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2086U/GF2086U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2085U/GF2085U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2084U/GF2084U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2083U/GF2083U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2082U/GF2082U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1094U/GF1094U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1086U/GF1086U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1085U/GF1085U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1084U/GF1084U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1083U/GF1083U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3293U/7GN3293U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3287U/7GN3287U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3286U/7GN3286U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3285U/7GN3285U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1294U/7GN1294U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1293U/7GN1293U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1287U/7GN1287U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1286U/7GN1286U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1285U/7GN1285U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1284U/7GN1284U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1283U/7GN1283U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1282U/7GN1282U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12594U/7GN12594U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12593U/7GN12593U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12587U/7GN12587U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12586U/7GN12586U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12584U/7GN12584U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12583U/7GN12583U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12582U/7GN12582U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2082U/7GN2082U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20084U/GN20084U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2083U/7GN2083U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2085U/7GN2085U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3284U/7GN3284U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3283U/7GN3283U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3282U/7GN3282U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2594U/7GN2594U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2593U/7GN2593U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2587U/7GN2587U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2586U/7GN2586U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2585U/7GN2585U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2584U/7GN2584U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2583U/7GN2583U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2582U/7GN2582U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2094U/7GN2094U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2093U/7GN2093U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2087U/7GN2087U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2086U/7GN2086U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2084U/7GN2084U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20085U/GN20085U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12585U/7GN12585U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20087U/GN20087U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4086U/GX4086U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1694U/GX1694U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4087U/GX4087U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1693U/GX1693U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4093U/GX4093U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1687U/GX1687U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1686U/GX1686U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2082U/GX2082U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1685U/GX1685U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4094U/GX4094U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1683U/GX1683U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1682U/GX1682U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31594U/GN31594U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31593U/GN31593U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31587U/GN31587U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31586U/GN31586U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1684U/GX1684U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31585U/GN31585U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4085U/GX4085U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2083U/GX2083U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20086U/GN20086U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3287U/GX3287U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3286U/GX3286U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3294U/GX3294U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3285U/GX3285U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3284U/GX3284U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4082U/GX4082U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4084U/GX4084U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3283U/GX3283U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2094U/GX2094U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2093U/GX2093U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4083U/GX4083U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2087U/GX2087U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2086U/GX2086U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2085U/GX2085U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2084U/GX2084U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3282U/GX3282U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31584U/GN31584U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1087U/GF1087U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31583U/GN31583U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20094U/GN20094U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31582U/GN31582U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20093U/GN20093U/snp


ZAČÍNAJÍCÍ POLOHOU 1

Čelní montáž s nacvaknutím, s černým 
ovladačem, pro montáž do otvoru 
o  22 mm (U47)❶

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 82 86 93 83 87 94 84 85

Póly 1 2 3 1 2 3 1 1

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1082U47 GF1086U47 GF1093U47 GF1083U47 GF1087U47 GF1094U47 GF1084U47 GF1085U47

□48 20 15 GF2082U47 GF2086U47 GF2093U47 GF2083U47 GF2087U47 GF2094U47 GF2084U47 GF2085U47

7GN...
□48 16 15 7GN1282U47 7GN1286U47 7GN1293U47 7GN1283U47 7GN1287U47 7GN1294U47 7GN1284U47 7GN1285U47

20 20 7GN2082U47 7GN2086U47 7GN2093U47 7GN2083U47 7GN2087U47 7GN2094U47 7GN2084U47 7GN2085U47

25 30 7GN2582U47 7GN2586U47 7GN2593U47 7GN2583U47 7GN2587U47 7GN2594U47 7GN2584U47 7GN2585U47

GX...
□48 16 12 GX1682U47 GX1686U47 GX1693U47 GX1683U47 GX1687U47 GX1694U47 GX1684U47 GX1685U47

20 15 GX2082U47 GX2086U47 GX2093U47 GX2083U47 GX2087U47 GX2094U47 GX2084U47 GX2085U47

1
2

3 3

1
2

4
5 3

4

1
262

4
3

1

5

❶  Pro provedení s ovládáním klíčem změňte U47 na U29D (např. GF2082U29D).

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Technické parametry
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN1284U47/7GN1284U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1683U47/GX1683U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1286U47/7GN1286U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1682U47/GX1682U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2582U47/7GN2582U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2094U47/GF2094U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2093U47/GF2093U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2583U47/7GN2583U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2087U47/GF2087U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1694U47/GX1694U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2087U47/7GN2087U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1693U47/GX1693U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2093U47/7GN2093U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1687U47/GX1687U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1686U47/GX1686U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1685U47/GX1685U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1082U47/GF1082U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1684U47/GX1684U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2094U47/7GN2094U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2086U47/GF2086U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2085U47/GF2085U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2587U47/7GN2587U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1086U47/GF1086U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2593U47/7GN2593U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1085U47/GF1085U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2594U47/7GN2594U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1083U47/GF1083U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1285U47/7GN1285U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1084U47/GF1084U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1087U47/GF1087U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2584U47/7GN2584U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2585U47/7GN2585U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2084U47/GF2084U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2083U47/GF2083U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2082U/GF2082U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2586U47/7GN2586U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1094U/GF1094U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF1093U47/GF1093U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2082U47/GF2082U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2086U47/7GN2086U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2083U47/GX2083U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1283U47/7GN1283U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2084U47/GX2084U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2087U47/GX2087U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2094U47/GX2094U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2086U47/GX2086U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2085U47/GX2085U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2082U47/7GN2082U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1287U47/7GN1287U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1294U47/7GN1294U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2084U47/7GN2084U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1293U47/7GN1293U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1282U47/7GN1282U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2093U47/GX2093U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2085U47/7GN2085U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2083U47/7GN2083U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2082U47/GX2082U47/snp


Zadní montáž, s černým ovladačem (O)

ZAČÍNAJÍCÍ POLOHOU 1

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 82 86 93 83 87 94 84 85

Póly 1 2 3 1 2 3 1 1

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2082O GF2086O GF2093O GF2083O GF2087O GF2094O GF2084O GF2085O

7GN...

□48 16 15 7GN1282O 7GN1286O 7GN1293O 7GN1283O 7GN1287O 7GN1294O 7GN1284O 7GN1285O

20 20 7GN2082O 7GN2086O 7GN2093O 7GN2083O 7GN2087O 7GN2094O 7GN2084O 7GN2085O

25 30 7GN2582O 7GN2586O 7GN2593O 7GN2583O 7GN2587O 7GN2594O 7GN2584O 7GN2585O

□65 32 40 7GN3282O 7GN3286O 7GN3293O 7GN3283O 7GN3287O 7GN3294O 7GN3284O 7GN3285O

40 50 7GN4082O 7GN4086O 7GN4093O 7GN4083O 7GN4087O 7GN4094O 7GN4084O 7GN4085O

63 60 7GN6382O 7GN6386O 7GN6393O 7GN6383O 7GN6387O 7GN6394O 7GN6384O 7GN6385O

□90 125 130 7GN12582O 7GN12586O 7GN12593O 7GN12583O 7GN12587O 7GN12594O 7GN12584O 7GN12585O

GX...

□48 16 12 GX1682O GX1686O GX1693O GX1683O GX1687O GX1694O GX1684O GX1685O

20 15 GX2082O GX2086O GX2093O GX2083O GX2087O GX2094O GX2084O GX2085O

□65 32 32 GX3282O GX3286O GX3293O GX3283O GX3287O GX3294O GX3284O GX3285O

40 40 GX4082O GX4086O GX4093O GX4083O GX4087O GX4094O GX4084O GX4085O

GN...
□132 200 200 GN20082O GN20086O GN20093O GN20083O GN20087O GN20094O GN20084O GN20085O

315 255 GN31582O GN31586O GN31593O GN31583O GN31587O GN31594O GN31584O GN31585O

Instalační provedení, montáž na DIN lištu 
35 mm, s černým ovladačem (O48)❶

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 82 86 93 83 87 94 84 85

Póly 1 2 3 1 2 3 1 1

Řada
Velikost 
krytu

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... 45x54 20 15 GF2082O48 GF2086O48 GF2093O48 GF2083O48 GF2087O48 GF2094O48 GF2084O48 GF2085O48

7GN...
45x54 16 15 7GN1282O48 7GN1286O48 7GN1293O48 7GN1283O48 7GN1287O48 7GN1294O48 7GN1284O48 7GN1285O48

20 20 7GN2082O48 7GN2086O48 7GN2093O48 7GN2083O48 7GN2087O48 7GN2094O48 7GN2084O48 7GN2085O48

25 30 7GN2582O48 7GN2586O48 7GN2593O48 7GN2583O48 7GN2587O48 7GN2594O48 7GN2584O48 7GN2585O48

GX...
45x54 16 12 GX1682O48 GX1686O48 GX1693O48 GX1683O48 GX1687O48 GX1694O48 GX1684O48 GX1685O48

20 15 GX2082O48 GX2086O48 GX2093O48 GX2083O48 GX2087O48 GX2094O48 GX2084O48 GX2085O48

1
2

3 3

1
2

4
5 3

4

1
262

4
3

1

5

1
2

3 3

1
2

4
5 3

4

1
262

4
3

1

5

❶ Pro provedení s ovládáním klíčem změňte O48 na O49 (např. GF2082O49).

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

X1
2 X

X
X

X
X

X

3 X X
82
 86
  93

82-86-93

X

2
3
4

1 X

X

X
X

5

84

84

1 X

X

2
3 X

X

4

X
X

X
X

X

X

X
X

83
 87
  94

83-87-94

X

2
3
4

1 X

X

X

X

X

6
5

85

85
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN2082O/7GN2082O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2582O/7GN2582O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3293O/7GN3293O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31583O/GN31583O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2586O/7GN2586O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2087O/GX2087O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2082O/GX2082O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20085O/GN20085O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2082O48/7GN2082O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4085O/GX4085O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2094O48/7GN2094O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6393O/7GN6393O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2582O48/7GN2582O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20083O/GN20083O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2583O48/7GN2583O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31585O/GN31585O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1293O48/7GN1293O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31584O/GN31584O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6385O/7GN6385O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2584O/7GN2584O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4082O/7GN4082O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1694O48/GX1694O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1294O/7GN1294O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1687O/GX1687O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2585O48/7GN2585O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2584O48/7GN2584O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2093O/GX2093O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3294O/7GN3294O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20084O/GN20084O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1694O/GX1694O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1294O48/7GN1294O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2585O/7GN2585O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2087O48/GX2087O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31594O/GN31594O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3287O/7GN3287O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2083O48/7GN2083O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2086O48/GX2086O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2085O/GX2085O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2087O48/7GN2087O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31586O/GN31586O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2587O48/7GN2587O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2594O/7GN2594O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2594O/7GN2594O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1693O/GX1693O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2085O48/7GN2085O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2084O48/GX2084O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20093O/GN20093O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2087O/7GN2087O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2593O48/7GN2593O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2086O/7GN2086O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2083O48/GX2083O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2084O/GX2084O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31587O/GN31587O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20094O/GN20094O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2593O/7GN2593O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2083O/GX2083O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2083O/7GN2083O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3282O/7GN3282O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2093O/7GN2093O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3286O/7GN3286O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2094O/7GN2094O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2084O/GF2084O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2086O48/7GN2086O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20086O/GN20086O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2586O48/7GN2586O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3285O/7GN3285O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2093O48/7GN2093O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2084O/7GN2084O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2086O/GX2086O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2082O48/GX2082O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1687O48/GX1687O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2587O/7GN2587O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31593O/GN31593O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2085O48/GX2085O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31582O/GN31582O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20087O/GN20087O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3283O/7GN3283O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2084O48/7GN2084O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1693O48/GX1693O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2085O/7GN2085O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3284O/7GN3284O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1682O/GX1682O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4094O/GX4094O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4084O/GX4084O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1683O/GX1683O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2087O48/GF2087O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4093O/7GN4093O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2093O48/GX2093O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1283O/7GN1283O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2084O48/GF2084O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1282O48/7GN1282O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2087O/GF2087O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3285O/GX3285O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3294O/GX3294O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1685O48/GX1685O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3284O/GX3284O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1283O48/7GN1283O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4086O/7GN4086O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1686O/GX1686O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2093O48/GF2093O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1285O/7GN1285O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1284O48/7GN1284O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3283O/GX3283O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2083O48/GF2083O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4087O/7GN4087O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2082O/GF2082O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2093O/GF2093O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1284O/7GN1284O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2082O48/GF2082O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4094O/7GN4094O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12585O/7GN12585O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12584O/7GN12584O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2085O48/GF2085O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1684O/GX1684O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3293O/GX3293O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2083O/GF2083O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4086O/GX4086O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6383O/7GN6383O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12583O/7GN12583O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2085O/GF2085O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12582O/7GN12582O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4087O/GX4087O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1684O48/GX1684O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4083O/GX4083O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12586O/7GN12586O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3286O/GX3286O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12594O/7GN12594O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6386O/7GN6386O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2086O48/GF2086O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1685O/GX1685O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1683O48/GX1683O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6384O/7GN6384O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4093O/GX4093O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12593O/7GN12593O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6382O/7GN6382O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12587O/7GN12587O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2086O/GF2086O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3287O/GX3287O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1282O/7GN1282O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1285O48/7GN1285O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2583O/7GN2583O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2094O/GF2094O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2082O/GF2082O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1287O48/7GN1287O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1682O48/GX1682O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4082O/GX4082O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2094O/GX2094O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4085O/7GN4085O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2094O48/GX2094O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6387O/7GN6387O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4084O/7GN4084O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1286O48/7GN1286O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3282O/GX3282O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2094O48/GF2094O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20082O/GN20082O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6394O/7GN6394O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1287O/7GN1287O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1293O/7GN1293O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4083O/7GN4083O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1686O48/GX1686O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1286O/7GN1286O/snp


ZAČÍNAJÍCÍ POLOHOU 1

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 82 86 93 83 87 94 84 85

Póly 1 2 3 1 2 3 1 1

Řada
Velikost
krytu

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

7GN...

75x75 16 15 7GN1282P 7GN1286P 7GN1293P❶ 7GN1283P 7GN1287P 7GN1294P❶ 7GN1284P 7GN1285P

20 20 7GN2082P 7GN2086P 7GN2093P❶ 7GN2083P 7GN2087P 7GN2094P❶ 7GN2084P 7GN2085P

25 30 7GN2582P 7GN2586P 7GN2593P❷ 7GN2583P 7GN2587P❶ — 7GN2584P 7GN2585P❶
90x90 32 40 7GN3282P 7GN3286P 7GN3293P 7GN3283P 7GN3287P 7GN3294P❶ 7GN3284P 7GN3285P

110x110 40 50 7GN4082P 7GN4086P 7GN4093P 7GN4083P 7GN4087P 7GN4094P❸ 7GN4084P 7GN4085P

125x175 63 60 7GN6382P 7GN6386P 7GN6393P❸ 7GN6383P 7GN6387P 7GN6394P❸ 7GN6384P 7GN6385P❸
180x254 125 130 7GN12582P 7GN12586P — 7GN12583P 7GN12587P — 7GN12584P —

GX...

90x90 16 12 GX1682P GX1686P GX1693P GX1683P GX1687P GX1694P❷ GX1684P GX1685P

20 15 GX2082P GX2086P GX2093P GX2083P GX2087P GX2094P❷ GX2084P GX2085P

110x110 32 32 GX3282P GX3286P — GX3283P GX3287P — GX3284P —

40 40 GX4082P GX4086P — GX4083P GX4087P — GX4084P —

GN...
250x316 200 200 GN20082L GN20086L GN20093L GN20083L GN20087L GN20094L GN20084L GN20085L

315 255 GN31582L GN31586L GN31593L GN31583L GN31587L GN31594L GN31584L GN31585L

1
2

3 3

1
2

4
5 3

4

1
262

4
3

1

5

❶  Velikost krytu 90x90 mm.
❷  Velikost krytu 110x110 mm.
❸  Velikost krytu 180x254 mm.

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

7GN12... 16 15 0.5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Technické parametry

Vačkový spínač v plastovém krytu 
s černým ovladačem (P)
Vačkový spínač v kovovém krytu 
s černým ovladačem (L)

11
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https://www.lovatoelectric.cz/GX1694P/GX1694P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4084P/7GN4084P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1285P/7GN1285P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3286P/GX3286P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2583P/7GN2583P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6386P/7GN6386P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31584L/GN31584L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4084P/GX4084P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4093P/7GN4093P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3282P/GX3282P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6382P/7GN6382P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1684P/GX1684P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3284P/7GN3284P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1294P/7GN1294P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2093P/GX2093P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1683P/GX1683P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1287P/7GN1287P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3285P/7GN3285P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6387P/7GN6387P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2584P/7GN2584P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4083P/7GN4083P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12584P/7GN12584P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2083P/7GN2083P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31582L/GN31582L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31585L/GN31585L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4087P/GX4087P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4086P/7GN4086P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1286P/7GN1286P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6383P/7GN6383P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3286P/7GN3286P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2084P/GX2084P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4087P/7GN4087P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1293P/7GN1293P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12583P/7GN12583P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31583L/GN31583L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1685P/GX1685P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2582P/7GN2582P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4085P/7GN4085P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4086P/GX4086P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2094P/GX2094P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6384P/7GN6384P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2094P/7GN2094P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4094P/7GN4094P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2087P/7GN2087P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2084P/7GN2084P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2085P/GX2085P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1686P/GX1686P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3284P/GX3284P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2093P/7GN2093P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6385P/7GN6385P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2086P/GX2086P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4082P/GX4082P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20094L/GN20094L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31586L/GN31586L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1283P/7GN1283P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31594L/GN31594L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20083L/GN20083L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31587L/GN31587L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3283P/7GN3283P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2082P/7GN2082P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20093L/GN20093L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2593P/7GN2593P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20084L/GN20084L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4083P/GX4083P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2087P/GX2087P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1282P/7GN1282P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1693P/GX1693P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3282P/7GN3282P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20085L/GN20085L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31593L/GN31593L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2082P/GX2082P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12582P/7GN12582P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2085P/7GN2085P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12587P/7GN12587P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20086L/GN20086L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20087L/GN20087L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3293P/7GN3293P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3294P/7GN3294P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4082P/7GN4082P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3287P/GX3287P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20082L/GN20082L/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1687P/GX1687P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1284P/7GN1284P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6394P/7GN6394P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2086P/7GN2086P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6393P/7GN6393P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3283P/GX3283P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2587P/7GN2587P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2083P/GX2083P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1682P/GX1682P/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3287P/7GN3287P/snp


ZAČÍNAJÍCÍ POLOHOU 0

Čelní montáž, s černým ovladačem (U)

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 107 123 135 108 124 136 109 110

Póly 1 2 3 1 2 3 1 1

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF10107U GF10123U GF10135U GF10108U GF10124U GF10136U GF10109U GF10110U

□48 20 15 GF20107U GF20123U GF20135U GF20108U GF20124U GF20136U GF20109U GF20110U

7GN...

□48 16 15 7GN12107U 7GN12123U 7GN12135U 7GN12108U 7GN12124U 7GN12136U 7GN12109U 7GN12110U

20 20 7GN20107U 7GN20123U 7GN20135U 7GN20108U 7GN20124U 7GN20136U 7GN20109U 7GN20110U

25 30 7GN25107U 7GN25123U 7GN25135U 7GN25108U 7GN25124U 7GN25136U 7GN25109U 7GN25110U

□65 32 40 7GN32107U 7GN32123U 7GN32135U 7GN32108U 7GN32124U 7GN32136U 7GN32109U 7GN32110U

40 50 7GN40107U 7GN40123U 7GN40135U 7GN40108U 7GN40124U 7GN40136U 7GN40109U 7GN40110U

63 60 7GN63107U 7GN63123U 7GN63135U 7GN63108U 7GN63124U 7GN63136U 7GN63109U 7GN63110U

□90 125 130 7GN125107U 7GN125123U 7GN125135U 7GN125108U 7GN125124U 7GN125136U 7GN125109U 7GN125110U

GX...

□48 16 12 GX16107U GX16123U GX16135U GX16108U GX16124U GX16136U GX16109U GX16110U

20 15 GX20107U GX20123U GX20135U GX20108U GX20124U GX20136U GX20109U GX20110U

□65 32 32 GX32107U GX32123U GX32135U GX32108U GX32124U GX32136U GX32109U GX32110U

40 40 GX40107U GX40123U GX40135U GX40108U GX40124U GX40136U GX40109U GX40110U

GN...
□132 200 200 GN200107U GN200123U GN200135U GN200108U GN200124U GN200136U GN200109U GN200110U

315 255 GN315107U GN315123U GN315135U GN315108U GN315124U GN315136U GN315109U GN315110U

2

0
1 1

2
0

3

2
3

10

4 4

10
2
3

5

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

0
X1

2
X

X XX
X

 107
  123   
   135
    

107-123-135

X

0

3
2
1 X

X

X

4
 109
  

109

X

X1
2

0
X

X X
X

X
X

X3
 108
  124   
   136

108-124-136

0
X1

2 X

X
X

X3
4
5

 110

110

1

2

0

3

1

2

0

3
4

1

2

0

3
4

5

❷ ❷ ❷

❶  Čelní štítek pro GF... , 7GN12... až 7GN63.... , GX... , GN...
❷  Čelní štítek pro 7GN125...

❶ ❶ ❶
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https://www.lovatoelectric.cz/GX32110U/GX32110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX40124U/GX40124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX16107U/GX16107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX20123U/GX20123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX20136U/GX20136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX32135U/GX32135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20136U/GF20136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN315108U/GN315108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX20108U/GX20108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20109U/GF20109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN200136U/GN200136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN200123U/GN200123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN200107U/GN200107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20108U/GF20108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN315136U/GN315136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX20110U/GX20110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX32123U/GX32123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX16123U/GX16123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX40123U/GX40123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX40107U/GX40107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN315109U/GN315109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN200124U/GN200124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN315135U/GN315135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX16110U/GX16110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX32136U/GX32136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN315124U/GN315124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX16109U/GX16109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX32124U/GX32124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX16135U/GX16135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN200135U/GN200135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX20135U/GX20135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN315107U/GN315107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX40109U/GX40109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX40135U/GX40135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX40136U/GX40136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX32109U/GX32109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20123U/GF20123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN200109U/GN200109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX16136U/GX16136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN200108U/GN200108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN315123U/GN315123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX32107U/GX32107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN315110U/GN315110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX16108U/GX16108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX20124U/GX20124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX40110U/GX40110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX20107U/GX20107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20110U/GF20110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX16124U/GX16124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN200110U/GN200110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX32108U/GX32108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20135U/GF20135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX40108U/GX40108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20124U/GF20124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN32110U/7GN32110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN125136U/7GN125136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12124U/7GN12124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN40107U/7GN40107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20107U/GF20107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN40108U/7GN40108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN20135U/7GN20135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN40109U/7GN40109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN32136U/7GN32136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN40110U/7GN40110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN40123U/7GN40123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN125110U/7GN125110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN40124U/7GN40124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN40135U/7GN40135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN20124U/7GN20124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12110U/7GN12110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12123U/7GN12123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN20136U/7GN20136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN32135U/7GN32135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12135U/7GN12135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN25123U/7GN25123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN25109U/7GN25109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN25124U/7GN25124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN25108U/7GN25108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN25135U/7GN25135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN125107U/7GN125107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN25136U/7GN25136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN32107U/7GN32107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN25107U/7GN25107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN32108U/7GN32108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12136U/7GN12136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN32109U/7GN32109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN125109U/7GN125109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN32123U/7GN32123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN32124U/7GN32124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN125108U/7GN125108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN63107U/7GN63107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN40136U/7GN40136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN125123U/7GN125123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN20107U/7GN20107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF10136U/GF10136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF10135U/GF10135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN125135U/7GN125135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX20109U/GX20109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF10124U/GF10124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF10123U/GF10123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF10110U/GF10110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF10109U/GF10109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN20108U/7GN20108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF10108U/GF10108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN20109U/7GN20109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN125124U/7GN125124U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN63136U/7GN63136U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF10107U/GF10107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN63135U/7GN63135U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12109U/7GN12109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN63108U/7GN63108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN20123U/7GN20123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN63109U/7GN63109U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN63110U/7GN63110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12108U/7GN12108U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN20110U/7GN20110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN63123U/7GN63123U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN25110U/7GN25110U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12107U/7GN12107U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN63124U/7GN63124U/snp


Čelní montáž s nacvaknutím, s černým 
ovladačem pro montáž do otvoru 
o  22 mm (U47)❶

ZAČÍNAJÍCÍ POLOHOU 0

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 107 123 135 108 124 136 109 110

Póly 1 2 3 1 2 3 1 1

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF10107U47 GF10123U47 GF10135U47 GF10108U47 GF10124U47 GF10136U47 GF10109U47 GF10110U47

□48 20 15 GF20107U47 GF20123U47 GF20135U47 GF20108U47 GF20124U47 GF20136U47 GF20109U47 GF20110U47

7GN...
□48 16 15 7GN12107U47 7GN12123U47 7GN12135U47 7GN12108U47 7GN12124U47 7GN12136U47 7GN12109U47 7GN12110U47

20 20 7GN20107U47 7GN20123U47 7GN20135U47 7GN20108U47 7GN20124U47 7GN20136U47 7GN20109U47 7GN20110U47

25 30 7GN25107U47 7GN25123U47 7GN25135U47 7GN25108U47 7GN25124U47 7GN25136U47 7GN25109U47 7GN25110U47

GX...
□48 16 12 GX16107U47 GX16123U47 GX16135U47 GX16108U47 GX16124U47 GX16136U47 GX16109U47 GX16110U47

20 15 GX20107U47 GX20123U47 GX20135U47 GX20108U47 GX20124U47 GX20136U47 GX20109U47 GX20110U47

2

0
1

1
2

0

3

2
3

10

4 4

10
2
3

5

❶  Pro provedení s ovládáním klíčem změňte U47 na U29D (např. GF20107U29D).

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0.5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Technické parametry
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https://www.lovatoelectric.cz/GX20124U47/GX20124U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20107U47/GF20107U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20108U47/GF20108U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20123U47/GF20123U47/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20109U47/GF20109U47/snp
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Instalační provedení, montáž na DIN lištu 
35 mm, s černým ovladačem (O48)❸

ZAČÍNAJÍCÍ POLOHOU 0

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 107 123 135 108 124 136 109 110

Póly 1 2 3 1 2 3 1 1

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... 45x54 20 15 GF20107O48 GF20123O48 GF20135O48 GF20108O48 GF20124O48 GF20136O48 GF20109O48 GF20110O48

7GN...
45x54 16 15 7GN12107O48 7GN12123O48 7GN12135O48 7GN12108O48 7GN12124O48 7GN12136O48 7GN12109O48 7GN12110O48

20 20 7GN20107O48 7GN20123O48 7GN20135O48 7GN20108O48 7GN20124O48 7GN20136O48 7GN20109O48 7GN20110O48

25 30 7GN25107O48 7GN25123O48 7GN25135O48 7GN25108O48 7GN25124O48 7GN25136O48 7GN25109O48 7GN25110O48

GX...
45x54 16 12 GX16107O48 GX16123O48 GX16135O48 GX16108O48 GX16124O48 GX16136O48 GX16109O48 GX16110O48

20 15 GX20107O48 GX20123O48 GX20135O48 GX20108O48 GX20124O48 GX20136O48 GX20109O48 GX20110O48

Zadní montáž, s černým ovladačem (O)

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 107 123 135 108 124 136 109 110

Póly 1 2 3 1 2 3 1 1

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF20107O GF20123O GF20135O GF20108O GF20124O GF20136O GF20109O GF20110O

7GN...

□48 16 15 7GN12107O 7GN12123O 7GN12135O 7GN12108O 7GN12124O 7GN12136O 7GN12109O 7GN12110O

20 20 7GN20107O 7GN20123O 7GN20135O 7GN20108O 7GN20124O 7GN20136O 7GN20109O 7GN20110O

25 30 7GN25107O 7GN25123O 7GN25135O 7GN25108O 7GN25124O 7GN25136O 7GN25109O 7GN25110O

□65 32 40 7GN32107O 7GN32123O 7GN32135O 7GN32108O 7GN32124O 7GN32136O 7GN32109O 7GN32110O

40 50 7GN40107O 7GN40123O 7GN40135O 7GN40108O 7GN40124O 7GN40136O 7GN40109O 7GN40110O

63 60 7GN63107O 7GN63123O 7GN63135O 7GN63108O 7GN63124O 7GN63136O 7GN63109O 7GN63110O

□90 125 130 7GN125107O 7GN125123O 7GN125135O 7GN125108O 7GN125124O 7GN125136O 7GN125109O 7GN125110O

GX...

□48 16 12 GX16107O GX16123O GX16135O GX16108O GX16124O GX16136O GX16109O GX16110O

20 15 GX20107O GX20123O GX20135O GX20108O GX20124O GX20136O GX20109O GX20110O

□65 32 32 GX32107O GX32123O GX32135O GX32108O GX32124O GX32136O GX32109O GX32110O

40 40 GX40107O GX40123O GX40135O GX40108O GX40124O GX40136O GX40109O GX40110O

GN...
□132 200 200 GN200107O GN200123O GN200135O GN200108O GN200124O GN200136O GN200109O GN200110O

315 255 GN315107O GN315123O GN315135O GN315108O GN315124O GN315136O GN315109O GN315110O
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❸   Pro provedení s ovládáním klíčem změňte O48 na O49 (např. GF20107O49).

❶  Čelní štítek pro GF... , 7GN12... až 7GN63... , GX... , GN...
❷ Čelní štítek pro 7GN125...

❷ ❷ ❷

❶ ❶ ❶

SCHÉMATA ZAPOJENÍ
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN20123O/7GN20123O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12124O/7GN12124O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN315107O/GN315107O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN315108O/GN315108O/snp
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https://www.lovatoelectric.cz/GN315124O/GN315124O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12108O/7GN12108O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN315135O/GN315135O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12107O48/7GN12107O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN315136O/GN315136O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12107O/7GN12107O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX16107O/GX16107O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX16107O48/GX16107O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12124O48/7GN12124O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN200136O/GN200136O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN20108O48/7GN20108O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN20108O/7GN20108O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20136O/GF20136O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN20107O48/7GN20107O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF20136O48/GF20136O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN20107O/7GN20107O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN200107O/GN200107O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN125136O/7GN125136O/snp
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN125110O/7GN125110O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN200110O/GN200110O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN125109O/7GN125109O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN125108O/7GN125108O/snp
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ZAČÍNAJÍCÍ POLOHOU 0

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 107 123 135 108 124 136 109 110

Póly 1 2 3 1 2 3 1 1

Řada
Velikost 
krytu

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

7GN...

75x75 16 15 7GN12107P 7GN12123P 7GN12135P 7GN12108P 7GN12124P 7GN12136P❸ 7GN12109P 7GN12110P

20 20 7GN20107P 7GN20123P 7GN20135P 7GN20108P 7GN20124P 7GN20136P❸ 7GN20109P 7GN20110P

25 30 7GN25107P 7GN25123P 7GN25135P 7GN25108P 7GN25124P 7GN25136P❹ 7GN25109P 7GN25110P

90x90 32 40 7GN32107P 7GN32123P 7GN32135P 7GN32108P 7GN32124P 7GN32136P 7GN32109P 7GN32110P

110x110 40 50 7GN40107P 7GN40123P 7GN40135P 7GN40108P 7GN40124P 7GN40136P 7GN40109P 7GN40110P

125x175 63 60 7GN63107P 7GN63123P 7GN63135P 7GN63108P 7GN63124P 7GN63136P❺ 7GN63109P 7GN63110P

180x254 125 130 7GN125107P 7GN125123P 7GN125135P 7GN125108P 7GN125124P — 7GN125109P 7GN125110P

GX...

90x90 16 12 GX16107P GX16123P GX16135P GX16108P GX16124P GX16136P GX16109P GX16110P

20 15 GX20107P GX20123P GX20135P GX20108P GX20124P GX20136P GX20109P GX20110P

110x110 32 32 GX32107P GX32123P GX32135P GX32108P GX32124P — GX32109P GX32110P

40 40 GX40107P GX40123P GX40135P GX40108P GX40124P — GX40109P GX40110P

GN...
250x316 200 200 GN200107L GN200123L GN200135L GN200108L GN200124L GN200136L GN200109L GN200110L

315 255 GN315107L GN315123L GN315135L GN315108L GN315124L GN315136L GN315109L GN315110L

Vačkový spínač v plastovém krytu 
s černým ovladačem (P)
Vačkový spínač v kovovém krytu 
s černým ovladačem (L)

2

0
1

1
2

0

3

2
3
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4 4
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1
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0

3

1

2

0

3
4

1

2

0

3
4

5

❶  Čelní štítek pro GF... , 7GN12... až 7GN63.... GX... , GN...
❷  Čelní štítek pro 7GN125...

❷ ❷ ❷

❶ ❶ ❶

❸  Velikost krytu 90x90 mm.
❹  Velikost krytu 110x110 mm.
❺  Velikost krytu 180x254 mm.

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110
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PŘEPÍNAČE VOLTMETRU 
A AMPÉRMETRU

Typ Přepínače voltmetru Přepínače ampérmetru
SCHÉMATA ZAPOJENÍ 66 67 68 97 98

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1066U GF1067U GF1068U GF1097U GF1098U

□48 20 15 GF2066U GF2067U GF2068U GF2097U GF2098U

7GN...

□48 16 15 7GN1266U 7GN1267U 7GN1268U 7GN1297U 7GN1298U

20 20 7GN2066U 7GN2067U 7GN2068U 7GN2097U 7GN2098U

25 30 7GN2566U 7GN2567U 7GN2568U 7GN2597U 7GN2598U

□65 32 40 7GN3266U 7GN3267U 7GN3268U 7GN3297U 7GN3298U

40 50 7GN4066U 7GN4067U 7GN4068U 7GN4097U 7GN4098U

GX...

□48 16 12 GX1666U GX1667U GX1668U GX1697U GX1698U

20 15 GX2066U GX2067U GX2068U GX2097U GX2098U

□65 32 32 GX3266U GX3267U GX3268U GX3297U GX3298U

40 40 GX4066U GX4067U GX4068U GX4097U GX4098U

Čelní montáž, s černým ovladačem (U)

Typ Přepínače voltmetru Přepínače ampérmetru
SCHÉMATA ZAPOJENÍ 66 67 68 97 98

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1066U47 GF1067U47 GF1068U47 GF1097U47 GF1098U47

□48 20 15 GF2066U47 GF2067U47 GF2068U47 GF2097U47 GF2098U47

7GN...
□48 16 15 7GN1266U47 7GN1267U47 7GN1268U47 7GN1297U47 7GN1298U47

20 20 7GN2066U47 7GN2067U47 7GN2068U47 7GN2097U47 7GN2098U47

25 30 7GN2566U47 7GN2567U47 7GN2568U47 7GN2597U47 7GN2598U47

GX...
□48 16 12 GX1666U47 GX1667U47 GX1668U47 GX1697U47 GX1698U47

20 15 GX2066U47 GX2067U47 GX2068U47 GX2097U47 GX2098U47

Čelní montáž s nacvaknutím, s černým 
ovladačem, pro montáž do otvoru 
o  22 mm (U47)❸
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❶  Čelní štítek pro GF20... , 7GN... , GX... , GN...
❷  Čelní štítek pro GF10... .

❶

❶

❶

❶

❶

❶

❷

❷

❷

❷

❷

❷

❸ Pro provedení s ovládáním klíčem změňte U47 na U29D (např. GF2066U29D).
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SCHÉMATA ZAPOJENÍ

0

L3

L1

L2

XXX

X X X

X

XX

X

X

X

X

X

X

L1

L2

L3

0

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

L3N

L1N
0

L2N
X

X
X X

X

XXL1L2
X
X

L2L3
L3L1 X

X

X

97

66

L1N
L2N

0

X
L3N

X
X
X

XX

68

X

X

X

L3

L2

X

X

L1

0 X

X

X

X

X

X

X

X

0

L2L3
L3L1

L1L2 X X
XX

X

98

67

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
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PŘEPÍNAČE VOLTMETRU 
A AMPÉRMETRU

Typ Přepínače voltmetru Přepínače ampérmetru
SCHÉMATA ZAPOJENÍ 66 67 68 97 98

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2066O GF2067O GF2068O GF2097O GF2098O

7GN...

□48 16 15 7GN1266O 7GN1267O 7GN1268O 7GN1297O 7GN1298O

20 20 7GN2066O 7GN2067O 7GN2068O 7GN2097O 7GN2098O

25 30 7GN2566O 7GN2567O 7GN2568O 7GN2597O 7GN2598O

□65 32 40 7GN3266O 7GN3267O 7GN3268O 7GN3297O 7GN3298O

40 50 7GN4066O 7GN4067O 7GN4068O 7GN4097O 7GN4098O

GX...

□48 16 12 GX1666O GX1667O GX1668O GX1697O GX1698O

20 15 GX2066O GX2067O GX2068O GX2097O GX2098O

□65 32 32 GX3266O GX3267O GX3268O GX3297O GX3298O

40 40 GX4066O GX4067O GX4068O GX4097O GX4098O

Zadní montáž, s černým ovladačem (O)

Typ Přepínače voltmetru Přepínače ampérmetru
SCHÉMATA ZAPOJENÍ 66 67 68 97 98

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... □45X54 20 15 GF2066O48 GF2067O48 GF2068O48 GF2097O48 GF2098O48

7GN...
□45X54 16 15 7GN1266O48 7GN1267O48 7GN1268O48 7GN1297O48 7GN1298O48

20 20 7GN2066O48 7GN2067O48 7GN2068O48 7GN2097O48 7GN2098O48

25 30 7GN2566O48 7GN2567O48 7GN2568O48 7GN2597O48 7GN2598O48

GX...
□45X54 16 12 GX1666O48 GX1667O48 GX1668O48 GX1697O48 GX1698O48

20 15 GX2066O48 GX2067O48 GX2068O48 GX2097O48 GX2098O48

Instalační provedení, montáž na DIN lištu 
35 mm, s černým ovladačem (O48)❶

L1L2
0

L1N

L3N

L2N

L3L1

L2L3

L1L2
0

L1N

L3N

L2N

L3L1

L2L3

0
L1L2

L3L1

L2L3

0
L1L2

L3L1

L2L3

0
L1N

L3N

L2N

0
L1N

L3N

L2N

L3 L1

L2

0

L3 L1

L2

0

❶  Pro provedení s ovládáním klíčem změňte O48 na O49 (např. GF2066O49).
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SCHÉMATA ZAPOJENÍ
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Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
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PŘEPÍNAČE REVERZAČNÍ, HVĚZDA-TROJÚHELNÍK, PÓLŮ (DAHLANDER), JEDNOTLIVÝCH VINUTÍ MOTORŮ

Čelní montáž, s černým ovladačem (U)

Typ Reverzace motorů Hvězda-
trojúhelník Ovládání Dahlanderova motoru Oddělená vinutí 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 25 11 26 12 13 19 20 53

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1025U GF1011U GF1026U GF1012U GF1013U GF1019U GF1020U GF1053U

□48 20 15 GF2025U GF2011U GF2026U GF2012U GF2013U GF2019U GF2020U GF2053U

7GN...

□48 16 15 7GN1225U 7GN1211U 7GN1226U 7GN1212U 7GN1213U 7GN1219U 7GN1220U 7GN1253U

20 20 7GN2025U 7GN2011U 7GN2026U 7GN2012U 7GN2013U 7GN2019U 7GN2020U 7GN2053U

25 30 7GN2525U 7GN2511U 7GN2526U 7GN2512U 7GN2513U 7GN2519U 7GN2520U 7GN2553U

□65 32 40 7GN3225U 7GN3211U 7GN3226U 7GN3212U 7GN3213U 7GN3219U 7GN3220U 7GN3253U

40 50 7GN4025U 7GN4011U 7GN4026U 7GN4012U 7GN4013U 7GN4019U 7GN4020U 7GN4053U

63 60 7GN6325U 7GN6311U 7GN6326U 7GN6312U 7GN6313U 7GN6319U 7GN6320U 7GN6353U

□90 125 130 7GN12525U 7GN12511U 7GN12526U 7GN12512U 7GN12513U 7GN12519U 7GN12520U 7GN12553U

GX...

□48 16 12 GX1625U GX1611U GX1626U GX1612U GX1613U GX1619U GX1620U GX1653U

20 15 GX2025U GX2011U GX2026U GX2012U GX2013U GX2019U GX2020U GX2053U

□65 32 32 GX3225U GX3211U GX3226U GX3212U GX3213U GX3219U GX3220U GX3253U

40 40 GX4025U GX4011U GX4026U GX4012U GX4013U GX4019U GX4020U GX4053U

GN...
□132 200 200 GN20025U GN20011U GN20026U GN20012U GN20013U GN20019U GN20020U GN20053U

315 255 GN31525U GN31511U GN31526U GN31512U GN31513U GN31519U GN31520U GN31553U

1 20 1 200

21 1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
2

0 1
2

1
0

2
❶

❷

Čelní montáž, s červeno-žlutým 
ovladačem uzamykatelným v nulové 
poloze, s krytem svorek (U25)❸

Typ Reverzace motorů Hvězda-
trojúhelník Ovládání Dahlanderova motoru Oddělená vinutí 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 25 11 26 12 13 19 20 53

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2025U25 GF2011U25 GF2026U25 GF2012U25 GF2013U25 GF2019U25 GF2020U25 GF2053U25

GX...

□48 16 12 GX1625U25 GX1611U25 GX1626U25 GX1612U25 GX1613U25 GX1619U25 GX1620U25 GX1653U25

20 15 GX2025U25 GX2011U25 GX2026U25 GX2012U25 GX2013U25 GX2019U25 GX2020U25 GX2053U25

□65 32 32 GX3225U25 GX3211U25 GX3226U25 GX3212U25 GX3213U25 GX3219U25 GX3220U25 GX3253U25

40 40 GX4025U25 GX4011U25 GX4026U25 GX4012U25 GX4013U25 GX4019U25 GX4020U25 GX4053U25

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
2

0 1
2

1
0

2

❸  Pro provedení neuzamykatelné a bez krytu svorek změňte U25 na U24 (např. GF1025U24).

❶  Čelní štítek pro GF20... , 7GN... , GX...
❷  Čelní štítek pro GF10... , GN...

❶

❷
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Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7.5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110
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PŘEPÍNAČE REVERZAČNÍ, HVĚZDA-TROJÚHELNÍK, PÓLŮ (DAHLANDER), JEDNOTLIVÝCH VINUTÍ MOTORŮ

Čelní montáž, s červeno-žlutým 
ovladačem uzamykatelným v nulové 
poloze a s krytem svorek (U65)

Typ Reverzace motorů Hvězda-
trojúhelník Ovládání Dahlanderova motoru Oddělená vinutí 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 25 11 26 12 13 19 20 53

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

7GN...

□65 16 15 7GN1225U65 7GN1211U65 7GN1226U65 7GN1212U65 7GN1213U65 7GN1219U65 7GN1220U65 7GN1253U65

20 20 7GN2025U65 7GN2011U65 7GN2026U65 7GN2012U65 7GN2013U65 7GN2019U65 7GN2020U65 7GN2053U65

25 30 7GN2525U65 7GN2511U65 7GN2526U65 7GN2512U65 7GN2513U65 7GN2519U65 7GN2520U65 7GN2553U65

32 40 7GN3225U65 7GN3211U65 7GN3226U65 7GN3212U65 7GN3213U65 7GN3219U65 7GN3220U65 7GN3253U65

40 50 7GN4025U65 7GN4011U65 7GN4026U65 7GN4012U65 7GN4013U65 7GN4019U65 7GN4020U65 7GN4053U65

63 60 7GN6325U65 7GN6311U65 7GN6326U65 7GN6312U65 7GN6313U65 7GN6319U65 7GN6320U65 7GN6353U65

□90 125 130 7GN12525U65 7GN12511U65 7GN12526U65 7GN12512U65 7GN12513U65 7GN12519U65 7GN12520U65 7GN12553U65

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
0

2

Čelní montáž s nacvaknutím, s černým 
ovladačem, pro montáž do otvoru 
o  22 mm (U47)❶

Typ Reverzace motorů Hvězda-
trojúhelník Ovládání Dahlanderova motoru Oddělená vinutí 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 25 11 26 12 13 19 20 53

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1025U47 GF1011U47 GF1026U47 GF1012U47 GF1013U47 GF1019U47 GF1020U47 GF1053U47

□48 20 15 GF2025U47 GF2011U47 GF2026U47 GF2012U47 GF2013U47 GF2019U47 GF2020U47 GF2053U47

7GN...
□48 16 15 7GN1225U47 7GN1211U47 7GN1226U47 7GN1212U47 7GN1213U47 7GN1219U47 7GN1220U47 7GN1253U47

20 20 7GN2025U47 7GN2011U47 7GN2026U47 7GN2012U47 7GN2013U47 7GN2019U47 7GN2020U47 7GN2053U47

25 30 7GN2525U47 7GN2511U47 7GN2526U47 7GN2512U47 7GN2513U47 7GN2519U47 7GN2520U47 7GN2553U47

GX...
□48 16 12 GX1625U47 GX1611U47 GX1626U47 GX1612U47 GX1613U47 GX1619U47 GX1620U47 GX1653U47

20 15 GX2025U47 GX2011U47 GX2026U47 GX2012U47 GX2013U47 GX2019U47 GX2020U47 GX2053U47

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
2

0 1
2

1
0

2

❶  Pro provedení s ovládáním klíčem změňte U47 na U29D (např. GF2025U29D).
❷  Čelní štítek pro GF20... , 7GN... , GX...
❸  Čelní štítek pro GF10... , GN...

❷

❸
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Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
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PŘEPÍNAČE REVERZAČNÍ, HVĚZDA-TROJÚHELNÍK, PÓLŮ (DAHLANDER), JEDNOTLIVÝCH VINUTÍ MOTORŮ

1

0

Instalační provedení, montáž na DIN lištu 
35 mm, s černým ovladačem (O48)❸

Typ Reverzace motorů Hvězda-
trojúhelník Ovládání Dahlanderova motoru Oddělená vinutí 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 25 11 26 12 13 19 20 53

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... 45x54 20 15 GF2025O48 GF2011O48 GF2026O48 GF2012O48 GF2013O48 GF2019O48 GF2020O48 GF2053O48

7GN...
45x54 16 15 7GN1225O48 7GN1211O48 7GN1226O48 7GN1212O48 7GN1213O48 7GN1219O48 7GN1220O48 7GN1253O48

20 20 7GN2025O48 7GN2011O48 7GN2026O48 7GN2012O48 7GN2013O48 7GN2019O48 7GN2020O48 7GN2053O48

25 30 7GN2525O48 7GN2511O48 7GN2526O48 7GN2512O48 7GN2513O48 7GN2519O48 7GN2520O48 7GN2553O48

GX...
45x54 16 12 GX1625O48 GX1611O48 GX1626O48 GX1612O48 GX1613O48 GX1619O48 GX1620O48 GX1653O48

20 15 GX2025O48 GX2011O48 GX2026O48 GX2012O48 GX2013O48 GX2019O48 GX2020O48 GX2053O48

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
0

2

❸ Pro provedení s ovládáním klíčem změňte O48 na O49 (např. GF2025O49).

❶  Čelní štítek pro GF20... , 7GN... , GX...
❷ Čelní štítek pro GF10... , GN...

Zadní montáž, s černým ovladačem (O)

Typ Reverzace motorů Hvězda-
trojúhelník Ovládání Dahlanderova motoru Oddělená vinutí 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 25 11 26 12 13 19 20 53

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2025O GF2011O GF2026O GF2012O GF2013O GF2019O GF2020O GF2053O

7GN...

□48 16 15 7GN1225O 7GN1211O 7GN1226O 7GN1212O 7GN1213O 7GN1219O 7GN1220O 7GN1253O

20 20 7GN2025O 7GN2011O 7GN2026O 7GN2012O 7GN2013O 7GN2019O 7GN2020O 7GN2053O

25 30 7GN2525O 7GN2511O 7GN2526O 7GN2512O 7GN2513O 7GN2519O 7GN2520O 7GN2553O

□65 32 40 7GN3225O 7GN3211O 7GN3226O 7GN3212O 7GN3213O 7GN3219O 7GN3220O 7GN3253O

40 50 7GN4025O 7GN4011O 7GN4026O 7GN4012O 7GN4013O 7GN4019O 7GN4020O 7GN4053O

63 60 7GN6325O 7GN6311O 7GN6326O 7GN6312O 7GN6313O 7GN6319O 7GN6320O 7GN6353O

□90 125 130 7GN12525O 7GN12511O 7GN12526O 7GN12512O 7GN12513O 7GN12519O 7GN12520O 7GN12553O

GX...

□48 16 12 GX1625O GX1611O GX1626O GX1612O GX1613O GX1619O GX1620O GX1653O

20 15 GX2025O GX2011O GX2026O GX2012O GX2013O GX2019O GX2020O GX2053O

□65 32 32 GX3225O GX3211O GX3226O GX3212O GX3213O GX3219O GX3220O GX3253O

40 40 GX4025O GX4011O GX4026O GX4012O GX4013O GX4019O GX4020O GX4053O

GN...
□132 200 200 GN20025O GN20011O GN20026O GN20012O GN20013O GN20019O GN20020O GN20053O

315 255 GN31525O GN31511O GN31526O GN31512O GN31513O GN31519O GN31520O GN31553O

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
2

0 1
2

1
0

2
❶

❷
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN1211O48/7GN1211O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2526O/7GN2526O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1253O48/7GN1253O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1620O48/GX1620O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6353O/7GN6353O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12553O/7GN12553O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1620O/GX1620O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1619O48/GX1619O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2511O/7GN2511O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1619O/GX1619O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1613O48/GX1613O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1613O/GX1613O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2011O/GF2011O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2011O/7GN2011O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2011O48/GF2011O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1612O48/GX1612O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1612O/GX1612O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2053O48/7GN2053O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1611O48/GX1611O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2053O/7GN2053O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2011O48/7GN2011O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX1625O/GX1625O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2511O48/7GN2511O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12520O/7GN12520O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2013O/GX2013O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6313O/7GN6313O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2025O/GF2025O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2012O48/GX2012O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2012O/GX2012O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2011O48/GX2011O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6319O/7GN6319O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2011O/GX2011O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12526O/7GN12526O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6320O/7GN6320O/snp
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https://www.lovatoelectric.cz/GN20020O/GN20020O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN20025O/GN20025O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31553O/GN31553O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2012O/7GN2012O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31526O/GN31526O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31525O/GN31525O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2012O48/7GN2012O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31520O/GN31520O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31519O/GN31519O/snp
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https://www.lovatoelectric.cz/GN31512O/GN31512O/snp
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https://www.lovatoelectric.cz/GN20026O/GN20026O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GN31513O/GN31513O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2013O48/GX2013O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12525O/7GN12525O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1220O/7GN1220O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3226O/7GN3226O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1220O48/7GN1220O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2519O48/7GN2519O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3253O/7GN3253O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1225O/7GN1225O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4011O/7GN4011O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4012O/7GN4012O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3225O/7GN3225O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2519O/7GN2519O/snp
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https://www.lovatoelectric.cz/GX4020O/GX4020O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4019O/GX4019O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1226O/7GN1226O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4019O/7GN4019O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4013O/GX4013O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4053O/GX4053O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3220O/7GN3220O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN3219O/7GN3219O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1212O/7GN1212O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2526O48/7GN2526O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1211O/7GN1211O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2553O/7GN2553O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1212O48/7GN1212O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2525O48/7GN2525O48/snp
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN4020O/7GN4020O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN1225O48/7GN1225O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2026O48/GX2026O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2053O/GX2053O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4026O/7GN4026O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4053O/7GN4053O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4011O/GX4011O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2026O/GX2026O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2025O48/GX2025O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6311O/7GN6311O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2025O/GX2025O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2053O48/GX2053O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX2020O48/GX2020O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN12513O/7GN12513O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN6312O/7GN6312O/snp
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https://www.lovatoelectric.cz/GX2019O48/GX2019O48/snp
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https://www.lovatoelectric.cz/GX2019O/GX2019O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2513O/7GN2513O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3211O/GX3211O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GF2025O/GF2025O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN2513O48/7GN2513O48/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3220O/GX3220O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3253O/GX3253O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3212O/GX3212O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3226O/GX3226O/snp
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN12511O/7GN12511O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3219O/GX3219O/snp
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN12512O/7GN12512O/snp
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25
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20

11

13

53

26

19

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110
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PŘEPÍNAČE REVERZAČNÍ, HVĚZDA-TROJÚHELNÍK, PÓLŮ (DAHLANDER), JEDNOTLIVÝCH VINUTÍ MOTORŮ

Typ Reverzace motorů Hvězda-
trojúhelník Ovládání Dahlanderova motoru Oddělená vinutí 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 25 11 26 12 13 19 20 53

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2025O88 GF2011O88 GF2026O88 GF2012O88 GF2013O88 GF2019O88 GF2020O88 GF2053O88

GX...

□48 16 12 GX1625O88 GX1611O88 GX1626O88 GX1612O88 GX1613O88 GX1619O88 GX1620O88 GX1653O88

20 15 GX2025O88 GX2011O88 GX2026O88 GX2012O88 GX2013O88 GX2019O88 GX2020O88 GX2053O88

□65 32 32 GX3225O88 GX3211O88 GX3226O88 GX3212O88 GX3213O88 GX3219O88 GX3220O88 GX3253O88

40 40 GX4025O88 GX4011O88 GX4026O88 GX4012O88 GX4013O88 GX4019O88 GX4020O88 GX4053O88

Zadní montáž, s červeno-žlutým 
ovladačem uzamykatelným v nulové 
poloze, s dveřní spojkou a s krytem 
svorek (O88)

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
0

2

Typ Reverzace motorů Hvězda-
trojúhelník Ovládání Dahlanderova motoru Oddělená vinutí 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 25 11 26 12 13 19 20 53

Řada
Velikost čel-
ního štítku

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

7GN...

□65 16 15 7GN1225O98 7GN1211O98 7GN1226O98 7GN1212O98 7GN1213O98 7GN1219O98 7GN1220O98 7GN1253O98

20 20 7GN2025O98 7GN2011O98 7GN2026O98 7GN2012O98 7GN2013O98 7GN2019O98 7GN2020O98 7GN2053O98

25 30 7GN2525O98 7GN2511O98 7GN2526O98 7GN2512O98 7GN2513O98 7GN2519O98 7GN2520O98 7GN2553O98

32 40 7GN3225O98 7GN3211O98 7GN3226O98 7GN3212O98 7GN3213O98 7GN3219O98 7GN3220O98 7GN3253O98

40 50 7GN4025O98 7GN4011O98 7GN4026O98 7GN4012O98 7GN4013O98 7GN4019O98 7GN4020O98 7GN4053O98

Zadní montáž, s červeno-žlutým 
ovladačem uzamykatelným v nulové 
poloze, s dveřní spojkou a s krytem 
svorek  (O98)

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
0

2
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https://www.lovatoelectric.cz/7GN4053O/7GN4053O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3253O/GX3253O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX4012O88/GX4012O88/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4011O/7GN4011O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7GN4020O/7GN4020O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GX3225O88/GX3225O88/snp
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25

12

20

11

13

53

26

19

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
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PŘEPÍNAČE REVERZAČNÍ, HVĚZDA-TROJÚHELNÍK, PÓLŮ (DAHLANDER), JEDNOTLIVÝCH VINUTÍ MOTORŮ

Typ Reverzace motorů Hvězda-
trojúhelník Ovládání Dahlanderova motoru Oddělená vinutí 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 25 11 26 12 13 19 20 53

Řada
Velikost 
krytu

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

7GN...

75x75 16 15 7GN1225P 7GN1211P 7GN1226P 7GN1212P 7GN1213P 7GN1219P — 7GN1253P

20 20 7GN2025P 7GN2011P 7GN2026P 7GN2012P 7GN2013P 7GN2019P — 7GN2053P

25 30 7GN2525P 7GN2511P 7GN2526P 7GN2512P❶ 7GN2513P❶ 7GN2519P❶ — 7GN2553P

90x90 32 40 7GN3225P 7GN3211P 7GN3226P 7GN3212P 7GN3213P 7GN3219P — 7GN3253P

110x110 40 50 7GN4025P 7GN4011P 7GN4026P 7GN4012P 7GN4013P 7GN4019P — 7GN4053P

125x175 63 60 7GN6325P 7GN6311P 7GN6326P 7GN6312P 7GN6313P 7GN6319P — 7GN6353P

180x254 125 130 7GN12525P 7GN12511P 7GN12526P 7GN12512P 7GN12513P 7GN12519P — 7GN12553P

GX...

90x90 16 12 GX1625P GX1611P GX1626P GX1612P GX1613P GX1619P — GX1653P

20 15 GX2025P GX2011P GX2026P GX2012P GX2013P GX2019P — GX2053P

110x110 32 32 GX3225P GX3211P GX3226P GX3212P GX3213P GX3219P — GX3253P

40 40 GX4025P GX4011P GX4026P GX4012P GX4013P GX4019P — GX4053P

GN...
250x316 200 200 GN20025L GN20011L GN20026L GN20012L GN20013L GN20019L GN20020L GN20053L

315 255 GN31525L GN31511L GN31526L GN31512L GN31513L GN31519L GN31520L GN31553L

Vačkový spínač v plastovém krytu, 
s černým ovladačem (P)
Vačkový spínač v kovovém krytu, 
s černým ovladačem (L)

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20
1

2
0 1

2 1
0

2

Typ Reverzace motorů Hvězda-trojúhelník Ovládání Dahlanderova motoru Oddělená vinutí 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ 25 11 26 12 13 19 53

Řada
Velikost 
krytu

Smluvený tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné použití

[mm] [A] [A]

7GN...

90x90 16 15 7GN1225P25 7GN1211P25 7GN1226P25 7GN1212P25 7GN1213P25 7GN1219P25 7GN1253P25

20 20 7GN2025P25 7GN2011P25 7GN2026P25 7GN2012P25 7GN2013P25 7GN2019P25 7GN2053P25

25 30 7GN2525P25 7GN2511P25 7GN2526P25 7GN2512P25❸ 7GN2513P25❸ 7GN2519P25❸ 7GN2553P25

32 40 7GN3225P25 7GN3211P25 7GN3226P25 7GN3212P25 7GN3213P25 7GN3219P25 7GN3253P25

110x110 40 50 7GN4025P25 7GN4011P25 7GN4026P25 7GN4012P25 7GN4013P25 7GN4019P25 7GN4053P25

125x175 63 60 7GN6325P25 7GN6311P25 7GN6326P25 7GN6312P25 7GN6313P25 7GN6319P25 7GN6353P25

180x254 125 130 7GN12525P25 7GN12511P25 7GN12526P25 7GN12512P25 7GN12513P25 7GN12519P25 7GN12553P25

GX...

90x90 16 12 GX1625P25 GX1611P25 GX1626P25 GX1612P25 GX1613P25 GX1619P25 GX1653P25

20 15 GX2025P25 GX2011P25 GX2026P25 GX2012P25 GX2013P25 GX2019P25 GX2053P25

110x110 32 32 GX3225P25 GX3211P25 GX3226P25 GX3212P25 GX3213P25 GX3219P25 GX3253P25

40 40 GX4025P25 GX4011P25 GX4026P25 GX4012P25 GX4013P25 GX4019P25 GX4053P25

Vačkový spínač v plastovém krytu, 
s červeno-žlutým ovladačem (P25)

1
0

2
1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20

❶  Velikost krytu 90x90 mm.
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Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Řada

Smluvený 
tepelný 
proud Ith

UL/CSA 
obecné 
použití

UL/CSA výkon v HP Max. výkon 
v IEC AC23 
1fázové

Max. výkon 
v IEC AC23 
3fázové1fázové 3fázové

[A] [A]
120 V 240 V 240 V 480 V 600 V [kW] 

při 230 V
[kW] 
při 400 V[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Technické parametry
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Řada
Rozměry L     Počet pater

□A C D ØD1 ØD2 E □K N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GF10 30 24 29 9 3,2 18,5 – Ø5 40 52 64 76 88 100 112 124 – – – –
GF20 48 39,5 36 12 5 26,5 36 □6 44 57,5 71 84,5 98 111,5 125 138,5 152 165,5 179 192,5

Řada
Rozměry L     Počet pater

□A C ØD ØD1 ØD2 E ØG □K □N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7GN12 48 39,5 39 12 5 26,5 38 36 6 36,1 45,8 55,5 65,2 74,9 84,6 94,3 104 113,7 123,4 133,1 142,8
7GN20 48 39,5 39 12 5 26,5 38 36 6 36,1 45,8 55,5 65,2 74,9 84,6 94,3 104 113,7 123,4 133,1 142,8
7GN25 48 39,5 43 12 5 26,5 38 36 6 40,5 54,1 67,7 81,3 94,9 108,5 122,1 135,7 147,3 162,9 176,5 190,1
7GN32 65 53 58 14 5 34,5 58,5 48 7 46,5 61,6 76,7 91,8 106,9 122 137,1 152,2 167,3 182,4 197,5 212,6
7GN40 65 53 58 14 5 34,5 58,5 48 7 46,5 61,6 76,7 91,8 106,9 122 137,1 152,2 167,3 182,4 197,5 212,6
7GN63 65 53 62 14 5 34,5 58,5 48 7 50,3 68,4 86,5 104,6 122,7 140,8 158,9 177 195,1 213,2 231,3 249,4
7GN125 90 70,5 86 16 6 41,5 84 68 9 67,3 96,4 125,5 154,6 183,7 220,3 249,4 278,5 307,6 336,7 365,8 394,9

Řada
Rozměry L     Počet pater

□A C ØD1 ØD2 E □K □N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GX16 48 39,5 12 5 26,5 36 6 43 51,5 60 68,5 77 85,5 94 102,5 111 119,5 128 136,5
GX20 48 39,5 12 5 26,5 36 6 43 51,5 60 68,5 77 85,5 94 102,5 111 119,5 128 136,5
GX32 65 53 14 5 34,5 48 7 51 63 75 85 99 111 123 135 147 159 171 183
GX40 65 53 14 5 34,5 48 7 51 63 75 85 99 111 123 135 147 159 171 183

Řada
Rozměry L     Počet pater ❶

□A C D D1 D2 E I □K □N P T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GN200 132 104 120 16 5,3 56 20 104 10 140 10,5 77 107 136 166 196 226 284 314 343 373 402 432
GN315 132 104 120 16 5,3 56 20 104 10 145 10,5 77 107 136 166 196 226 284 314 343 373 402 432
❶ U přístrojů se 6 a více patry se obraťte na technickou podporu, kontakt viz vnitřní strana obálky.

Čelní montáž, s černým ovladačem (U)

20

�
K

GF10 GF201-5

E

C

D �
A

L

N

D2
D2

D1

D1 28

D2

D1

28

D2
D1

1-5

L

A

C

E

K

D2

D1N

D2
D1

28

�
N

�
A

CØD

L

P

E

T 1-5
�K

D1

D2

Otvory pro 4 upevňovací 
šroubky
(provedení 4V).

Standardní otvory pro 7GN125.
Otvory na vyžádání pro 4 upevňovací šroubky
(provedení 4V).

Otvory pro 4 upevňovací 
šroubky
(provedení 4V).

GF...

7GN...

GX...

GN..
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strana 11-43

Technické parametry 
strany 11-44 a 45

Otočné vačkové spínače
Provedení a rozměry [mm]

11



Řada GX

Řada
Rozměry L

£A D1 D2 E G £K 1 2 3......12
GX16 48 12 5 34,2 5 36 43 51,5 60 136,5
GX20 48 12 5 34,2 5 36 43 51,5 60 136,5
GX32 65 14 5 38 6 48 51 63 75 183
GX40 65 14 5 38 6 48 51 63 75 183

Řada GF

Řada
Rozměry L

□A D1 D2 E G □K 1 2 3......12
GF20 48 12 5 34,2 5 36 44 57,5 71 192,5

Řada 7GN

Řada
Rozměry

□A D1 D2 E G □K S P L
7GN12 65 12 5 34,2 5 36 43 64 54,3
7GN20 65 12 5 34,2 5 36 43 64 54,3
7GN25 65 12 5 34,2 5 36 51 68 62,6
7GN32 65 14 5 38 6 48 55 77 71,7
7GN40 65 14 5 38 6 48 55 77 71,7

Čelní montáž, s červeno-žlutým ovladačem uzamykatelným v nulové poloze a s krytem svorek (U25) 

K

D2

D1

A
G

1-5S

P
L E

28

D2

D1

K

D2

D1

E

A

L

1-5

G

D2
D1

28

Čelní montáž, s červeno-žlutým ovladačem uzamykatelným v nulové poloze a s krytem svorek (U65)

Řada 7GN

Řada
Rozměry L

□A D1 D2 E G □K 1 2 3...  ...12
7GN12 65 12 5 34,2 5 36 36,1 45,8 55,5 142,8
7GN20 65 12 5 34,2 5 36 36,1 45,8 55,5 142,8
7GN25 65 12 5 34,2 5 36 40,5 54,1 67,7 190,1
7GN32 65 14 5 38 6 48 46,5 61,6 76,7 212,6
7GN40 65 14 5 38 6 48 46,5 61,6 76,7 212,6
7GN63 65 14 5 38 6 48 50,3 68,4 86,5 249,4
7GN125 90 16 6 49 7 68 67,3 96,4 125,5 394,9

Otvory pro 
4 upevňovací 
šroubky
(provedení 4V).

Otvory pro 
4 upevňovací 
šroubky
(provedení 4V).

Standardní otvory pro 
7GN125.
Otvory na vyžádání pro 
4 upevňovací šroubky
(provedení 4V).

Čelní montáž, s černým ovladačem, se stupněm krytí IP65 z čelní strany (U51)

A

D1

D2

1-5

L E

D1

D2

20

K

GF10

28

D2

D1

Řada 7GN

Řada
Rozměry L

□A D1 D2 E □K 1 2 3...  ...12
7GN12 48 12 5 26,5 36 36,1 45,8 55,5 142,8
7GN20 48 12 5 26,5 36 36,1 45,8 55,5 142,8
7GN25 48 12 5 26,5 36 40,5 54,1 67,7 190,1
7GN32 65 14 5 34,5 48 46,5 61,6 76,7 212,6
7GN40 65 14 5 34,5 48 46,5 61,6 76,7 212,6
7GN63 65 14 5 34,5 48 50,3 68,4 86,5 249,4

7GN125 90 16 6 41,5 68 67,3 96,4 125,5 394,9

Řada GF

Řada
Rozměry L

□A D1 D2 E □K 1 2 3...  ...12
GF10 30 9 3,2 18,5 - 40 52 64 ❶

GF20 48 12 5 26,5 36 44 57,5 71 192,5
❶ GF10: max. 8 pater.

Standardní otvory pro 7GN125.
Otvory na vyžádání pro 
4 upevňovací šroubky 
(provedení 4V).

E

A

1-5

G

L

28

D2

D1

K

D2

D1
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Čelní montáž, bez čelního štítku, s ovládáním klíčem, pro montáž do otvoru o Ø 22 mm (U12)

Čelní montáž s nacvaknutím, s černým ovladačem, pro montáž do otvoru o Ø 22 mm (U47)

∅
28

L

1-5

30

22,5

R1,6

22,5

R1,6

L

1-5

E

A

L

1-5

30

∅
28

R1,6

22,5

R1,6

22,5L

�
A

E

1-5

Řada 7GN

Řada
L

1 2 3...  ...8
7GN12 47 56,7 66,4 114,9
7GN20 47 56,7 66,4 114,9
7GN25 51,4 65 78,6 146,6

Řada GX

Řada
L

1 2 3...  ...8
GX16 54 62,5 71 113,4
GX20 54 62,5 71 113,4

Řada GF

Řada
L

1 2 3...  ...8
GF20 54,5 68 81,5 149

Řada 7GN

Řada
Rozměry L
□A E 1 2 3...  ...8

7GN12 48 26,5 58 67,7 77,4 125,9
7GN20 48 26,5 58 67,7 77,4 125,9
7GN25 48 26,5 62,4 76 89,6 157,6

Řada GF

Řada
Rozměry L
□A E 1 2 3...  ...8

GF10 30 18,5 60 72 84 144
GF20 48 26,5 56 69,5 83 150,5

Řada GX

Řada
Rozměry L
□A E 1 2 3...  ...8

GX16 48 26,5 64,9 73,4 81,9 124,4
GX20 48 26,5 64,9 73,4 81,9 124,4

Čelní montáž, s černým ovladačem, bez čelního štítku, pro montáž do otvoru o Ø 22 mm (U11) 

∅
28

L

1-5

23

39
,5

22,5

R1,6

23

39
,5

L

∅
28

1-5

R1,6

22,5

Řada 7GN

Řada
L

1 2 3...  ...8
7GN12 47 56,7 66,4 114,9
7GN20 47 56,7 66,4 114,9
7GN25 51,4 65 78,6 146,6

Řada GX

Řada
L

1 2 3...  ...12
GX16 54 62,5 71 147,5
GX20 54 62,5 71 147,5

Řada GF

Řada
L

1 2 3...  ...12
GF20 54,5 68 81,5 203
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Zadní montáž, s černým ovladačem (O)

Řada
Rozměry L     Počet pater

□A C ØD1 ØD2 E □K N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GF20 48 39,5 12 5 26,5 36 □6 46 59,5 73 86,5 100 113,5 127 140,5 154 167,5 181 194,5

�
K

D2

�
N

max 15

E

C �
A

L
D2

D1 28 �
K

D2

D1

Řada
Rozměry L     Počet pater

□A C ØD ØD2 E H □K □N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7GN12 48 39,5 39 5 26,5 5 36 6 38,1 47,8 57,5 67,2 76,9 86,6 96,3 106 115,7 125,4 135,1 144,8
7GN20 48 39,5 39 5 26,5 5 36 6 38,1 47,8 57,5 67,2 76,9 86,6 96,3 106 115,7 125,4 135,1 144,8
7GN25 48 39,5 43 5 26,5 5 36 6 42,5 56,1 69,7 83,3 96,9 110,5 124,1 137,7 151,3 164,9 178,5 192,1
7GN32 65 53 58 5 34,5 5,5 48 7 48,5 63,6 78,7 93,8 108,9 124 139,1 154,2 169,3 184,4 199,5 214,6
7GN40 65 53 58 5 34,5 5,5 48 7 48,5 63,6 78,7 93,8 108,9 124 139,1 154,2 169,3 184,4 199,5 214,6
7GN63 65 53 62 6 34,5 7,5 68 7 53,3 71,4 89,5 107,6 125,7 143,8 161,9 180 198,1 216,2 234,3 252,4
7GN125 90 70,5 86 6 41,4 7,5 68 9 74,8 103,9 133 162,1 191,2 220,3 249,4 278,5 307,6 336,7 365,8 394,9

max 15

D2

D1 28

Řada
Rozměry L     Počet pater

□A C E F □N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GX16 48 39,5 26,5 52 6 37 45,5 54 62,5 71 79,5 88 96,5 105 113,5 122 130,5
GX20 48 39,5 26,5 52 6 37 45,5 54 62,5 71 79,5 88 96,5 105 113,5 122 130,5
GX32 65 53 34,5 68 7 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180
GX40 65 53 34,5 68 7 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

F A

C

E

max. 15

L5

N

D2

D1 28

K

D2

D1

Řada
Rozměry L     Počet pater ❶

□A C D2 E I □K □N P T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GN200 132 104 5,3 56 20 104 10 140 10,5 77 107 136 166 196 226 284 314 343 373 402 432
GN315 132 104 5,3 56 20 104 10 145 10,5 77 107 136 166 196 226 284 314 343 373 402 432
❶ U přístrojů se 6 a více patry se obraťte na technickou podporu, kontakt viz vnitřní strana obálky.

�K

D2

L E

max. 15

I

P�
A

�
N

C

T

�K

D1

D2
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Zadní montáž, s červeno-žlutým ovladačem uzamykatelným v nulové poloze, s dveřní spojkou a s krytem svorek 
(O88)

AF

SL5

1-5

35

E

G

∅5,5

D2

D1 28

A

G

L

P E

S 1-5
K

D2 D2

D1 28

Instalační provedení, montáž na DIN lištu 35 mm, s černým ovladačem (O48)
5

10

L1 39

45
x5

4

52
x5

4

45
x5

4

52
x5

4

39L15

52

∅5,5

Řada 7GN

Řada
L1

1 2 3  
7GN12 38,1 47,8 57,5
7GN20 38,1 47,8 57,5
7GN25 42,5 56,1 69,7

Řada GF

Řada
L1

1 2 3  
GF20 40 53,5 67

Řada GX

Řada
L1

1 2 3
GX16 33 41,5 50
GX20 33 41,5 50

Řada 7GN

Řada
Rozměry

□A D1 D2 E G □K S P L
7GN12 65 12 5 34,2 5 36 45-55 43 51,3
7GN20 65 12 5 34,2 5 36 45-55 43 51,3
7GN25 65 12 5 34,2 5 36 45-55 51 59,6
7GN32 65 14 5 38 6 48 45-55 55 68,7 
7GN40 65 14 5 38 6 48 45-55 55 68,7 

Řada GX

Řada
Rozměry L

□A D1 D2 E F □K G S 1 2 3......12
GX16 48 12 5 34,2 52 36 5 45-55 40 48,5 57 133,5
GX20 48 12 5 34,2 52 36 5 45-55 40 48,5 57 133,5
GX32 65 14 5 38 68 48 6 45-55 51 63 75 183
GX40 65 14 5 38 68 48 6 45-55 51 63 75 183

Řada GF

Řada
Rozměry L

□A D1 D2 E G □K S 1 2 3......12
GF20 48 12 5 34,2 5 36 45-55 46 59,5 73 194,5
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Řada
Rozměry L

□A D1 D2 E G □K S 1 2 3......12
7GN12 65 12 5 34,2 5 36 45-55 41,1 50,8 60,5 147,8
7GN20 65 12 5 34,2 5 36 45-55 41,1 50,8 60,5 147,8
7GN25 65 14 5 38 6 48 45-55 51,5 66,6 81,7 217,6
7GN40 65 14 5 38 6 48 45-55 51,5 66,6 81,7 217,6
7GN63 65 14 6 38 6 68 45-55 57,3 75,4 93,5 256,4

Zadní montáž, s červeno-žlutým ovladačem uzamykatelným v nulové poloze, s dveřní spojkou a s krytem svorek  
(O98) 

A
G

L S 1-5

E

K

D2 D2

D1 28

Vačkový spínač v plastovém krytu s černým ovladačem (P)
Vačkový spínač v kovovém krytu s černým ovladačem (L)
Vačkový spínač v plastovém krytu s červeno-žlutým ovladačem (P25)

Řada Velikost 
krytu

Počet pater Rozměry Stupeň krytíL L1 L L1 B B1 C C1 D G P
GN200 250x316 1 - 3 4 - 6 162 252 250 316 270 200 9 4,5 98 IP54
GN315 1 - 3 4 - 6 162 252 250 316 270 200 9 4,5 98 IP54

B1

B

G C1

C

L,  L1 P

D

Řada Velikost 
krytu

Počet pater Rozměry Kabelový 
vstup

Stupeň 
krytíL L1 A A1 C C1 D F M N L L1

7GN12 75x75 1 - 2 3 - 4
75 75 50 64 4,5 19 14 28 57,5 79,8 4xPG13.5 IP657GN20 1 - 2 3 - 4

7GN25 1 2 - 3
7GN12 90x90 1 - 3 4 - 6

90 90 79 63 4,5 25 19 30 71,3 98,3 4xPG16 IP65
7GN20 1 - 3 4 - 6
7GN25 1 - 2 3 - 4
7GN32 1 - 2 3 - 4
7GN40 1 2 - 3
7GN12 110x110 1 - 4 5 - 8

110 110 98,4 83 4,5 32 21 39,5 85,5 119,5 4xPG21 IP65

7GN20 1 - 4 5 - 8
7GN25 1 - 3 4 - 5
7GN32 1 - 3 4 - 5
7GN40 1 - 2 3 - 5 
7GN63 1 - 2 3 - 4
7GN32 125x175 1 - 3 4 - 5

125 175 146 112 5,5 32 21 68 84,3 118,3 4xPG21
2xPG11 IP65

7GN40 1 - 2 3 - 4
7GN63 1 - 2 3 - 4
7GN125 1 2
7GN32 180x254 1 - 5 6 - 8

180 254 120 190 5,5 32 35 76 121 175 4xPG29
2xPG11 IP65

7GN40 1 - 4 5 - 7
7GN63 1 - 3 4 - 6
7GN125 1 - 2 3 - 4
GX16 90x90 1 - 2 3 - 5

90 90 79 79 4,5 25 19 30 71,3 98,3 4xPG16 IP65GX20 1 - 2 3 - 5
GX16 110x110 1 - 3 4 - 7

110 110 98,4 83 4,5 32 21 39,5 85,5 119,5 4xPG21 IP65
GX20 1 - 3 4 - 7
GX32 1 - 2 3 - 4
GX40 1 - 2 3 - 4
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Provedení a rozměry [mm]

Příslušenství 
strana 11-43

Technické parametry 
strany 11-44 a 45
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Otočné vačkové spínače
Řada GNA20

11

OTOČNÉ VAČKOVÉ SPÍNAČE ŘADY GNA20

Čelní montáž s černým ovladačem

Čelní montáž s uzamykatelným žluto-červeným
ovladačem

Zadní montáž s černým ovladačem

48 DOSTUPNÝCH KONTAKTŮ
Řada vačkových spínačů GNA20 má
4 kontakty na každé patro. Může mít
maximálně 12 ovládacích poloh
s 12 spínacími patry, což je celkem
48 dostupných kontaktů.

SNÍŽENÁ HLOUBKA
Vačkové spínače řady GNA20 se používají v aplikacích, kde je omezená hloubka
dostupná uvnitř rozváděče.

SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD ITH 20 A

K DISPOZICI JSOU PROVEDENÍ V PLASTOVÉM KRYTU

S určením objednacích kódů týkajících se řady GNA20 se obraťte na technickou podporu; kontakt viz vnitřní strana obálky.

Příklad porovnání mezi řadami GNA20 a 7GN:

Řada GNA20: 6 pater, 24 kontaktů

Řada 7GN: 12 pater, 24 kontaktů

99,5 mm

139,8 mm



11

11-43

Otočné vačkové spínače
Příslušenství

 Objednací kód   Popis                                              Ba-    Hmot-
                                                                                 le-     nost
                                                                                 ní
                                                                                 ks     [kg]
 Černý ovladač − standardní profil�
7AO14                Pro čelní štítek 48x48 mm             1       0,005

                           �6 mm/0,24"
7AR114              Pro čelní štítek 65x65 mm              1       0,010

                           �6 mm/0,24"
7A114                Pro čelní štítek 65x65 mm              1       0,010

                           �7 mm/0,28"
7AR214              Pro čelní štítek 90x90 mm              1       0,013
                     �7 mm/0,28"
 Černý ovladač − pistolový profil�
7AR124              Pro čelní štítek 65x65 mm              1       0,019

                           �6 mm/0,24"
7A124                Pro čelní štítek 65x65 mm              1       0,020

                           �7 mm/0,28"
7AR224              Pro čelní štítek 90x90 mm              1       0,038

                           �7 mm/0,31"
7AR324              Pro čelní štítek 132x132 mm          1       0,050

 Červeno-žlutý uzamykatelný ovladač 0-1
GXA01                48x48 mm �6 mm/0,24"                1       0,030
GXA01H             48x48 mm �7 mm/0,28"                1       0,047
GXA11                65x65 mm �7 mm/0,28"                1       0,047

 Čelní štítky, IP40
 GXM0                 prázdný čelní štítek 30x30 mm/1,2x1,2"   1       0,012
 GXM1                 prázdný čelní štítek 48x48 mm/1,9x1,9"   1       0,018
 GXM2                 prázdný čelní štítek 65x65 mm/2,6x2,6"   1       0,023
 GXM3                 prázdný čelní štítek 90x90 mm/3,6x3,6"   1       0,030
 GXM4                 prázdný čelní štítek 132x132 mm/     1       0,040
                           5,2x5,2"
 Čelní štítky s etiketou pro popis, IP40
 GXM5                 prázdný čelní štítek s popisem           1       0,017
                           48x60 mm/1,9x2,6"
 GXM6                 prázdný čelní štítek s popisem           1       0,033
                           65x80 mm/2,6x3,1"
 GXM7                 prázdný čelní štítek s popisem           1       0,055
                           90x110 mm/3,6x4,4" 
 Ochranný kryt napájecích svorek pro IP20 proti dotyku prsty,
 pro 2 patra včetně šroubků a držáku
7A0191              Pro 7GN12-7GN20                         1       0,017
7A0192              Pro 7GN25                                     1       0,021
7A119U              Pro 7GN32-7GN40 provedení U     1       0,033
7A119O              Pro 7GN32-7GN40 provedení O     1       0,101

 2dílná sada, upevnění naklapnutím, pro 1 patro
7A1691              Pro 7GN32-7GN40                         1       0,005
7A1692              Pro 7GN63                                     1       0,006
7A1693              Pro 7GN125                                    1       0,020
7A1694              Pro 7GN12-7GN20                         1       0,005
7A1695              Pro 7GN25                                     1       0,005
 Upevňovací základny pro provedení U na DIN lištu 35 mm DIN 
 (IEC/EN/BS 60715)
7A180                Pro 7GN12...7GN25 a GF20            1       0,011
7A181                Pro 7GN32...7GN63                        1       0,018
 Ohebné pryžové kryty svorek, IP42�, zásuvné
7A441                Ø 57 mm/2,3" - délka 90 mm/3,6"  1       0,045

                           pro 7GN12-7GN20-7GN25
                           až o 2 patrech
7A442                Ø 57 mm/2,3" - délka 115 mm/4,6"  1       0,065

                           pro 7GN12-7GN20-7GN25
                           až o 4 patrech
7A443                Ø 57 mm/2,3" - délka 140 mm/5,5"  1       0,063

                           pro 7GN12-7GN20-7GN25
                           až o 6 patrech
7A444                Ø 87 mm/3,4" - délka 112 mm/4,0"  1       0,065

                           pro 7GN32...7GN40 až 
                           o 4 patrech; pro 7GN63 až 
                           o 3 patrech

7AO14 - 7AR114 - 
7A114 - 7AR214

7AR124 - 7A124 -
7AR224 - 7AR324

GXM0 - GXM1 - GXM2 - GXM3 - GXM4

Příslušenství pro otočné
vačkové spínače

GXM5 - GXM6 - GXM7

7A019... - 
7A119...

7A169...

7A180 - 7A181

7A44...
� Pro rozměry hřídele viz rozměr �N obsažený v různých provedeních.
� Zvyšuje stupeň krytí kontaktů z IEC IP00 na IP20.
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https://www.lovatoelectric.cz/GXM6/GXM6/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM4/GXM4/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A114/7A114/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A114/7A114/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM1/GXM1/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A444/7A444/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM1/GXM1/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM3/GXM3/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM7/GXM7/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A443/7A443/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A0192/7A0192/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7AO14/7AO14/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM2/GXM2/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM3/GXM3/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM5/GXM5/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7AO14/7AO14/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM5/GXM5/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM6/GXM6/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A0191/7A0191/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM7/GXM7/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM2/GXM2/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7AR224/7AR224/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A119O/7A119O/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7AR224/7AR224/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A1694/7A1694/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7AR324/7AR324/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7AR324/7AR324/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A180/7A180/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A1693/7A1693/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A180/7A180/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7AR214/7AR214/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7AR214/7AR214/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXA01/GXA01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A1692/7A1692/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A181/7A181/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7AR114/7AR114/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A181/7A181/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A1691/7A1691/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7AR124/7AR124/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7AR124/7AR124/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A124/7A124/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A124/7A124/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A441/7A441/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXA11/GXA11/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A1695/7A1695/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A119U/7A119U/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7AR114/7AR114/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM0/GXM0/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM0/GXM0/snp
https://www.lovatoelectric.cz/7A442/7A442/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXA01H/GXA01H/snp
https://www.lovatoelectric.cz/GXM4/GXM4/snp
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   480       480       690       690       690       690       690       690       690       690       690       690       690       690       690       690
   240       240       600       600       600       600       600       600       600       600       600       600       600       600       600       600

     4           4           6            6            6           6           6           6           6            6            6           6           6            8           8           6

    10         20         16          20          25         32         40         63        125         16          20         32         40        200       315        20
    10         15         15          20          30         40         50         60        130         12          15         32         40        200       255        15

   480       480       480       480       480       480       480       480       690       440       440       440       440       690       690       480

     4           4           4            4            4           4           4           4           6            4            4           4           4            6           6           4
    16         20         16          20          25         32         40         63        125         16          20         35         40       200�    315�       20
     –          20         10          16          25         32         40         63        100         16          20         35         35       200�    315�       20
     –          20         10          16          25         32         40         63        100         16          20         35         35          –           –          20
     –           –           –            –            –          32         40         63        100          –            –           –           –            –           –           –
     –           –           –            –            –           –          40         63        100          –            –           –           –            –           –           –

   250       250       200       250       400       800      1000     1600     2100      250       250      1000     1000     3300     5200      220
   10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5         –           –         10/5

    10         20         16          20          25         32         40         63        125         16          20         32         40        200       315        20
     5          10         10          10          16         25         25         32         40          10          10         25         25          –           –           –
     3           8           8            8           12         20         22         25         28           8            8          20         22          –           –           –
     2           6           4            6            8          10         12         15         15           4            6          10         12          –           –           –
     –           –         1,5         1,5          2           2           2           4           5          1,5         1,5         2           2            –           –           –

    1,5          3         2,5          3          5,5        7,5          8          11       18,5        3,5         3,7        7,5        7,5       27,5        37          3
    2,2          5           4          5,5         7,5         11         15        18,5       37         4,5         5,5        11         15         47         55         5,5
     –           –         5,5         5,5         7,5         11         15        18,5       33         5,5         5,5        11         15          –          69         5,5
    0,3        0,5        0,8         0,8         1,5        2,2          3          3,7         5         0,55      0,75       1,8        2,2          –          11         0,6
   0,55       1,5        1,5         2,2          3           4          6,5        6,5        11         1,5         1,8        3,5        4,4          –          22         2,2
   0,75         2         2,2          3          5,5        6,5          8         11,5       15         2,2          3         5,5          7            –          30          3
    1,8          4           3            5          6,5          8           8         12,5       30         3,7          4           8           9            –          75         3,7
     3          7,5        5,5         7,5         11         15        18,5        30         45         6,5         7,5        15        18,5        47        110        7,5
     –           –         7,5         7,5         11        18,5        22         30         37         7,5         7,5        15         15          –          45         7,5
    0,7       0,75       0,8         0,8         1,5        2,2          3          3,7         5         0,75      0,75       2,2          3            –          15        0,75
   0,75         2         1,7         2,5         3,7          4           6          7,5        11         1,8         2,2        3,5        5,2          –          37         2,2
    1,1        2,5         3          3,7         5,5        7,5         11        12,5       15           3          3,5         6          7,5          –          55         3,7

Jmenovité izolační napětí                        
Ui       IEC/EN/BS
           UL/CSA

Jmenovité impulzní výdržné napětí
Uimp  IEC/EN/BS 60947-3
Smluvený tepelný proud
Ith       IEC/EN/BS

           UL/CSA (obecné použití)

Jmenovité provozní napětí
(spínač vypnutý) 
Jmenovité provozní impulzní napětí
(spínač vypnutý) 
Maximální velikost ochranné         10 kA
pojistky proti zkratu                        15 kA
In (gG)                                            25 kA
                                                       50 kA

                                                       63 kA
Krátkodobý výdržný proud
Icw                                                   1sec
Vodivost
Jmenovitý provozní proud
Ie          AC1/AC21A (IEC/EN/BS)
            AC15 (IEC/EN/BS)    110...120 V
                                             220...230 V
                                             380...400 V
                                             660...690 V
Maximální výkon spínaného motoru
v kategoriích užití AC                               
AC3      (IEC/EN/BS)             220...230 V
            3fázové                     380...440 V
                                             500...690 V
            1fázové (2 póly)       110...120 V
                                             220...230 V
                                             380...440 V
AC23A  (IEC/EN/BS)             220...230 V
�

         3fázové                     380...440 V
                                             500...690 V
            1fázové (2 póly)       110...120 V
                                             220...230 V
                                             380...440 V

V
V

kV

A
A

V

kV
A
A
A
A
A

A
mA/V

A
A
A
A
A

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

    GF10       GF20      7GN12     7GN20    7GN25     7GN32     7GN40     7GN63   7GN125     GX16       GX20       GX32       GX40      GN200    GN315     GNA20TYP

� Pro GN200 a GN315 je kategorie užití AC23B.
� Pojistky aR .
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     –           –         1,5         1,5          3           5           5          7,5        15         1,5         1,5         3           5          30         30         1,5
     2           3           3            3            5          10         10         15         25           3            3         7,5         10         50         50          2
     –           –           –          7,5         10         15         20         25         50           5            5          15         15        100       100         5
     –           –           –           10          15         15         20         25         40           5            5          15         15         75         75          5
     –           –         0,5        0,75        1,5          2           2           3           5         0,75      0,75       1,5          2          15         15          –
   0,75         1           1            2            3           5           5          10         15           1          1,5         3           5          30         30          –

    10         20         12          20          25         32         40         63        125         16          20         32         40        200       200         –
     7          20         12          20          25         32         40         50         80          16          20         32         40        200       200         –
     2           4           4            4            4           6           6           8          10           4            4           5           6          35         35          –
    0,7        0,7        0,6         0,6         0,7        0,9        0,9          1         1,2         0,6         0,6        0,8        0,8        2,5        2,5          –
    0,2        0,2       0,25      0,25         –           –           –           –           –         0,25      0,25      0,25      0,25       0,9        0,9          –
     –           –        10(1)     20(1)     25(1)    32(1)     40(1)     50(1)   125(1)    16(1)     20(1)    32(1)    40(1)        –           –           –
     –           –        10(2)     20(2)     25(2)    32(2)     40(2)     50(2)   125(2)    16(2)     20(2)    32(2)    40(1)        –           –           –
     –           –        10(3)     20(3)     25(3)    32(3)     40(3)     50(3)   125(3)    16(3)     20(3)    32(3)    40(3)        –           –           –
     –           –         5(3)      10(3)     12(3)    15(3)     20(3)     25(3)    50(3)     10(3)     10(3)    15(3)    40(3)        –           –           –
     –           –         5(4)       8(4)      10(4)    12(4)     12(4)     15(4)    20(4)      7(4)       8(4)     12(4)    12(4)        –           –           –
     3           6          12          20          25         32         40         63        125         16          20         32         40          –           –           –
     3           6          10          16          20         25         32         40        100         14          16         25         32          –           –           –
     2           3           8           12          16         16         16         28         50          10          12         14         16          –           –           –
     1           1           1            1          1,5          3           3          3,3         4            1            1           3           3            –           –           –
    0,3        0,4        0,4         0,4         0,4        0,5          –           –           –          0,4         0,4        0,5        0,5          –           –           –
    0,1       0,15      0,15      0,15         –           –           –           –           –         0,15      0,15      0,15      0,15         –           –           –
    0,4        0,8        0,8         0,8         1,1        1,5        2,0        3,4        6,3         0,6         0,6        1,6        1,6         26        64,5         1
  1x106    1x106    3x106        5x106        5x106       5x106       5x106       5x106      1x106        1x106        1x106      1x106       1x106       2x105       2x105       1x106

    2,5          3           3            3          3,5          4           4           5         2x5          3            3           4           4          10         10          3
    0,4        0,5        0,5         0,5         0,8        1,2        1,2          2           2          0,5         0,8        1,2        1,2         10         10         0,5
 1,5/1,5  2,5/2,5  2,5/2,5  2,5/2,5     4/4        6/4       10/6     16/10    50/50   2,5/2,5  2,5/2,5    10/6      10/6      1x95    1x185   2,5/25
  14/14    12/12    12/14    12/14    10/12     8/10      8/10       6/8     1/0 / 1/0   12/12    12/12     8/10      8/10     1x3/0   1xmcm 350   12/14
 0,5/0,5  0,5/0,5  0,5/0,5  0,5/0,5  0,5/0,5  1,5/1,5  1,5/1,5  2,5/2,5  2,5/2,5  0,5/0,5  0,5/0,5  1,5/1,5  1,5/1,5       –           –       0,5/0,5
  20/20    20/20    20/20    20/20    20/20    16/16    16/16    14/14    14/14    20/20    20/20    16/16    16/16        –           –        20/20

                                                                                            –25...+55
                                                                                            –40...+70

Maximální výkon přímo
spouštěného motoru                     120 V
            (UL/CSA-DOL)                  240 V
            3fázové                              480 V
                                                      600 V
            1fázové (2 póly)                120 V
                                                      240 V
Maximální spínaný proud motoru
v kategoriích užití DC                               
DC21A                                             48 V
                                                        60 V
            Ie                  110 V
                                                      220 V
                                                      440 V
DC23A                                             24 V
                                                        48 V
            Ie                    60 V
Počet pólů zapojených                   110 V
v sérii je uveden v závorce             220 V
DC13                                                24 V
                                                        48 V
                                                        60 V
            Ie                  110 V
                                                      220 V
                                                      440 V
Ztrátový výkon
Mechanická životnost
Šrouby svorek
Utahovací moment                           max
Průřez vodiče                             max. p/s

p: pevný vodič                            min. p/s
s: slaněný vodič

Provozní teplota                                      
Skladovací teplota                                   

HP
HP
HP
HP
HP
HP

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

w/pole
cycles

M
Nm

2xmm2

2xAWG
2xmm2

2xAWG

°C
°C

TYP

PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

    GF10       GF20      7GN12     7GN20    7GN25     7GN32     7GN40     7GN63   7GN125     GX16       GX20       GX32       GX40      GN200    GN315     GNA20
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