
S C H Ü T Z E

11BGX10... 

11BGX10... 

BFX10...

BFX10...

BFX12...

F R E Q U E N Z U M R I C H T E R

VLBXL...

VLBXR...

VLBXL...

VLXM...

 Schütze BF09...BF150...

 Schütze BF160...BF230... 

 Schütze 11B... 

 Schütze BG... 

M O T O R S C H U T Z S C H A LT E R
SM1... SM2... und SM3...

SM1X14...
SM1X15...

SM1X30...

SM1X31...
SM1X32...

SM1X16...

SM1X12... SM1X13...
SM2X13 11

SM1X11...

SM2X14... SM2X16...

SM2X12...

SM2X11...

CX01

CX02

CX04

EXCRDU1

EXC1042

EXP8004 - EXP8007

SM1X3150R

S O F T-  M O T O R S TA R T E R

Z
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Typ SM1P...

Typ SM1R...  

Typ SM2R... und SM3R... 

11 G350 - 11 G354

EXCRDU1

VLBXC02

VLBXC03

VLBXC01

VLBXSM

VLBXP01

LÖSUNGEN FÜR 
DEN MOTORSTART 

Bestell-
bezeichnung

Eigenschaften

Zusätzliche Hilfskontakte

SM1X1120 Einbau vorne 2S
SM1X1111 Einbau vorne 1S+1Ö
SM1X1220 Einbau seitlich 2S
SM1X1211 Einbau seitlich 1S+1Ö
SM1X1202 Einbau seitlich 2Ö

SM1X1311
Seitlicher Anbau. Meldekontakte 
für Überlast- und Kurzschluss-
Auslösung 1S+1Ö

SM1X1311M
Einbau seitlich, Anzeigekontakt 
für thermische und magnetische 
Auslösung 1S+1Ö

Unterspannungsauslöser

SM1X14110 110VAC 50Hz / 120VAC 60Hz   
SM1X14230 230VAC 50Hz    
SM1X14400 400VAC 50Hz / 440VAC 60Hz       

SM1X15110R❶
Mit voreilenden Kontakten  
110VAC 50Hz / 120VAC 60Hz 

SM1X15230R❶
Mit voreilenden Kontakten  
230VAC 50Hz

SM1X15400R❶
Mit voreilenden Kontakten  
400VAC 50Hz

Arbeitsstromauslöser

SM1X16024 24VAC 50/60Hz   
SM1X16110 110VAC 50/60Hz   
SM1X16230 230VAC 50/60Hz    
SM1X16400 400VAC 50/60Hz          
Starre Anschlussverbindungen des Schalters
SM1 - Schütz

SM1X3040P Für Motorschutzschalter
SM1P... mit Minischützen BG... 

SM1X3141P Für Motorschutzschalter
SM1P... mit Schütz BF09...25A

SM1X3241P Für Motorschutzschalter
SM1P... mit Schütz BF26...38A    

Bestell-
bezeichnung

Eigenschaften

Zusätzliche Hilfskontakte

SM2X1120 Einbau vorne 2S
SM2X1111 Einbau vorne 1S+1Ö
SM2X1102 Einbau vorne 2Ö
SM2X1220 Einbau seitlich 2S
SM2X1211 Einbau seitlich 2Ö
SM2X1202 Einbau seitlich 1S+1Ö

SM2X1311
Einbau seitlich,  Anzeigekontakt 
für thermische und magnetische 
Auslösung 1S+1Ö

Unterspannungsauslöser

SM2X14230 230VAC 50/60Hz    
SM2X14400 400VAC 50/60Hz          
SM2X14400 440VAC 50/60Hz    

Arbeitsstromauslöser

SM2X16024 24VAC 50/60Hz   
SM2X16110 110VAC 50/60Hz   
SM2X16230 230VAC 50/60Hz    
SM2X16400 400VAC 50/60Hz   
SM2X16440 440VAC 50/60Hz    

Bestell-
bezeichnung Eigenschaften

CX01
USB-Anschluss PC, ADXL/ADXNP für die Programmie-
rung, Datendownload, Diagnose und Softwareaktualisie-
rung der Firmware mit der Xpress-Software

CX02
WiFi-Anschluss PC, ADXL/ADXNP für Datendownload, 
Programmierung, Diagnose und Kopieren mit Xpress-
Software und LOVATO App SAM1

CX04
RS485- 
Kommunikationsschnittstelle für ADXNP, Modbus 
RTU-Protokoll. Hilfsversorgung 24VAC/DC

EXCRDU1

Fernbedieneinheit für die Überwachnung und 
Steuerung von max. 32 ADXL oder VLB3 Geräten, 
LCD-Grafikdisplay mit Touchscreen, IP65 und NEMA 
4X, 3m Kabel für RS485 inkl.,  
Versorgung 100...240VAC/110...250VDC

EXC1042 Kommunikationsschnittstelle RS485 für ADXL

EXP8003 DIN-Schienen Adapter für ADXL0018600...
ADXL0115600

EXP8007
Lüfter für ADXN von 6 bis 45A zur Erhöhung der 
Anlaufvorgänge/h (bei ADXN Größe 38 und 45A ist 
der Lüfter bereits serienmäßig eingebaut)

EXP8004
Lüfter für ADXL0018600...ADXL0115600 (die 
Modelle ADXL0075600...ADXL0115600 haben zwei 
Lüfter  EXP8004) 

SM1X3150R
Starrer Anschluss für Starter ADXN von 6 bis 38A 
für direkten Anbau am Motorschutzschalter des 
Typs SM1R

Bestell-
bezeichnung

Eigenschaften

Für Schütze der Serie BG... . Hilfskontakte, Befesti-
gung an der Vorderseite, Schraubanschluss
11 BGX1002 2Ö
11 BGX1011 1S+1Ö
11 BGX1020 2S
11 BGX1004 4Ö
11 BGX1013 1S+3Ö
11 BGX1022 2S+2Ö
11 BGX1031 3S+1Ö
11 BGX1040 4S
Für Schütze der Serie BF09...BF150... . Hilfskontakte, 
Befestigung an der Vorderseite, Schraubanschluss
BFX1002 2Ö
BFX1011 1S+1Ö
BFX1020 2S
BFX1004 4Ö
BFX1013 1S+3Ö
BFX1022 2S+2Ö
BFX1031 3S+1Ö
BFX1040 4S
BFX101111 1S+1Ö und 1Früh-S+1Spät-Ö
Für Schütze der Serie BF09...BF150... . Hilfskontakte, 
seitliche Befestigung, Schraubanschluss
BFX1202 2Ö
BFX1211 1S+1Ö
BFX1220 2S
Für Schütze der Serie BF160...BF230... . Hilfskontakte, 
Befestigung an der Vorderseite, Schraubanschluss
BFX10C10 1S
BFX10C01 1Ö
Für Schütze der Serie BF160...BF230... . Hilfskontakte, 
seitliche Befestigung, Schraubanschluss
BFX12C02 2Ö
BFX12C11 1S+1Ö   
BFX12C20 2S    
Für Schütze der Serie 11B... . Hilfskontakte, seitliche 
Befestigung, Faston Anschluss
11G350 2S+1Ö oder 1S+2Ö umkehrbar  
11G354 1S+1Ö

Bestell-
bezeichnung Eigenschaften

Module

VLBXC00 Blindabdeckung
VLBXC01 Display und Tastatur
VLBXC02 USB-Kommunikationsmodul
VLBXC03 WLAN-Kommunikationsmodul
VLBXSM Modul Sicherheitseingänge (STO)

Logik-Einheiten

VLBXL01 Logikeinheit mit canOPEN
VLBXL02 Logikeinheit mit ProfiBUS
VLBXL03 Logikeinheit mit ProfiNET
VLBXL04 Logikeinheit mit Ethercat
VLBXL06 Logikeinheit mit Modbus RTU

Fernbedienung

EXCRDU1

Fernbedieneinheit für die Über-
wachung und Steuerung von 
max. 32 ADXL oder VLB3 Geräten, 
LCD-Grafikdisplay mit Touch-
screen, IP65 und NEMA 4X, 3m 
Kabel für RS485 inkl., Versorgung 
100...240VAC / 110...250VDC

VLBXP01
Kit für die Türmontage des  
Bedienelements VLBXC01, IP65, 
Type 4X, inkl. 3m langes Kabel

Bestell-
bezeichnung Leistung [kW]

3-phasige Netzdrosseln

VLBXR390 390Ω, 100W für VLB3 0,4...0,75kW
VLBXR180 180Ω, 200W für VLB3 1,5...2,2kW
VLBXR047 47Ω, 200W für VLB3 4...5,5kW
VLBXR027 27Ω, 200W für VLB3 7,5...11kW
VLBXR018 18Ω, 800W für VLB3 15kW
VLBXR015 15Ω, 800W für VLB3 18,5...22kW
VLBXR007 7,5Ω, 1900W für VLB3 30...75kW

3-phasige Netzdrosseln

VLBXL590 50A 0,59mH für VLB3 22...30kW
VLBXL370 80A 0,37mH für VLB3 37kW
VLBXL330 90A 0,33mH für VLB3 45kW
VLBXL300 100A 0,30mH für VLB3 55kW
VLBXL190 160A 0,19mH für VLB3 75kW
VLBXL140 200A 0,14mH für VLB3 90...110kW

3-phasige Motordrosseln

VLXM012 12,5A 1mH für VLB3 0,4...4kW
VLXM025 25A 0,6mH für VLB3 5,5...11kW
VLXM050 50A 0,2mH for VLB3 15...22kW
VLXM100 100A 0,15mH für VLB3 30...45kW
VLXM150 150A 0,08mH für VLB3 55...75kW
VLXM300 300A 0,04mH für VLB3 90...110kW
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BGX1040
BGX1031
BGX1022
BGX1013
BGX1004

BGX1020
BGX1011
BGX1002

BFX12...

11G35...

11G35...

BFXC12C...

BFX10C...

BFXC12C...

BFX10...  
(2 contacts)

BFX10...  
(4 contacts)

❶ Artikelnummer ergänzen mit “P” für die Montage 
an Motorschutzschalter vom Typ SM1P, mit “R” für 
Motorschutzschalter vom Typ “R”.
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www.LovatoElectric.com
Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die Beschreibungen, die technischen und funktionalen Daten, die Zeichnungen und die Anleitungen auf den Prospekten sind 
unverbindlich und ohne Gewähr. Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Produkte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften benutzt werden.

Folgen Sie uns auf

LOVATO ELECTRIC LTD    
GROßBRITANNIEN
www.Lovato.co.uk

LOVATO ELECTRIC S.P.A.    
ITALIEN
www.LovatoElectric.com

LOVATO ELECTRIC CORPORATION
KANADA
www.Lovato.ca

LOVATO ELECTRIC INC 
USA
www.LovatoUsa.com

LOVATO ELECTRIC GmbH    
DEUTSCHLAND
www.LovatoElectric.de

LOVATO ELECTRIC S.L.U   
SPANIEN
www.LovatoElectric.es

LOVATO ELECTRIC S.R.O.    
TSCHECHISCHE REPUBLIK    
www.LovatoElectric.cz

LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O.
POLEN
www.LovatoElectric.pl

LOVATO ELEKTRIK LTD
TÜRKEI
www.LovatoElectric.com.tr

LOVATO ELECTRIC ME FZE
ARABISCHE EMIRATE
www.LovatoElectric.ae

ООО Ловато Электрик 
RUSSLAND
www.LovatoElectric.ru

LOVATO ELECTRIC CO LTD
CHINA
www.LovatoElectric.cn

LOVATO ELECTRIC SRL
RUMÄNIEN
www.LovatoElectric.ro

LOVATO ELECTRIC SAS
FRANKREICH
www.LovatoElectric.fr

LOVATO ELECTRIC AG
SCHWEIZ
www.LovatoElectric.ch

LOVATO KONČAR d.o.o.
KROATIEN
www.LovatoElectric.hr

LOVATO ELECTRIC GMBH

Im Ermlisgrund 30
D - 76337 Waldbronn

Tel +49 7243 7669370
Fax +49 7243 7669379
info@LovatoElectric.de
www.LovatoElectric.de

LOVATO ELECTRIC AG

Riedthofstrasse 214
CH - 8105 Regensdorf

Tel.: +41 44 871 90 00
Fax: +41 44 871 90 09
info@LovatoElectric.ch
www.LovatoElectric.ch



LÖSUNGEN FÜR DEN MOTORSTART

MOTORSCHUTZSCHALTER 
MIT SCHÜTZ

SCHÜTZ 
MIT ÜBERSTROMRELAIS

ZUSAMMENGEBAUTER 
STERN-DREIECK- 
ANLASSER

ZUSAMMENZUBAUENDER 
STERN-DREIECK- 
ANLASSER

SOFT-MOTORSTARTER

FREQUENZUMRICHTER

❶ Durch 10 ersetzen, um ein Schütz mit einem Zusatzkontakt NO zu erhalten oder durch 01 
ersetzen, um ein Schütz mit einem Zusatzkontakt NC zu erhalten.

 E.g.: 11BG0610A❷, Schütz 1 mit Zusatzkontakt NO.
❷ Der Bestellcode muss die Zahl für die Spulenspannung enthalten (falls 50/60Hz)  

oder die Zahl der Spannung gefolgt von 60 (falls 60Hz).
 Die normalisierten Spannungen sind:
 - 50/60Hz  024 - 048 - 110 - 230 - 400VAC
 - 60Hz        024 60 - 048 60 - 120 60 - 220 60 - 230 60 - 460 60 - 575 60VAC
 zum Beispiel: 11BG0610A230 oder 11BG0610A46060.

❸ Die Schützspule kann entweder in AC oder in DC versorgt werden.  
Der Bestellcode muss die Zahl für die Spulenspannung enthalten.

 Die normalisierten Spannungen sind: 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 - 240 - 380 - 415.
 Für die Spule: 110...125V Angabe: 110, 220...240V Angabe: 220, 380...415V Angabe: 380,
 440...480V Angabe: 440. 
 zum Beispiel: 11B31000220 (Schütz bei 220...240VAC/DC).

❹ TMST für Hilfsspannung 24...240VAC; TMSTA440 für Hilfsspannung 380...440VAC.
❺ Zur Vervollständigung bestellen: GEX66N Türblockiergriff; GEX7536N Verlängerung.
❻ Zur Vervollständigung bestellen: GEX67N Türblockiergriff; GEX7535N Verlängerung.
❼ Zur Vervollständigung bestellen: GEX68N Türblockiergriff; GEX7535N Verlängerung.
❽ Das Modell bezieht sich nur auf die Leistungseinheit.  

Vervollständigung mit Logikeinheit VLBXL06 (Modbus RTU) und Bedienelement
 VLBXC01.

❾ Setzen Sie sich mit unserem Service in Verbindung
 Deutschland (Tel: +49 7243 7669 370, E-Mail: info@lovatoelectric.de); 

Schweiz (Tel: +41 44 871 90 00, E-Mail: info@lovatoelectric.ch). 
 Die Spule des Schützes kann entweder mit AC oder mit DC gespeist werden. Die 

Bestellbezeichnung muss mit dem Spannungswert der Spule ergänzt werden. 
Die genormten Spannungen sind: 
- AC/DC 024=24...60VAC/20...60VDC; 110=60...130VAC/DC; 230=100...250VAC/DC; 
400=250...500V.  

 ADXNB: Basisversion mit Potentiometern. NFC-Version (ADXNF 
programmierbar über Smartphone) und erweiterte Version (ADXNP 
mit Potentiometern, NFC, integriertem Wärmeschutz, optischem 
Anschluss und optionalem RS485-Kommunikationsschnittstelle).

s Empfohlene Eichung. Für weitere Eichungen gelten die Angaben im Hauptkatalog.
◆ RF9, RF82 und RF110 verfügen über eine manuelle Rückstellung. RF38, RF200 und RF420 verfügen über eine 

manuelle oder automatische Rückstellung.
● Für Schütze mit Spule DC gelten die Angaben im Hauptkatalog.
★ Die Eichung des Überstromrelais muss auf einen Wert von 58% des Nennstroms des Motors gestellt werden.
■ Bis auf 40A werden die Motorschutzschalter mit Drucktasten (SM1P) empfohlen. Als Alternative stehen 

Modelle mit Drehschalter (SM1R) zur Verfügung, mit höherem Kurzschluss-Ausschaltvermögen. Siehe 
Hauptkatalog oder  www.lovatoelectric.de.

                              

Die Produkte von LOVATO 
Electric eignen sich für die 
neuen Motoren mit hohen 
Leistungswerten IE3.

kW
HP

A (AC3)

0.37 0.75 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160
0.5 1 2 3 4 5.5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 180 220
1.1 1.9 3.6 4.9 6.5 8.5 11.5 15.5 22 29 35 41 55 66 80 97 132 160 195 230 280

Motorschutzschalter ■ SM1P0160 SM1P0250 SM1P0400 SM1P0650 SM1P1000 SM1P1000 SM1P1400 SM1P1800 SM1P2300 SM1P3200 SM1P4000 SM2R5000 SM2R6300 SM3R7500 SM3R9000 SM3R9900 –– –– –– –– ––
Einstellfeld des Überstromauslösers s [A] 1...1.6 1.6...2.5 2.5...4 4...6.5 6.3...10 6.3...10 9...14 13...18 17...23 24...32 30...40 34...50 45...63 55...75 70...90 80...100 –– –– –– –– ––
Icu 400V [kA] 100 100 100 100 100 100 25 25 15 10 10 50 50 50 50 50 –– –– –– –– ––
Starre Verbindung zwischen Motorschutz und Schütz SM1X3040P SM1X3040P SM1X3040P SM1X3040P SM1X3141P SM1X3141P SM1X3141P SM1X3141P SM1X3141P SM1X3241P SM1X3241P –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
AC-Schütz 11BG06❶A❷ 11 BG06❶A❷ 11 BG06❶A❷ 11BG06❶A❷ BF09❶A❷ BF09❶A❷ BF12❶A❷ BF18❶A❷ BF25❶A❷ BF3200A❷ BF3800A❷ BF5000A❷ BF6500A❷ BF8000A❷ BF8000A❷ BF11500A❷ BF15000A❷ BF16000E      BF19500E       BF23000E 11B31000❸

Schmelzsicherung (Trennschalter mit Schmelzsicherung) FB01F3P FB01 F 3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB02A3P FB02A3P FB02A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P GE0161N❺ GE0161N❺ GE0250N❻ GE0250N❻ GE0400N❻

Schmelzsicherung aM [A] 2 (10X38) 4 (10X38) 6 (10X38) 8 (10X38) 8 (10X38) 10 (10X38) 16 (10X38) 20 (10X38) 25 (10X38) 32 (14X51) 40 (14X51) 50 (14X51) 63 (22X58) 80 (22X58) 80 (22X58) 100 (22X58) 160 (NH) 160 (NH) 200 (NH) 250 (NH) 315 (NH)
Schütze in AC ● 11BG06❶A❷ 11BG06❶A❷ 11BG06❶A❷ 11BG06❶A❷ BF09❶A❷ BF09❶A❷ BF12❶A❷ BF18❶A❷ BF25❶A❷ BF3200A❷ BF3800A❷ BF5000A❷ BF6500A❷ BF8000A❷ BF8000A❷ BF11500A❷ BF15000A❷ BF16000E BF19500E BF23000E 11B31000❸

Überstromrelais 11RF91V5 11RF92V3 11RF95 11RF975 RF381000 RF381000 RF381400 RF381800 RF382300 RF383200 RF383800 RF825000 RF826500 RF828200 RF828200 RF110110 RF200150 RF200200 RF200200 RF420300 RF420300
Einstellfeld des Überstromrelais s [A] 0.9...1.5 1.4...2.3 3...5 4.5...7.5 6.3...10 6.3...10 9...14 13...18 17...23 24...32 32...38 35...50 46...65 60...82 60...82 90...110 90...150 120...200 120...200 180...300 180...300
Verbindungen für direkte Montage 
des Überstromrelais auf Schütz –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– RFX20035 RFX42035 RFX42035 11G376

Schmelzsicherung (Trennschalter mit Schmelzsicherung) –– –– –– –– FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB02A3P FB02A3P FB02A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P GE0161N❺ GE0161N❺ GE0250N❻ GE0250N❻ ––
Schmelzsicherung aM [A] –– –– –– –– 8 (10X38) 10 (10X38) 16 (10X38) 20 (10X38) 25 (10X38) 32 (14X51) 40 (14X51) 50 (14X51) 63 (22X58) 80 (22X58) 80 (22X58) 100 (22X58) 160 (NH) 160 (NH) 200 (NH) 250 (NH) ––
Stern-Dreieck-Anlasser –– –– –– –– BFA00970❷ BFA00970❷ BFA00970❷ BFA00970❷ BFA01270❷ BFA01870❷ BFA02570❷ BFA02670❷ BFA03870❷ BFA05070❷ BFA05070❷ BFA06570❷ BFA08070❷ BFA09570❷ BFA11570❷ BFA15070❷ ––
Überstromrelais –– –– –– –– RF380400 RF380650 RF381000 RF381000 RF381400 RF381800 RF382300 RF383200 RF383800 RF825000 RF825000 RF826500 RF828200 RF110110 RF200125 RF200150 ––
Einstellfeld des Überstromrelais s [A] –– –– –– –– 2.5...4 4...6.5 6.3...10 6.3...10 9...14 13...18 17...23 24...32 32...38 35...50 35...50 46...65 60...82 90...110     75...125 90...150 ––

Schmelzsicherung (Trennschalter mit Schmelzsicherung) –– –– –– –– FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB02A3P FB02A3P FB02A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P GE0161N❺ GE0161N❺ GE0250N❻ GE0250N❻ GE0400N❻

Schmelzsicherung aM [A] –– –– –– –– 8 (10X38) 10 (10X38) 16 (10X38) 20 (10X38) 25 (10X38) 32 (14X51) 40 (14X51) 50 (14X51) 63 (22X58) 80 (22X58) 100 (22X58) 100 (22X58) 160 (NH) 160 (NH) 200 (NH) 250 (NH) 315 (NH)
Netzschütz in AC ● –– –– –– –– BF0910A❷ BF0910A❷ BF0910A❷ BF0910A❷ BF1210A❷ BF1810A❷ BF2510A❷ BF2600A❷ BF3800A❷ BF5000A❷ BF5000A❷ BF6500A❷ BF8000A❷ BF95 00A❷ BF11500A❷ BF15000A❷ BF19500E
Dreieckschütz in AC ● –– –– –– –– BF0901A❷ BF0901A❷ BF0901A❷ BF0901A❷ BF1201A❷ BF1801A❷ BF2501A❷ BF2600A❷ BF3800A❷ BF5000A❷ BF5000A❷ BF6500A❷ BF8000A❷ BF95 00A❷ BF11500A❷ BF15000A❷ BF19500E
Sternschütz in AC ● –– –– –– –– BF0910A❷ BF0910A❷ BF0910A❷ BF0910A❷ BF0910A❷ BF1210A❷ BF1810A❷ BF1810A❷ BF2510A❷ BF3200A❷ BF3200A❷ BF3200A❷ BF5000A❷ BF65 00A❷ BF8000A❷ BF8000A❷ BF11500A ❷
Überstromrelais ◆★ –– –– –– –– RF380400 RF380650 RF381000 RF381000 RF381400 RF381800 RF382300 RF383200 RF383800 RF825000 RF825000 RF826500 RF828200 RF110110 RF200125 RF200150 RF200200
Einstellfeld des Überstromrelais s [A] –– –– –– –– 2.5...4 4...6.5 6.3...10 6.3...10 9...14 13...18 17...23 24...32 32...38 35...50 35...50 46...65 60...82 90...110 75...125 90...150 120...200
Zeitrelais geeignet für Stern/Dreieck –– –– –– –– TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹

Zusätzliche Hilfskontakte (Netzschütz) –– –– –– –– BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX10 20 BFX1020 BFX1020 2 x BFX10C10
Zusätzliche Hilfskontakte (Dreieckschütz) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX10 11 BFX1011 BFX1011 BFX10C10 + BFX10C01
Zusätzliche Hilfskontakte (Sternschütz) –– –– –– –– BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX10 11 BFX1011 BFX1011 BFX1011
Starre Verbindungen –– –– –– –– BFX3131 BFX3131 BFX3131 BFX3131 BFX3131 BFX3131 BFX3131 BFX3131 BFX3232 BFX3332 BFX3332 BFX3332 BFX3331 BFX3331 BFX3432 BFX3432 ––

Motorschutzschalter –– –– SM1R0400 SM1R0650 SM1R1000 SM1R1000 SM1R1400 SM1R1800 SM1R2300 SM1R3200 SM1R4000 SM2R5000 –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Schmelzsicherung (Trennschalter mit Schmelzsicherung) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– GE0161N❺ GE0250N❻ GE0250N❻ GE0250N❻ GE0400N❻ GE0630N❼ GE0630N❼ GE0630N❼ GE0800N❼

Extraflinke Sicherungen [A] –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 160 (NH) 180 (NH) 200 (NH) 250 (NH) 315 (NH) 500 (NH) 500 (NH) 630 (NH) 700 (NH)
Netzschütz in AC ● –– –– 11BG06...A... 11BG06...A... BF09❶A❷ BF09❶A❷ BF12❶A❷ BF18❶A❷ BF25❶A❷ BF3200A❷ BF3800A❷ BF5000A❷ BF6500A❷ BF8000A❷ BF8000A❷ BF11500A❷ BF15000❷ BF16000E BF19500E BF23000E 11B31000❸

Soft-Motorstarter –– –– ADXNB006 ADXNB006 ADXNB012 ADXNB012 ADXNB012 ADXNB018 ADXNB025 ADXNB030 ADXNB038 ADXNB045 ADXL0060600 ADXL0075600 ADXL0085600 ADXL0115600 ADXL0135600 ADXL0162600 ADXL0195600 ADXL0250600 ADXL0320600

Schmelzsicherung (Trennschalter mit Schmelzsicherung) FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01 F 3P FB02A3P FB02A3P FB02A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P FB03 A 3P GE0161N❺ GE0161N❺ GE0250N❻ GE0250N❻ GE0400N❻

Schmelzsicherungen aM [A] 2 (10X38) 2 (10X38) 4 (10X38) 6 (10X38) 8 (10X38) 10 (10X38) 16 (10X38) 20 (10X38) 25 (10X38) 32 (14X51) 40 (14X51) 50 (14X51) 63 (22X58) 80 (22X58) 80 (22X58) 100 (22X58) 160 (NH) 160 (NH) 200 (NH) 250 (NH) 315 (NH)
Frequenzumrichter VLB30004A480 VLB30007A480 VLB30015A480 VLB30022A480 VLB30040A480 VLB30040A480 VLB30055A480 VLB30075A480 VLB30110A480 VLB30150A480 VLB30185A480 VLB30220A480 VLB30300A480 VLB30370A480XX❽ VLB30450A480XX❽ VLB30550A480XX❽ VLB30750A480XX❽ VLB30900A480XX❽ VLB31100A480XX❽ VLB31100A480XX❽❾ ❾
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Motordaten eingeben Anlasstyp auswählen:
Direkte Einschaltung, Drehrichtungsänderung, 
Stern-Dreieck, Sanftanlauf, Drehzahlregelung

Auswahl der Kombination 
der Schalt- und 
Schutzkomponenten

Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der 
Produkte und Zubehörteile und fertigt Ihnen eine 
detaillierte Liste der zu bestellenden Produkt an

Über unsere Webseite 
können die technischen 
Eigenschaften aller 
Produkte eingesehen 
werden. Geben Sie dort 
einfach die jeweilige 
Bestellbezeichnung ein.

KONFIGURATOR FÜR DEN
MOTORSTART
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