Seccionamiento y proteccidn

12 Interruptores seccionadores

0 Desde 16A hasta 1600A

B Versiones: mando directo, mando
embrague, montaje en puertay en
caja

B Amplia gama de accesorios

0 Versiones para aplicaciones
fotovoltaicas de hasta 850A,
1000VDC (DC21B)

B Conmutadores seccionadores en
caja plastica, metalica y acero inox
AlSI 304.
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SERIE GA

DE 16A A 160A (AC21A)

e Interruptores seccionadores tripolares
homologados UL60947-4-1y UL98; cuarto polo
adicional a disposicion

e Interruptores seccionadores version mando
directo y mando embrague

e Interruptores seccionadores para montaje en
puerta

* Interruptores seccionadores version en caja
plastica, metalica y acero inox AlSI 304

» Conmutadores seccionadores version en caja
pléstica aislante y metélica

SERIE GE

DE 50A A 1600A (AC21A)

e |nterruptores seccionadores tripolares y
tetrapolares en version IEC

e Interruptores seccionadores tripolares y
tetrapolares en version IEC con portafusibles
tipo NFC, NHy BS

e Interruptores seccionadores version mando
directo y mando embrague

» Conmutadores seccionadores tripolares y
tetrapolares; mando motorizado opcional

APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
HASTA 850A 1000VDC (DC21B)

* Interruptores seccionadores
e \lersion mando directo y mando embrague

e Interruptores seccionadores version en caja
aislante

e Conexion de 2, 3, 4 polos
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SERIE GL

DE 160A A 630A (AC23A)

e Interruptores seccionadores tripolares en version
IEC y homologados UL98; cuarto polo adicional a
disposicion

» Conmutadores seccionadores tripolares y
tetrapolares en version IEC y homologados UL1008

* Interruptores seccionadores version mando directo
y mando embrague

» Conmutadores seccionadores version mando
directo y mando embrague

e Interruptores seccionadores version en caja
metélica

» Conmutadores seccionadores version en caja
metalica

SERIE GM

DE 30A A 800A (AC21A)

e Interruptores seccionadores tripolares con
portafusibles tipo CC, J y L homologados UL98

e Interruptores seccionadores con portafusibles
version mando directo y mando embrague

.
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12 Interruptores seccionadores
Presentacion de gama —electric

INDICE
Serie GA
de 16A a 160A
el el TR R
* o O & ‘e LG
ki (LT L] =)= A3
VERSION MANDO DIRECTO Y MANDO EMBRAGUE PARA MONTAJE EN PUERTA
Ancho 36mm Ancho 70mm Ancho 36mm Ancho 70mm
AC21A (IEC) [ 16A | 25A | 32A | 40A | 63A | 30A | 63A | 80A | 100A | 125A| 160A | 16A | 25A | 32A | 40A | 63A | 30A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A
GENERAL USE 600VAC (UL/CSA) | 16A | 25A | 32A | 40A | 60A | 30A | 60A | 100A | 100A [100A| - |16A|25A |32A|40A| — |30A|60A |100A|100A [100A| -
INTERRUPTORES SECCIONADORES
Homologacion UL60%47-4-1| ® | @ | @@ | ® | @ ® o o o o
uL98 o o [ J ([ J [ J [ 2RI J ( [ J ([ J
Tripolares IEC ® 6 o o6 o666 o o6 o o6 o | 06 o o o |06 o o o o o
4° polo cierre simultaneo (] (] [ [ o [ [ [ [ ] (] [ ] ([ ] (]
4° polo cierre anticipado o o [ ® ()
Portafusible 10x38mm [ ]
Portafusible 10x38mm tipo CC [ ]
Sistema de unién mecanica 6-8 polos (] [ ]
Enclavamiento mecanico [ ] [ ]
para conmutacion de redes
CONMUTADORES SECCIONADORES ENSAMBLADOS
Tripolar IEC [ ] [ NN} [ ] e o
Tetrapolar IEC [ [ BN ) [ ® )

VERSION EN CAJA PLASTICA VERSION EN CAJA METALICA

CON MANDO AMARILLO/ROJO O NEGRO CON MANDO AMARILLO/ROJO O NEGRO
AC21A (IEC) | 16A | 25A | 32A | 40A | 63A | 63A | 80A |100A |125A|160A | 16A | 25A | 32A | 40A | 63A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A

GENERAL USE 600VAC (UL/CSA) | 16A | 25A | 32A | 40A | 60A | 60A |100A|100A [100A| - - - - - - - - - - -
INTERRUPTORES SECCIONADORES
Tripolar IEC [ ] [ ] ( [ ] (] ( [ ] (] [ ] [ ] { ] [ ] [ ] ( [ ] [ ] ([ J [ ] (] [ ]
Tetrapolar IEC [ ] (] [ ] ([ ] ( e o [ ] ([ ] [ ] (] [ ] [ ] [ ] ([ ] [ ]
Tripolar UL 60947-4-1 o (] (] [ ] ([ ]
Tripolar UL98 [ ] [ [ [
Tetrapolar UL 60947-4-1 (] (]
Tetrapolar UL98 (] ® [
CONMUTADORES SECCIONADORES
Tripolar IEC ( (] [ ] ( ([ ] o
Tetrapolar IEC (] o [ () ® [
Tripolar UL 60947-4-1 [ [ ()
Tripolar UL98 [ ] [ ]
Tetrapolar UL 60947-4-1 [ ] [ ] [ ]
Tetrapolar UL98 [ [

VERSION DE ACERO INOX AISI 304
CON MANDO AMARILLO/ROJO O NEGRO

AC21A(IEC)| 16A | 25A | 32A | 40A | 63A | 63A | 100A
INTERRUPTORES SECCIONADORES
Tripolar IEC [ @« [ e [ o o[ @ | @ [ @
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12 Interruptores seccionadores
Presentacion de gama —electric

INDICE
. o 17 AL %

Serie GL s Sy B mEA

de 160A a 630A = S p—

}‘&@,l" olll
o o oo \-
VERSION MANDO DIRECTO Y MANDO EMBRAGUE VERSION EN CAJA
METALICA CON MANDO
AMARILLO/ROJO O NEGRO
AC21A (IEC) | 160A 200A 200A 250A 315A 320A 400A 500A 630A 160A 200A 250A 315A

GENERAL USE 600VAC (UL/CSA) - 100A 200A - - - 400A - - - - - -
INTERRUPTORES SECCIONADORES

Tripolar IEC [ [ [ o ° [ [ [ o ° (] [
Tripolar UL98 [ ] ([ ] [ ]

4° polo cierre simultaneo (] ([ ] (] (] [ ]
CONMUTADORES SECCIONADORES

Tripolar y tetrapolar IEC [ [ (] [ [ [ [ [ [ ] [ ] [ ] [ ]
Tripolar y tetrapolar UL1008 [ ] [ [ ]
Serie GE JE 8,8 whiy S

de 50A a 1600A e l T

RN TR
N PR . >
BB -

VERSION MANDO DIRECTO Y MANDO EMBRAGUE

AC21A (IEC) | 50A | 125A | 160A | 200A [ 250A [ 315A [ 400A [ 500a | 630A | 800A | 1000A [ 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3150A
INTERRUPTORES SECCIONADORES 50A...1600A

Tripolares y tetrapolares [ ] [ ] (] ([ ° [ ] ([ ] [ ] [ ] (] [ ]

Tripolares y tetrapolares P PS

con portafusibles NFC

Tripolares y tetrapolares

con portafusibles NH e e e e e

Tripolares y tetrapolares

con portafusibles BS e e e ° e ® e

Tetrapolares para aplicaciones

fotovoltaicas e @ e e e e

CONMUTADORES SECCIONADORES 160A...3150A

Tripolares y tetrapolares ([ ] [ ] (] ‘ ([ ] ‘ ° [ ] ‘ ([ ] ‘ [ ] [ ] (] [ ] [ ] (] [ ]
Mando motorizado [ { { [ ] ([ ] (] [ ([ ]
Serie GM o n

de 30A a 800A _GReEREE

-n L
-
VERSION MANDO DIRECTO Y MANDO EMBRAGUE
GENERAL USE 600VAC (UL/CSA) 30A 60A 100A 200A 400A \ 600A 800A

INTERRUPTORES SECCIONADORES CON PORTAFUSIBLES 30A...800A

Tripolares UL98 con portafusibles P

10x38mm tipo CC

Tripolares UL98 c/portafusibles tipo J [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (

Tripolares UL98 c/portafusibles tipo L (]

Para aplicaciones E.E
fotovoltaicas Che s P

s : ' v 7
e ‘e e
VERSION MANDO DIRECTO Y MANDO EMBRAGUE VERSION EN CAJA
PLASTICA CON
MANDO AMARILLO/ROJO
CORRIENTE NOMINAL DE 0 NEGRO

EMPLEO le DC21B (800V) | 15A 25A 32A 40A 125A | 250A 280A | 600A 630A | 1000A 25A 32A 40A
Interruptores seccionadores serie GA {

Interruptores seccionadores serie GD [ (] [ [ [ (]

Interruptores seccionadores
tetrapolares serie GE
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12 Interruptores seccionadores
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Cuadro sinéptico de modularidad - Interruptores seccionadores b {7 ']':
- o I [
‘-ll -I.I
- -
|® |#
A '
Tipo Corriente Corriente nominal Corriente | Méaxima | Potencia Cuarto polo Polo de neutro
convencional | de empleo de empleo | potencia | reactiva
térmica general motor | para mando
Mando Montaje al aire Ith trifésico | condensa- | Mando directo | Montaje Mando Montaje
directoo | enpuerta | acoqp AC23A | AG23A | AG23A dores 0 mando en puerta directoo | en puerta
gL (<690V) | (400V) | (500V) | (690V) | (UL) | (UL) | 400V s s
Cadigo Cadigo [A] [A] [A] [A] [A] [HPA] | [kvar] Cadigo Cadigo Cadigo Cadigo
pedido pedido pedido pedido pedido pedido
Interruptores seccionadores tripolares IEC/EN/BS y UL60947-4-1.
GA016A GAO016C 16 16 16 16 16 5/240 |75 GAX42040A | GAX42040C | GAX31A | GAX31C
10/480 GAX41040A | GAX41040C
10/600
GA025A GA025C 25 25 25 25 25 7,5/240 | 10
15/480
20/600
GA032A GA032C 32 32 25 25 32 10/240 | 12,5
B - 20/480
20/600
GAD40A GA040C 40 40 25 25 40 15/240 |15
B - 20/480
25/600
GAD63SA | GA0G3SC | 63 45 25 25 60 15/240 |15 GAX42063SA | GAX42063SC
30/480 GAX41063SA
32/600
Interruptores seccionadores tripolares IEC/EN/BS y UL98.
GAO30A GA030C 30 30 30 30 30 10/240 | 12,5 GAX42063A | GAX42063C | GAX32A | GAX32C
20/480 GAX41125A | GAX41125C
30/600
GAO0G3A GA063C 63 63 63 47 60 20/240 |25
40/480
40/600
GADB0A GA080C 80 80 63 47 100 25/240 |30 GAX42080A | GAX42080C
40/480 GAX41125A | GAX41125C
40/600
GA100A GA100C 100 100 80 47 100 30/240 |40 GAX42100A | GAX42100C
50/480 GAX41125A | GAX41125C
50/600
GA125A GA125C 125 125 100 47 100 30/240 |50 GAX42125A | GAX42125C
60/480 GAX41125A | GAX41125C
60/600
Interruptores seccionadores tripolares IEG/EN/BS.
GA160A GA160C 160 125 100 47 - - 50 GAX42160A | GAX42160C | GAX32A | GAX32C
GLO160C1 | - 160 160 160 160 - - 80 GLX420315 |- GLX300 -
GL0200C1 | - 200 200 200 200 100
GL0250C1 | - 250 250 250 250 115
GL0315C1 | - 315 145
GL0320C1 | - 320 320 320 320 145 GLX420320 |- GLX302 -
GLO400C1 | - 400 400 400 400 180 GLX420400
GLO500C1 | - 500 500 500 500 200 GLX420500
GL0630C1 | - 630 630 500 200 GLX420630
Interruptores seccionadores tripolares UL98.
GLO100CTUL | - 160 160 160 160 100 30/240 | - GLX420100UL | - GLX300 -
75/480
100/600
GLO200C1UL | - 200 200 200 200 200 75/240 GLX420200UL
150/480
200/600
GLO400C1UL | - 400 400 400 400 400 125/240 GLX420400UL GLX302 -
250/480
350/600
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https://www.lovatoelectric.es/GAX42063A/GAX42063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063C/GAX42063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX420630/GLX420630/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42100A/GAX42100A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42160A/GAX42160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016C/GA016C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040C/GAX42040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0320C1/GL0320C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA080C/GA080C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SC/GA063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063SA/GAX42063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42100C/GAX42100C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063C/GA063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA080A/GA080A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040A/GAX42040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063SC/GAX42063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX420500/GLX420500/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42125A/GAX42125A/snp
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Polo Maneta de mando directo Maneta de mando embrague Ejes prolong. | Contactos | Tapas Separadores| Conexiones |Tuerca
de tierra para manetas | auxiliares | cubrebornes| de fase terminales | prisionera

de mando
Mando directo | Montaje embrague
0 mando en puerta
embrague Negra Amarilla/Roja | Negra Amarilla/Roja
Codigo Codigo Codigo Codigo Godigo Codigo Codigo Codigo Codigo Codigo Codigo Cddigo
pedido pedido pedido pedido pedido pedido pedido pedido pedido pedido pedido pedido
GAX33A GAX33C GAX61B GAX61 GAX61B GAX61 GAX7055 GAX1011A | GAX83 - - -
GAX62B GAX62 GAX62B GAX62 GAX7070 GAX1020A | GAX81
GAX63B GAX63 GAX63B GAX63 GAX7090 GAX1110EA
GAX63KB GAX63K GAX63KB GAX63K GAX7150
GAX631B GAX632 GAX631B GAX632 GAX7200
GAX632B GAX64 GAX632B GAX64 GAX7300
GAX64B GAX68 GAX64B GAX68 GAX7400
GAX68B GAX68B GAX7500
GAX34A GAX34C GAX61B GAX61 GAX61B GAX61 GAX7055 GAX1011A | GAX84 - - -
GAX62B GAX62 GAX62B GAX62 GAX7070 GAX1020A | GAX82
GAX63B GAX63 GAX63B GAX63 GAX7090 GAX1210EA
GAX63KB GAX63K GAX63KB GAX63K GAX7150
GAX631B GAX632 GAX631B GAX632 GAX7200
GAX632B GAX64 GAX632B GAX64 GAX7300
GAX64B GAXG6N GAX64B GAX66N GAX7400
GAX66NB GAX68 GAX66NB GAX68 GAX7500
GAX68B GAX68B GAX7150AN
GAX7200AN
GAXT300AN
GAX7400AN
GAX7500AN
GAX34A GAX34C GAX61B GAX61 GAX61B GAX61 GAX7055 GAX1011A | GAX84 - - -
GAX62B GAX62 GAX62B GAX62 GAX7070 GAX1020A | GAX82
GAX63B GAX63 GAX63B GAX63 GAX7090 GAX1210EA
GAX63KB GAX63K GAX63KB GAX63K GAX7150...
GAX631B GAX632 GAX631B GAX632 GAX7200...
GAX632B GAX64 GAX632B GAX64 GAX7300...
GAX64B GAX66N GAX64B GAX66N GAX7400...
GAX66NB GAX68 GAXG6NB GAX68 GAX7500...
GAX68B GAX68B
GLX301 - GLX61DB GLX61D GLX61B GLX61 GLX7150810 | GLX1001 | GLX800 GLX900 GLX500 GLX550
GLX7200810 | GLX1001EA | GLX801 GLX901 GLX501
GLX7300810
GLX7400S10
GLX7500810
GLX303 - GLX62DB GLX62D GLX62B GLX62 GLX802 GLX902 GLX502 GLX551
GLX803 GLX903 GLX503
GLX504
GLX505
GLX301 - GLX61DB GLX61D GLX61B GLX61 GLX7150810 | GLX1001 | GLX800 GLX900 GLX500 GLX550
GLX7200810 | GLX1001EA | GLX801 GLX901 GLX501
GLX7300810
GLX7400810
GLX7500810
GLX303 - GLX62DB GLX62D GLX62B GLX62 GLX802 GLX902 GLX502 GLX551
GLX803 GLX903 GLX503
GLX504
GLX505
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https://www.lovatoelectric.es/GAX7400/GAX7400/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7400/GAX7400/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX62B/GAX62B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7400/GAX7400/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX62B/GAX62B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX62B/GAX62B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX62B/GAX62B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX631B/GAX631B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX631B/GAX631B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX631B/GAX631B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX62/GAX62/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX62/GAX62/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX632/GAX632/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX632/GAX632/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7300AN/GAX7300AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX803/GLX803/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX803/GLX803/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX631B/GAX631B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX62/GAX62/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7150S10/GLX7150S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX631B/GAX631B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7150S10/GLX7150S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX631B/GAX631B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7400AN/GAX7400AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX62/GAX62/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX62B/GAX62B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX62B/GAX62B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX62/GAX62/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62D/GLX62D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX900/GLX900/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34A/GAX34A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34A/GAX34A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX83/GAX83/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62/GLX62/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61D/GLX61D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34C/GAX34C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34C/GAX34C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX903/GLX903/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX903/GLX903/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX82/GAX82/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62/GLX62/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61/GAX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61/GAX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX303/GLX303/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX301/GLX301/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1210EA/GAX1210EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1210EA/GAX1210EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX301/GLX301/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX902/GLX902/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX902/GLX902/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX1001/GLX1001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33A/GAX33A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX1001/GLX1001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61DB/GLX61DB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61DB/GLX61DB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX1001/GLX1001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX1001/GLX1001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33C/GAX33C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61D/GLX61D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX84/GAX84/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX84/GAX84/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX303/GLX303/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61/GAX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61/GAX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61B/GAX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61B/GAX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61B/GAX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62D/GLX62D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61B/GAX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX505/GLX505/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX505/GLX505/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7500/GAX7500/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7500/GAX7500/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62DB/GLX62DB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62DB/GLX62DB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7500/GAX7500/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX900/GLX900/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX504/GLX504/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX504/GLX504/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX62/GAX62/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61B/GAX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61B/GAX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX500/GLX500/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61/GAX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61/GAX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX82/GAX82/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61B/GLX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61B/GLX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX81/GAX81/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61/GLX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7500AN/GAX7500AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX901/GLX901/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62B/GLX62B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62B/GLX62B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61/GLX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX901/GLX901/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX500/GLX500/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7090/GAX7090/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX502/GLX502/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64/GAX64/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7500S10/GLX7500S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64/GAX64/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64/GAX64/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7500S10/GLX7500S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX802/GLX802/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX802/GLX802/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64B/GAX64B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64B/GAX64B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64B/GAX64B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7150AN/GAX7150AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68/GAX68/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68B/GAX68B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68B/GAX68B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7055/GAX7055/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64/GAX64/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX801/GLX801/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7055/GAX7055/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64/GAX64/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68B/GAX68B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64/GAX64/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7300S10/GLX7300S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7150/GAX7150/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7150/GAX7150/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68B/GAX68B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68B/GAX68B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68B/GAX68B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7300S10/GLX7300S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64B/GAX64B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68/GAX68/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66NB/GAX66NB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66NB/GAX66NB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX502/GLX502/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7400S10/GLX7400S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7200/GAX7200/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7200/GAX7200/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7200/GAX7200/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66NB/GAX66NB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68/GAX68/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68/GAX68/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68/GAX68/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64B/GAX64B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64B/GAX64B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX501/GLX501/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX501/GLX501/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68/GAX68/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7200AN/GAX7200AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66NB/GAX66NB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7055/GAX7055/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX800/GLX800/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7400S10/GLX7400S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7200S10/GLX7200S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX503/GLX503/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX800/GLX800/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7300/GAX7300/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7150/GAX7150/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX503/GLX503/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7200S10/GLX7200S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7300/GAX7300/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX632B/GAX632B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX632B/GAX632B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX632B/GAX632B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX632B/GAX632B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX632B/GAX632B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX632B/GAX632B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7070/GAX7070/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7070/GAX7070/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7070/GAX7070/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63B/GAX63B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX632/GAX632/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX801/GLX801/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7300/GAX7300/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7090/GAX7090/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63B/GAX63B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX632/GAX632/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX632/GAX632/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX632/GAX632/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7090/GAX7090/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63B/GAX63B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63B/GAX63B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63B/GAX63B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63B/GAX63B/snp
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___electric

Corriente convencional
térmica al aire Ith

Corriente nominal de empleo

Corriente de
empleo general

Méxima potencia
motor trifdsico

AC21A (<690V) AC23A (400V) |AC23A (500V) |AC23A (690V) | (UL) (UL)

Cadigo [A] [A] [A] [A] [A] [HPAV]

pedido

Conmutadores seccionadores tripolares IEC/EN/BS.

GAO025ET6 25 25 25 25 - -

GAO40ET6 40 40 25 25

GAO63SAET6 63 45 25 25

GAOBOET6 80 80 63 47

GA125ET6 125 125 100 47

GA160ET6 160 125 100 47

GLC0160C1 160 160 160 160

GLC0200C1 200 200 200 200

GLC0250C1 250 250 250 250

GLC0315C1 315 250 250 250

GLC0320C1 320 320 320 320

GLCo400C1 400 400 400 400

GLC0500C1 500 500 500 500

GLC0630C1 630 630 500 500

Conmutadores seccionadores tetrapolares IEG/EN/BS.

GAO25ET8 25 25 25 25 - -

GAO40ET8 40 40 25 25

GAOG3SAETS 63 45 25 25

GAOSOET8 80 80 63 47

GA125ET8 125 125 100 47

GA160ET8 160 125 100 57

GLC0160T4C1 160 160 160 160

GLC0200T4C1 200 200 200 200

GLC0250T4C1 250 250 250 250

GLC0315T4C1 315 250 250 250

GLC0320T4C1 320 320 320 320

GLC0400T4C1 400 400 400 400

GLC0500T4C1 500 500 500 500

GLC0630T4C1 630 630 500 500

Conmutadores seccionadores tripolares UL1008.

GLOC100C1UL 160 160 160 160 100 30/240
75/480
100/600

GLOC200C1UL 200 200 200 200 200 75/240
150/480
200/600

GLC0400C1UL 400 400 400 400 400 125/240
2507480
350/600

Conmutadores seccionadores tetrapolares UL1008.

GLOC100T4C1UL 160 160 160 160 100 30/240
75/480
100/600

GLOC200T4C1UL 200 200 200 200 200 75/240
150/480
200/600

GLC0400T4C1UL 400 400 400 400 400 125/240
250/480
350/600



https://www.lovatoelectric.es/GLC0400T4C1/GLC0400T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0315C1/GLC0315C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0500C1/GLC0500C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA080ET8/GA080ET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0400T4C1UL/GLC0400T4C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SAET6/GA063SAET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0200T4C1/GLC0200T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160ET8/GA160ET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0250T4C1/GLC0250T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0250C1/GLC0250C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0500T4C1/GLC0500T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA025ET6/GA025ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA025ET8/GA025ET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0160C1/GLC0160C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160ET6/GA160ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0315T4C1/GLC0315T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040ET6/GA040ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA125ET6/GA125ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0630C1/GLC0630C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0320C1/GLC0320C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0200C1/GLC0200C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA125ET8/GA125ET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0400C1/GLC0400C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0160T4C1/GLC0160T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0400C1UL/GLC0400C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA080ET6/GA080ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040ET8/GA040ET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0630T4C1/GLC0630T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0320T4C1/GLC0320T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SAET8/GA063SAET8/snp
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___electric

& @ ,
Maneta mando Maneta mando | Ejes prolong. Contactos Tapas Separadores de | Conexiones Soporte tuerca | Puentes en
directo embrague para manetas auxiliares cubrebornes fase terminales terminal paralelo
mando embrague
Codigo Codigo Codigo Codigo Caodigo Caodigo Cadigo
pedido pedido pedido pedido pedido pedido pedido
Incorporada con | GAX67B GAX7055 GAX1011A GAX83 - - - -
GAX5000 GAX7070 GAX1020A GAX81
GAX7090 GAX1110EA
GAX7150
Incorporada con GAX7200 GAX1011A GAX84
GAX5001 GAX7300 GAX1020A GAX82
. GAX7400 GAX1110EA |
GAX7500 D —
GLX61DB GLX61CB GLX7150S10 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX500 GLX550 GLX201
GLX7200S10 GLX1010EA GLX801 GLX901 GLX501 GLX202
GLX7300S10
GLX7400S10
GLX7500S10
GLX62DB GLX62CB GLX802 GLX902 GLX502 GLX551 GLX206
GLX803 GLX903 GLX503 GLX207
GLX504
GLX505
Incorporada con | GAX67B GAX7055 GAX1011A GAX83 - - - -
GAX5000 GAX7070 GAX1020A GAX81
GAX7090 GAX1110EA
GAX7150
Incorporada con GAX7200 GAX1011A GAX84
GAX5001 GAX7300 GAX1020A GAX82
o GAX7400 GAX1110EA |
GAX7500 —
GLX61DB GLX61CB GLX7150S10 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX500 GLX550 GLX201
GLX7200S10 GLX1010EA GLX801 GLX901 GLX501 GLX202
GLX7300S10
GLX7400S10
GLX7500S10
GLX62DB GLX62CB GLX802 GLX902 GLX502 GLX551 GLX206
GLX803 GLX903 GLX503 GLX207
GLX504
GLX505
GLX61DB GLX61B GLX7150S10 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX500 GLX550 GLX201
GLX7200810 | GLx1010EA GLX801 GLX901 GLX501 GLX202
GLX7300S10 E—
GLX7400S10
GLX7500S10
GLX62DB GLX62B GLX802 GLX902 GLX502 GLX551 GLX206
GLX803 GLX903 GLX503 GLX207
GLX504
GLX505
GLX61DB GLX61B GLX7150S10 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX500 GLX550 GLX201
GLX7200810 [ GLx1010EA GLX801 GLX901 GLX501 GLX202
GLX7300S10 E—
GLX7400S10
GLX7500S10
GLX62DB GLX62B GLX802 GLX902 GLX502 GLX551 GLX206
GLX803 GLX903 GLX503 GLX207
GLX504
GLX505
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https://www.lovatoelectric.es/GLX206/GLX206/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX82/GAX82/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX1010EA/GLX1010EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX82/GAX82/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7200S10/GLX7200S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX81/GAX81/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX206/GLX206/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7300S10/GLX7300S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX501/GLX501/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX503/GLX503/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7400S10/GLX7400S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX1010EA/GLX1010EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX503/GLX503/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX81/GAX81/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX504/GLX504/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX206/GLX206/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX202/GLX202/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX202/GLX202/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX501/GLX501/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX201/GLX201/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX84/GAX84/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX201/GLX201/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX501/GLX501/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61B/GLX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX83/GAX83/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61B/GLX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX502/GLX502/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX201/GLX201/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX903/GLX903/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX903/GLX903/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX501/GLX501/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX502/GLX502/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX201/GLX201/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX502/GLX502/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX206/GLX206/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX903/GLX903/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX903/GLX903/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX502/GLX502/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX83/GAX83/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7500/GAX7500/snp
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@ DIMENSIONES COMPACTAS
Los interruptores seccionadores tripolares de
16A a 63A estan realizados en un formato de tan
solo 36mm de ancho; los de 63A a 160A en un
formato de tan solo 70mm de ancho.
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® HOMOLOGACIONES

Las versiones de 16A a 63A estan
homologadas por UL para Canada y
EE.UU. conforme con UL60947-4-1 /
CSA 022.2 n° 60947-4-1.

Las versiones de 30A a 125A estan
homologadas por UL para Canada y

,\J,

El montaje y desmontaje del cuarto polo y de los i

bloques adicionales son operaciones féciles y
rapidas que no requieren el uso de

herramientas.
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® VERSIONES PARA APLICACIONES

FOTOVOLTAICAS

Los interruptores seccionadores serie GA... son
aptos tanto para pequefias instalaciones
domésticas como para instalaciones con una
gran cantidad de lineas. Hasta 1000V en

categoria DC21B.

@ CUARTO POLO LATERAL ADICIONAL
Cierre simultaneo o

anticipado del cuarto ™

polo respecto de los - | @

polos del interruptor

i =

seccionador. - !
® CONTACTOS a4

AUXILIARES

ADICIONALES

Un solo bloque adicional apto para
los 9 tamafios de interruptores
seccionadores con cierre simultaneo
de los polos del interruptor
seccionador. Disponemos de
versiones con apertura anticipada del
contacto NA respecto de los polos
del interruptor seccionador.

@ MAXIMA MODULARIDAD
Es posible montar hasta 4 contactos
auxiliares o hien 1 cuarto poloy 3
contactos auxiliares (siempre 2
bloques a la derechay 2 ala
izquierda) por cada interruptor
seccionador. También es posible
agregar el terminal de tierra, de
neutro y el portafusible.

9mm

@ VISIBILIDAD DEL ESTADO DEL
INTERRUPTOR
Gracias al disefio sencillo y moderno
de los mandos, el estado abierto o
cerrado del interruptor puede verse
facilmente desde lejos sin algtin
riesgo de equivocacion.

@ ADAPTABILIDAD DE LOS
TERMINALES
Los terminales sirven para todo tipo
de cable: flexible, rigido y estandar
AWG; ademas resisten a altos pares
de apriete.

12-8

@ VERSION DE 6 Y 8 POLOS
Para los interruptores seccionadores
con mando directo de 16A a 160A
existen los sistemas de union
mecdnica que permiten obtener
seccionadores de 6/8 polos o el
enclavamiento mecanico para la
conmutacion de red (I - 0 - II).
Los conmutadores en caja estdn
homologados cULus.

b
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@ PORTAFUSIBLES
pan

y 1 ]
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Los interruptores seccionadores de
mando directo de 16A a 32A pueden
equiparse con un portafusible tripolar
obteniendo un dispositivo monobloque
compacto. Sélo es posible acceder a
los fusibles cuando el interruptor
seccionador estd en la posicion OFF.

@ EXCELENTES PRESTACIONES EN

AC23

Las corrientes nominales le en AG23
(690VAC) son las mds altas de la
categoria.

@ TERMINALES CON TORNILLOS
TORX
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Versiones con terminales de tornillo
Torx disponibles bajo pedido.

\ L
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NonUsU™,

@ MODULARIDAD
Estan realizados de manera que
puedan alojarse en centralitas
modulares.

@ MANDOS ENCLAVABLES IP65
Existe una amplia gama de mandos
de selector y de maneta, con fijacion
mediante tornillo o brida. Todos los
mandos constan de un mecanismo
enclavable integrado. Para los
interruptores seccionadores de 16A a
40A con montaje en puerta, el
selector GAX63... se coloca a presion,
sin necesidad de herramientas.

@ FIJACION SOBRE GUIA DIN
Las operaciones de montaje y
desmontaje del interruptor
seccionador en guia DIN 35 mm no
requieren el uso de herramientas: es
suficiente una simple presion del
seccionador.

@ PIEZA ANTIDESLIZAMIENTO EN
GUIA DIN

Una pieza de goma impide el
deslizamiento de los interruptores
seccionadores incluso en caso de que
la guia DIN esté montada en posicion
vertical o fuera de tolerancia.

EE.UU. conforme con
UL98/CSA C22.2 n° 4.

(@ EAL

KEUR

@ MANDO EMBRAGUE DE 438X48MM
FRONTALES
Los mandos GAX68 y GAX68B son
aptos para paneles
y cajas de tamafio
pequefio.

@ POCA PROFUNDIDAD
DE LAS MANETAS
Las manetas GAX61y
GAX61 B miden tan solo

23 mm de profundidad.
-
23mm

@ MANDO IP69K (GAX63K y GAX63KB)

me o

OFF
Q

I

@ ADAPTABILIDAD DE LOS MANDOS
La gran cantidad de agujeros en la base
permite cambiar los interruptores
seccionadores que se encuentran
comunmente en venta sin necesidad de
efectuar otros agujeros.

@ MANETA VERSION UL508A
De conformidad con la norma UL508A
que requiere la posibilidad de
inspeccionar el cuadro bajo tensién por
parte de personal autorizado,
disponemos de mandos de selector y
de maneta con desbloqueo de la
funcién mando embrague con el
seccionador en posicion ON.
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INDICE
Interruptores Cédigo de Corriente Corriente Uds.|Peso Carg:lrgi:l%%sgenerales
i i edido convencional | nominal de -
SEGG_I’OI'Iadores tr_lpolares ped térn\llica ! de erlnpleo e lenv. - Versiones disponibles:
version mando directo y al aire Ith . ma"go di“’bcto . -
AC21A AC22A (<690V * mando embrague. Para esta version utilizar un
mando embrague (<690V) AC23A Es400V§ interruptor seccionador con mando directo y comprar
S aparte el eje de prolongacion y la maneta. Ver paginas
[A] [A] n° | [kgl 12-14 y 16.
4 il { Version mando directo con mando negro. — Versiones con terminales de tornillo Torx disponibles bajo
i Ll Para version mando embrague completar con eje de pedido
l .._] EI E]I prolongacion y maneta (ver pag. 12-14 y 12-16). — Tamafios compactos y modulares
Telels =t Homologados UL60947-4-1. — Fijacion en guia DIN de 35mm o de tornillo
sig'e v GAD16A 16 16 1 lo146 — Enclavables en posicion “0” sin necesidad de accesorios
b= 14 \ s : dicional
) . . j _GAOZ5A 2 2 ! 0,146 Cafat:lc::?siiisas de empleo
: 3 L L;J GAO32A 32 32 1 10146 | _ Tension nominal de aislamiento Ui: 1000V
Lt IL'_I L_]‘ - I GAD040A 40 40 1 0,146 — Tensién nominal de prueba de impulso Uimp: 8kV
=l h - Vida eléctrica en AC21A:
GA063SA 63 45 1 10,148 :
GAD16A GA030A * 100.000 ciclos GA016...GA040..., GAX...40A
Homologados UL98 :
GAO40A GAO63A. .. : ¢ 15.000 ciclos GAOB3SA, GAX...063SA
GA063SA GA160A GAO30A 30 30 1 10,388  30.000 ciclos GA030... y GA063...GA125...,
GAO0G3A 63 63 1 0,388 GAX...063...125A
* 1.500 ciclos GA160A..., GAX42160A
GAO0B0A 80 80 1 10,388 — Vida mecénica: -
GA100A 100 100 1 0,388 + 100.000 ciclos GA016...GA040A..., GAOB3SA...,
GA125A 125 125 1 Jo388 GAX...40A, GAX...0635A
— * 30.000 ciclos GA030... y GA0B3...GA160A...,
Versidn IEC. GAX...063...125A, GAX42160A.
GA160A [ 160 [125 (1 [o388
Versién mando directo con mando amarillo/rojo. Homologaciones y conjurwdad
Para version mando embrague completar con eje de Homologaciones obtenidas:
prolongacion y maneta (ver pag. 12-14 y 12-16). ~
T o Homologados UL60947-4-1. 35~
il e
SR |[:']|E‘||b]| GAOT6ARY |16 16 1 [0146 EEER .
O | = N
299 K= GAO25ARY | 25 25 1 /0,146 S:|3x| 2| 2
e \ ;., GADO32ARY | 32 32 10,146 232 g >
y . a3 ’ GAD40ARY | 40 40 1 [o146 20136
= Swm| ©
¢ - @ l’:J [:Jl GAO063SARY |63 45 1 10,148 . =26
e Iu < I Homologados UL98. Tipo °
GAO...ARY GAO63...ARY GAO30ARY 30 30 1 0,388 GAO16A...GA040A... [ ) — [ ) [ J
GAD63ARY |63 63 1 |0388 | GAOGB3SA.. e —|® -
GAOSOARY 80 80 1 0.388 GAO30A... y GAOB3A...GA125A... — | @ o | —
m GA100ARY | 100 100 1 |o388 | GA160A..-GAX42160A —|—|® =
GA125ARY 125 125 1 l038s | GAX41040A-GAX42040A o | —| o | —
Version IEC. GAX41063SA-GAX42063SA [ J — [ ) —
GA160ARY [ 160 125 [1 Joj3ss | GAX41125A —|®|® | —
GAX42063A...GAX42125A — | e | @& | —
® Certificacion obtenida.
Cuarto polo adicional Codigo de Corriente Corriente Uds.|Peso Conforme con normas: |[EC/EN/BS 60947-3,
pedido convencional | nominal para IEC/EN/BS 60947-1, UL60947-4-1, UL98, CSA C22.2.
térmica deempleole |env.
al aire Ith
AC21A AC22A (<690V) Carreras de los polos interruptores GA...A...
(<690V) AC23A (<400V) (polos principales y adicional)
[A] [A] n® | [kg] Carrera 0—1 0° 30° 60° 90°
= Cierre simultaneo con los polos del interruptor seccionador. PO - aATA0A...- GAOBASA.. | 5?“
s Para versiones GA...A.... GAX42040A - GAXI20635A _ 50°
= GAX42040A® | 40 40 1 |0,045 | Cuaropoloadc de cerre smultineo \ \
GAX41040A - GAX41063SA 55°
- L GAX42063SA® | 63 45 110,045 Guarto polo adic. de cierre anticipado \ \
= GAX42063A@ | 63 63 1 10126 GAOB3A, .GA125A. .., GAT60A... 55°
™ GAX42080A |80 80 1 10,126 Polos principales [ \
GAX42063A... GAX42125A, GAX42160A 55°
+ GAX42100A | 100 100 1 10,126 Cuarto polo adic. de ciers Smufineo I ‘
GAX41125A 48°
g:ﬁf : 2 GAX4Z125R 125 125 ! 0126 Cuarto polo adic. de cierre anticipado [ ‘
GAX426|§3SA GAX42160A | 160 125 1 0,126 OFF ON
GAX41063SA Cierre anticipado al de los polos del interruptor
- seccionador. Para versiones GA...A....
GAX41040A® | 40 40 1 0,046
GAX41063SA® | 63 45 1 10,046
GAX41125A@ | 125 125 1 10,116
@ Solo para GAO16A...GAO40A....
@ Solo para GA063SA....
® Solo para GAO30A... y GAOB3A....
@ Solo para GAO30A... y GAOB3A...GA125A. ..
Accesorios Dimensiones Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas 1 2_9

pag. 12-11a 16 pag. 12-48 pag. 12-61 pag. 12-64
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.Lovato
. e
INDICE Serie GA de 16A a 160A —seere
Interruptores Cédigo de Corriente Corriente Uds.|Peso Cag:t%i:li%aosAgeneraIes
H i pedido convencional | nominal de - ! ; L
seccionadores tripolares iyl do empleole | ey - Versiones disponibles:
para montaje en puerta al aire Ith * montaje en puerta
AC21A AC22A (<690V) ~ Tamaflos compactos y modulares
(<690V) AC23A (<400V) — Enclavables en posicion “0” sin accesorios adicionales
° Caracteristicas de empleo
. i (Al (Al n® | [kal > . P )
- T | de aisl to Ui: 1000V
== il - : Para montaje en puerta, con je de prolongacidn  Tonsion nominal de S'fuiﬂl'%”e?n?,lum Uimp: 8KV
§ — !. L. S (para completar con mando, ver pag. 12-14). — Vida eléctrica en AC21A:
R = . Q Homologados ULB0947-4-1. + 100.000 ciclos GAQ16...GA040C, GAX...40C
: e 1k o R GA016C 16 16 1 10,170 * 15.000 ciclos GA063SC, GAX42063SC
\ o LY = = GA025C o5 25 1 0170 . g(i\.)(zo%gisclo%%ﬁ(\:osoc y GA063...GA125C,
GA032C 32 32 110170 « 1.500 ciclos GA160C, GAX42160C
GA016C. .. GAO063C... GA040C 40 40 1 0,170 — Vida mecénilca:
GA040C GA160C Version IEC. . 1G0A(;(0(11%8ICEOASXGA(?G‘I:?SCGAO4OC, GA063SC...,
GA063SC 400, GAX...
T m GAO63SC 63 40 [1_Jo170 + 30.000 ciclos GA030... y GAOB3...GA160C...,
Homologados UL98. GAX...063...125C, GAX42160C.
GAO30C 30 30 ! 0,404 Homologaciones y conformidad
GA063C 63 63 1 0,404 Homologaciones obtenidas:
GA080C 80 80 1 10,404 -
GA100C 100 100 1 10,404 & T~
GA125C 125 125 1 0,404 g '; § =
Version IEC. § % = ; o | =
m GA160C 160 125 (1 [o404 2528 é
ENIEE:
uug (&) ; (&)
0 <<
== Swn| o
Cuarto polo adicional Cédigode | Corriente | Corriente Uds.|Peso . 3°
pedido convencional | nominal de Tipo
térmica de empleo le | env. GA016C...GA040C e | — | o (
al aire Ith GA160C — - e | =
AC21A AC22A (<690V)
A A n° | [kl GAX42063SC — e | o | —
) Cierre simultdneo con los polos del interruptor GAX42063C...GAX42125C -, @ | —
_ seccionador. Para versiones GA...C. GAX42160C — | — | ® | —
;j GAX42040CO | 40 40 1 0,045 @ Certificacion obtenida.
& GAX42063SC | 63 40 1 10,045
L- m Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3,
e GAX42063Ce | 63 63 110128 | |EC/EN/BS 60947-1, ULB0947-4-1, ULOS, CSA C22.2.
] GAX42080C |80 80 1 10,128
= GAX42100C | 100 100 1 10,128 )
Carreras de los polos interruptores GA...C
% m g:;:z:zzg 122 122 1 gl;g (polos principales y adicional)
— J Carrera 0—1 0° 30° 60° 90°
Cierre anticipado respecto de los polos del interruptor GAO16C...GAO40C - GAOB3SC 60°
seccionador. Para versiones GA...C. Polos principales ] 6[\)0
GAX42040C - GAX420635C
GAX41040C® | 40 40 1 0,046 Cuarto polo adic. de cierre simultineo ‘ ‘
GAX41040C 55°
oGAX41125(:® 125 125 1 0,128 Cuarto polo adic. e cierre anticipado I I
Solo para GA016C...GA040C.
® Solo para GA030C y GA063C. GA063C...GA160C 55°
@ Solo para GA030C y GAOB3C...GA125C. Polos principales [ \
GAX42063C.. GAX42160C 55°
Cuarto polo adic. de cierre simultneo I I
GAX41125¢ 48°
Cuarto polo adic. de cierre anticipado I I
OFF ON
12-10 Accesorios Dimensiones Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas
pag. 12-11a 16 pag. 12-48 pag. 12-61 péag. 12-64



https://www.lovatoelectric.es/GAX42040C/GAX42040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040C/GAX42040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063C/GAX42063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016C/GA016C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41125C/GAX41125C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063C/GAX42063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040C/GAX42040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016C/GA016C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42100C/GAX42100C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42080C/GAX42080C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063SC/GAX42063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063C/GAX42063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016C/GA016C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016C/GA016C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016C/GA016C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063SC/GAX42063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040C/GAX42040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063SC/GAX42063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA025C/GA025C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA125C/GA125C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42125C/GAX42125C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040C/GA040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040C/GA040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040C/GA040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA125C/GA125C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040C/GA040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040C/GA040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040C/GA040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063C/GA063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA125C/GA125C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063C/GA063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063C/GA063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063C/GA063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA100C/GA100C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063SC/GAX42063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SC/GA063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA080C/GA080C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SC/GA063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SC/GA063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SC/GA063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SC/GA063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063C/GA063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160C/GA160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040C/GA040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030C/GA030C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42160C/GAX42160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42160C/GAX42160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030C/GA030C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42160C/GAX42160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160C/GA160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030C/GA030C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030C/GA030C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42160C/GAX42160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41040C/GAX41040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41040C/GAX41040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42160C/GAX42160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160C/GA160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41040C/GAX41040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160C/GA160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160C/GA160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41040C/GAX41040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41125C/GAX41125C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA032C/GA032C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42125C/GAX42125C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160C/GA160C/snp

12 Interruptores seccionadores JLovato

y Sene GA de 16A a 160A ____electric
INDICE ™ YN

Bloques adicionales Cédigo de | Caracterfsticas IR | Caracteristicas de empleo contactos auxillares
pedido de — Corriente convencional térmica al aire Ith: 10A
env. — Designacion segun IEC/EN/BS 60947-5-1: A600-Q600
. - S - Par de apriete: 0,8Nm/7,1lb.en.
3 n_|lko]
K il Contactos auxiliares de cierre simultdaneo con los polos Caracteristicas de empleo para otros tipos
|@ - del interruptor seccionador. - Par del apriete:
- = GAX1011A [ 1NA + 1NC para GA...A 1 0,030 * terminales GAX31A/C-GAX33A/G:
i - yGAO40D 1,8...2Nm/16...18|b.en
I o terminales GAX32A/C-GAX34A/C: 5...6Nm/45...54lb.en
rlap 1 GAX1020A | 2NAparaGA..AyGAO4OD |1 |0,030 « fijacion GAX5000/1-GAX6000/1: 0,5Nm/4,4lb.en;
,"? « GAX1011C | 1NA + 1NC para GA...C 1 0,030 eje a la maneta: 0,8Nm/7,11b.en.
GAX1011A GAX1011C Contactos auxiliares ad apertura anticipado respecto » . . .
GAX1020A de los polos delinterruptor seccionador. lﬁgﬁozn;ac'o” de versién mando directo a version mando
~ GAX1110EA | 1NAA para GAO16A...GA040A..., | 1 0,035 g
o GAO0B3SA... y GA040D
= GAX1210EA | 1NAA para GAO30A...y 1 0,035
"" GA0B3A...GA160A...
_“ Terminal neutro.
e GAX31A Para GAQ16A...GAO40A..., 1 0,040
|9 GA0B3SA... y GA040D
¢~ GAX32A Para GAO30A...y 1 0,110
GAX1110EA GAO0B3A...GA160A...
GAX1210EA GAX31C | Para GAO16C...GAO40C y 1 10,040
by ) } GA063SC
Sy GAX32C Para GA030C y 1 0,110
3 .‘d GA063C...GA160C
- . .
" r Terminal de tierra. Homologaciones y conformidad
- "" GAX33A Para GAO16A...GA040A..., 1 0,040 Homologaciones obtenidas:
3 X GAOB3SA...y GA..D
Ad - GAX34A | Para GAO30A...y 110,110 =
s < GAOB3A...GAT60A. .. ¥ s
GAX3...A GAX3...C GAX33C | Para GAO16C...GAO40C y 1 [0040 STaT
GA063SC © S 2 N
B—— GAX34C | Para GAO30Cy 1 |o110 >q|28| &
: GA063C...GA160C EpP=
A . Enclavamiento mecanico para conmutacion de redes (I-0-I1). § &2
GAX5000 Para GAO16A...GAD40A..., 1 0,050 g °
& * GAOB3SA. .., GAD40D y Tino =
GAX67B; L1 5mm @
mm GAX1011A - GAX1011C e o | o
GAX50... GAX5001 Para GAO30A...y 1 0,075
GAOB3A...GAT60A. .. y GAXT110EA e — |
GAX67B; L] 5mm @ GAX1210EA — | @ | @
Sistema de unién mecdnica para interr. seccionadores GAX31A — GAX31C e | — | o
Kmmeenser a sessracese (6-8 polos). GAX32A - GAX32C — | o] e
4 GAX6000 EaAI'SG%Ag%16AG%%3‘SODA, 1 0,050 GAX33A — GAX33C Y _ °
] Demme GAX34A - GAX34G — e e
& @ GAX6001 | Para GAO30A...y 1 [o0075 | GAX5000 - GAX6000 e, -]
GAX60... GA0B3A...GA125A...; GAX5001 — GAX6001 — e | e
LJ7mm ©© @ Certificacion obtenida.
@ Completar con eje de prolongacion GAX7...
@ Paramando embrague utilizar la maneta GAX66... y el eje de prolongacion Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1,
© T o GATGOA IEC/EN/BS 60947-3, IEC/EN/BS 60947-5-1, UL 60947-4-1,
b BATER UL98, CSA €22.2.
Carreras de los polos interruptores GA... (polos principales con  Carrera de los polos interruptores tipo GA...D (Polos
contactos auxiliares) principales con contactos auxiliares)
Carrera0—1 0° 30° 60° 90° Carrera0—1 0° 30° 60° 90°
GAO16...GAO40... - GA0BS3S... 60° GA040D 60°
Polos principales | | Polos principales | |
GAX1011A - GAX1011C 60° GA042040D 60°
Contactos auxiliares (TNA+1NC) ~ NA ] | Cuarto polo adic. de cierre simultaneo | |
GAX1020A NC [ GAX10T1A 60°
Contactos auxiliares (2NA) 40° Contactos auxiliares (INA+INC) ~ nA ] |
GAXT110EA ] Carrera0—1  60° GAX1020A NC [
Contacto auxiliar g1 NAA - NA con cierre I I Contactos auxiliares (2NA) 40°
arr]itr|10|pa(|10 respecto de los polos Carrera 1—0 70° GAX1110EA Carrera0—1__ 60°
principales) [ [ Contacto auxiliar 51 NAA — NA con cierre [
anticipado respecto de los polos Carrera 1—0 70°
principales)
GA030... y GAO63...GA125..., GAT60A 55° [ [ ]
Polos principales I
GAX1011A - GAX1011C 45°
Contactos auxiliares (TNA+INC)  na I
GAX1020A NG [ [
Contactos auxiliares (2NA) 25°
GAX1210EA Carrera 0—1  55°
Contacto auxiliar (1NAA - NA con cierre [ [
anticipado respecto de los polos Carrera 1-0 65°
principales) ‘ [
OFF ON
Dimensiones Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas 12-11

pag. 12-48 pag. 12-61 pag. 12-64



https://www.lovatoelectric.es/GAX5001/GAX5001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX5001/GAX5001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX5001/GAX5001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33C/GAX33C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33C/GAX33C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6000/GAX6000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6001/GAX6001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX67B/GAX67B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66/GAX66/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX5000/GAX5000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX5000/GAX5000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX5000/GAX5000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34A/GAX34A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX5000/GAX5000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34A/GAX34A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34A/GAX34A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6000/GAX6000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34C/GAX34C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX67B/GAX67B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX67B/GAX67B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34C/GAX34C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6001/GAX6001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6000/GAX6000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33A/GAX33A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063C/GA063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063C/GA063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SC/GA063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA125A/GA125A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160C/GA160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160C/GA160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SC/GA063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33A/GAX33A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016C/GA016C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016C/GA016C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030A/GA030A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030A/GA030A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030A/GA030A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030A/GA030A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030A/GA030A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030C/GA030C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030C/GA030C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040A/GA040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040C/GA040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040A/GA040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040A/GA040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040A/GA040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040A/GA040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040A/GA040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040A/GA040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040C/GA040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX32A/GAX32A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31C/GAX31C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31C/GAX31C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1210EA/GAX1210EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1210EA/GAX1210EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1210EA/GAX1210EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31A/GAX31A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31A/GAX31A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX32A/GAX32A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX32A/GAX32A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1210EA/GAX1210EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31A/GAX31A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33A/GAX33A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011C/GAX1011C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011C/GAX1011C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011C/GAX1011C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011C/GAX1011C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011C/GAX1011C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX32C/GAX32C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX32C/GAX32C/snp

12 Interruptores seccionadores “iLovato

. Serie GA de 16A a 160A. —electric
LIPIE=" Bloques adicionales y accesorios

Maxima modularidad GAO16A...GAD40A. .. Secuencia y maxima modularidad de los seccionadores de mando directo y accesorios adicionales.
GA040D g
N N A Sy Xy A % AN N
[ N — i| — i| - %2 b | ofl «\ o
S T A R 4G
GAX31A GAX33A GAX1011A  GAXT110EA  GAX41040A GAX41040A  GAX1110EA  GAX1011A GAX33A GAX31A
GAX10204 GAX42040A GAY42040 GAX1020A
GAX420400© GAX4204000

1 1 1 — 1 — — 2 1 1

1 1 2 — — 1 — 1 1 1

1 1 1 — 1 GAOT6A... | — 1 1 1 1

1 1 1 1 — | GAO25A... 1 — 1 1 1

1 1 1 1 — | GAO32A... | — — 2 1 1

1 1 2 — — | GAO4OA... | — 1 1 1 1

1 1 2 — — — — 2 1 1

1 1 — — — | GAD40D® 1 — — 1 1

1 1 — — 1 — — — 1 1

1 1 — — — — — — 1 1

@ GAX42040D es compatible solo con el tipo GA040D.

GADG3SA... Xy Xy ‘\\) Xy, N
! L I i

GAX31A GAX33A GAXIOMA  GAX1110EA  GAX41063SA GAX41063SA  GAX1110EA

% N \\v
IR N I el
1 Il

GAX31A  GAX33A GAX33A  GAXBIA
GAX1020A GAX420635A GAX420635A GAX1020A
1 1 1 — 1 — — 2 1 1
1 1 2 — — 1 — 1 1 1
1 1 1 — 1 — 1 1 1 1
1 1 1 1 — 1 — 1 1 1
1 1 1 1 — - — 2 1 1
1 1 2 — — | GAIGSSA... —— 1 1 1 1
1 1 2 — — — - 2 1 1
1 1 — — 1 - — 1 1
1 1 — — 1 — — — 1 1
1 1 — — — - - 1 1

GAO30A... y
GAOG3A...GAT60A. .

%

GAX41125A  GAX1210EA  GAX101A

GAX32A GAX34A GAX10MA  GAX1210EA  GAX41125A

GAX1020A (GAX42063...160A GAX4063...160A GAX1020A

— — 1 — 1 — — 2 — —
— — 2 — — 1 — 1 — —
— — 1 — 1 GAO30A... — 1 — —
— — 1 1 — GAOG3A... 1 — 1 — —
— — 1 1 — GAOSDA... — — 2 — —
— — 2 — — GA100A... — 1 1 — —
— — 2 — — GA125A... — — 2 — —

1 1 — — —  |GA160A..® 1 — — 1 1

1 1 — — 1 — — — 1 1

1 1 — — — — — — 1 1

@ GA160A... puede montarse con un solo 4° polo (GAX42160A) de un lado y un contacto auxiliar del otro lado.

GA016C...GAD40C Secuencia y méxima modularidad de los seccionadores de montaje en puerta y accesorios adicionales.

N DN A ‘\*‘ AN AN
X N ey N DN X FES Xy
. 4 7 . i J 12 J

.\\\\'
| i

«—
GAX31C GAX330 GAXIOMC  GAX410400 GAXA1040C  GAXIOTIC GAX330 GAX31C
GAX420400 GAX420406
N S e . 0 W S N
1 1 T GAD25 1 1 1
1 1 T GAD320 T 1 1
1 1 1 — GAOA0C — T 1 1

GA030Cy
GA063C...GA125C

5

GAX10M1C GAX41125¢ GAXI011C
(GAX4063...125C (GAX42063...125C

1 1 GA030C — 1 - -
1 — GA063C 1 1 — —
— 1 GA080C — 1 — —
1 — GA100C 1 — 1 1
1 — GA125C — 1 — —
— — GA160C — — 1 1
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https://www.lovatoelectric.es/GAX33C/GAX33C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063C/GA063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016C/GA016C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33C/GAX33C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33A/GAX33A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX32C/GAX32C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011C/GAX1011C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA080C/GA080C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX32C/GAX32C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33A/GAX33A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA032C/GA032C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33A/GAX33A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33A/GAX33A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016C/GA016C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011C/GAX1011C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX32A/GAX32A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040C/GA040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA100C/GA100C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA100A/GA100A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040A/GA040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040A/GA040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1210EA/GAX1210EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1210EA/GAX1210EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA125A/GA125A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31A/GAX31A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31A/GAX31A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34A/GAX34A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31A/GAX31A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31A/GAX31A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31C/GAX31C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31C/GAX31C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX32A/GAX32A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34A/GAX34A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA025A/GA025A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA125C/GA125C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41125C/GAX41125C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41125C/GAX41125C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030C/GA030C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030C/GA030C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030A/GA030A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030A/GA030A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040A/GAX42040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA080A/GA080A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040A/GAX42040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040D/GAX42040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040D/GAX42040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040D/GAX42040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SC/GA063SC/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040C/GAX42040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160C/GA160C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040C/GAX42040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41125A/GAX41125A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41040A/GAX41040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063C/GA063C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA125C/GA125C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011C/GAX1011C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011C/GAX1011C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34C/GAX34C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34C/GAX34C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA032A/GA032A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA025C/GA025C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41040A/GAX41040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42160A/GAX42160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41040C/GAX41040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41040C/GAX41040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040C/GA040C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41063SA/GAX41063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063SA/GAX42063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063SA/GAX42063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41125A/GAX41125A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41063SA/GAX41063SA/snp
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p Sene GA de 16A d 160A ___electric
LIPIE=" Bloques adicionales y accesorios

Maxima modularidad GAO16A...GAO40A...  Secuencia y maxima modularidad de los seccionadores con sistema de unién mecanica y y enclavamiento
GA040D para conmutacion red.
+GAX5000 -

GAX6000 i\i - » A )« [ “ L« i\i - @
!! !l 2 14 l !! |

GAX31A  GAX33A  GAXIONA  GAXITIOEA  GAX41040A GAXA1040A GAXI110EA  GAXIOTA  GAX33A  GAX31A
GAX1020A GAX42040A / GAXA2040A GAX1020A
GAX4204000 €2 GcAx4204000

GAX5000 - GAX6000

1 1 1 — 1 1 — 1 1 1
1 1 1 — 1 323}22 ot — — 2 1 1
! ! 2 — = GAOZSA. 4+ — ! ! !
1 1 1 — 1 |GAO25A.. | — 1 1 1 1
1 1 1 1 —  |GAos2n.+| 1 — 1 1 1
1 1 1 1 _ GAO32A... _ _ 2 1 1
CH N N B G O T B
1 1 2 — — | canamns | — — 2 1 1
1 1 — — 1 |GAOMOD® | 1 — — 1 1
1 1 — — — — — — 1 1

@ GAX42040D es compatible solo con el tipo GA040D.

GADG3SA. . O - O N
+ GAX5000 - i| - iI - [l o | il ol SINP e [ h". « il D |
GAX6000 ) e y! L l o2 ! % 4 ! [

GAX31A GAX33A GAX1011A  GAX1110EA  GAX41063SA / GAX410635A GAXI110EA  GAX10HA GAX33A GAX31A

GAX1020A GAX420635A GAX420635A GAX1020A
I GAX5000 - GAX6000

1 1 1 — 1 1 — 1 1 1
1 1 1 — 1 - | - 2 1 1
1 1 2 - | - 1 — 1 1 1
1 1 1 — i — 1 1 1 1
1 1 1 1 —  |GAOG3SA..+| 1 — 1 1 1
1 1 1 1 — |GAossA.. [ — [ 2 1 1
1 1 2 - | - — 1 1 1 1
1 1 2 - | - - | - 2 1 1
1 1 - | - 1 1 - | - 1 1
1 1 - =1 = - =1 = 1 1

GAO30A... y

GAOG3A....GA160A. . &

+ GAX5001 -

GAX6001 Ty

GAX1011A  GAX1210EA  GAX41125A GAX41125A GAX1210EA  GAX1011A GAX34A GAX32A
GAX1020A (GAX42063...160A 2 (GAX42063...160A GAX1020A
i

GAX5001 - GAX6001 @

— 1 GAO30A... + 1 —

;| GAO30A..

GAIGRA...+ ||
GAOG3A...

- T |GAosoA..+|  — 1

1 — |GA100A..+| — —

GAT00A...

[NCY S I NCY) (UG (R D I W Y

]
]
2
1

— — 1 1 — | GA0B0A... 1 —
]
2
2

GA125A... +
_ | GA125A... _ _

1 1 - - 1 |GAMBOA.+| 1 — — 1 1

1 1 — — —  |GA16OA...®| — — 1 1

@ GA160A... puede montarse con un solo contacto auxiliar (GAX1011A o GAX1020A) por cada lado.
@ Incompatible con GA160A....
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https://www.lovatoelectric.es/GAX33A/GAX33A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31A/GAX31A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33A/GAX33A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030A/GA030A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030A/GA030A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33A/GAX33A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6001/GAX6001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA032A/GA032A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX32A/GAX32A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX32A/GAX32A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31A/GAX31A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31A/GAX31A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA030A/GA030A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA025A/GA025A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA025A/GA025A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA032A/GA032A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA016A/GA016A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX33A/GAX33A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA100A/GA100A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6001/GAX6001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41063SA/GAX41063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41063SA/GAX41063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA125A/GA125A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040D/GAX42040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040A/GAX42040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX5000/GAX5000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX5000/GAX5000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX5000/GAX5000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040D/GAX42040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1210EA/GAX1210EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1210EA/GAX1210EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX5000/GAX5000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040A/GAX42040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA100A/GA100A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA080A/GA080A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA080A/GA080A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41125A/GAX41125A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA125A/GA125A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41125A/GAX41125A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063SA/GAX42063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42063SA/GAX42063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063SA/GA063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1110EA/GAX1110EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040D/GAX42040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040A/GA040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040A/GA040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040A/GA040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6000/GAX6000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34A/GAX34A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX34A/GAX34A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6000/GAX6000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6000/GAX6000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6000/GAX6000/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX31A/GAX31A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41040A/GAX41040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX41040A/GAX41040A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX5001/GAX5001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX5001/GAX5001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX1011A/GAX1011A/snp
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Mandos

GAX66N

@ Para interruptores seccionadores GA...A...,

GA040D y GD... completar con eje de

prolongacion GAX7...

® Los interruptores seccionadores GA016C...GA040C

se colocan a presion en el mando.

Cddigo de
pedido

12 Interruptores seccionadores
Serie GA de 16A a 160A.

Caracteristicas

Uds.
de
env.

Peso

n° | kgl

MANDO EMBRAGUE. ENCLAVABLE, 1P65.
Color amarillo/rojo.

GAX61

Para GA...A..., GAOB3SA..., GA...C,
GA040D y GD... Fijacion de tornillo.
Mando con selector empotrado®.
O 5mm

—_

0,073

GAX62

Para GA...A..., GAOB3SA..., GA...C,
GAO040D y GD... Fijacion de tornillo.
Mando con selector saliente @.
5mm

—_

0,072

GAX63

Para GA..A..., GAOB3SA...,
GA016C...GA040C, GA040D y GD...
Fijacion de brida. Mando con
selector saliente @@. [15mm

1 10,068

GAX63K

Para GA...A..., GAO63SA...,
GA016C...GA040C, GA040D y GD...
Fijacion de brida. Mando con
selector saliente @@. [15mm.
IP69K

1 10,068

GAX632

Para GA...A..., GAOB3SA...,
GA040D y GD... Fijacion de brida
rebajada. Mando con selector
saliente. [J 5mm @

1 10,057

GAX64

Para GA...A..., GAOB3SA...,
GA040D y GD... Fijacion de brida.
Mando con selector saliente

con desblogueo (requisito
UL508A)®. (1 5mm

1 10,064

GAX66N

Para GAO30A..., GA063A...GA160A...
y GAX6001. Fijacion de tornillo.
Maneta con desblogueo

(requisito UL 508A)®. [ 7mm

—_

0,140

GAX68

@ Para empleo con eje de prolongacion GAX7...AN

y adaptador GAX60B.

Para GAO16A...GA0B3SA..., GA040D,
GAQ16C...GA040C, GD...y
GA063SC. Fijacion de tornillo. Mando
con selector rebajado®. (] 5mm

—_

0,060

.JLovato

___electric

Caracteristicas generales y de empleo

— Tipos de fijacion mando: de tornillo o brida

Distancia de fijacion mandos:

* GAX61/61B-GAX62/62B-GAX67B: 36x36mm 0
48x48mm

* GAX66N/66NB: 28x40mm

* GAX68/68B: 28x28mm 0 36x36mm

* Compatibilidad con orificios existentes de otros tipos
comunes

1-3 candados @4...8mm para todos los mandos excepto:

* GAX68 solo un candado @4...8mm

¢ GAX61 hasta 3 candados @5...8mm

Medidas placa frontal:

* GAX61/61B-GAX62/62B-GAX63/63B-GAX64/64B-
GAX67/67B: 65x65mm

e GAX66N/66NB: @76mm

* GAX68/68B: 48x48mm

Par de apriete:

* tipos con brida de fijacion: 2,3Nm/20,41b.en

* GAX60B: 0,8Nm/7Ib.en

* GAX66N/66NB: 1,5Nm/13,3Ib.en

* tipos restantes: 0,8Nm/7Ib.en

Grado de proteccion para GAX63K/63KB y GAX66N/66NB:

IP66, IP69K; datos UL/CSA en pagina 12-16

Grado de proteccion para los mandos restantes: IP65.

Homologaciones y conformidad
Ver tabla en pag. 12-16.

B ———
N\ R 1\\

GAO30A...
GAO063...160A...

GAX7150AN
GAX7200AN
GAX7300AN
GAX7400AN
GAX7500AN
C17mm)

0-0FF

@ GLX00
=~ S "
%( @ P
o~ L
o S
&(’*@( |

Transformacion de version mando directo a version mando embrague.

P
}

>

J )

TL: \/I\FXGGN

GAX66NB

.

e

(CJ5 mm)

-

/
P
- o,
- 2y - (GAX64/64B)
P 7 =
> ‘%\
P

GAX63/63B

7 ) GAX63K/63KB
o B GAX63

7 P . GAX631B
\/ N L GAXG32/28
(6AX63/638) @ A [ GAX64/648
(GAX6318) :
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https://www.lovatoelectric.es/GAX66NB/GAX66NB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64/GAX64/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX67B/GAX67B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX00/GLX00/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7500AN/GAX7500AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68/GAX68/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68/GAX68/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68/GAX68/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68/GAX68/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68/GAX68/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX68/GAX68/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64/GAX64/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7400AN/GAX7400AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7200AN/GAX7200AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7300AN/GAX7300AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7150AN/GAX7150AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX64/GAX64/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX63/GAX63/snp
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Serie GA de 16A a 160A.
Accesorios

Mandos

GAX61B

o

GAX63...B

GAX632B

=2 O

GAX67B

@ Para interruptores seccionadores GA..A...,
GA040D y GD... completar con eje de
prolongacion GAX7...

® Los interruptores seccionadores GA016C...GA040C
se colocan a presion en el mando.

® Para empleo con eje de prolongacién GAX7...AN
y adaptador GAX60B.

Cadigo de
pedido
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Caracteristicas
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MANDO EMBRAGUE. ENCLAVABLE, IP65.

Color negro.

GAX61B

Para GA...A..., GAOB3SA..., GA...C,

GA040D y GD... Fijacion de tornillo.
Mando con selector empotrado @.

O 5mm

—_

0,073

GAX628

Para GA...A..., GA0OB3SA..., GA...C,
GAO040D y GD... Fijacion de tornillo.
Mando con selector saliente @.
5mm

—_

0,072

GAX63B

Para GA...A..., GAOG3SA...,
GA016C...GA040C, GA040D, GD...y
GA063SC. Fijacion de brida.
Mando con selector saliente@®@.
5mm

0,068

GAX63KB

Para GA...A..., GAOG3SA...,
GA016C...GA040C, GA040D, GD...y
GA063SC. Fijacion de brida.
Mando con selector saliente@®®.
J5mm. IP69K

0,068

GAX631B

Para GA...A..., GAOB3SA...,
GA016C...GA040C, GA040D, GD...y
GA063SC. Fijacion de brida.
Mando con selector saliente
enclavable en pos. ON (UNI 9490
y UNI EN/BS 12845) @@®. (] 5mm

0,074

GAX632B

Para GA...A..., GAOB3SA...,
GAO040D y GD... Fijacién de brida
rebajada. Mando con selector
saliente. [ 5mm @

0,057

GAX64B

Para GA..A..., GAO63SA..., GA040D
y GD... Fijacion de brida. Mando

con selector saliente con desbloqueo
(requisito UL508A)®. [15mm

—_

0,064

GAX66NB

Para GAO30A..., GAO63A...GA160A...

y GAX6001. Fijacion de tornillo.
Maneta con desbloqueo
(requisito UL508A)®.] 7mm

—_

0,140

GAX67B

Para Enclavamiento mecanico
GAX50... (I-0-1)@. 0 5mm

0,078

GAX68B

Para GAO16A...GA0B3SA..., GA040D,
GA016C...GA040C, GD...y
GA063SC. Fijacion de tornillo. Mando
con selector rebajado®. [J 5mm

—_

0,060

JLovato

___electric

Caracteristicas generales y de empleo
— Tipos de fijacion mando: de tornillo o brida
— Distancia de fijacion mandos:
* GAX61/61B-GAX62/62B-GAX67B: 36x36mm 0
48x48mm
* GAX66N/66NB: 28x40mm
* GAX68/68B: 28x28mm 0 36x36mm
* Compatibilidad con orificios existentes de otros tipos
comunes
- 1-3 candados @4...8mm para todos los mandos excepto:
* GAX68 solo un candado @4...8mm
* GAX61 hasta 3 candados @5...8mm
— Medidas placa frontal:
* GAX61/61B-GAX62/62B-GAX63/63B-GAX64/64B-
GAX67/67B: 65x65mm
* GAX66N/66NB: @76mm
* GAX68/68B: 48x48mm
— Par de apriete:
* tipos con brida de fijacion: 2,3Nm/20,41b.en
* GAX60B: 0,8Nm/7Ib.en
* GAX66N/66NB: 1,5Nm/13,3Ib.en
* tipos restantes: 0,8Nm/7Ib.en
— Grado de proteccion para GAX63K/63KB y GAX66N/66NB:
IP66, IP69K; datos UL/CSA en pagina 12-16
— Grado de proteccion para los mandos restantes: |P65.

Homologaciones y conformidad
Ver tabla en pag. 12-16.

Para montaje en puerta.

GA030C /

GA063C - GA160C |
T I

Ny \

GAO16C - GAO40C 7
GA63SC e
) .

| (GAX63/63B)
_ (6AX631B)

~

%

GAX61/61B
.

< \\

@a ~
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GAX68/68] z )
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12 Interruptores seccionadores ‘ILovato
. electri
. Serie GA de 16A a 160A. ectne
LIEI= Accesorios
Ejes de prolongacion Cédigo de | Caracteristicas Uds. | Peso Caracteristicas de empleo portafusibles
T brebornes pedido de — Tension nominal de aislamiento Ui: 1000V
apas Gll_ reno env. — Tension nominal de prueba de impulso Uimp: 8kV
Portafusibles . — El portafusible se engancha directamente en el interruptor
L kgl seccionador
Ejes de prolongacién para mando embrague tipo — Solo puede accederse a los fusibles con el interruptor
GAX61...GAX64, GAX68, GAX61B...GAX64B, GAX67B, seccionador en posicion OFF.
GAX68B, enclavamiento mecanico tipo GAX5000, GAX5001 y
union mecénica GAX60000. Tapas cubrebornes
GAX7055 Longitud 55mm. [J 5mm 1 0,012 Para interruptores seccionadores
X GAX7070 | Longitud 70mm. J 5mm 1 0,014 ‘
GAXT... GAX7090 | Longitud 90mm. (1 5mm 1 |0018 P
GAX7150 Longitud 150mm. [ 5mm 1 0,032
GAX7200 Longitud 200mm. (I 5mm 1 0,070
GAX7300 Longitud 300mm. (1 5mm 1 0,068
GAX7400 Longitud 400mm. [J 5mm 1 0,072
GAX7500 Longitud 500mm. [ 5mm 1 0,090
Ejes de prolongacién para mando embrague tipo GAX66N,
GAX66NB y enclavamiento mecanico GAX6001.
GAX7150AN | Longitud 150mm. [(J 7mm 1 0,090
GAX7200AN | Longitud 200mm. ] 7mm 1 0,112
GAX7300AN | Longitud 300mm. ] 7mm 1 0,160 GAX41..A |/
GAX7400AN | Longitud 400mm. I 7mm |1 [0,200 | SpX1063sA |
GLX00 GAX7500AN | Longitud 500mm. (1 7mm 110,250 GAX420635A
Adaptador para mando GAX66N y GAXGGNB. 040 S SN
GAX60B Adaptador [J 7mm para 1 10,010 GAX81 & @ -
GAO063A...GA160A... GAX82 M
GAX60B Accesorio para ei(.es de.prolo.rllgac.ién. GAX4..C
GLX00 Anillo alineacion eje prolong. ‘ 1 0,040 GAX42..C
o g Soporte para ejes de prolongacidn.
f \ GAX18S05 | [15mm 1 [0,160 -
< 4| —
) 7 GAX18807 |[J7mm 1 0,160 5 N g
GAX18S0 ‘ Par de tapas cubrebornes unipolares para cuarto polo. § § 3 °§
GAX81 Para GAX42040A, GAX42063SA, 1 10,009 | Homologaciones y conformidad SE[Ex| g
GAX420635C, GAX42040C, Homologaciones obtenidas: S8 ™
GAX42040D, GAX41040A, SMEP
GAX41040C y GAX41063SA o= é
: . GAX82 Para GAX42063A...GAX42160A, | 1 0,012 50
e = 3 GAX42063C...GAX42160C, Tipo °
R n GAX41125A y GAX41125C GAX61-GAX61B P P P
GAXS ' Par de tapas cubrebornes tripolares. GAX62-GAX62B ol ol @
GAX83 Para GAO16A...GAO40A..., 110011 | GAX63-GAX63B e | o | o
GA063SA..., GA016C...GA063C,
o | = GA063SC y GAO40D GAXG3K-GAXG3KB —-|—|®
-] GAX84 | ParaGAOG3A..GA160A., |1 |0030 | GAX631B — |-
oy | GA063C...GA160C GAX632-GAX632B e | o | @
Sl el Nl . - -
I=l 1= Portafusibles para interruptores seccionadores. GAX64-GAX64B e o | o
FE LA GAX391 Para GAO16A...GA032A... 1 0,132 GAX66N-GAX66NB — | ® [
GAX391 Apto para fusibles 10,3x38 GAX67B PR
GAX391UL | Para GAO1 GA:..GAOZSA... 1 0,135 GAX68-GAX68B ol —| @
Apto para fusibles clase CC GAX60B — e | e
@ Otras longitudes disponibles bajo pedido. GAX7055...GAX7500 PS PY PS
GAX7150A...GAX7300A — | ® [ J
GAX81-GAX83 e | — | @
GAX82-GAX84 — | @ | e
GAX391 — (]
GAX391UL e | — | —
® Certificacion obtenida.
NOTA: los mandos GAX61/61B, GAX62/62B, GAX63/63B,
GAX632/632B, GAX64/64B, GAX68/68B, GAX67B son
UL/CSA Type 1, 2, 3R, 12, 12K, 4, 4X uso externo cuando se
utilizan con los interruptores seccionadores GA016...40A/C,
GA040D y GA063SA. Los mandos GAX61/61B, GAX62/62B,
GAX63/63B, GAX632/632B, GAX64/64B, GAX66N/66NB,
GAX67B son UL/CSA Type 1, 3R, 12, 12K, 4, 4X uso externo
cuando se utilizan con los interruptores seccionadores
GAO30A/C y GA063...GA125A/C.
Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1, [EC/EN/BS 60947-
3, UL60947-4-1, UL98, CSA C22.2.
12-16 Dimensiones
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Serie GA de 16A a 160A
Conmutadores Codigo de Corriente Corriente Uds.|Peso
seccionadores pedido convencional | nominal de | de
térmica empleole |env.
ensamblados al aire Ith
AC21A AC22A
(<690V) (<690V)
AC23A
(<400V) Componentes
[A] [A] n® | [kg] Seccionador Cuarto polo Enclavamiento
Versiones tripolares. mecanico
GA025ET6 25 25 1 10,350 2 x GA025A - GAX5000
GAO40ET6 40 40 1 10,350 2 x GA0O40A - GAX5000
GAOG3SAET6 63 45 1 10,350 2 x GA063SA - GAX5000
GAOBOET6 80 80 1 10,881 2 x GAO80A - GAX5001
GA125ET6 125 125 1 0,881 2 x GA125A - GAX5001
GA025...063...ET6 GA160ET6 160 125 1 10,881 2 x GA160A - GAX5001
Versiones tetrapolares.
GAO025ET8 25 25 1 1,250 2 x GA025A 2 x GAX42040A GAX5000
) AL i‘ % GAD40ETS 40 40 11,250 2 x GAO40A 2 x GAX42040A GAX5000
|[h3] FIIEM |[l] EI L‘L” GAO63SAET8 63 45 1 11,250 2 x GA0B3SA 2 x GAX42063SA GAX5000
:— o fasskasemmes GAOBOET8 80 80 1 1,133 2 x GA0O80A 2 x GAX42080A GAX5001
i e g GA125ET8 125 125 1 1,133 2 x GA125A 2 x GAX42125A GAX5001
X GA160ET8 160 125 1 1,133 2 x GA160A 2 x GAX42160A GAX5001
L i
GAO80...160ET6
RO DAL,
sssseces
§
_VENE R
e |l IEIIEIHEI [el{elllf«!
4 W
o : oS ¥
e i | | b | ||
'lll—-l|'--’|"" | 4
GAO080...160ET8
Interruptores Cadigo de Corriente | Corriente | Polos | Uds. | Peso
seccionadores en kit con pedido convenc. | nominal de
M .z térmica | de empleo|env.
eje de prolongacién, adaire e
mando y tapas Ith AC21A| AC22A
(<690V) | (<690V)
cubrebornes AC23A Componentes
(<400V) Seccionador | Cuarto polo Cubrebornes
[A] [A] n° n° | [kg] 3P 1P
Versiones tripolares.
’ m GA025AK30063 25 25 3P (1 10,302 GA025A - GAX83 -
AL GA040AK30063 40 40 3P (1 10,302 GA040A - GAX83 -
GA063ASK30063 | 63 45 3P (1 10,302 GA0B3SA - GAX83 -
Versiones tetrapolares.
GA025AK30063T4 | 25 25 4P |1 0,356 GA025A GAX42040A GAX83 GAX81
GA040AK30063T4 | 40 40 4P |1 0,356 GA040A GAX42040A GAX83 GAX81
GA063ASK30063T4| 63 45 4P |1 0,356 GA0B3SA GAX42063SA GAX83 GAX81
— Eje de 300mm: GAX7300
— Mando amarillo/rojo fijacion de brida: GAX63
— Par de tapas cubrebornes incluido para la proteccion de
los terminales de linea y carga.
GA...A.. K...
Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas

Dimensiones
pag. 12-48 a 50
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12 Interruptores seccionadores
Serie GA de 16A a 160A

INDICE
Cajas plasticas aislantes Cédigo de | Descripcion Uds. | Peso
vacias pedido de
env.
IEC/EN/BS IP65 .
n® | [ka]
" I Para interruptores seccionadores.
Con mando amarillo/rojo y eje de prolongacion.
B . GAZ1 Para GA016A...GA040A.../D 1 0,320
GAZ2 Para GAO63SA..., GAO30A...y |1 0,780
& \ GAO063A...GAT00A...
“ GAZ3 Para GA125A...GA160A... 1 1,900
a Con mando negro y eje de prolongacion.
h . GAZ1B Para GAO16A...GA040A.../D 1 0,320
GAZ1 GAZ2
. B GAZ2B Para GAO63SA..., GAO30A...y |1 0,730
GA063A...GAT00A...
b GAZ3B Para GA125A...GA160A... 1 1,900
Accesorio.
GAX30 Kit fijacion cable blindado 1 0,083
= para GAZ1y GAZ1B
D Las cajas vacias incluyen los siguientes elementos:
Caja GAZ1 GAZ2 GAZ3
GAZ1B | GAZ2B | GAZ3B
Mando amarillo/rojo GAX61 GAX61 GAX61
- Mando negro GAX61B | GAX61B | GAX61B
Eje de prolongacion 1 1 1
Terminal neutro 1 1
Terminal de tierra 1 1
GAX30
Cajas plasticas aislantes Codigo de Descripcion Uds. | Peso
vacias pedido de
env.
UL/CSA, Type 4/4X e
Para interruptores seccionadores.
Con mando amarillo/rojo y eje de prolongacién.
GAZ1UL Para GAO16A...GA040A...y |1 0,320
GA040D
GAZ2UL Para GAO63SA... 1 0,730
Con mando negro y eje de prolongacion.
GAZ1BUL Para GAO16A...GA040A...y |1 0,320
GA040D
GAZ2BUL Para GAO63SA... 1 0,730
Accesorio.
GAX30 Kit fijacion cable blindado |1 0,083
para GAZ1UL y GAZ1BUL
Las cajas vacias incluyen los siguientes elementos:
Caja GAZ1UL | GAZ2UL
GAZ1BUL | GAZ2BUL
Mando amarillo/rojo GAX61 GAX61
GAZ2UL Mando negro GAX61B | GAX61B
Eje de prolongacion 1 1
Terminal neutro 1 1
Terminal de tierra 1 1
GAX30
12-18 Dimensiones
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Caracteristicas generales

— Cajas de ABS

— Mandos enclavables

— Tapa con precinto

— Par de apriete (tornillos tapa):
* GAZ1...: 1,3Nm/16lb.en
* GAZ2...y GAZ3...: 1,5Nm/13Ib.en

— Grado de proteccion: IP65

- Entradas cables:
* GAZ1... agujeros troquelados PG16/M25 y PG13,5/M20
* GAZ2... agujeros troquelados PG16/M25 y PG29/M32
» GAZ3... paredes lisas; taladrado a cargo del Cliente.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: EAC.

Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1.

Caracteristicas generales
— Cajas de policarbonato
— Mandos enclavables
— Tapa con precinto
— Par de apriete (tornillos tapa):
* GAZ1...UL: 1,3Nm/16lb.en
* GAZ2...UL: 1,5Nm/13Ib.en
— Grado de proteccion: IP65; UL/CSA Type 4/4X
— Entradas cables:
* GAZ1...UL agujeros troquelados PG16/M25 y
PG13,5/M20
* GAZ2...UL agujeros troquelados PG16/M25 y
PG29/M32.

Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas: cULus para tipos
GAZ016...GAZ125...UL, GAZ1...UL y GAZ2...UL; EAC para
todos.

Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3,

IEC/EN/BS 60947-1, UL60947-4-1 y CSA C22.2 n°60947-4-1
(hasta GAZ063SA...), UL98 y CSA C22.2 n°4 (para tipos
restantes).
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v Sene GA de 16A d 160A ___electric
LIDJIC=R o) caja plastica

Interruptores seccionadores  cadigo de Corriente Corriente Uds.| Peso Componentes
en caja pléstica |EC/EN/BS pedido convencional | nominal de Caja Interruptor Mando
térmica Ithe | de empleo le env. seccionador incluido
IP65 AC21A AC23B | AC23B en GAZ...
(<690V) (<400V) | (<500V)
[A] [A] [A] n° | [ka]
TRIPOLARES.
Con mando amarillo/rojo.
GAZ016 16 16 16 1 10,450 GAZA GA016A GAX61
) GAZ025 25 25 25 1 10,450 GAZA GA025A GAX61
GAZ016...GAZ040... GAZ032 32 32 25 1 0,450 GAZ1 GA032A GAX61
GAZ040 40 40 25 1 10,450 GAZ1 GAO040A GAX61
GAZ063SA 63 45 25 1 10,870 GAZ2 GA0B3SA GAX61
GAZ063C 63 63 63 1 1,220 GAZ2 GA063A GAX61
GAZ080C 80 80 63 1 1,220 GAZ2 GAO80A GAX61
GAZ100C 100 100 |80 1 1,220 GAZ2 GA100A GAX61
GAZ125 125 125 100 1 12220 GAZ3 GA125A GAX61
GAZ160 160 125 100 1 12220 GAZ3 GA160A GAX61
TRIPOLARES.
Con mando negro.
GAZ016B 16 16 16 1 10,450 GAZ1B GA016A GAX61B
GAZ025B 25 25 25 1 10,450 GAZ1B GA025A GAX61B
GAZ032B 32 32 25 1 10,450 GAZ1B GA032A GAX61B
GAZ040B 40 40 25 1 10,450 GAZ1B GAO040A GAX61B
GAZ063...100C GAZ063SAB 63 45 25 1 10,870 GAZ2B GA0B3SA GAX61B
GAZ063CB 63 63 63 1 1,220 GAZ2B GA063A GAX61B
GAZ080CB 80 80 63 1 1,220 GAZ2B GAO080A GAX61B
GAZ100CB 100 100 |80 1 1,220 GAZ2B GA100A GAX61B
GAZ125B 125 125 100 1 12220 GAZ3B GA125A GAX61B
GAZ160B 160 125 100 1 12220 GAZ3B GA160A GAX61B
TETRAPOLARES. Caja Interruptor 4° polo Mando
Con mando amarillo/rojo. seccionador
GAZ016T4 16 16 16 1 10,550 GAZA GA016A GAX42040A GAX61
GAZ032T4 32 32 25 1 10,550 GAZA GA032A GAX42040A GAX61
GAZ040T4 40 40 25 1 10,550 GAZ1 GAO040A GAX42040A GAX61
GAZ063SAT4 |63 45 25 1 10,780 GAZ2 GA0B3SA GAX42063SA | GAX61
GAZ063CT4 63 63 63 1 1,250 GAZ2 GA063A GAX42063A GAX61
GAZ100CT4 100 100 |80 1 1,250 GAZ2 GA100A GAX42100A GAX61
GAZ125... GAZ160... GAZ125T4 125 125 100 1 12,500 GAZ3 GA125A GAX42125A GAX61
GAZ160T4 160 125 100 1 12,500 GAZ3 GA160A GAX42160A GAX61
TETRAPOLARES.
Con mando negro.
GAZ016T4B 16 16 16 1 10,550 GAZ1B GAO16A GAX42040A GAX61B
GAZ032T4B 32 32 25 1 10,550 GAZ1B GA032A GAX42040A GAX61B
GAZ040T4B 40 40 25 1 10,550 GAZ1B GA040A GAX42040A GAX61B
GAZ063SAT4B | 63 45 25 1 10,780 GAZ2B GA0B3SA GAX42063SA | GAX61B
GAZ063CT4B |63 63 63 1 1,250 GAZ2B GAOB3A GAX42063A GAX61B
GAZ100CT4B | 100 100 |80 1 1,250 GAZ2B GA100A GAX42100A GAX61B
GAZ125T4B 125 125 100 1 12,500 GAZ3B GA125A GAX42125A GAX61B
GAZ160T4B 160 125 100 1 12,500 GAZ3B GA160A GAX42160A GAX61B
Caracteristicas generales - Tapa con precinto
— Cajas de ABS — Par de apriete (tornillos tapa):
— Para las versiones tetrapolares no indicadas, afiadir el * GAZ016...GAZ040...: 1,3Nm/16lb.en
cuarto polo GAX42...A al correspondiente de 3 polos * otros tipos: 1,5Nm/13lb.en
— Accesorios compatibles: — Grado de proteccion: IP65
» GAX30 para la continuidad de conexion de cable - Entradas cables:
blindado (ej. con convertidores estaticos) * GAZ016..., GAZ040... agujeros troquelados PG16/M25 y
* GAZ016...GAZ040..: 1 bloque de contactos auxiliares a PG13,5/M20
la derecha y 1 a la izquierda excepto cuando ya esta e GAZ063SA...GAZ100... agujeros troquelados PG16/M25
montado el 4° polo y PG29/M32
« Otros tipos: 2 bloques de contactos auxiliares a la * GAZ125..., GAZ160... paredes lisas; taladrado a cargo
derecha y 2 a la izquierda excepto cuando ya esta del Cliente.
montado el 4° polo
* GAZ125...GAZ160...: en caso de necesidad, los Homologaciones y conformidad
terminales de tierra y neutro GAX3... pueden comprarse Homologaciones obtenidas: EAC.
por separado; ver pag. 12-11 Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3,
— Mandos enclavables IEC/EN/BS 60947-1.
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12 Interruptores seccionadores “iLovato

. Serie GA de 16A a 125A. —electric
LIDJIC=R o caja plastica

Interruptores seccionadores  codigo de Corriente Corriente Uds. | Peso Componentes
en caia pléstica UL/CSA Tvpe pedido convencional | nominal de Caja Interruptor Mando
’ térmica Ithe | de empleo le env. seccionador incluido
4/axX AC21A AC238 | AC23B en GAZ...
(<690V) (<400V) | (<500V)
[A] [A] [A] n® | [ka]
TRIPOLARES.
Con mando amarillo/rojo.
GAZ016UL 16 16 16 1 10,450 GAZ1UL GAO16A GAX61
GAZ025UL 25 25 25 1 10,450 GAZ1UL GA025A GAX61
- GAZ032UL 32 32 25 1 10,450 GAZ1UL GA032A GAX61
GAZ016...GAZ040...UL GAZ040UL 40 40 25 1 10,450 GAZ1UL GA040A GAX61
GAZ063SAUL |63 45 25 1 10,870 GAZ2UL GAO63SA GAX61
GAZ063UL 63 63 63 1 11,220 GAZ3 © GA063A GAX61
GAZ080UL 80 80 63 1 12,220 GAZ3 © GAO80A GAX61
GAZ100UL 100 100 80 1 12,220 GAZ3 © GA100A GAX61
GAZ125UL 125 125 100 1 12,220 GAZ3 © GA125A GAX61
TRIPOLARES.
Con mando negro.
GAZ016BUL 16 16 16 1 10,450 GAZ1BUL GAO16A GAX61B
GAZ025BUL 25 25 25 1 10,450 GAZ1BUL GA025A GAX61B
GAZ032BUL 32 32 25 1 10,450 GAZ1BUL GA032A GAX61B
GAZ040BUL 40 40 25 1 10,450 GAZ1BUL GAO40A GAX61B
GAZ063SABUL | 63 45 25 1 10,870 GAZ2BUL GA063SA GAX61B
GAZ063SAUL GAZ063BUL 63 63 63 1 11,220 GAZ3B @ GA063A GAX61B
GAZ080BUL 80 80 63 1 12,220 GAZ3B @ GAO80OA GAX61B
GAZ100BUL 100 100 80 1 12,220 GAZ3B @ GA100A GAX61B
GAZ125BUL 125 125 100 1 12,220 GAZ3B @ GA125A GAX61B
TETRAPOLARES. Caja Interruptor 4° polo Mando
Con mando amarillo/rojo. seccionador
GAZ016T4UL |16 16 16 1 10,550 GAZ1UL GAO16A GAX42040A GAX61
GAZ032T4UL |32 32 25 1 10,550 GAZ1UL GA032A GAX42040A GAX61
GAZ063T4UL |63 63 63 1 11,150 GAZ3 © GA0B3A GAX42063A GAX61
GAZ100T4UL |100 100 80 1 12,500 GAZ3 © GA100A GAX42100A GAX61
GAZ125T4UL | 125 125 100 1 12,500 GAZ3 © GA125A GAX42125A GAX61
TETRAPOLARES.
Con mando negro.
GAZ016T4BUL | 16 16 16 1 10,550 GAZ1BUL GAO16A GAX42040A GAX61B
GAZ063UL - GAZ125UL GAZ032T4BUL | 32 32 25 1 10,550 GAZ1BUL GA032A GAX42040A GAX61B
GAZ063T4BUL | 63 63 63 1 1,150 GAZ3B @ GA0B3A GAX42063A GAX61B
GAZ100T4BUL | 100 100 80 1 12,500 GAZ3B @ GA100A GAX42100A GAX61B
GAZ125T4BUL | 125 125 100 1 12,500 GAZ3B @ GA125A GAX42125A GAX61B
@ Para mas detalles contacte con nuestro servicio de atencion a clientes
(datos de contacto en la contraportada).
Caracteristicas generales
— Cajas de policarbonato
— Para las versiones tetrapolares no indicadas, afadir el cuarto
polo GAX4...A al correspondiente de 3 polos
— Accesorios compatibles:

* GAX30 para la continuidad de conexion de cable blindado (ej.
con convertidores estéticos)

* GAZ016...GAZ040..: 1 bloque de contactos auxiliares a la
derecha y 1 a la izquierda excepto cuando ya estd montado el
4° polo

« otros tipos: 2 bloques de contactos auxiliares a la derecha'y 2
a laizquierda excepto cuando ya estd montado el 4° polo

— Mandos enclavables
— Tapa con precinto
— Par de apriete (tornillos tapa):
* GAZ016...GAZ040...UL: 1,3Nm/16lb.en
e otros tipos: 1,5Nm/13Ib.en
— Grado de proteccion: IP65; UL/CSA Type 4/4X
— Entradas cables:

* GAZ016...GAZ040...UL agujeros troquelados PG16/M25 y
PG13,5/M20

* GAZ063SA...UL agujeros troquelados PG16/M25 y PG29/M32

* GAZ063...GAZ125...UL paredes lisas; taladrado a cargo del
Cliente.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: cULus para tipos
GAZ016...GAZ125...UL, GAZ1...UL y GAZ2...UL; EAC para todos.
Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3, IEC/EN/BS 60947-1,
UL60947-4-1y CSA C22.2 n°60947-4-1 (hasta GAZ063SA...),
UL98 y CSA C22.2 n°4 (para tipos restantes).
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Conmutadores seccionadores en caja plastica
Conmutadores Codigo de Corrignte Corrignte Uds. | Peso Componentes
seccionadores en caia pedido convencional | nominal de Caja Interruptores Enclavam. | Mando
P térmica de empleo le env. seccionadores
plastica Ithe
UL/CSA, Type 4/4X AC21A AC23B | AC23B
(<690V) (<400V)| (<500V)
(Al [A] (Al n° | kel
Conmutadores de linea tripolares I-0-11. Mando negro.
GAZ025ET6 25 25 25 1 1,060 GAZUL® 2 x GA025A GAX5000 GAX67B
GAZ0A40ET6 40 40 25 1 1,060 GAZUL® 2 x GA040A GAX5000 GAX67B
GAZ063SAET6 |63 45 25 1 1,070 GAZUL® 2 x GAOB3SA GAX5000 GAX67B
GAZ0B0ET6 80 80 63 1 12,950 GAZ3® 2 x GAOB0A GAX5001 GAX67B
GAZ125ET6 125 125 100 1 12,950 GAZ3©® 2 x GA125A GAX5001 GAX67B
GAZ160ET6 160 125 100 1 12,950 GAZ3©® 2 x GA160A GAX5001 GAX67B
Caja Interruptores Enclavam. | Mando
Conmutadores de linea tetrapolares I-0-1. Mando negro. seccionadores
GAZ025ET8 25 25 25 1 1,060 GAZUL® 2 x GA025A + GAX5000 GAX67B
2 x GAX42040A
GAZ040ET8 40 40 25 1 1,060 GAZUL® 2 x GAO40A + GAX5000 GAX67B
2 x GAX42040A
GAZ063SAET8 |63 45 25 1 1,070 GAZUL® 2 x GAOB3SA + | GAX5000 GAX67B
2 x GAX42063SA
GAZO08OET8 80 80 63 1 12,950 GAZ3©® 2 x GAO8OA + GAX5001 GAX67B
2 x GAX42080A
GAZ125ET8 125 125 100 1 12,950 GAZ3® 2 x GA125A + GAX5001 GAX67B
2 x GAX42125A
GAZ160ET8 160 125 100 1 12,950 GAZ3©® 2 x GA160A + GAX5001 GAX67B
GAZOBQE. . - - 2 x GAX42160A
GAZ160E...
- @ Para més detalles contacte con nuestro servicio de atencion a clientes
(datos de contacto en la contraportada).
Caracteristicas generales
— GCajas de policarbonato
— Posibilidad de montar:
* 2 bloques de contactos auxiliares a la derechay 2 a la
izquierda para tipos GAZ...ET6
* 1 bloque de contactos auxiliares a la derechay 1 ala
izquierda para tipos GAZ...ET8
— Mandos enclavables con eje de prolongacion
- Terminal neutro y de tierra
— Tapa de la caja con precinto
- Par de apriete (tornillos tapa): 1,5Nm/13Ib.en
— Grado de proteccion: IP65; UL/CSA Type 4/4X
— Entrada cables:
e GAZ025...GAZ063SA... agujeros troquelados PG16/M25
y PG29/M32
¢ GAZ080... y GAZ160... paredes lisas; taladrado a cargo
del Cliente.
Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: cULus (excepto GAZ160E...),
EAC.
Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1, UL60947-4-1'y CSA C22.2 n°60947-4-1
(hasta GAZ063SA...), UL98 y CSA (22.2 n°4 (para tipos
restantes excepto GAZ160E...).
Dimensiones Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas 12-21
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INPIE=| Conmutadores seccionadores en caja plastica

Méxima modularidad

Cajas
‘ GAX1011A
Ol GAX1020A
GAX42063SA GAX42040A S GAX81
GAX41063SA GAX41040A
GAX41063SA ARASTUAUA
oppure GAX42040D oppure
GAX1110EA  GAXI110EA
§
. GAX83 ; -
GAZ016...GAZ040
Q& GAZ016B...GAZ040B
A GAZ1
L . GAZ1B
= - ==
- ~ >
GAZ063SA @ Dentro de la caja es posible montar 1 blogue adicional a la derechay1a la
GAZ063SAB izquierda, excepto cuando ya estd montado el cuarto polo. Las entradas de
GAZ2 tierra y neutro ya se encuentran en el fondo de la caja.
GAZ2B
Dentro de la caja es posible montar 2 bloques de contactos adicionales a la Sistema de precinto
derecha y 2 a la izquierda, excepto cuando ya esta montado el cuarto polo.
Las entradas de tierra y neutro ya se encuentran en el fondo de la caja.

GAX1210EA

GAX41125A
GAX42063A...
GAX42125A

GAX41125A
GAX42125A
GAX42160A

GAZ063..GAZ100C
GAZ063...GAZ100CB

GAZ2
GAZ2B
Dentro de la caja pueden montarse 2 bloques de contactos adicionales a la derecha y 2 a la izquierda, excepto cuando ya estd montado el cuarto polo.
Los terminales de tierra y de neutro no se encuentran en el fondo de la caja.
En caso de necesidad, los terminales de tierra y neutro tipo GAX3... pueden comprarse por separado.
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P Sene GA de 16A d 160A ___electric
LIE= e caja metdlica

Interruptores Codigo de Corriente | Corriente Uds. | Peso Componentes®
seccionadores pedido convencional | nominal de Caja Interruptor Mando
. . térmica Ithe | de empleo le env. seccionador
en caja metalica AC21A | AC23B | AC23B
IECG/EN/BS IP65 (<690V) (s400V)) (<500V)
Y = (Al (Al (Al [n° |[ka]
- TRIPOLARES.
= Con mando amarillo/rojo.
GAZM016 16 16 16 1 12,150 GAZMA1 GAO16A GAX61
GAZM025 25 25 25 1 12,150 GAZMA1 GA025A GAX61
GAZM032 32 32 25 1 12,150 GAZMA1 GA032A GAX61
o @ GAZM040 40 40 25 1 12,150 GAZM1 GA040A GAX61
GAZIVT016...GAZM100... GAZM063SA 63 45 25 1 12,150 GAZMA1 GA0B3SA GAX61
GAZMO063 63 63 63 1 12,380 GAZMA1 GAOB3A GAX61
GAZMO080 80 80 63 1 12,380 GAZMA1 GAO80A GAX61
GAZM100 100 100 |80 1 12,380 GAZM1 GA100A GAX61
‘ & @ GAZM125 125 125 100 1 3,550 GAZM2 GA125A GAX61
GAZM160 160 125 100 1 3,550 GAZM2 GA160A GAX61
TRIPOLARES.
Con mando negro.
y GAZM016B 16 16 16 1 12,150 GAZMA1 GAO16A GAX61B
GAZM025B 25 25 25 1 12,150 GAZMA1 GA025A GAX61B
GAZM032B 32 32 25 1 12,150 GAZMA1 GA032A GAX61B
GAZM040B 40 40 25 1 12,150 GAZMA1 GA040A GAX61B
; GAZMO63SAB | 63 45 25 1 12,150 GAZMA1 GA0B3SA GAX61B
7"_ e " GAZM063B 63 63 63 1 12,380 GAZMA1 GAOB3A GAX61B
GAZM125...GAZM160... GAZM080B 80 80 63 1 12,380 GAZMA1 GAO80A GAX61B
GAZM100B 100 100 |80 1 12,380 GAZM1 GA100A GAX61B
GAZM125B 125 125 100 1 3,550 GAZM2 GA125A GAX61B
GAZM160B 160 125 100 1 3,550 GAZM2 GA160A GAX61B
TETRAPOLARES. Caja Interruptor 4° polo Mando
Con mando amarillo/rojo. seccionador
GAZM016T4 16 16 16 1 12,195 GAZMA1 GAO16A GAX42040A GAX61
GAZM032T4 32 32 25 1 12,19 GAZMA1 GA032A GAX42040A GAX61
GAZM040T4 40 40 25 1 12,195 GAZMA1 GAO040A GAX42040A GAX61
GAZMO063SAT4 | 63 45 25 1 12,19 GAZM1 GA0B3SA GAX42063SA | GAX61
GAZMO063T4 63 63 63 1 12,506 GAZMA1 GAO63A GAX42063A GAX61
GAZM100T4 100 100 |80 1 12,506 GAZMA1 GA100A GAX42100A GAX61
GAZM125T4 125 125 100 1 |3,676 GAZM2 GA125A GAX42125A GAX61
GAZM160T4 160 125 100 1 |3,676 GAZM2 GA160A GAX42160A GAX61
TETRAPOLARES.
Con mando negro.
GAZMO016T4B | 16 16 16 1 12,195 GAZMA1 GAO16A GAX42040A GAX61B
GAZM032T4B | 32 32 25 1 12,19 GAZMA1 GA032A GAX42040A GAX61B
GAZM040T4B | 40 40 25 1 12,19 GAZMA1 GAO040A GAX42040A GAX61B
GAZMO63SAT4B | 63 45 25 1 12,195 GAZMA1 GA0B3SA GAX42063SA | GAX61B
GAZM063T4B | 63 63 63 1 12,506 GAZMA1 GA0B3A GAX42063A GAX61B
GAZM100T4B | 100 100 |80 1 12,506 GAZMA1 GA100A GAX42100A GAX61B
GAZM125T4B | 125 125 100 1 |3,676 GAZM2 GA125A GAX42125A GAX61B
GAZM160T4B | 160 125 100 1 |3,676 GAZM2 GA160A GAX42160A GAX61B
@ Se requiere el eje de prolongacion GAX7...; para més detalles contacte
con nuestro servicio de atencién a clientes (datos de contacto en la
contraportada).
Caracteristicas generales
— Cajas de chapa de acero barnizada
- Mandos enclavables
— Cierre de tapa con tornillo
— Grado de proteccion: IP65
— Entrada cables: paredes lisas; taladrado a cargo del
Cliente.
Homologaciones y conformidad
Homologaciones: EAC (en curso).
Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1.
Dimensiones Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas 12-23
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. Serie GA de 16A a 160A. —electric
LIS en caja metdlica y de acero inox AlSI 304

Conmutadores Codigo de Corriente Corriente Uds. | Peso Componentes®
seccionadores pedido convencional | nominal de Caja Interruptores Enclavam. | Mando
. . térmica Ithe | de empleo le env. seccionadores
en caja metalica AC21A AC23B | AC23B
IEC/EN/BS IP65 (<690V) (<400V)) (<500V)
(Al Al [[Al [n° |[kg]
™ l Conmutadores de linea tripolares 1-0-1I. Con mando negro.
GAZMO25ET6 | 25 25 25 1 11,983 GAZMA1 2 x GA025A GAX5000 GAX67B
GAZMO40ET6 | 40 40 25 1 11,983 GAZMA1 2 x GAD40A GAX5000 GAX67B
GAZMO63SAET6 | 63 45 25 1 11,983 GAZMA1 2 x GAOB3SA GAX5000 GAX67B
—r GAZMOBOET6 |80 80 63 1 13,156 GAZM2 2 x GAO80A GAX5001 GAX67B
fo- GAZM125ET6 | 125 125 100 |1 [3,156 GAZM2 2 x GA125A GAX5001 GAX67B
GAZM160ET6 | 160 125 100 |1 3,156 GAZM2 2 x GA160A GAX5001 GAX67B
Conmutadores de linea tetrapolares I-0-1l. Con mando negro.
GAZMO25ET8 | 25 25 25 1 12,100 GAZMH 2 x GA025A + GAX5000 GAX67B
I 2 x GAX42040A
Jd @ GAZMO40ET8 |40 40 25 1 12,100 GAZMA1 2 x GAO40A + GAX5000 GAX67B
X R 2 x GAX42040A
GAZMOBOETS...GAZM160ETS... GAZMO63SAET8| 63 45 25 1 12,100 GAZM1 2 x GAO63SA + | GAX5000 GAX67B
2 x GAX42063SA
GAZMOBOET8 |80 80 63 1 15,953 GAZM3 2 x GAO80A + GAX5001 GAX67B
2 x GAX42080A
GAZM125ET8 | 125 125 100 |1 [5,953 GAZM3 2 x GA125A + GAX5001 GAX67B
2 x GAX42125A
GAZM160ET8 | 160 125 100 |1 [5,953 GAZM3 2 x GA160A + GAX5001 GAX67B
2 x GAX42160A

Caracteristicas generales

— Cajas de chapa de acero barnizada

— Mandos enclavables

— Cierre de tapa con tornillo, y de acero
(GAZMO8OETS...GAZM160ETS...)

— Grado de proteccion: IP65

— Entrada cables: paredes lisas; taladrado a cargo del Cliente.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones: EAC (en curso).
Conforme con normas: |[EC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1.

Interruptores Cédigo de Corriente | Corriente Uds.| Peso Componentes®
seccionadores pedido convencional | nominal de Caja Interruptor Mando
. . térmica Ithe | de empleo le env. seccionador
en caja de acero inox AC21A AC23B | AC23B
AISI 304 (<690V) (<400V)| (<500V)
IEC/EN/BS IP65 [A] A [ [ [kl
TRIPOLARES.
Con mando amarillo/rojo.
GAZS016 16 16 16 1 2,150 GAZS1 GAO16A GAX61
GAZS025 25 25 25 1 2,150 GAZS1 GA025A GAX61
GAZS032 32 32 25 1 2,150 GAZS1 GA032A GAX61
GAZS040 40 40 25 1 2,150 GAZS1 GAO40A GAX61
GAZS063SA 63 45 25 1 2,150 GAZS1 GA0B3SA GAX61
GAZS063 63 63 63 1 2,380 GAZS1 GA063A GAX61
GAZS016...GAZS100... GAZS100 100 100 80 1 2,380 GAZS1 GA100A GAX61
TRIPOLARES.
Con mando negro.
GAZS016B 16 16 16 1 2,150 GAZS1 GA016A GAX61B
GAZS025B 25 25 25 1 2,150 GAZS1 GA025A GAX61B
GAZS032B 32 32 25 1 2,150 GAZS1 GA032A GAX61B
GAZS040B 40 40 25 1 2,150 GAZS1 GAO40A GAX61B
GAZS063SAB | 63 45 25 1 2,150 GAZS1 GA063SA GAX61B
GAZS063B 63 63 63 1 2,380 GAZS1 GA063A GAX61B
GAZS100B 100 100 80 1 2,380 GAZS1 GA100A GAX61B
Caracteristicas generales
— (Cajas de chapa de acero inox AISI 304
— Mandos enclavables
— Cierre de tapa con tornillo
— Grado de proteccion: IP65
— Entrada cables: paredes lisas; taladrado a cargo del Cliente
— Para versiones tetrapolares, afiadir el cuarto polo GAX42...A al
seccionador tripolar correspondiente
@ Se requiere el eje de prolongacion GAX7...; para més detalles contacte Homologaciones y conformidad
con nuestro servicio de atencion a clientes (datos de contacto en la Homologaciones: EAC (en curso).
contraportada). Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3, [EC/EN/BS 60947-1.
imensiones squemas eléctricos aracteristicas técnicas
12-24 Di ) E l6ctri c L o
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Cajas

GAZM1

GAZM2

GAZS1

12 Interruptores seccionadores
Caja metalicas vacias

Cadigo de Dimensiones Uds. | Peso
pedido caja de
env.
[mm] n° | [k
Cajas de chapa de acero barnizada.
GAZM1 150x200x120 1 1,680
GAZM2 200x300x120 1 3,000
GAZM3 300x400x120 1 4,900
Cajas de chapa de acero inox AISI 304.
GAZS$1 150x200x120 \ 1 1,900
Dimensiones
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Caracteristicas generales

— Cajas de chapa de acero barnizada para GAZM...

— (aja de chapa de acero inox AlSI 304 para GAZS1

— Cierre de tapa con tornillo para GAZM1, GAZM2 y GAZS1

— Cierre de tapa con tornillo, y de acero para GAZM3

— Tapa troquelada para montaje mandos

— Elfondo de la caja presenta una guia DIN 35mm para el
montaje del interruptor seccionador

— Elfondo de la caja presenta un terminal de tierra

— Grado de proteccion: IP65

— Entrada cables: paredes lisas; taladrado a cargo del Cliente

— Consultar la modularidad en las tablas de pag. 12-23 y 24.

Conformidad
Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1.
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INTERRUPTORES SECCIONADORES

@® DIMENSIONES COMPACTAS
Los interruptores seccionadores tripolares estan realizados en un cuerpo
f : de tan solo 162mm de ancho hasta 315A, 203mm de 320A a 500Ay
i - o 231mm para 630A.

@® VERSIONES UL98
Los interruptores seccionadores estan UI-
homologados para USA y Canada segun las C\® us
normas UL98 / CSA C22.2 n°4.

® VERSION TETRAPOLAR
Los interruptores seccionadores se entregan en la version tripolar.
Para realizar la version tetrapolar es posible pedir el cuarto polo
adicional.

@ FACILIDAD DE INSTALACION EN GUIA DIN
Los interruptores seccionadores pueden montarse a presion en la guia
DIN (calibres de 160A a 315A) o mediante tornillos en la placa de
montaje.

il

@ VERSATILIDAD DE
INSTALACION
Los interruptores seccionadores pueden
instalarse en todas las direcciones. Las
pinzas para la fijacion con tornillos
pueden girarse, asi como es posible @ VERSATILIDAD DE LOS COMPONENTES
ajustar la distancia de fijacion. Mediante los dos tornilos suministrados, es posible montar el cuarto

polo, el terminal de neutro y el de tierra a ambos lados de los

interruptores seccionadores.
[0 [o] [0], %

® PIEZA ANTIDESLIZAMIENTO !w @ @ @ 0
PARA MONTAJE EN GUIA DIN P
Para los calibres de 160A a 315A hay dos
piezas de goma que impiden el
deslizamiento de los interruptores P i
seccionadores en la guia DIN. ‘LT—

CONMUTADORES SECCIONADORES

@ DIMENSIONES COMPACTAS

Los conmutadores seccionadores estan realizados en

un cuerpo de tan solo

- 185mm de ancho para las versiones tripolares hasta
315A, 237mm de 320A a 500A y 263mm para 630A;

- 220mm de ancho para las versiones tetrapolares
hasta 315A, 281mm de 320A a 500A y 317mm para
630A.

@ FACILIDAD DE INSTALACION
Los conmutadores seccionadores pueden montarse
mediante tornillos en la placa de montaje.

@ VERSIONES UL1008
Los conmutadores seccionadores son C UL uUs
homologados para USA y Canada ©
segun las normas UL1008/CSA C22.2
n°178.

@ VERSIONES TRIPOLARES Y
TETRAPOLARES
Los conmutadores seccionadores ya se entregan
ensamblados en las versiones tripolar y tetrapolar.
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® AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS
Ofrecemos una vasta seleccion de contactos auxiliares, tapas
cubrebornes, separadores de fases, terminales, puentes de
conexion, ejes de prolongacion y mandos | |
para cualquier tipo &
de instalacion.

@ ALTO PODER DE CORTE IEC
Las corrientes nominales en AC23A hasta 630A-415V y hasta
500A-690V son las més altas de la categoria.

@ CONTACTOS AUXILIARES ADICIONALES
El mismo blogue de contactos es compatible con todos los
interruptores seccionadores y conmutadores seccionadores. Los
contactos pueden montarse en el polo de mando principal (hasta 8
contactos para los interruptores seccionadores; hasta 4 contactos
para los conmutadores
seccionadores).

® TUERCA PRISIONERA PARA EL TERMINAL

Accesorio que hace alin mas facil el g
cableado de los terminales con una
sola llave. ¢

® VISIBILIDAD DE LOS CONTACTOS: iMAXIMA
SEGURIDAD!
Gracias a la mirilla transparente en cada polo de potencia, el estado
abierto o cerrado del interruptor puede verse facilmente desde lejos
sin algun riesgo de equivocacion.

JLovato

___electric

® MANETA VERSION UL508A
De conformidad con la norma UL508A, que requiere la posibilidad
de inspeccionar el cuadro bajo tension por parte de personal
autorizado, las manetas de los seccionadores serie GL... disponen
de deshloqueo de la funcién mando embrague con el interruptor
seccionador en posicion ON.

® MANETAS IP66, IP69K Y NEMA 4X
Disponibilidad de una vasta gama de mandos de palanca con fijacion
de tornillo con el méximo grado de proteccion en el mercado.

N2

® MANDOS ENCLAVABLES
Todos los mandos de tipo directo y embrague constan de un
mecanismo enclavable incorporado.

® MANETAS
La version estandar de los interruptores seccionadores y
conmutadores seccionadores no incluye la maneta.
De este modo, es posible realizar la version de mando directo
pidiendo aparte la maneta directa o la version de embrague
pidiendo aparte un eje de prolongacién y una maneta embrague.
Las manetas pueden montarse y desmontarse con suma facilidad
gracias a su sistema a presion.

® MONTAJE DEL EJE DE PROLONGACION A
PRESION
Los ejes de prolongacion pueden montarse y desmontarse con
facilidad gracias a su sistema a presion que agiliza la instalacion y
facilita el acceso al cuadro para las intervenciones de mantenimiento.
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Cuadro sinéptico de modularidad
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=

x@l I I I GLOCA00TACTUL
o]

Tipo Corriente convencional | Corriente nominal de empleo Potencia reactiva | Cuarto polo Terminal Terminal Maneta de mando directo
térmica al aire Ith para mando de neutro de tierra
AC21A (<690V) AC23A (<400V) | AC23A (<500V) | condensadores 400V Negra Amar/roja
Cadigo [A] [A] [A] [kvar] Codigo Cadigo Cadigo Cadigo Caodigo
pedido pedido pedido pedido pedido pedido
Interruptores seccionadores tripolares I[EC/EN/BS.
GL0160C1 160 160 160 80 GLX420315 | GLX300 GLX301 GLX61DB | GLX61D
GLO0200C1 200 200 200 100
GL0250C1 250 250 250 115
GLO0315C1 315 250 250 145
GL0320C1 320 320 320 145 GLX420320 | GLX302 GLX303 GLX62DB | GLX62D
GL0400C1 400 400 400 180 GLX420400
GLO0500C1 500 500 500 200 GLX420500
GL0630C1 630 630 500 250 GLX420630
Conmutadores seccionadores tripolares IEC/EN/BS.
GLC0160C1 160 160 160 - - - - GLX61DB |-
GLCO0200C1 200 200 200
GLC0250C1 250 250 250
GLC0315C1 315 250 250
GLCO0320C1 320 320 320 GLX62DB
GLC0400C1 400 400 400
GLCO0500C1 500 500 500
GLCO0630C1 630 630 500
Conmutadores seccionadores tetrapolares [EC/EN/BS.
GLC0160T4C1 | 160 160 160 - - - - GLX61DB |-
GLC0200T4C1 | 200 200 200
GLC0250T4C1 | 250 250 250
GLC0315T4C1 | 315 250 250
GLC0320T4C1 | 320 320 320 GLX62DB
GLC0400T4C1 | 400 400 400
GLC0500T4C1 | 500 500 500
GLC0630T4C1 | 630 630 500
Tipo Corriente de Maxima potencia motor trifasico Cuarto polo | Terminal Terminal Maneta de mando directo
empleo general de neutro de tierra
Negra Amarilla/roja
Cadigo [A] [HP/V] Cadigo Caodigo Cadigo Cadigo Cadigo
pedido pedido pedido pedido pedido pedido
Interruptores seccionadores tripolares UL98.
GL0100C1UL 100 30/240 - 75/480 - 100/600 GLX420100UL | GLX300 GLX301 GLX61DB | GLX61D
GL0200C1UL | 200 75/240 - 150/480 - 200/600 GLX420200UL
GLO0400C1UL 400 125/240 - 250/480 - 350/600 GLX420400UL | GLX302 GLX303 GLX62DB | GLX62D
Conmutadores seccionadores tripolares UL1008.
GLCO100C1UL | 100 30/240 - 75/480 - 100/600 - - - GLX61DB |-
GLC0200C1UL | 200 75/240 - 150/480 - 200/600
GLC0400C1UL | 400 125/240 - 250/480 - 350/600 GLX62DB
Conmutadores seccionadores tetrapolares UL1008.
GLOC100T4C1UL | 100 30/240 - 75/480 - 100/600 - - - GLX61DB |-
GL0C200T4C1UL | 200 75/240 - 150/480 - 200/600
400 125/240 - 250/480 - 350/600 GLX62DB

@ 1 unidad. Proteccion 1 terminal para cable simple:
- Seccién méxima conductores: 120mm?250kemil;

- Seccién minima conductores: 16mm%6AWG.

@ Kit 3 uds. Proteccion 3 terminales para cable simple:
- Seccion méxima conductores: 120mm?250kemil;

— Seccion minima conductores: 16mm%/6AWG.

® 1 unidad. Proteccidn 1 terminal para cable simple:

- Seccion méxima conductores: 304mm?/600kemil;
- Seccion minima conductores: 33,6mm%2AWG.
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Maneta de mando Ejes de prolongacién para maneta de Anillo de Contactos Tapas Separadores | Conexiones | Puentes Terminal de
embrague mando embrague alineacion auxiliares cubrebornes | de fase terminales tuerca
Negra Amar/roja Profundidad cuadro| Seccion eje | &€ Prolong. [IEICHETE
Cadigo Cadigo Cédigo min max O Cadigo Cadigo Cadigo Caédigo Cadigo Cadigo Cadigo
pedido pedido pedido [mm] [mm] [mm] pedido pedido pedido pedido pedido pedido pedido
GLX61B GLX61 GLX7150810 | 124 194 10 GLX00 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX5000 - GLX550
GLX7200S810 244 \C 3 uds. 6 uds. GLX501© (8 uds.)
GLX7300S10 344 -
GLX7400S10 444 GLX1010EA | GLX801 GLX901
GLX7500S10 544 (NAR) (4 uds.) (8 uds.)
GLX62B GLX62 GLX7150810 | 157 227 GLX802 GLX902 GLX502© GLX551
GLX7200S10 277 (3uds.) (6 uds.) GLX5030 (8 uds.)
GLX7300810 377
GLX7400S810 477 GLX803 GLX903 (8 uds.| GLX504©
GLX7500810 577 (4uds.) Incorporado | GLX5050
GLX61CB | - GLX7150810 | 220 290 10 GLX00 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX5000 GLX201 GLX550
GLX7200S10 340 (INC) (3uds.) (6 uds.) GLX501@ (3 uds.) (8 uds.)
GLX7300S10 440 -
GLX7400S10 540 GLX1010EA | GLX801 GLX901 GLX202
GLX7500810 640 (TNAR) (4 uds.) (8 uds) (4 uds)
GLX62CB GLX7150810 | 267 337 GLX802 GLX902 GLX502© GLX206 GLX551
GLX7200S10 387 3 uds. 6 uds. GLX5030 3uds. (8 uds.)
GLX7300S10 487
GLX7400S10 587 GLX803 GLX903(8 uds.| GLX504© GLX207
GLX7500810 687 (4uds.) Incorporado | GLX5050 | (4 uds.)
GLX61CB | - GLX7150810 | 220 290 10 GLX00 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX5000 GLX201 GLX550
GLX7200S10 340 (INC) (3uds.) (6 uds.) GLX501@ (3uds.) (8 uds.)
GLX7300S10 440 I
GLX7400S10 540 GLX1010EA | GLX801 GLX901 GLX202
GLX7500810 640 (TNAR) (4 uds) (8 uds) (4 uds)
GLX62CB GLX7150810 | 267 337 GLX802 GLX902 GLX502© GLX206 GLX551
GLX7200S10 387 (3 uds.) (6 uds.) GLX5030 (3 uds.) (8 uds.)
GLX7300S10 487
GLX7400S10 587 GLX803 GLX903(8 uds.| GLX504© GLX207
GLX7500810 687 (4uds.) Incorporado | GLX505@ | (4 uds)
Maneta de mando Ejes de prolongacion para maneta Anillo de Contactos Tapas Separadores | Conexiones | Puentes Terminal de
embrague de mando embrague alineacion auxiliares cubrebornes | de fase terminales tuerca
Negra Amar/roja Profundidad cuadro| Seccion eje | &€ Prolong. prisionera
Cadigo Cadigo Cadigo min méax O Cadigo Cadigo Cédigo Cddigo Cddigo Cddigo Cadigo
pedido pedido pedido [mm] [mm] [mm] pedido pedido pedido pedido pedido pedido pedido
GLX61B GLX61 GLX7150810 | 124 194 10 GLX00 GLX1001 GLX800 Incorporado | GLX500@ - GLX550
GLX7200810 244 (TNC) (3'uds.) GLX501@ (8 uds.)
% 333 GLX1010EA | GLX801
(TNAA) (4'uds.)
GLX7500810 544
GLX62B GLX62 GLX7150810 | 157 227 GLX802 Incorporado | GLX5026© GLX551
GLX7200S10 277 (3uds.) GLX5030 (8 uds.)
GLX7300510 377 GLX803 GLX5046
GLX7400810 477 (4uds.)
GLX7500810 577 GLX5056
GLX61B - GLX7150810 | 220 290 10 GLX00 GLX1001 GLX800 Incorporado | GLX5000 GLX201 GLX550
GLX7200S10 340 (1NC) (3'uds.) GLX501@ (3uds) (8 uds.)
% 238 GLX1010EA | GLX801 GLX202
GLA/4U0s10 (4 uds.) (4 uds.)
GLX7500810 640
GLX62B GLX7150810 | 267 337 GLX802 Incorporado | GLX502© GLX206 GLX551
GLX7200S10 387 3uds. GLX503@ (3uds.) (8 uds.)
% gg; GLX803 GLX5040 | GLX207
(4uds.) (4uds.)
GLX7500510 687 GLX5056
GLX61B - GLX7150810 | 220 290 10 GLX00 GLX1001 GLX800 Incorporado | GLX5000 GLX201 GLX550
GLX7200S10 340 (1NC) (3'uds.) GLX501@ (3uds.) (8 uds.)
% gjg GLX1010EA | GLX801 GLX202
(4 uds.) (4 uds.)
GLX7500S10 640
GLX62B GLX7150810 | 267 337 GLX802 Incorporado | GLX502© GLX206 GLX551
GLX7200810 387 (3'uds.) GLX503@ (3'uds.) (8 uds.)
% gg; GLX803 GLX5040 | GLX207
(4'uds.) (4uds.)
GLX7500510 687 GLX5056
@ Kit 3 unidades. Proteccion 3 terminales para cable simple: @ 1 unidad. Proteccidn 1 terminal para cables dobles: ® Kit 3 unidades. Proteccion 3 terminales para cables dobles:

- Seccion méxima conductores: 304mm?/600kemil;
- Seccion minima conductores: 33,6mm%2AWG.

- Seccion méxima conductores: 2x152mm?/2x300kcmil;
— Seccion minima conductores: 2x21,2mm?%/2x4AWG.

- Seccion méxima conductores: 2x152mm?/2x300kemil;
— Seccion minima conductores: 2x21,2mm?%2x4AWG.
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12 Interruptores seccionadores

. — electri
INDICE Serie GL de 160 a 630A ectne
Interruptores seccionadores  cadigo de Corriente | Corriente Uds.| Peso Caracteristicas generales
. ; ional inal — Versiones de 160 a 630A AC23
tripolares IEC/EN/BS pedido fg;{‘r‘]’;';c'ona ggr:r;qgleo o grew_ — Corriente de empleo general segiin estandar UL98: 100A,
P al aire Ith 200A y 400A
I e Se T AG21A AG23A | AC23A — Dimensiones compactas y cuarto polo adicional
(Al B | (5690\/) (5400\/) (5690V) - Fijacién en guia DIN de 35mm o de tornillo hasta 315A.
| S Solo en placa de 320A a 630A
i (Al (Al (Al n® | [ka] — Pinzas ajustables para la fijacion en la placa con tornillo
: Z\@ Maneta excluida. — Visibilidad de los contactos
L\ | | Para version mando embrague completar con eje de — Cantidad maxima de polos de potencia: 4.
8 b : . prolongacion y maneta; para version mando directo
—DTQJHJ completar con maneta (ver pag. 12-33). Caracteristicas de empleo
T Gloeoct  [160  [160 |10 |1 740 | o e e de mpuiso Ums 124
GLO200C1 | 200 200 [200 |1 1,740 | 1 oo mecanica " P P
I e GL0250C1 250 250 250 1 1,740 * 20.000 ciclos de 160A a 315A
. " GL0315C1 315 250 250 1 1,740 ¢ 10.000 ciclos de 320A a 630A.
=
. (Qs- i ﬂ GL0320C1 320 320 320 1 3,460 Homologaciones y conformidad
X m GL0400C1 | 400 400 [400 [1 3460 | Homologaciones obtenidas: cULus segiin estandar UL98 /
° CSA C22.2 n°4 (GL...ULy GLX42...UL).
L 1 1 4
GL0500C 500 500 500 3,460 Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3,
aLoazoct. ERoS0001 GLO0630C1 630 630 500 1 13,780 IEC/EN/BS 60947-1.
Interruptores seccionadores  cedigode | Gorriente de | Méxima Uds| Peso | Garreras de los polos de potencia GL..
tripolares UL98 pedido empleo potencia motor | de (polos principales y adicional)
general trifasico env. 0° 30° 60° 90°
@ L0160C1...GL0B30CT, GL...UL
Maneta excluida[A] e A GO%ssgﬁnCip% 336300 -
Para version mahdo embrague completar con eje de 85;(;23--,50'0 adic. de cierre simulténeo
prolongacion y maneta; para version mando directo
completar con maneta (ver pag. 12-33). OgF — > 0":
-
GLO100C1UL | 100 30/240 111,900
75/480
100/600
GL0200C1UL | 200 75/240 1 11,900
150/480
200/600
GLO0400C1UL | 400 125/240 1 13,780
GL...C1UL 250/480
350/600
Cuarto polo Cadigo de Corriente Corriente Uds.| Peso
adicional pedido convencional | nominal de
térmica de empleo le env.
IEC/EN/BS > al aire lth
) AC21A AC23A AC23A
7_] ﬂ i (<690V) (<400V) (<690V)
- > ¥ |
{h ; | (Al [A] [A] n® | kgl
) Cierre simultaneo con los polos del interruptor
‘ I seccionador. Para versiones GL0160C1...GL0315C1.
hy ® GLX420315 [315 (250 [250 [1 [0400
,7“' Para versiones GL0320C1...GL0630C1.
GLX420315 GLX420500 GLX420630 GLX420320 320 320 320 ! 0.900
GLX420400 | 400 400 400 1 10,900
m GLX420500 | 500 500 500 1 10,900
GLX420630 | 630 630 500 1 10,900
cu?r.to pOIO Codigo de Corriente de | Mdxima Uds.| Peso
adicional pedido empleo potencia motor | de
UL98 general trifasico env.
(Al [HP/V] n® | [ka]
Cierre simultaneo con los polos del interruptor
- seccionador. Para seccionador GLO100C1UL.
| *] GLX420100UL | 100 30/240 1 10410
- L i 75/480
h " ' 100/600
' Para seccionador GL0200C1UL.
B GLX420200UL | 200 75/240 1 10410
L 150/480
\[ i 200/600
- Para seccionador GLO400C1UL.
GLX420200UL GLX420400UL GLX420400UL | 400 125/240 110,900
250/480
350/600
1 2_30 Accesorios Dimensiones Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas
pag. 12-32y 12-33 pag. 12-53 y 54 pag. 12-61 pag. 12-65
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12 Interruptores seccionadores
Serie GL de 160 a 630A

Conmutadores seccionadores Codigo de Corriente Corriente Uds.| Peso
tripolares |EC/EN/BS pedido convencional | nominal de
térmica de empleo le env.
al aire Ith
AC21A AC33B | AC33B
(<690V) (<400V)| (<690V)
[A] [A] [A] n° | [kg]
Maneta excluida. @
GLC0160C1 | 160 160 160 1 3,550
GLC0200C1 | 200 200 200 1 3,550
GLC0250C1 | 250 250 250 1 3,550
GLCOT60CT... BLCO315CT GLC0315C1 | 315 250 250 1 3,550
GLC0320C1 {320 320 320 1 7,060
GLC0400C1 | 400 400 400 1 7,060
GLC0500C1 | 500 500 500 1 7,060
GLC0630C1 | 630 630 500 1 17,720
Conmutadores Cddigo de Corriente Corriente Uds. | Peso
seccionadores tetrapolares pedido convencional | nominal de
térmica de empleo le env.
al aire Ith
AC21A AC33B | AC33B
(<690V) (<400V)| (<690V)
[A] [A] [A] n° | [kg]
Maneta excluida. @
GLC0160T4C1 | 160 160 160 1 14,330
GLC0200T4C1 | 200 200 200 1 14,330
GLC0250T4C1 | 250 250 250 1 14,330
GLC0160T4C1...GLC0315T4C1 GLC0315T4C1 | 315 250 250 1 4,330
GLC0320T4C1 | 320 320 320 1 18,810
GLC0400T4C1 | 400 400 400 1 18,810
GLC0500T4C1 | 500 500 500 1 18,810
GLC0630T4C1 | 630 630 500 1 19,460
Conmutadores Cddigo de Corriente de | Maxima Uds. | Peso
seccionadores tripolares pedido empleo potencia motor | de
general trifasico env.
[A] [HPAV] n® | [kg]
Maneta excluida.@
GLCo100C1UL 100 30/240 1 13,800
75/480
100/600
GLCO0200C1UL |200 75/240 1 13,800
150/480
200/600
GLCO400C1UL |400 125/240 1 7,560
250/480
350/600
GLC0200C1UL
Conmutadores seccionadores cadigo de Corriente de | Maxima Uds.| Peso
tetrapmares UL1008 pedido empleo potencia motor | de
general trifdsico env.
[A] [HP/V] n° | [kg]
Maneta excluida.@®
GLC0100T4C1UL | 100 30/240 1 14,590
75/480
100/600
GLC0200T4C1UL | 200 75/240 1 14,590
150/480
200/600
GLC0400T4C1UL | 400 125/240 1 17,680
250/480
350/600

GLC0200T4C1UL

con eje de prolongacion y maneta; para version mando directo
completar con maneta (ver pag. 12-33).

Accesorios
pag. 12-32'y 12-33

Dimensiones

pag. 12-54 a 12-56

Esquemas eléctricos

@ Para version mando embrague completar el conmutador seccionador

pag. 12-62

JLovato

___electric

Caracteristicas generales

— Versiones de 160 a 630A AC33

— Corriente de empleo general segln estdndar UL1008:
100A, 200A 'y 400A

— Fijacion de tornillo

— Visibilidad de los contactos.

Caracteristicas de empleo
— Tensién nominal de aislamiento Ui: 1000V
— Tensioén nominal de prueba de impulso Uimp: 12kV
— Vida mecénica:
* 20.000 ciclos de 160A a 315A
* 10.000 ciclos de 320A a 630A.

Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas: cULus seguin estandar UL1008.
Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-6-1,

IEC/EN/BS 60947- 3.

Carreras de los polos de potencia GLC...

0° 30° 60° 90°

GLC0160C1...GLC0630C1, GLC0200C1UL,
C1...GLOB30T4C1

GLCO400CTUL, GLOTBOTACT...
GLC0200T4CTUL y GLCO400T4C1UL

tP? 0S plrlnmpa s para versiones fripolares y
etrapolares

OFF ———— > ON
0 «— |

Caracteristicas técnicas
pag. 12-66

12-31
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12 Interruptores seccionadores “iLovato

. Serie GL de 160 a 630A. —electric
W\BIEI= Accesorios

Bloques adicionales Cédigo de | Caracteristicas Uds.| Peso | Caracteristicas de empleo de los contactos auxiliares GLX10...
pedido de — Corriente convencional térmica al aire Ith: 10A
. B env. - Tensién nominal de aislamiento: 690V
| N S - Conductividad: 5, TmA
= ; n° | [kg] — Designacion segin UL/CSA y IEC/EN/BS 60947-5-1:
L\; : Contactos auxiliares. A600 Q600
= ) GLX1001 1NC t inales de tornill 1 0,100 — Par de apriete: 0,8Nm/7,1lb.en
GLX1010EA  GLX1001 con ermina’es €e formro — Hasta 8 contactos (2 por ranura) para interruptores
GLX1010EA | 1NAA con terminales de tornillo | 1 0,100 seccionadores GLO160...GL0630
o i Terminal neutro. — Hasta 4 contactos por posicion (1 por ranura) para
— = ] GLX300 Para GL0100..GLO315 1 [0.340 conmutadores seccionadores GLC0160...GLC0630
{. R = )h m GLX302 Para GL0320_GL0630 3 0:680 — Montaje a presion sin necesidad de herramientas.
i Terminal de tierra. Caracteristicas de empleo de los terminales de neutro y de
| \ I GLX301 Para GL0100...GLO3TS 110340 t—ier(‘,rzrgl-;(t?t;l.és solo con interruptores seccionadores
L! l\l ; m GLX303 | Para GL0320..6L0630 10680 | ~ GLoteo. 6L0630 P
o Ejﬁ Tapas cubrebornes unipolares. — Par de apriete terminales para GLX300 y GLX301:
" GLX800 | Kit de 3 unidades. Proteccion |1 | 0,060 15..22Nm/132,7...194,7lb.en
GLX300 GLX301 — 3 terminales. Para GLO100... — Par de apriete terminales para GLX302 y GLX303:
GL0315 y GLC0100...GLCO315 30...37Nm/265...3271b.en.
™ GLX801 | Kit de 4 unidades. Proteccion | 1 10,080 | caracteristicas de empleo de las tapas cubrebornes y de los
4 terminales. Para GL0100...
separadores de fase GLXS..., GLX9...
GL0315y GLC0100...GLC0315 — Fijacion a presion.
GLX802 Kit de 3 unidades. Proteccion 1 0,070
1 3 terminales. Para GL0320... Caracteristicas de empleo conexiones terminales
L S m GLOB30 y GLC0320...GLCOB30 GLX500-GLX501
T GLX803 Kit de 4 unidades. Proteccion 1 0,095 — Seccion maxima conductores: 120mm?250kemil
GLX8... T | 4terminales. Para GL0320... ~ Seccion minima conductores: 16mm%6AWG
GL0630 y GLC0320...GLC0630 — Par de apriete: 35Nm/309,71b.en.
Separadores de fase (necesarios para tensiones > 500V). GLX502-GLX503
GLX900 Kit de 6 uds. Proteccion 3 fases. | 1 0,070 — Seccion maxima conductores:304mm?2/600kcmil
Para GL0160...GL0315 y — Seccion minima conductores: 33,6mm?%2AWG
GLC0100...GLC0315 — Par de apriete: 42,4Nm/375Ib.en.
GLX901 Kit de 8 uds. Proteccion 4 fases. | 1 0,090
Para GL0160...GL0315 y GLX504-GLX505 ) ,
GLC0100...GLCO315 — Seccion maxima conductores: 2x152mm?2/2x300kcmil
- — — Seccion minima conductores: 2x21,2mm?/2x4AWG
GLX902 Kit de 6 uds. Proteccion 3 fases. | 1 0,011 — Par de apriete: 22,6Nm/200Ib.en.
Para GL0320...GLC0500 y ’
GLX9... GLC0320...GLGO500 Homologaciones y conformidad
GLX903 Kit de 8 uds. Proteccion 4 fases. | 1 0,011 Homologaciones obtenidas: cULus.
Para GL0320...GLC0500 y Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1,
GLC0320...GLCO500 IEC/EN/BS 60947-3.
Conexiones terminales para cables rigidos v flexibles.
GLX500 1 unidad. Proteccion 1 terminal | 1 0,050 Carreras de los polos interruptores GL...
- - ara cable simple. olos principales y adicional
@ @@ Para GLOTO0. GL0315 y (pclosprncietesy ! o w0 e o
GLC0100...GLC0315
GLO100C1...GLO630CH,
GLX500 - GLX501 GLX501 Kit de 3 unidades. Proteccion |1 10,140 | GLCO100G1. GLCOAOC1,
3 terminales para cable simple. Polos principales
Para GL0100...GL0315 y
e GLC0100...GLC0315
;’ ) 2 GLX502 1 unidad. Prptecci(’)n 1 terminal | 1 0,100 %(%t?%xmar §1NAA- NA con cierre
= para cable simple. anticipado respecto de los polos principales)
GLX502 - GLX503 Para GL0320...GL0630 y aLx1001
GLC0320...GLC0630 Contacto auxiliar (1NC)
' o GLX503 Kit de 3 unidades. Proteccion 1 0,280 OFF ————— > ON
- 5 3 terminales para cable simple. 0 «-— |
‘ g Para GL0320...GL0630 y
g ® @ GLC0320...GLC0630
® GLX504 1 unidad. Proteccion 1 terminal | 1 0,110
GLX504 - GLX505 para cables dobles.
Para GL0320...GL0630 y
GLC0320...GLC0630
GLX505 Kit de 3 unidades. Proteccion 1 0,310
3 terminales para cables dobles.
Para GL0320...GL0630 y
GLC0320...GLC0630
Terminal de tuerca prisionera.
[ GLX550 Kit de 8 unidades. 1 0,010
i Para GL0100...GL0315 y
. GLC0100...GLCO315
GLX55... GLX551 Kit de 8 unidades. 1 0,010
Para GL0320...GL0630 y
GLC0320...GLC0630
1 2_32 Dimensiones Esquemas eléctricos
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12 Interruptores seccionadores

Accesorios

Puentes

Manetas y ejes de
prolongacion

«—

GLX61DB

c=

GLX62DB

%

GLX61B

GLX61CB

GLX00

)
B
GLXT... g

Serie GL de 160 a 630A.

Cadigo de
pedido

Caracteristicas

Uds.
de
env.

Peso

ne

(ka]

Puentes para la

conexion paralela de polos de lo

conmutadores seccionadores.

S

GLX201

Kit de 3 uds. Conexion 3
polos. Para GLC0100...GLC0315

0,180

GLX202

Kit de 4 uds. Conexion 4
polos. Para GLC0100...GLC0315

0,200

GLX206

Kit de 3 uds. Conexion 3
polos. Para GLC0320...GLC0630

0,190

GLX207

Kit de 4 uds. Proteccion 3
polos. Para GLC0320...GLC0630

0,255

Cadigo de
pedido

Caracteristicas

Uds.
de
env.

Peso

[ka]

Manetas de mai

ndo directo.

GLX61DB

Para GL0100...GLO315 y
GLC0100...GLCO315. Negro

—_

0,075

GLX61D

Para GL0100...GL0315.
Amarillo/rojo

—_

0,095

GLX62DB

Para GL0320...GL0630 y
GLC0320...GLC0630. Negro

—_

0,140

GLX62D

Para GLC0320...GLC0630.
Amarillo/rojo

—_

0,170

Manetas de mai

ndo embrague.

GLX61

Para GL0100...GL0315.
Fijacién de tornillo. De palanca
125mm - con desbloqueo
(req. UL508A). Amarillo/rojo.
J10mm

—_

0,220

GLX61B

Para GL0100...GL0315.
Fijacién de tornillo. De palanca
125mm - con desbloqueo
(req. UL508A). Negro.
J10mm

—_

0,220

GLX61CB

Para conmutadores
GLC0100...GLCO315.

Fijacién de tornillo. De palanca
125mm - con desbloqueo
(req. UL508A). Negro.
10mm

0,215

GLX62

Para GL0320...GL0630.
Fijacién de tornillo. De palanca
175mm - con desbloqueo
(req. UL508A). Amarillo/rojo.
10mm

—_

0,240

GLX62B

Para GL0320...GL0630.
Fijacién de tornillo. De palanca
175mm - con desbloqueo
(req. UL508A). Negro.
J10mm

—_

0,240

GLX62CB

Para conmutadores
GLC0320...GLC0630.

Fijacion de tornillo. De palanca
175mm - con desbloqueo
(req. UL508A). Negro.
110mm

0,240

Accesorios para manetas de mando embrague.

GLX00

‘ Anillo alineacion eje prolong.

1

0,040

Ejes de prolongacion para manetas de mando embrague
tipo GLX61, GLX61B, GLX61CB, GLX62, GLX62B, GLX62CB.

GLX7150810 | Longitud 150mm, J10mm |1 0,150
GLX7200810 | Longitud 200mm, J10mm | 1 0,190
GLX7300S810 | Longitud 300mm, (J10mm |1 0,270
GLX7400810 | Longitud 400mm, J10mm |1 0,350
GLX7500810 | Longitud 500mm, J10mm |1 0,430

Dimensiones
pag. 12-57 y 12-58

JLovato

___electric

Caracteristicas de empleo manetas de mando directo
— Montaje a presion en interruptores seccionadores y

conmutadores seccionadores
1-3 candados @4...6mm.

Caracteristicas de empleo manetas de mando embrague

Distancia de fijacion mandos: 28x40mm

1-3 candados @4...8mm
Par de apriete: 1,5Nm/13,3Ib.en
Grado de proteccion:

* segln IEC/EN/BS: IP66 y IP69K;

¢ seglin UL: Type 1, 2, 3R, 12, 12K, 4, 4X para uso

exterior.

Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas: cULus.
Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-3.
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en caja metalica
IEC/EN/BS IP65

\

(=

GLZMO0160...GLZM315...
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Serie GL de 160A a 315A.
en caja metalica

JLovato

___electric

Cédigo de Corriente Corriente Uds.| Peso Componentes
pedido convencional | nominal de Dimensiones | Interruptor Mando
térmica Ithe | de empleole | env. caja seccionador
AC21A AC22A (<690V)
(<690V) AC23A (<400V)
[A] [A] n® | kgl
TRIPOLARES.
Con mando amarillo/rojo.
GLZM0160 160 160 1 19,750 300x400x250 | GLO160C1 GLX61
GLZM0200 200 200 1 19,750 300x400x250 | GL0O200C1 GLX61
GLZM0250 250 250 1 19,750 300x400x250 | GL0250C1 GLX61
GLZM0315 315 250 1 19,750 300x400x250 | GLO315C1 GLX61
TRIPOLARES.
Con mando negro.
GLZMO0160B 160 160 1 19,750 300x400x250 | GLO160C1 GLX61B
GLZM0200B 200 200 1 19,750 300x400x250 | GL0200C1 GLX61B
GLZM0250B 250 250 1 19,750 300x400x250 | GL0O250C1 GLX61B
GLZM0315B 315 250 1 19,750 300x400x250 | GLO315C1 GLX61B
TETRAPOLARES. Dimensiones | Interruptor 4° polo Mando
Con mando amarillo/rojo. caja seccionador
GLZM0160T4 | 160 160 1 19,950 300x400x250 | GLO160C1 GLX420315 GLX61
GLZMO0200T4 | 200 200 1 19,950 300x400x250 | GL0200C1 GLX420315 GLX61
GLZM0250T4 | 250 250 1 19,950 300x400x250 | GL0250C1 GLX420315 GLX61
GLZM0315T4 | 315 250 1 19,950 300x400x250 | GL0O315C1 GLX420315 GLX61
TETRAPOLARES.
Con mando negro.
GLZMO0160T4B | 160 160 1 19,950 300x400x250 | GLO160C1 GLX420315 GLX61B
GLZM0200T4B | 200 200 1 19,950 300x400x250 | GL0O200C1 GLX420315 GLX61B
GLZM0250T4B | 250 250 1 19,950 300x400x250 | GL0O250C1 GLX420315 GLX61B
GLZMO0315T4B | 315 250 1 19,950 300x400x250 | GLO315C1 GLX420315 GLX61B
Caracteristicas generales
— Cajas de chapa de acero barnizada
— Mandos enclavables
— Cierre de tapa con tornillo, de acero
— Grado de proteccion: IP65
— Entrada cables: paredes lisas; taladrado a cargo del
Cliente.
Homologaciones y conformidad
Homologaciones: EAC (en curso).
Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1.
Dimensiones Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas
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Serie GL de 160A a 315A.
en caja metalica

JLovato

___electric

Conmutadores seccionadores cadigo de Corriente | Corriente Uds.| Peso Componentes
en caia metalica pedido convencional | nominal de Dimensiones | Conmutadores Mando
térmica de empleo le env. caja seccionadores
IEC/EN/BS IP65 e ' !
AC21A AC23B | AC23B
(<690V) (<400V) | (<500V)
. | [A] [A] [A] n° | [kl
Conmutadores de linea tripolares I-0-11. Mando negro.
GLZMO160ET6 | 160 160 160 1 11,780 300x400x250 | GLCO160CH GLX61CB
GLZMO200ET6 | 200 200 | 200 1 11,780 300x400x250 | GLC0200CH GLX61CB
; > GLZMO0250ET6 | 250 250 | 250 1 11,780 300x400x250 | GLC0250CH GLX61CB
b GLZMO315ET6 | 315 250 | 250 1 11,780 300x400x250 | GLC0315C1 GLX61CB
Dimensiones | Conmutadores Mando
Conmutadores de linea tetrapolares |-0-11. Mando negro. caja seccionadores
| GLZMO160ET8 | 160 160 160 1 12,180 300x400x250 | GLCO160T4C1 GLX61CB
‘0 — GLZMO200ET8 | 200 200 | 200 1 12,180 300x400x250 | GLC0200T4C1 GLX61CB
GLZM0250ET8 | 250 250 | 250 1 12,180 300x400x250 | GLC0250T4C1 GLX61CB
GLZMO160E...GLZMO315E... GLZMO315ET8 | 315 250 | 250 1 12,180 300x400x250 | GLC0315T4C1 GLX61CB
Caracteristicas generales
— Cajas de chapa de acero barnizada
- Mandos enclavables
— Cierre de tapa con tornillo, de acero
— Grado de proteccion: IP65
— Entrada cables: paredes lisas; taladrado a cargo del
Cliente.
Homologaciones y conformidad
Homologaciones: EAC (en curso).
Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-6-1,
IEC/EN/BS 60947-1.
Dimensiones Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas
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12 Interruptores seccionadores ‘ILovato
. Serie GE de 50A a 1600A. ——slectrie
WIPIEI=R Tripolares
Interruptores C(’Jd_igo ae Corrient_e Corri_ente Uds. Peso IEIaer;c(i?en il:l:rrizsndo consultar la correspondencia con la
seccionadores pedido tcgrr::]/?cn:lonal ggr:,lgs:eo le gr?v tabla degllos Interrupt‘ores seccionadoresg la izquierda.
tripol?_{es_?g (3 al aire Ith ' Para los otros accesorios ver las paginas 12-42.
o e A AC21A AC23A | AC23A
* _'-— = (<500V) (<400V) | (<500V) Mando directo Mando embrague
! :, [A] [A] [A] n® | [kg] Negro Negro Amarillo/rojo
.‘ Para completar con eje de prolongacién y mando®.
T 4 GE0160P® | 160 160 125 1 10,850 GEX65D GAX66NB GAX66N
| Fe : GE0160 160 160 125 1 10,850
”’b GE0200 200 160 125 1 10,900
GE... GE0250 2500 160 125 1 10,900
GE0251 250 250 200 1 1,700 GEX66ND GEX66NB GEX66N
GE0315 315 315 250 1 1,700
GE0400 400 400 315 1 11,900
GE0500 500 500 400 1 14,200 GEX67ND GEX67NB GEX67N
GE0630 630 630 500 1 14,200
GE0800 800 800 500 1 14,200
GE1000 1000 1000 | 800 1 7,000 GEX68ND GEX68NB GEX68N
GE1250 1250 1000 | 800 1 7,600
GE1600 1600 1000 | 900 1 120,800
Interruptores ggpa%%ﬁéﬁfﬁiﬁ%ﬁ?é prolongacion y mando®@ M:;r? — M:gr%o S Amarillo/rojo
secclona(:ort_als;ltrlpolares GE0050F® | 50 50 50 1 11,250 GEX61D GEX61NB GEX61N
con{gorta U%I% % GE0125F® | 125 125 125 1 |1,700
-—* 'f - Con portafusible NH®. Mando directo Mando embrague
T m"""" Para completar con eje de prolongacién y mando@®e. Negro Negro Amarillo/rojo
GEO160N | 160 160 125 1 |1,700 GEX61D GEX61NB GEX61N
& ‘ GEO161N | 160 160 160 1 |3,100 GEX62D GEX66NB GEX66N
2 GE0250N | 250 250 250 1 |6,600 GEX63D GEX67NB GEX67N
- GEO400N | 400 400 400 1 |6,600
: *‘*'ﬁﬂ GED630N | 630 630 630 1 113,000 GEX64D GEX68NB GEX68N
GEO80ON | 800 630 630 1 113,000
GE...F-GE...N-GE...B Con portafusible BS®. Mando directo Mando embrague
Para completar con eje de prolongacién y mando@®e. Negro Negro Amarillo/rojo
GE0160B | 160 160 160 1 |3,500 GEX62D GEX66NB GEX66N
GE0200B | 200 200 200 1 13,500
GE0250B | 250 250 250 1 |6,600
GE0315B | 315 315 315 1 |6,600 GEX63D GEX67NB GEX67N
GE0400B | 400 400 400 1 16,600
GE0630B | 630 630 630 1 113,000 GEX64D GEX68NB GEX68N
GE0800B | 800 630 630 1 113,000

@ Para elegir el mando consultar la tabla de lado. Las manetas de mando
directo incluyen el eje de prolongacion correspondiente.

® Para elegir el tipo de fusibles consultar la pagina 12-42.

©® El interruptor seccionador se entrega con pantalla de proteccion fusibles.

@ Incluye proteccion IP20 de los terminales.

® 250A Ith; 200A AC21A <500V.

Caracteristicas generales

— De 50 a1600A
Versiones disponibles: mando directo y mando embrague
Fijacion de tornillo; ver en pagina 12-42 el kit adaptador

para guia DIN 35mm del GEO160P
— Enclavables en posicion “0” sin necesidad de accesorios

adicionales.

Caracteristicas de empleo

12-36

Bloques adicionales y
accesorios pag. 12-39y 40

— Tension nominal de aislamiento Ui:
* 1000V para GE0160...GE1600, GEO160P,
GE0250N/B...GEO800N/B
¢ 800V para GEOO50F, GEO125F, GEO160N, GEO161N,
GE0160B y GE0200B
— Vida mecénica:
 30.000 ciclos para GE0160...GE0250, GEO160P
¢ 20.000 ciclos para GE0251...GE0400
* 10.000 ciclos para GE0500...GE1600, GEOO50F,
GE0125F, GEO160N/B...GE0400N/B
* 5.000 ciclos para GEO630N/B y GEO80ON/B.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: EAC.

Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-3.

Caracteristicas técnicas
péag. 12-67 a 69

Esquemas eléctricos
pag. 12-62
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12 Interruptores seccionadores

Interruptores
seccionadores
tetrapolares

Interruptores seccionadores
tetrapolares con

portafusibles

GE... FT4 - GE...NT4 - GE...BT4

Bloques adicionales y

accesorios pag. 12-39y 40

Serie GE de 50A a 1600A.
Tetrapolares

JLovato

___electric

Codigo de Corriente Corriente Uds. Peso Eleccion mandos
pedido convencional | nominal de Para elegir el mando, consultar la correspondencia con la
térmica de empleo le env. tabla de los Interruptores seccionadores a la izquierda. Para
al aire Ith los otros accesorios ver paginas 12-43.
AC21A AC23A | AC23A
(<500V) (<400V) | (<500V) Mando directo Mando embrague
[A] [A] [A] n° | [kg] Negro Negro Amarillo/rojo
Para completar con eje de prolongacion y mando®.
GE0160T4P® | 160 160 125 1 1,000 GEX65D GAX66NB GAX66N
GE0160T4 160 160 125 1 1,000
GE0200T4 | 200 160 125 1 1,000
GE0250T4 | 2500 160 125 1 1,000
GE0251T4 | 250 250 200 1 1,900 GEX66ND GEX66NB GEX66N
GE0315T4 | 315 315 250 1 1,900
GE0400T4 | 400 400 315 1 2,100
GE0500T4 | 500 500 400 1 4,500 GEX67ND GEX67NB GEX67N
GE0630T4 | 630 630 500 1 14,500
GE0800T4 | 800 800 500 1 14,500
GE1000T4 1000 1000 | 800 1 |7,600 GEX68ND GEX68NB GEX68N
GE1250T4 1250 1000 | 800 1 |7,600
GE1600T4 1600 1000 | 900 1 120,800
Con portafusible NFC ©@. Mando directo Mando embrague
Para completar con eje de prolongacién y mando @@. Negro Negro Amarillo/rojo
GE0050FT4@ | 50 50 50 1 1,550 GEX61D GEX61NB GEX61N
GE0125FT4@ | 125 125 125 1 12,200
Con portafusible NH &. Mando directo Mando embrague
Para completar con eje de prolongacién y mando @@. Negro Negro Amarillo/rojo
GEO160NT4 | 160 160 125 1 12,200 GEX61D GEX61NB GEX61N
GE0161NT4 | 160 160 160 1 8,000 GEX62D GEX66NB GEX66N
GE0250NT4 | 250 250 250 1 8,000 GEX63D GEX67NB GEX67N
GEO400NT4 | 400 400 400 1 8,000
GE0630NT4 | 630 630 630 1 15,000 GEX64D GEX63NB GEX68N
GEO8OONT4 | 800 630 630 1 15,000
Con portafusible BS @. Mando directo Mando embrague
Para completar con eje de prolongacion y mando®@. Negro Negro Amarillo/rojo
GE0160BT4 | 160 160 160 1 |4,000 GEX62D GEX66NB GEX66N
GE0200BT4 | 200 200 200 1 4,000
GE0250BT4 | 250 250 250 1 14,000
GE0315BT4 | 315 315 315 1 8,000 GEX63D GEX67NB GEX67N
GE0400BT4 | 400 400 400 1 8,000
GE0630BT4 | 630 630 630 1 15,000 GEX64D GEX63NB GEX68N
GE0O800BT4 | 800 630 630 1 15,000

@ Para elegir el mando consultar la tabla aqui al lado. Las manetas de
mando directo incluyen el eje de prolongacién correspondiente.

@ Para elegir el tipo de fusibles consultar la pagina 12-43.

® Elinterruptor seccionador se entrega con pantalla de proteccion

fusibles.

@ Incluye proteccion IP20 de los terminales.

© Remitirse a las caracteristicas técnicas de pagina 12-67.

Esquemas eléctricos

pag. 12-62

Caracteristicas generales

— De 50 a 1600A

— Tipos tetrapolares (3P+N) con neutro de cierre anticipado
y apertura retardada

— Versiones disponibles: mando directo y mando embrague

— Fijacion de tornillo; ver en pagina 12-43 el kit adaptador

para guia DIN 35mm del GEO160T4P

— Enclavables en posicién “0” sin necesidad de accesorios

adicionales.

Caracteristicas de empleo
— Tension nominal de aislamiento Ui:
* 1000V para GE0160T4...GE1600T4, GEO160T4P,

GE0250...GEO80ONT4/BT4
800V para GEO160NT4/BT4, GEO050FT4,

GEO0125FT4, GEO161NT4, GE0200BT4

— Vida mecénica:

* 30.000 ciclos para GE0160T4...GE0250T4, GE0160T4P

* 20.000 ciclos para GE0251T4...GE0400T4

» 10.000 ciclos para GE0500T4...GE1600T4,
GE0050FT4, GE0125FT4, GE0160...GE0400NT4/BT4

¢ 5.000 ciclos para GE0630BT4/BT4 y GEOBOONT4/BT4.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: EAC.
Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1,

IEC/EN/BS 60947-3.

Caracteristicas técnicas

pag. 12-67 a 69

12-37
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Serie GE de 50A a 3150A.
Conmutadores seccionadores

JLovato

___electric

Conmutadores

seccionadores tetrapolares
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GE...ET4
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h

Caodigo de | Corriente Corriente Uds.|Peso Eleccion mandos
pedido convencional | nominal de Para elegir el mando, consultar la correspondencia con la
térmica de empleo le env. tabla de los conmutadores seccionadores a la izquierda. Para
al aire Ith los otros accesorios ver paginas 12-41.
AC21A AC23B | AC23B
(<500V) (=400V) | (<500V) Mando directo Mando embrague
[A] [A] [A] n® | [kg] Negro Negro
Para completar con eje de prolongacién y mando®.
GEO160E | 160 160 125 1 11,800 GEX61E GEX61NC
GE0200E | 200 160 125 1 11,900
GE0201E | 200 160 125 1 14,800 GEX62NE GEX62NC
GE0250E | 250 180 150 1 14,800
GEO315E | 315 200 160 1 15,000
GEO400E | 400 250 200 1 15,000
GEO500E | 500 400 250 1 11,500 GEX63NE GEX63NC
GEO630E | 630 500 315 1 11,500
GEO80OE | 800 630 400 1 11,900
GE1000E | 1000 1000 | 800 1 121,800 GEX64NE GEX64NC
GE1250E | 1250 1000 | 900 1 123,600
GE1600E | 1600 1000 | 900 1 150,000
GE2000E | 2000 2000 |2000 |1 |52,000 GEX641NE GEX641NC
m GE2500E | 2500 2500 2500 |1 |119,000 GEX69ND GEX69NB
GE3150E | 3150 3150 |3150 |1 |139,000
Caodigo de | Corriente Corriente Uds.|Peso Eleccion mandos
pedido convencional | nominal de Para elegir el mando, consultar la correspondencia con la
térmica de empleo le env. tabla de los conmutadores seccionadores a la izquierda. Para
al aire Ith los otros accesorios ver paginas 12-41.
AC21A AC23B | AC23B
‘af:f? (<500V) (<400V) | (<500V) Mando directo Mando embrague
. .u 's_ - [A] [A] [A] n° | [ka] Negro Negro
z A . Para completar con eje de prolongacién y mando®.
.] - . m !‘ GEO160ET4 | 160 160 125 1 12,100 GEX61E GEX61NC
; e ‘\ " em GEO200ET4 | 200 160 125 |1 |2,200
_/ . . GE0201ET4 | 200 160 125 1 15,300 GEX62NE GEX62NC
= 2 GE0250ET4 | 250 180 150 1 15,300
.- P~ GEO315ET4 | 315 200 160 1 15,500
L GEO400ET4 | 400 250 200 1 15,500
GEOS00ET4 | 500 400 250 1 112,600 GEX63NE GEX63NC
GEOB30ET4 | 630 500 315 1 112,600
GEOS00ET4 | 800 630 400 1 113,200
GE1000ET4 | 1000 1000 | 800 1 124300 GEX64NE GEX64NC
GE1250ET4 | 1250 1000 | 900 1 126,700
GE1600ET4 | 1600 1000 | 900 1 155000
GE2000ET4 | 2000 2000 |2000 |1 |69,000 GEX641NE GEX641NC
m GE2500ET4 | 2500 2500 2500 |1 |159,000 GEXB69ND GEX69NB
GE3150ET4 | 3150 3150 |3150 |1 |186,000

12-38

Bloques adicionales y

accesorios pag. 12-39y 40

directo incluyen el eje de prolongacion correspondiente.

@ Para elegir el mando consultar la tabla de lado. Las manetas de mando

Caracteristicas generales

— De 160 a 3150A

— Tipo tetrapolar (3P+N) con neutro de cierre anticipado y
apertura retardada

— Versiones disponibles: mando directo y mando embrague

— Fijacion de tornillo

— Enclavables en posicion “0” sin necesidad de accesorios
adicionales.

Caracteristicas de empleo

— Tension nominal de aislamiento Ui: 1000V

— Vida mecénica: 30.000 ciclos para GEO160E/ET4 y
GE0200E/ET4; 10.000 ciclos para otros tipos.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: EAC.

Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-3.

Caracteristicas técnicas
pag. 12-70y 71

Esquemas eléctricos
pag. 12-62
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12 Interruptores seccionadores
Serie GE de 50A a 3150A.

Bloques adicionales y accesorios

Cadigo de Descripcion Uds.|Peso
pedido de

env.

n® | [ka]
Contactos auxiliares®@.
GEX10110@® | 1NA/1NC conmutados 1 0,032
GEX1022 2NA/2NC conmutados 1 0,032
Contactos auxiliares para interruptores seccionadores
GE0050F, GE0050FT4, GEO125F, GE0125FT4, GEO160N
y GEO160NT4.
GEX1011N® | 1INA/1NC conmutados 1 10,024
GEX1022N | 2NA/2NC conmutados 1 10,032

Contactos auxiliares para conmutadores seccionadores

GE0160E, GEO

200E, GEO160ET4, GEO200ET4,

“F A GE1600E y GE1600ET4.
_ GEX1011M® [ 1NA/INC conmutados (1 Joot6

GExsgnﬂ Kit de montaje en guia DIN 35mm.

- GEX8900 | Para tipos GE...P (1 [o,040
Kit de tapas cubrebornes con las piezas indicadas en
la tabla. Ver paginas de 12-41 a 43 y 12-47 para las
combinaciones con el tipo de interruptor seccionador.
Fijacion de tornillo.
GEX8101 Kit de 1 unidad, placa 1 0,048

transparente che copre 4 polos

GEX8111 Kit de 2 uds, c/u para 2 polos |1 0,080
GEX8121 Kit de 2 uds, c/u para 2 polos |1 0,140
GEX8131 Kit de 2 uds, c/u para 2 polos | 1 0,170

GEX8... GEX8141 Kit de 2 uds, c/u para 2 polos |1 0,440
Fijacion a presion.
GEX8201 Kit de 3 uds, c/u para 1 polo 1 0,090
GEX8203 Kit de 4 uds, c/u para 1 polo 1 0,120
GEX8211 Kit de 3 uds, c/u para 1 polo 1 0,120
GEX8212 Kit de 3 uds, c/u para 1 polo 1 0,120
GEX8213 Kit de 4 uds, c/u para 1 polo 1 0,160
GEX8221 Kit de 3 uds, c/u para 1 polo 1 0,240
GEX8222 Kit de 3 uds, c/u para 1 polo 1 0,240
GEX8223 Kit de 4 uds, c/u para 1 polo 1 0,320
GEX8231 Kit de 3 uds, c/u para 1 polo 1 0,340
GEX8232 Kit de 3 uds, c/u para 1 polo 1 0,340
GEX8233 Kit de 4 uds, c/u para 1 polo 1 0,440
GEX8311 Kit de 3 uds, ¢/u para 1 polo 1 0,120
GEX8312 Kit de 4 uds, c/u para 1 polo 1 0,160
GEX8321 Kit de 3 uds, c/u para 1 polo 1 0,260
GEX8322 Kit de 4 uds, c/u para 1 polo 1 0,340
GEX8331 Kit de 3 uds, c/u para 1 polo 1 0,360
GEX8332 Kit de 4 uds, c/u para 1 polo 1 0,460

Mando motorizado para conmutadores seccionadores.
Tensién nominal de alimentacion auxiliar 230VAC.
Con mando, eje de prolongacion y elementos de

GE2500...3150ET4

fijacion.

GEX690C Para GEO160E...GE0200E y 1 13,000
GEO160ET4...GE0200ET4

GEX691C Para GE0201E...GE0400E y 1 13,000
GE0201ET4...GEO400ET4

GEX692C Para GEO500E...GEO80OE y 1 13,000
GEO500ET4...GE0800ET4

GEX693C Para GE1000E...GE1250E y 1 ]5753
GE1000ET4...GE1250ET4

GEX694C Para GE1600...2000E y 1 15,900
GE1600...2000ET4

GEX695C Para GE2500...3150E y 1 15,900

GEX69...

@ No apto para interruptores seccionadores tipo GE0050F, GEO050FT4,
GEO0125F, GE0125FT4, GEO160N, GEO160NT4, GEO160E, GEO200E,

GEO160ET4, GEO200ET4, GE1600E y GE1600ET4.

@ Contactos conmutados.

Esquemas eléctricos

pag.

12-62

JLovato

___electric

Eleccion bloques adicionales y accesorios

Ver las combinaciones en paginas 12-41 a 43 y 12-47 para
seleccionarlos en base al tipo de interruptor seccionador
utilizado.

Caracteristicas generales contactos auxiliares
Corriente convencional térmica al aire Ith: 16A.

Caracteristicas generales mando motorizado

— Tensidn nominal de alimentacion auxiliar: 230VAC

- 4 salidas estaticas, 24VDC 120mA totali

— 4 entradas, contactos alimentados 24VDC o 5VDC
(500mA) para mando conmutador (impulsivo o estable)

— Puerto serie RS485-Modbus (solo para GEX692C,
GEX693C y GEX694C), para mando, control,
programacion

— Enclavable en posicion 0

- Programacion mediante entradas de posicion

— Display de 4 digitos para sefales de estado/error.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: EAC.

Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-3.
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12 Interruptores seccionadores
, Serie GE de 50A a 3150A. —sleete
LIS Manetas y ejes de prolongacion
" (o Homologaciones y conformidad
gggigg O et gg 5. | Peso Homologaciones obtenidas: EAC para todos; cULus segun
env. UL98/CSA C22.2 n°4 solo para tipos GAX66N... y GAX7...AN.
S - Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1,
n® | [kgl IEC/EN/BS 60947-3.

MANETA DE MANDO DIRECTO. ENCLAVABLE ©.

Tipo rotativo con fijacion de tornillo al interruptor Formay Tipos de mando
seccionador. Con eje de prolongacion. longitud maneta
GEX61D Maneta negra de 95mm 0,340 GEX61E - GEX65D

1
GEX61E Maneta negra de 50mm 1 0,052 SO?n
GEX...D - GEX...E GEX62D | Maneta negra de 105mm 1 [0268 — GAXGEN - GAXGENB
GEX62NE | Maneta negra de 143mm 1 0,266 65mm -
GEX63D® | Maneta negra de 245mm 1 0,536 Q:/ GEX61N - GEX61NB
GEX63NE Maneta negra de 176mm 1 0,424 94mm GEX61NC
b GEX64D® | Maneta negra de 360mm 1 0,612 — GEX61D
GEX64NE® | Maneta negra de 396mm 1 0,612 95mm
GEXGZNE m GEX64TNE | Maneta negra de 396mm 1 [0620 — SEXG2D
GEX65D Maneta negra de 50mm 1 0,054 105mm
GEX66ND Maneta negra de 115mm 1 0,216 QZ GEX66ND - GEX66NB
A GEX67ND Maneta negra de 143mm 1 0,322 115mm GEX66N
b GEX68ND® | Maneta negra de 396mm 1 0,328 Qj GEX62NC - GEX62NE
m GEX69ND Maneta negra de 604mm. 1 0,740 143mm GEX67N - GEX67NB
MANETA MANDO EMBRAGUE, ENCLAVABLE @. GEX67ND

GAXG6N Tipo rotativo color rojo/amarillo con fijacion de t(_),rmllo *— GEX63NC - GEX63NE
anas== ala puerta. Para completar con eje de prolongacion @. 176mm
Con desbloqueo (requisito UL508A). Bimanual
GAX66N® | Maneta de 65mm.CJ7mm ®. IP66 | 1 0,075 zmn GEX63D
GEX61N Maneta de 94mm. ] 7mm. P65 |1 0,326 Bimanual
S_ GEX66N Maneta de 115mm. £ 10mm. IP65| 1 0,248 Smn GEX64D
@ GEX67N Maneta de 143mm. L1 14mm. IP65| 1 0,302 Bimanual
' GEX68N® | Maneta de 396mm. (1 14mm. IP65] 1 0,312 Smn GEX64NC - GEX64NE -
GEXG6N MANETA MANDO EMBRAGUE, ENCLAVABLE @. GEX641NC - GEX641NE -
Tipo rotativo color negro con fijacion de tornillo a la GEX68N - GEX68NB -
puerta. Para completar con eje de prolongacion @. GEX68ND
Con desbloqueo (requisito UL508A). —e— Bimanual
GAX66NB® | Maneta de 65mm.J7mm ©. |P66 0,075 604mm GEX69ND - GEX69NB

0,334
0,074

¢ GEX61NB | Maneta de 94mm. ] 7mm. IP65
— GEX61NC Maneta de 94mm. [J 7mm. IP65
GEX68N GEX62NC | Maneta de 143mm. (] 10mm. IP65 0,252
- GEX63NC | Maneta de 176mm. [J14mm. IP65 0,302

1
1
1
1
1
GEX64NC® | Maneta de 396mm. (] 14mm. IP65| 1 0,488
m GEX641NC | Maneta de 396mm. (1 14mm. IP65| 1 0,500
1
1
1

GEX66NB Maneta de 115mm. £ 10mm. IP65 0,246
GEX67NB Maneta de 143mm. 1 14mm. IP65
m GEX68NB® | Maneta de 396mm. (1 14mm. IP65

0,310

0,298
GEX69NB Maneta de 604mm. C114mm. IP65

—_

0,740

GEX67NB -
. EJES DE PROLONGACION para manetas mando embrague @.
GAX7150AN | Longitud 150mm, [J 7mm 1 0,090
GAX7200AN | Longitud 200mm, [J 7mm 1 0,112
GAX7300AN | Longitud 300mm, (1 7mm 1 0,160
= GAX7400AN | Longitud 400mm, (1 7mm 1 0,200
GAX7...AN Q" GAX7500AN | Longitud 500mm, [J 7mm 1 0,250
GEX7162N | Longitud 177mm, (J7mm 1 0,056
GEX7195N | Longitud 195mm, (7 14mm 1 0,248
GEX7227N | Longitud 227mm, (1 10mm 1 0,154
GEX7239N | Longitud 239mm, (I 14mm 1 0,310
GEX7250N | Longitud 250mm, (J7mm 1 0,084
GEX7345N | Longitud 345mm, (I 14mm 1 0,480
GEX7375N | Longitud 375mm, (1 10mm 1 0,274
GEX7387N | Longitud 387mm, [17mm 1 0,142
GEX7536N | Longitud 536mm, (1 10mm 1 0,408
LGN EIETCHEENEIER GEX7535N | Longitud 535mm, (1 14mm 1 |o,784

WENCERALEEEEE GG WY GEX7485N | Longitud 485mm, [114mm |1 | 0,930
con el interruptor seccionador, @ Para una correcta combinacion con el interruptor seccionador véase la tabla de

consultar las tablas en pag. o m’:‘ao 1&;‘;;u‘;fV‘2'47-

12-41 a 12-43. @® Utilizar con ejes de prolongacion tipo GAX7...AN.
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Cuadro sindptico de modularidad - Conmutadores tripolares y tetrapolares

JLovato

___electric

Tipo Corriente Corriente Maneta | Manetas Ejes de prolongacion manetas Contactos | Mando Tapas cubrebornes
convencional| nominal mando | mando mandos embrague (tltimos 3 digitos | auxiliares | motorizado| para:
tae'lzrani}i:zlith de empleo directo | embrague c6digo GEX... = longitud en mm) 1NA/INC
(— I — (=] '
AC21A AC23B AC23B | Negra |Negra Amar/roja Seccion | Profundidad Linea1 |Linea2 |Carga
(<500V) (<400V) (<500V) eje méx cuadro
Cddigo [A] [A] [A] Codigo | Codigo | Codigo | Codigo O [mm] Cadigo Cadigo Cddigo | Codigo | Codigo
pedido pedido | pedido pedido pedido pedido pedido pedido | pedido | pedido
Conmutadores seccionadores tripolares.
GEO0160E 160 160 125 GEX61E | GEX6INC | — GEX7162N | 7mm | 269 GEX1011M | GEX690C | GEX8101 | © GEX8101
GE0200E | 200 160 125 GEX7250N 342 o
GEX7387N 479
GE0201E | 200 160 125 GEX62NE | GEX62NC | — GEX7227N | 10mm | 279 GEX1011 | GEX691C | GEX8212 | GEX8211 | GEX8311
GE0250E | 250 180 150 GEX7375N | 427
GEO315E | 315 200 160 GEX7536N | 588
GEO400E | 400 250 200
GEOS00E | 500 400 250 GEX63NE | GEX63NC | — GEX7195N | 14mm | 257 GEX692C | GEX8222 | GEX8221 | GEX8321
GEO630E | 630 500 315 GEX7345N | 407
GEOS0OOE | 800 630 400 GEX7535N 597
GE1000E 1000 1000 800 GEX64NE | GEX64NC | — 280 GEX693C | GEX8232 | GEX8231 | GEX8331
GE1250E 1250 1000 900 430
0
GE1600E 1600 1000 900 - GEX7239N 14mm 579 GEX1011M | GEX694C | GEX8141 | — GEX8141
GEX7485N | 825
GE2000E | 2000 1250 500 GEX41NE| GEX41NC | — 2] — 602 GEX694C |— - —
GE2500E | 2500 1800 1250 | GEX41NE| GEX41NC | — 2] — 938 GEX695C |— —_ -
GE3150E | 3150 1800 1400 — 2} — GEX695C |— — —
Conmutadores seccionadores tetrapolares.
GEO0160ET4 | 160 160 125 GEX61E | GEX6INC | — GEX7162N | 7mm | 269 GEX1011M | GEX690C | GEX8101 | ©® GEX8101
GE0200ET4 | 200 160 125 GEX7250N | 342 o
GEX7387N | 479
GE0201ET4 | 200 160 125 GEX62NE | GEX62NC | — GEX7227N | 10mm | 279 GEX1011 | GEX691C | GEX8213 | GEX8213 | GEX8312
GE0250ET4 | 250 180 150 GEX7375N | 427
GEO0315ET4 | 315 200 160 GEX7536N | 588
GEQ400ET4 | 400 250 200
GE0500ET4 | 500 400 250 GEX63NE | GEX63NC | — GEX7195N | 14mm | 257 GEX692C | GEX8223 | GEX8223 | GEX8322
GE0630ET4 | 630 500 315 GEX7345N | 407
GEO800ET4 | 800 630 400 GEX7535N | 597
GE1000ET4 | 1000 1000 800 GEX64NE| GEX64NC | — 280 GEX693C | GEX8233 | GEX8233 | GEX8332
GE1250ET4 | 1250 1000 900 430
620
GE1600ET4 | 1600 1000 900 — GEX7239N | 14mm | 579 GEX1011M | GEX694C | GEX8141 | — GEX8141
GEX7485N | 825
GE2000ET4 | 2000 1250 500 GEX641NE| GEX641NC| — 2} — 602 GEX694C —
GE2500ET4 | 2500 1800 1250 | GEX641NE| GEX641NC| — 2] — 938 GEX695C |— — —
GE3150ET4 | 3150 1800 1400 — 2} — GEX695C |— — —

@ Latapa cubrebornes GEX8101 protege la entrada tanto de la Linea 1 como de la Linea 2; no se requiere otra para la Linea 2.
® Eje de extension ya inclujido en la manija de acoplamiento de la puerta
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Cuadro sinéptico de modularidad - Interruptores seccionadores tripolares

Tipo Corriente Corriente Maneta Manetas Ejes de prolongacion manetas Contactos | Tipo Tapas cubrebornes
tripolar convencional | nominal mando mando mandos embrague (ltimos 3 digitos | auxiliares | fusible para:
(1] ;?Ti]ri:ilth de empleo le directo embrague codigo GEX... = longitud en mm) 1NA/INC
AC21A AC23A AC23A Negra Negra | Amar/roja Seccion | Profundidad Linea Carga
(<500V) (<400V) (<500V) eje max cuadro
Caodigo [A] [A] [A] Cddigo Codigo | Cédigo | Codigo O [mm] Cadigo Cadigo Caodigo
pedido pedido pedido |pedido | pedido pedido pedido pedido
Interruptores seccionadores.
GEO160P® | 160 160 125 GEX65D GAX66NB| GAX66N | GAX7150AN®| 7mm 214 GEX1011 | — 2] 2]
GE0160 160 160 125 GAX7200AN® 264 GEX8101 | GEX8101
GE0200 200 160 125 GAX7300AN® 364
GE0250 250 160 125 GAX7400AN® 464
GAX7500AN® 564
GE0251 250 250 200 GEX66ND | GEX66NB| GEX66N | GEX7227N | 10mm | 267 GEX8111 GEX8111
GE0315 315 315 250 GEX7375N 415
GE0400 400 400 315 GEX7536N 576
GE0500 500 500 400 GEX67ND | GEX67NB| GEX67N | GEX7195N | 14mm | 251 GEX8121 GEX8121
GE0630 630 630 500 GEX7345N 401
GE0800 800 800 500 GEX7535N 591
GE1000 1000 1000 800 GEX68ND | GEX68NB| GEXGBN 267 GEX8131 GEX8131
GE1250 1250 1000 800 47
607
GE1600 1600 1000 900 GEX7239N | 14mm | 399 GEX8141 GEX8141
GEX7485N 645
Interruptores seccionadores con portafusibles NFC.
GEO050F® | 50 50 50 GEX61D GEX61NB| GEX61N | GEX7162N | 7mm 192 GEX1011N | 14x51 (3] (5]
GE0125F® | 125 125 125 GEX7250N 265 22x58
GEX7387N 402
Interruptores seccionadores con portafusibles NH.
GE0160N 160 160 125 GEX61D GEX61NB| GEX6IN | GEX7162N | 7mm 192 GEX1011N | 00 GEX8201 GEX8201
GEX7250N 265
GEX7387N 402
GE0161N 160 160 160 GEX62D GEX66NB| GEX66N | GEX7227N | 10mm | 302 GEX1011 |0 GEX8211 GEX8212
GEX7375N 450
GEX7536N 611
GE0250N 250 250 250 GEX63D GEX67NB| GEX67N | GEX7195N | 14mm | 271 1 GEX8221 | GEX8222
GE0400N 400 400 400 GEX7345N 421 2
GEX7535N 611
GEOG30N 630 630 630 GEX64D GEX68NB| GEX68N 285 3 GEX8231 | GEX8232
GE0B0ON 800 630 630 435
625
Interruptores seccionadores con portafusibles BS.
GE0160B 160 160 160 GEX62D GEX66NB| GEX66N | GEX7227N | 10mm | 302 GEX1011 | A4 GEX8211 GEX8212
GE0200B 200 200 200 GEX7375N 450 B1-B2
GE02508 250 250 250 GEX7536N 611
GE0315B 315 315 315 GEX63D GEX67NB| GEX67N | GEX7195N | 14mm | 271 B1-B2-B3 | GEX8221 GEX8222
GE0400B 400 400 400 GEX7345N 421 B1-B2-B3-B4
GEX7535N 611
GE0630B 630 630 630 GEX64D GEX6BNB| GEX68N 285 C1-C2 GEX8231 | GEX8232
GE0800B 800 630 630 435 C1-C2-C3
625

@ No es posible montar el mando motorizado.
@ Incluye proteccion IP20 de serie de los terminales; solo para aparatos con cables de seccion maxima de 95mm2, por tanto no se requieren tapas cubrebornes.
Puede montarse en guia DIN 35mm utilizando el kit GEX8900; ver pag. 12-39.
® Incluye proteccion IP20 de serie de los terminales; solo para aparatos con cables de seccion méxima de 35mm2 (GEO050F) y 95mm2 (GEO125F), por tanto no se requieren tapas cubrebornes.
@ Lalongitud del eje de prolongacion para tipo GAX7150AN es de 186mm, tipo GAX7200AN 236mm y tipo GAX7300AN 336mm, tipo GAX7400AN 436mm y tipo GAX7500AN 536mm.
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12 Interruptores seccionadores

Serie GE de 50A a 3150A

Cuadro sinéptico de modularidad - Interruptores seccionadores tetrapolares

JLovato

___electric

Tipo Corriente Corriente Maneta Manetas Ejes de prolongacion manetas Contactos | Tipo Tapas cubrebornes
tetrapolar convencional| nominal mando mando mando embrague ((ltimos 3 digitos | auxiliares | fusible para:
(1) ;é:rar?ri:?th de empleo le directo embrague codigo GEX... = longitud en mm) 1NA/INC
= C=c &E} i ]
AC21A AC23A AC23A Negra Negra | Amar/roja Seccion | Profundidad Linea Carga
(<500V) (<400V) (<500V) eje max cuadro
Cadigo [A] [A] [A] Caodigo Cddigo | Codigo | Codigo O [mm] Cadigo Cadigo Cadigo
pedido pedido pedido | pedido | pedido pedido pedido pedido
Interruptores seccionadores.
GE0160T4P® | 160 160 125 GEX65D GAX66NB| GAX66N | GAX7150AN®| 7mm 214 GEX1011 | — 2] 2]
GE0160T4 160 160 125 GAX7200AN® 264 GEX8101 | GEX8101
GE0200T4 200 160 125 GAX7300AN® 364
GE0250T4® 2500 160 125 GAX7400AN® 464
GAX7500AN® 564
GE0251T4 250 250 200 GEXG6ND | GEX66NB| GEX66N | GEX7227N | 10mm | 267 GEX8111 GEX8111
GE0315T4 315 315 250 GEX7375N 415
GE0400T4 400 400 315 GEX7536N 576
GE0500T4 500 500 400 GEX67ND | GEX67NB| GEX67N | GEX7195N | 14mm | 251 GEX8121 GEX8121
GE0630T4 630 630 500 GEX7345N 401
GE0800T4 800 800 500 GEX7535N 591
GE1000T4 1000 1000 800 GEX68ND | GEX68NB| GEXGBN 267 GEX8131 GEX8131
GE1250T4 1250 1000 800 47
607
GE1600T4 1600 1000 900 GEX7239N | 14mm | 399 GEX8141 GEX8141
GEX7485N 645
Interruptores seccionadores con portafusibles NFC.
GEO050FT4® | 50 50 50 GEX61D GEX61NB| GEX6IN | GEX7162N | 7mm 192 GEX1011N | 14x51 (4] e
GE0125FT4® | 125 125 125 GEX7250N 265 22x58
GEX7387N 402
Interruptores seccionadores con portafusibles NH.
GE0160NT4 160 160 125 GEX61D GEX61NB| GEX6IN | GEX7162N | 7mm 192 GEX1011N | 00 GEX8203 | GEX8203
GEX7250N 265
GEX7387N 402
GE0161NT4 160 160 160 GEX62D GEX66NB| GEX66N | GEX7227N | 10mm | 302 GEX1011 0 GEX8213 | GEX8213
GEX7375N 450
GEX7536N 611
GE0250NT4 250 250 250 GEX63D GEX67NB| GEX67N | GEX7195N | 14mm | 271 1 GEX8223 | GEX8223
GE0400NT4 400 400 400 GEX7345N 421 2
GEX7535N 611
GE0G30NT4 630 630 630 GEX64D GEX68NB| GEX68N 285 3 GEX8233 | GEX8233
GEOBOONT4 800 630 630 435
625
Interruptores seccionadores con portafusibles BS.
GE0160BT4 160 160 160 GEX62D GEX66NB| GEX66N | GEX7227N | 10mm | 302 GEX1011 | A4 GEX8213 | GEX8213
GE0200BT4 200 200 200 GEX7375N 450 B1-B2
GE0250BT4 250 250 250 GEX7536N 611
GE0315BT4 315 315 315 GEX63D GEX67NB| GEX67N | GEX7195N | 14mm | 271 B1-B2-B3 | GEX8223 | GEX8223
GE0400BT4 400 400 400 GEX7345N 421 B1-B2-B3-B4
GEX7535N 611
GE0G30BT4 630 630 630 GEX64D GEX68NB | GEX6BN 285 C1-C2 GEX8233 | GEX8233
GE0800BT4 800 630 630 435 C1-C2-C3
625

@ No es posible montar el mando motorizado.
® Incluye proteccion IP20 de serie de los terminales; solo para aparatos con cables de seccién méxima de 95mm2, por tanto no se requieren tapas cubrebornes.

Puede montarse en guia DIN 35mm utilizando el kit GEX8900; ver pag. 12-39.
® 250A Ith; 200A AC21A <500V.
® |Incluye proteccion IP20 de serie de los terminales; solo para aparatos con cables de seccién méxima de 35mm? (GE0050FT4) y 95mm? (GEQ125FT4), por tanto no se requieren tapas cubrebornes.
@® La longitud del eje de prolongacion para tipo GAX7150AN es de 186mm, tipo GAX7200AN 236mm y tipo GAX7300AN 336mm, tipo GAX7400AN 436mm y tipo GAX7500AN 536mm.
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Interruptores seccionadores

Serie GM de 30A a 800A
Interruptnres Codigos de Corriente | Tipo | Posic. | Uds. | Peso
seccionadores tripolares pedido emplec: fusible | mando | de
. general env.
con portafusibles UL98 m o [kl

Maneta excluida. Completar con eje de prolongacion

y maneta para la version de embrague, o con maneta
para la version de mando directo (ver pag. 12-45).

JLovato

___electric

Caracteristicas generales
— Corriente de empleo general seglin estandar UL98:
de 30A a 800A
— Dimensiones compactas
— Versiones disponibles: mando directo 0 embrague
— Fijacién en guia DIN de 35mm o de tornillo para el
tipo GMF...030
— Pinzas ajustables para la fijacion en la placa con tornillo

K
‘“ GMFC030C12 |30 cC Central | 1 0,700 para los tipos de GMF...060 a GMF...800.
~
. GMFJ030C12 |30 J Central | 1 0,700 Caracteristicas de empleo
GMF...030C12 GMFJ060C12 |60 J Central | 1 1,135 - Tensjén nomﬁnal de aislamiento Ui: 1000V
GMFJ060C03 | 60 J Izq. 1 1,135 - MaX|_ma tens[on de empleo: GOQV )
nn — Tension nominal de prueba de impulso Uimp: 12kV
= GMFJ100C03 100 J Izq. 1 1,815 — Vida mecanica:
GMFJ200C03 | 200 J 1zq. 1 3,000 ¢ 10.000 ciclos para los tipos GMF...030 y GMF...060
GMFEJ400C03 | 400 J 1z0. 1 6,800 « 8.000 ciclos para los tipos GMFJ100C03 y GMFJ200C03
2 « 5.000 ciclos para los tipos GMFJ400C03 y GMFJ600C03
GMFJ600C03 | 600 J lzg. |1 1300 « 3.000 ciclos para los tipos GMFL800CO03.
GMFL800C03 | 800 L Izq. 1 13,00
i i Homologaciones y conformidad
Datos técnicos segiin UL/CSA Homologaciones obtenidas: cULus segtin estandar UL98 /
Tipo Monofasico | Trifasico Corriente | Tipo de CSA G22.2 n°4.
[HP] [HP] de corto- | fusible Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3,
circuito a IEC/EN/BS 60947-1.
600VAC N y
120V 240V 240V 480V 600V | A) |1 [fomse] | R IIESSR O i s quierda
GMFC030C12 |2 3 75 |15 20 200 30 GC d
GMFJ030C12 |2 3 75 |15 20 200 30 J [ ] ]
GMFJ060C12 |- - 15 30 50 200 60 J
GMFJ060C03 | - - 15 30 50 200 60 J o o | ® 1@ o | @) @)@
I S
GMFJ100C03 |- - 30 60 75 200 100 J R
y ©
GMFJ200C03 | - - 60 125 [150 | 200 200 J o .
GMFJ400C03 |- |-  |125 |250 |350 |200 4000 e o LE B
GMFJ600C03 | - - 200 |400 |500 |200 600 — nm.
GMFJ800C03 GMFL800CO3 |- |-  |250 |500 |500 |200 go] | 07" Iy
B|oques adicionales y Codigo de | Descripci6n Uds. | Peso Caracteristicas de empleo de los contactos auxiliares
H pedido de GMX1011
accesorios env. — Corriente convencional térmica al aire Ith: 10A
e [ka] — Tension nominal de aislamiento: 400V
g ~ Conductividad: 12V, 25mA
Contactos auxiliares, montaje en el polo de mando. — Par de apriete: 0,8Nm/7,1lb.en
GMX1011@ | 1NO/NC C/0 1 0,020 — Hasta 6 contactos para interruptores seccionadores
GMX1010 | TNA T (0,030 GMF..030.
GMX1010 . -
B GMX1001 | 1NC 1 0,030 Caracteristicas de empleo de los contactos auxiliares

Mddulo de montaje contactos auxiliares adosados al
polo de mando.

GMX33 Para tipos GMF...030 1 0,060
GMX34 Para tipos de GMF..60 a GMF..800 1 | 0,065
Tapas cubrebornes.
GMX3... GMX800 Kit de 3 uds, proteccion 1 polo 1 0,080
para GMFJ100C03
GMX801 Kit de 3 uds, proteccion 1 polo 1 0,090
> para GMFJ200C03
N GMX802 Kit 1 unidad, proteccion 3 polos | 1 0,080
| para GMFJ400C03
i GMX803 Kit 1 unidad, proteccion 3 polos | 1 0,080
GMX800 GMX803 para GMFJ600GC03
GMX801 GMX804 GMX804 | Kit1 unidad, proteccion 3 polos |1 | 0,080
GMX802 para GMFL800C03
= Conexiones terminales para cables rigidos y flexibles.
= GMX500 Kit 6 uds. para GMFJ100C03 |1 0,200
[ GMX501 Kit 6 uds. para GMFJ200C03 |1 0,200
GMX5... GMX502 Kit 6 uds. para GMFJ400C03 |1 0,500
GMX503 Kit 6 uds. para GMFJ400C03 |1 1,000
GMX504 Kit 6 uds. para GMFJ600C03 | 1 1,600
y GMFL800C03
Médulo de control fusibles ®.
GMXEM... GMXFM1 Tensién nominal 120...240V 1 0,145
GMXFM2 Tension nominal 380...600V 1 0,140
@ Solo para tipos GMF...030. -
® Para todos los interruptores seccionadores GM. Terminales de engarce para cables GMXF....
Apto para circuitos monofésicos o trifésicos. GMX505 Kit 6 unidades. Dimensiones 1 0,004

Incluye contactos auxiliares INAy 1NC y LED de
sefial rojo/verde.

terminales 2,8-0,8mm
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Dimensiones
pag. 12-59 'y 60

GMX1010/01

— Corriente convencional térmica al aire Ith segun [EC/UL:
16A/10A

— Tension de aislamiento IEC/UL: 690V/600V

— Conductividad: 24V, 10mA

— Designacion segin UL/CSA'y IEC/EN/BS 60947-5-1:
A600 R300

— Par de apriete: 0,8Nm/7,1Ib.en

— Hasta 6 contactos para interruptores seccionadores de
GMEF...060 a GMFL800.

Caracteristicas de empleo de las conexiones terminales
— Seccién minima y maxima conductores:

e GMX500: 2,5...70mm? / 14-2/0AWG

e GMX501: 25...150mm? / 4-300Kcmil

¢ GMX502: 35...300mm? / 2-600Kcmil

e GMX503: (2)x 35...150mm? / (2x) 6-300Kcmil

e GMX504: (2)x 35...300mm? / (2x) 2-600Kcmil
— Par de apriete:

e GMX500: 13Nm / 120lb.en

e GMX501: 22Nm / 200lb.en

e GMX502: 42Nm / 375lb.en

* GMX503: 22Nm / 200lb.en

* GMX504: 56Nm / 500Ib.en.

Caracteristicas de empleo de las tapas cubrebornes
— Montaje a presion.

Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas: cULus para GMX1010,
GMX1001, GMXFM1 y GMXFM2.

Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-3.

Caracteristicas técnicas
pég. 12-72
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12 Interruptores seccionadores JLovato

. Serie GM de 30A a 800A. — e
INDICE ™ YN

Mandos y ejes de Codigode | Descripci6n Uds. |Peso | Caracteristicas de empleo manetas de mando directo
I . pedido de - Fijacion de tornillo en interruptores seccionadores
proiongacion et - 1-3 candados @5...6,2mm.
n° | [ka] Caracteristicas de empleo manetas de mando embrague
Manetas de mando directo. - Distancia de fijacion mandos: 28x40mm
GMX61DB | Paratipo GMF..030. Negro |1 | 0,050 | — 1-3candados 04..8mm para todos los mandos

Par de apriete: 1,5Nm/13,3Ib.en

GMX62DB Para tipos 1 0,150 — Grado d t ion: 1P66 v NEMA 4X uL
GMFJ060...GMFJ200. Negro faco de profeceion: o5y para oL

GMX63DB Para GMFJ400. Negro 1 0,350 NOTA: Las manetas GAX66N, GAX66NB, GMX61, GMX61B,

GMX62DB GMX64DB Para tipos 1 1,100 GMX62, GMX62B estan homologadas UL/CSA Type 1, 4, 4X

GMFJ600...GMFL800. Negro para uso externo.

Manetas de mando embrague. Homologaciones y conformidad

GAX66N Para GMF...030...GMFJ200. |1 0,050 Homologaciones obtenidas: cULus para GMX62DB,
Fijacién de tornillo. De palanca, GMX63DB, GMX64DB, GAX66N, GAX66NB, GMX61,
65mm con desbloqueo GMX61B, GMX62, GMX62B, GLX00, GMX?...; cURus para
(requisito UL508A). GMX61NFPA.
Amarillo/rojo. [CJ6mm Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1,

GAXG6NB Para GMF...030...GMFJ200. 0,050 IEC/EN/BS 60947-3.

Fijacion de tornillo. De palanca,
65mm con desbloqueo
(requisito UL508A).

Negro. [16mm

GMX61 Para GMFJ400. Fijacion a
tornillo. De palanca, 125mm
con desbloqueo (requisito
UL508A). Amarillo/rojo.
012mm

GMX61B Para GMFJ400. Fijacién
tornillo. De palanca, 125mm
con desbloqueo (requisito
UL508A). Negro. [J 12mm
GMX62 Para GMFJ600...GMFL800.
Fijacion de tornillo. De palanca,
175mm con desbloqueo
(requisito UL508A).
Amarillo/rojo. [J12mm
GMX62B Para GMFJ600...GMFL800.
Fijacion de tornillo. De palanca,
175mm con desbloqueo
(requisito UL508A).

Negro. (J 12mm

Accesorios para manetas de mando embrague.
GLX00 ‘ Anillo alineacion eje prolong. ‘ 1

Ejes de prolongacion para mando embrague tipo
GAX66N y GAX66NB.

GMX7150806 | Longitud 150mm, CJ6mm | 1 0,120
GMX7300806 | Longitud 300mm, CJ6mm |1 0,155

N 7 Ejes de prolongacion para mando embrague tipo
GMX61,GMX61B, GMX62, GMX62B.

—

—

0,050

—_

0,200

—_

0,200

—

0,200

0,040

GIIX?..506 GMX7150812 | Longitud 150mm, 0 12mm |1 0,240
GMX7300812 | Longitud 300mm, (J12mm | 1 0,280
GMX7500812 | Longitud 500mm, (J12mm | 1 0,310
Mando NFPA Codigo de Descrincion Uds. | Peso Caracteristicas generales mando NFPA
pedilt?o L de El mando de palanca GMX61NFPA responde a los requisitos
oy env. del estandar norteamericano NFPA79, que exige la
S posibilidad de maniobrar el seccionador sin necesidad de
n kgl accesorios o herramientas, tanto con la puerta abierta como
Mando de palanca. cerrada. El mando GMX61NFPA tiene incorporado un
GMX61NFPA | Para GMF...030...GMFJ200. |1 1.850 dispositivo que impide su accionamiento en caso de
| NEMA 4, 4X. Negro ' maniobras con la puerta abierta, a menos que se realice una
— ion voluntaria de desbl .
\ GMX61NFPA Cables de conexion flexibles para GMX61NFPA. acclon voluntania de desblogtieo

GMXCL36 Longitud cable 914mm 1 0,400 Homologaciones y conformidad

GMXCL48 Longitud cable 1220mm 1 0,500 Homologaciones obtenidas: cURus para GMX61NFPA.
1
1

Conf + [EC/EN/BS 609471,
GMXCL60 | Longitud cable 1520mm 0550 | |O/EN/BS 60047

GMXCL72 Longitud cable 1828mm 0,650
£ Soporte y mecanismo operativo para GMX61NFPA.
i GMX30 Para GMF...030 1 0,830
w
| GMX31 Para GMFJ060C12 1 1,180
Gt GMX32 Para GMF...060...GMFJ200 | 1 1,520
N
- e
GMX30
Dimensiones Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas 12-45
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12 Interruptores seccionadores
Para aplicaciones fotovoltaicas

INDICE
Interruptores Codigo de | Corriente | Corriente Uds. | Peso
seccionadores serie GA pedido convenc. | nominal de
térmica | de empleo le env.
al aire DC21BO®
Ith
) &) Polos en serie
'_" 3 polos| 4 polos
O . 500V | 600V |80V
. - (Al [Al [[A] [[A] |n® |[kg]
- ."“ Interruptor seccionador con mando negro.
1 1
GA040D - GAO40D [ 40 12 [— [—= [t Jo13s
- 1% Cuarto polo.
GAXAZ...D GAX42040D | 40 — J20 J15 ]t Jo040

@ Conexion de los 4 polos en serie.
@ Para otras tensiones de empleo consulte las caracteristicas técnicas en

JLovato

___electric

Caracteristicas generales
— Hasta 40A (1000VDC) y 32A (1200VDC)
— Version modular
— Puentes para conexién de los polos en serie incluidos con
seccionadores serie GD...
— Versiones disponibles:
* mando directo
* mando embrague. Utilizar un interruptor con mando
directo y comprar aparte el eje de prolongacion y la
maneta. Ver paginas 12-14 a 12-16
— Fijacién en guia DIN de 35mm o de tornillo
— Enclavables en posicion “0” sin accesorios adicionales.

Caracteristicas de empleo

— Tensién nominal de aislamiento para GA...D y GD...
Ui: 1000V (grado de contaminacion 3)

— Tension nominal de aislamiento para GD...
Ui: 1500V (grado de contaminacion 2)

pag. 1273 — Tension nominal de prueba de impulso Uimp: 8kV
— Vida mecénica:
* 100.000 maniobras GA040D
Interruptores Cédigo de  |Corriente| Corriente Uds. Peso + 10.000 maniobras GD...
seccionadores serie GD pedido convenc.|nominal de — Grado de proteccion: 1P20 (solo para GA040D).
térmica |de empleo le env. . .
alaire  |DC21B Homologaciones y conformidad
libera Homologaciones obtenidas: cULus segun
o Ith V11000V [1200V [1500V UL60947-4-1/CSA C22.2. n°60947-4-1 para las versiones
| evs— =800V 1000V 1200V 1500 = GA040D y GAX42040D; EAC para GA...D.
B (Al [[AI |[A] [[Al [[A] |n° |[kg] Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3,
| 3 Interruptor seccionador con mando negro. IEC/EN/BS 60947-1.
i GDO025AT2 |25 25 |16 |— |[— |1 |0,140
: Carreras de los polos interruptores tipo GA...D (polos
s
CDO40ATA GDO025AT3 |25 25 |25 |— |— 0,180 principales y adicional)
b m GDO032AT3 |32 2 82 |— |— |1 10,180 Carrera 0—1 0° 300 60° 90°
GDO032AT4 |32 32 |32 |25 |20 |1 |0,220 GAD4OD | | 6?°
Polos principales
GDO40AT3 |40 40 |32 |— |— |1 0,180 GAXA2040D — 0°
GDO40AT4 40 |40 |40 32 25 |1 ]0,220 Cuarto polo agg. a oierre simult [ \
Interruptores Codigo de  |Corriente| Corriente Uds. |Peso Componentes
seccionadores GD... en pedido convenc.[nominal de Caja Interruptor Mando
. térmica |de empleo le env. seccionador incorporado
caja IEC/EN/BS IP65 DC21B en la caja
Ith <B00V{1000V | 1200V |1500V GAZ...
[Al _[[Al |[Al |[Al |[Al |n° |[kg]
Con mando amarillo/rojo.
GAZ025DT2 |25 25 |16 |— |[— |1 0,450 GAZA GDO025AT2 GAX61
GAZ032DT3 |32 2 132 |— |— |1 [1,050 GAZ2® GDO032AT3 GAX61
= GAZ040DT4 |40 40 |40 |32 |25 |1 |1,050 GAZ2® GDO040AT4 GAX61
GAZ016DT2 Con mando negro.
GAZ025DT2B |25 25 |16 |— |[— |1 0,450 GAZ1B GDO025AT2 GAX61B
GAZ032DT3B |32 2 |32 |— |— |1 [1,050 GAZ2B® GDO032AT3 GAX61B
GAZ040DT4B |40 40 |40 |32 |25 |1 |1,050 GAZ2B® GDO040AT4 GAX61B

GAZ040DT4

1 2-46 Bloques adicionales y Dimensiones
accesorios pag. 12-9a 16 pag. 12-48'y 50

@® Para mas detalles contacte con nuestro servicio de atencion a clientes
(datos de contacto en la contraportada).

Caracteristicas generales
Cajas de ABS
Accesorios compatibles:
* GAX30 para la continuidad de conexion de cable
blindado (ej. con convertidores estaticos)
— Mandos enclavables
— Tapa con precinto
— Par de apriete (tornillos tapa):
* GAZ025...: 1,3Nm/16lb.en
* otros tipos: 1,5Nm/13Ib.en
— Grado de proteccion: IP65
— Entradas cables:
e GAZ025... agujeros troquelados PG16/M25 y
PG13,5/M20
* GAZ032... y GAZ040... agujeros troquelados PG16/M25
y PG29/M32.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: EAC.

Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1.

Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas
pag. 12-63 péag. 12-73


https://www.lovatoelectric.es/GAZ1/GAZ1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD032AT3/GD032AT3/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD032AT3/GD032AT3/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD032AT4/GD032AT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ016/GAZ016/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD040AT3/GD040AT3/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD040AT4/GD040AT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD040AT4/GD040AT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD040AT4/GD040AT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD040AT4/GD040AT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61B/GAX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61B/GAX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61B/GAX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD032AT3/GD032AT3/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61/GAX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61/GAX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX61/GAX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040D/GAX42040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040D/GAX42040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX42040D/GAX42040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX30/GAX30/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA040D/GA040D/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD025AT3/GD025AT3/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ040DT4/GAZ040DT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ032DT3B/GAZ032DT3B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ032DT3/GAZ032DT3/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ040DT4/GAZ040DT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ040DT4B/GAZ040DT4B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ032/GAZ032/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ1B/GAZ1B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ2/GAZ2/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ025DT2B/GAZ025DT2B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ2B/GAZ2B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ2B/GAZ2B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ025DT2/GAZ025DT2/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD025AT2/GD025AT2/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD025AT2/GD025AT2/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ025/GAZ025/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ025/GAZ025/snp
https://www.lovatoelectric.es/GD025AT2/GD025AT2/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ2/GAZ2/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ040/GAZ040/snp

12 Interruptores seccionadores "Wovato
Para aplicaciones fotovoltaicas —electric

INDICE
Interruptores Cddigo de Corriente | Corriente Uds.|Peso Eleccion mandos y accesorios
seccionadores pedido conv. nominal de Para elegir el mando, consultar la correspondencia con la
. térmica | de empleo le env. tabla de los Interruptores seccionadores a la izquierda.
te"apmares serie GE al aire DC21B® Para los otros accesorios, ver paginas 12-39 y 12-40.
Ith 220V | 800V | 1000V
E‘ » (AL AL [1Al [IA] [n° [[ke]
= Version mando directo y mando embrague. Mando directo | Mando embrague
At Para completar con eje de prolongacion y mando®. Negro Negro Amarillo/rojo
_'Eﬁ* ] GE0125DT4 125 125 (125 [100 |1 1,900 GEX66ND GEX66NB GEX66N
l (it GE0250DT4 250 250 250 [200 |1 |2,000
— GE0315DT4 315 315 280 [250 |1 [4,000
) GE0630DT4 630 630 | 600 |500 |1 |4,500 GEX67ND GEX67NB GEX67N
L& GE0800DT4 800 800 | 630 |630 |1 |4,500
GE...DT4 GE1250DT4 1250 1250(1000| 850 |1 {8,900 GEX68ND GEX68NB GEX68N

@ Para elegir el mando consultar la tabla aquf al lado. Las manetas de P
mando directo incluyen el eje de prolongacion correspondiente. Caracteristicas generales
® Conexion de los 4 polos en serie. - Hasta 850A, 1000VAC

— Versiones disponibles:
* mando directo
* mando embrague. Utilizar un interruptor con mando
directo y comprar aparte el eje de prolongacion y la
maneta. Ver pagina 12-40
— Fijacion de tornillo
— Enclavables en posicion “0” sin accesorios adicionales.

Caracteristicas de empleo
— Tension nominal de aislamiento Ui: 1000V

— Vida mecénica:
* 20.000 ciclos para GE0125DT4, GE0250DT4, GE0315DT4
* 10.000 ciclos para GE0630DT4, GE0800DT4, GE1250DT4.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: EAC.

Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-3.

Cuadro sindptico de modularidad - Interruptores seccionadores para aplicaciones fotovoltaicas

Tipo Corriente Corriente Maneta Manetas Ejes de prolongacién manetas Contactos | Tapas cubrebornes
tetrapolar convencional | nominal mando mando mando embrague (0ltimos 3 digitos | auxiliares | para:
® térmica de empleo le directo embrague c6digo GEX... = largo en mm) 1NA/INC
al aire Ith DC21B
= == &Eﬁz B
Negra Negra Amar/roja Seccion | Profundidad Linea Carga
600V 800V 1000V eje méx cuadro
Codigo [A] [A]  [A] [A] Cadigo Coédigo | Codigo | Codigo O [mm] Codigo Cédigo Codigo
pedido pedido pedido pedido pedido pedido pedido pedido
Interruptores seccionadores para aplicaciones fotovoltaicas.
GE0125DT4 125 125 125 100 GEX66ND | GEX66NB | GEX66N | GEX7227N | 10mm | 267 GEX1011 | GEX8111 | GEX8111
GE0250DT4 250 250 250 200 GEX7375N | 415
GE0315DT4 315 315 280 250 GEX7536N | 576
GE0630DT4 630 630 600 500 GEX67ND | GEX67NB | GEX67N | GEX7195N | 14mm | 251 GEX8121 | GEX8121
GE0300DT4 800 700 630 630 GEX7345N | 401
GEX7535N | 591
GE1250DT4 1250 1250 1000 850 GEX68ND | GEX68NB | GEX68N 267 GEX8131 | GEX8131
417
607

® No es posible montar el mando motorizado.

Bloques adicionales y Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas 12-47
accesorios pag. 12-39 pag. 12-63 pag. 12-74y 75
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12 Interruptores seccionadores

. Dimensiones [mm]
INDICE

INTERRUPTORES SECCIONADORES SERIE GA DE 16A A 160A

Version de mando directo
GAO16A...GAD40A...

GAO30A... - GAD63A...GA160A...

Montaje en puerta
GA016C...GA040C

JLovato

___electric

GA030C - GA063C...GA160C

65

GADG3SA... GA063SC
GA040D
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BLOQUES ADICIONALES Y ACCESORIOS
Para GAO16A...GA040A..., GA063SA..., GA040D
Contactos auxiliares Cuarto polo Enclavamiento mecanico GAX5000 y
GAX1011A GAX41040A - GAX42040A sistema de unién GAX6000
GAX1020A GAX41063SA - GAX42063SA “-Tum-.u_u 89
GAX1110EA GAX42040D el el L .
Terminal neutro GAX31A - Terminal tierra GAX33A 0 ‘
. pe— ) —
!I-Iu F;i%ze—- 712 5+ -—43.62 | ® al I ©
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L oS = l GAX5000, GAX6000
GAX1110EA P GAX41040A, GAX42040A.
GAX1011A - GAX1020A GAX42040D, GAX3TA, GAX33A
Para GA063A...GA160A
Contactos auxiliares Cuarto polo
GAX1011A GAX41125A
GAX1020A GAX42063A...GAX42160A Enclavamiento mecanico GAX5001 y
GAX1210EA Terminal neutro GAX32A - Terminal tierra GAX34A sistema de union GAX6001
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GAX1011A - GAX1020A E—
Para GA016C...GA040C y GA063SC Para GA063C...GA160C
Contactos auxiliares GAX1011C Cuarto polo GAX41040C - Contactos auxiliares GAX1011C Cuarto polo GAX41125C -

GAX42040C y GAX42063SC
Terminal neutro GAX31C -
Terminal de tierra GAX33C

GAX42063C...GAX42160C

Terminal neutro GAX32C -

Terminal de tierra GAX34C
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12 Interruptores seccionadores
Dimensiones [mm]

Mandos
GAX61/61B

GAX63/63B/63K/63BK
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GAX68/68B

— 4

=

GAX62/62B

GAX6318B

65

100

Enclavable en pos. ON (<3 candados)

conforme UNI 9490, UNI/EN 12485

GAX64/64B
355 1.4
6 s
10N ‘
N !
&) | =3 °
% In
2
GAX67B
fzzt Pa%

JLovato

___electric

Ejes de prolongacién para mando embrague

GAX7...

GAO16A...GAO40A
GADB3SA - GA040D

GAXT7... para usar con GAX5000, GAX5001 y GAX6000

GAX6...

‘ A
(GAX6000

78

GAOQ16A...GAD40A
GAOB3SA - GAD40D

GAXT...

GAXB...

. A méx. [mm]
Eje prol. | Long. Tipo de mando
(MM] [ GAX6...| GAX62..| GAX63... | GAX6A...| GAXG7B | GAXGS...
GAX7055 | 55 99 97 102 116 97 98,5
GAX7070 | 70 114 112 117 131 112 113,5
o |GAX7090 | 90 134 132 137 151 132 133,5
© GAX7150 | 150 194 192 197 211 192 193,5
GAX7200| 200 | 244 242 247 261 242 2435
1 f GAX7300 | 300 | 344 342 347 361 342 343,5
M=, GAX7400 | 400 | 444 442 447 461 442 4435
AN IHI [ 195 GAX7500 | 500 | 544 542 547 561 542 | 5435
GA030A, GAO63A...GA160A
r At A1 méx. [mm]
‘ Uso con Uso con
GAX5001 Eje pr Long. GAX6000 GAX5000/GAX5001
[mm] Tipo de mando
g GAX61...|GAX2... [GAX63... [GAXB4. .. | GAXES... GAX678B
S il 8 GAX7055 55 116 114 119 133 115,5 114
T GAX7070 70 131 129 134 148 130,5 129
d GAX7090 90 151 149 154 168 150,5 149
GAX7150 150 21 209 214 228 210,5 209
GAX7200 200 261 259 264 278 260,5 259
| = GAXT... GAX678 GAX7300 300 361 359 364 378 360,5 359
GAO30A, GAOB3A...GA160A GAX7400 400 461 459 464 468 460,5 459
GAX7500 500 561 559 564 578 560,5 559
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. Dimensiones [mm]
INDICE

GAX7...AN para usar con GAX60B y GAX66N/66NB
88

73j
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.JLovato

___electric

GAX7...A para usar con GAX6001 y GAX66N/66NB

B1

GAX6001 1:6mm _ |=— 457
B [ B
GAX60B ) i6
Eep Long. con mando GAXG6/668
g (mm] | [mm] (mm]
GAXT150AN | 178 | 120..226 120..223
GAXT200AN | 228 | 120.276 120..273
=301 GAX7300AN | 328 | 120.376 120..373
o GAXT400AN | 428 | 120.476 120..473
GAX7...AN GAOGIA..GAT25A - GAX7500AN 528 120..576 120..573
L 40~ SRR
GAOB3A...GAT60A
Tapas cubrebornes GAX82 - GAX84
GAX81 - GAX83 GAXE2 GAX84 GAX82 GAX84
GAXBT  GAX83 GAXB!  GAXS3 . 7 207 % 2
12.7 e o S F
36 h“s 12|t 36— 464
== A A L
J o b — 2
o
o

Portafusible
GAX391 - GAX391UL

L752.5

75.2

INTERRUPTORES SECCIONADORES EN CAJA Y CAJAS VACIAS
GAZ016...GAZ040. .

GAZ016...GAZ040...UL

GAZ1... - GAZ1...UL

GAZ025D...

120

1)

100

4.5

167.7
159

Aguiero troquelado para
PG16/M25
PG13.5/M20

arriba o abajo

12-50

GAZ063SA...GAZ100C...
GAZ063SAUL...
GAZ2... - GAZ2...UL

1215

% 98.5

Perforacion

153.5

Aguijero troquelado para
PG16/M25
PG29/M32

arriba o abajo

184



https://www.lovatoelectric.es/GAZ025/GAZ025/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX82/GAX82/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX83/GAX83/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX83/GAX83/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ1/GAZ1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ1/GAZ1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX83/GAX83/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX84/GAX84/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX84/GAX84/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ063SAUL/GAZ063SAUL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ2/GAZ2/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX00/GLX00/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX84/GAX84/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ016/GAZ016/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ063SA/GAZ063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ2/GAZ2/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ040/GAZ040/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ040/GAZ040/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ016/GAZ016/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ100C/GAZ100C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX00/GLX00/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX391/GAX391/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX60B/GAX60B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX60B/GAX60B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6001/GAX6001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX6001/GAX6001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA125A/GA125A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GA063A/GA063A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX82/GAX82/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX391UL/GAX391UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66/GAX66/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7150AN/GAX7150AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX81/GAX81/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7500AN/GAX7500AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX81/GAX81/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7300AN/GAX7300AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7400AN/GAX7400AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX82/GAX82/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX7200AN/GAX7200AN/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX81/GAX81/snp

12 Interruptores seccionadores
Dimensiones [mm] —electric

INDICE
GAZO025ET6. .. GAZOG3SAET6 - GAZ025ETS. .. GAZO63SAETS - GAZ032D... - GAZO4OD... Perforacién
A
" 148.5 4? 945
; P 153.5 .
o BA
O oY
1 Tipo A
52 GAZ032D... 1715
fr GAZ040D... 1715
i GAZO025ET. . 1835
Aguijero troquelado para GAZ063SAET... 1 83,5

PG16/M25
PG29 / M32
arriba o abajo

148.5

GAZ125... - GAZ063...UL - GAZ125...UL - GAZ08OET6 - GAZ125ET6 - GAZ160ET6 - GAZOBOETS - GAZ125ET8 - GAZ160ET8

A

280 1
172

Tipo A
GAZ125 193
GAZ063...UL 193
GAZ125...UL 193
GAZO8OET6 208

] GAZ125ET6 208
GAZ160ET6 208
GAZ0BOET8 208
GAZ125ET8 208
GAZ160ET8 208

-

GAZ125... - GAZ160... - GAZ080UL...GAZ125...UL - GAZ3...

13 T 220 170
S
-

9

193

12-51


https://www.lovatoelectric.es/GAZ125/GAZ125/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ125/GAZ125/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ125/GAZ125/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ125/GAZ125/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ125/GAZ125/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ125ET6/GAZ125ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ3/GAZ3/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ160ET8/GAZ160ET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ160ET8/GAZ160ET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ160ET6/GAZ160ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ160ET6/GAZ160ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ125/GAZ125/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ160/GAZ160/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ125ET8/GAZ125ET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ125ET8/GAZ125ET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ125ET6/GAZ125ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ025/GAZ025/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ025ET6/GAZ025ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ025ET8/GAZ025ET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ032/GAZ032/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ032/GAZ032/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ040/GAZ040/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ063SA/GAZ063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ040/GAZ040/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ063SAET8/GAZ063SAET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ063SAET6/GAZ063SAET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ080ET8/GAZ080ET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ080UL/GAZ080UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ080ET6/GAZ080ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ080ET6/GAZ080ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ080ET8/GAZ080ET8/snp

12 Interruptores seccionadores

. Dimensiones [mm] —electric
iNDICE

INTERRUPTORES SECCIONADORES Y CONMUTADORES SECCIONADORES EN CAJA METALICA Y DE ACERO INOX AIS| 304

-
Tipo A B C D
GAZMO016...GAZM100... 150 200 120 23
GAZM125...GAZM160... 200 300 120 23
GAZMO16E...GAZMO63SAE... 150 200 120 35
GAZMOB3ET6...GAZM160ETS... 200 300 120 35
GAZMOB3ETS...GAZM160ETS... 300 400 120 35
GAZS016...GAZS100... 150 200 120 23
GLZM0160...GLZMO0315... 300 400 250 457
GLZMO160E...GLZMO315E... 300 400 250 45,7

L A J

Caja metalicas vacias
Tipo A B C
GAZM1 150 200 120
GAZM2 200 300 120
GAZM3 300 400 120
GAZS1 150 200 120

—

>
|
.

o
|
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https://www.lovatoelectric.es/GAZM100/GAZM100/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM125/GAZM125/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM160ET8/GAZM160ET8/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM160/GAZM160/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM160ET6/GAZM160ET6/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM2/GAZM2/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLZM0160/GLZM0160/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZS016/GAZS016/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZS1/GAZS1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZS100/GAZS100/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLZM0160/GLZM0160/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM1/GAZM1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLZM0315/GLZM0315/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLZM0315/GLZM0315/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM3/GAZM3/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM063SA/GAZM063SA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM063/GAZM063/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM063/GAZM063/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM016/GAZM016/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM016/GAZM016/snp

iINDICE

INTERRUPTORES SECCIONADORES SERIE GL DE 160A A 630A

GL0160C1...GL0315C1

12 Interruptores seccionadores
Dimensiones [mm]

120

(26,20

69.7

e

i

114.2

)

@

T I
105

154.9

=906
3
o

!

oot
35

145.2
GL0100C1UL - GLO200C1UL

162.3
j———69.7—
f-26. 2.9

L1 | ge®

0 @ o

o

GB
ﬂ

76.

142

[

ER 111511

- 15—

ST

35

145.2

GL0320C1...GL0500C1

2352

203.8

GLO160C1...GLO315C1 con cuarto polo adicional GLX420315

197.4

JLovato

___electric

" agg
©

—_0—

[

®e

90.6

76.3

114.2

=

i

i

==
105

]

Io —
o

]

3
[S]
il o
n

-

ALl

180.2

GLO100CTUL - GLD200CTUL con cuarto polo adicional GLX420100UL - GLX420200UL

120

90.6

188.1

T T
127

aog

GL0320C1...GLD500C1 con cuarto polo adicional GLX420320...0500

b 31—

2488

.

- popeE

g

140

©
.

227

lEsss

188.1

‘26.2’> ™7 @%6

l }l@@@ﬁ L,u
© II(:i —

= —p b o

Moo

: ml
@Ejoj ][ e H

2352
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https://www.lovatoelectric.es/GL0200C1UL/GL0200C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0200C1UL/GL0200C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0315C1/GL0315C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0315C1/GL0315C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0320C1/GL0320C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX420100UL/GLX420100UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0500C1/GL0500C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0500C1/GL0500C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX420200UL/GLX420200UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX420315/GLX420315/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0320C1/GL0320C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0100C1UL/GL0100C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0160C1/GL0160C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0100C1UL/GL0100C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX420320/GLX420320/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0160C1/GL0160C1/snp

12 Interruptores seccionadores

. Dimensiones [mm] —electric
iNDICE

GL0630C1 - GL0400C1UL

231

54

09

GLO630CT - GLO40DCTUL con cuarto polo adicional GLX420630 - GLX420400UL

2846 1458

935

60

GLC0160C1...GLCO315C1

185.8

154.9

2125

1913

169 ‘
— 5 76—

154.9



https://www.lovatoelectric.es/GL0400C1UL/GL0400C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX420630/GLX420630/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0630C1/GL0630C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0630C1/GL0630C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0160C1/GLC0160C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0160T4C1/GLC0160T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0315C1/GLC0315C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0315T4C1/GLC0315T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GL0400C1UL/GL0400C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX420400UL/GLX420400UL/snp

iINDICE

Dimensiones [mm]

GLCO0100C1UL - GLC0200C1UL

1“4

128

1858 |
857 .
l— 422 —= [_20.1 &
0

(€]

105

i

ol
I}

ofls

GLC0100T4C1UL - GLC0200T4C1UL

141
128

220.8

f— 422 —a r?n-‘
0

=l

@

=

]
]

B
O

o]
i

205,6

GLC0320C1...GLC0500C1

12 Interruptores seccionadores

®°

105

1045

b 51—

158.1
1425

237 |
W V;ﬁ?\@
—

©
—

1N

U

GLX62DB

oo

216.4

2125
1913
169
76
ﬂ H ﬂ
) O O
o
O
U H U
2125
191.3

f—53

——

2353

595

188.1

JLovato

___electric
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https://www.lovatoelectric.es/GLX62DB/GLX62DB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0500C1/GLC0500C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0320C1/GLC0320C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0200T4C1UL/GLC0200T4C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0100T4C1UL/GLC0100T4C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0200C1UL/GLC0200C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0100C1UL/GLC0100C1UL/snp

. Dimensiones [mm]
INDICE

GLC0320T4C1...GLCO500T4C1

281.8

158.1

\

\_GLX6208

12 Interruptores seccionadores

127
188.1

188.1

GLC0630C1 - GLC0400C1UL

263.4

\

y

\_GLX62DB

256.4

231

196

595

196

91

\

{ GLX620B

12-56

260

256.4

595

260

.JLovato

___electric


https://www.lovatoelectric.es/GLC0400C1UL/GLC0400C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0500T4C1/GLC0500T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0320T4C1/GLC0320T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0630C1/GLC0630C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62DB/GLX62DB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0630T4C1/GLC0630T4C1/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLC0400T4C1UL/GLC0400T4C1UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62DB/GLX62DB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62DB/GLX62DB/snp

iINDICE

12 Interruptores seccionadores

Dimensiones [mm]

GLX800 - GLX301 Tapas cubrebornes unipolares
GLX900 - GLX901 Separadores de fase
GLX10... Contactos auxiliares

F’ 66.7—-‘
T ]
I]O [—]
& [e]
be
[ o
Ll [
-~ 652 ——!
GLX802 - GLX803 Tapas cubrebornes unipolares
GLX902 - GLX903 Separadores de fase
GLX10... Contactos auxiliares
GLX802 - GLX803
GLX902- fill====|
[GLx903
GLX1010EA -
~GLXT001

Mandos GLX61 - GLX61B - GLX61CB

Mandos GLX62 - GLX62B - GLX62CB

GLX00

JLovato

___electric

= 45.7—=
1+6mm ——p—— ‘

075 ——=

-~ 076 —

-30 !

GLX00

2129

175

5

2

0420

=
i

o o]

!
©
©

371.2

84—

"G’P%ST

075

076

30—+
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https://www.lovatoelectric.es/GLX1001/GLX1001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX803/GLX803/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX803/GLX803/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX00/GLX00/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX900/GLX900/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62DB/GLX62DB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX801/GLX801/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX00/GLX00/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX903/GLX903/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX902/GLX902/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX901/GLX901/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX800/GLX800/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62CB/GLX62CB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61/GLX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX1010EA/GLX1010EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX903/GLX903/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX902/GLX902/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61B/GLX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62/GLX62/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX802/GLX802/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX802/GLX802/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX62B/GLX62B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX61CB/GLX61CB/snp

12 Interruptores seccionadores

. Dimensiones [mm]
INDICE

GLX7... Eje de prolongacion para mando embrague

GLX00 Anillo alineacion eje de prolongacion min 124 - shat 80
A
oLxr.sto | —almml
min  max
GLX7150S10 124..194
GLX7200S10 124..244
GLX7300S10 124...344
O O O O GLX7400S10 124..444
M GLX7500S10 124...544
[] 1-6
no — T
l |:| |:| ] |
p P e
1 =]
u u u | o
e 457 —
min 157
B
)
GLX7...510 B'[mml
min  max
GLX7150S10 157...227
GLX7200S10 157..277
GLX7300S10 157..377
O O O O GLX7400S10 157..477
I = : GLX7500510 157..577
odfo ——F

12-58
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___electric


https://www.lovatoelectric.es/GLX7400S10/GLX7400S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7400S10/GLX7400S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7200S10/GLX7200S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7150S10/GLX7150S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7200S10/GLX7200S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7500S10/GLX7500S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7150S10/GLX7150S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7300S10/GLX7300S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7500S10/GLX7500S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX7300S10/GLX7300S10/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX00/GLX00/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX00/GLX00/snp

iINDICE

12 Interruptores seccionadores
Dimensiones [mm]

INTERRUPTORES SECCIONADORES SERIE GM DE 30A A 800A

JLovato

___electric

GMF...030C12 287..437
min. 14
38 L
1 e — 5>
5 ALa : 2 K T !
S| Y i 7 ? L= “
r sl
8 s s
@ : °”£ﬂ L
oy -
o [A ( b == | GMX7...506 8
| _45 L e LN _i,*,"‘/ i
uz | ] a8 27,6 ~ % i
- — -— 95
106 ~— 10—
GAXGEN-GAXBENB
GMFJ060C12 GMFJ060C03
o3 475
555 36 17,5 36 - 287..437
W =
o ‘ . lele]e
AN P D =
o L ®| 6| o \
| M5 46 35 14 min
e 1475 145 [ P—

GAXB6N-GAXBENB

GMFJ100C03

533

95,5 —— =

46 —m=

287..437

334 -
T T a0 |
1185 |
B 1l ! | 69
b ; ‘
N : :
| i
A
Y =

1385

65— J
1255

d3 ‘

o ey jJ
M5 38
min 14
GAXG6N-GAXG6NB
° % e 1045
146,5
GMFJ200003
75
20 40
= 405_ 3 GAXB6N-GAXGENB
M5 86 i 2
SN Y
-
\ s
&
© gN -
& I 3
e o
5 5 5 b~
Lo | o | ©
NEC :
3 i
) EE 10 14 min._
485 46 20 -
181,5

287..437
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https://www.lovatoelectric.es/GMFJ060C12/GMFJ060C12/snp
https://www.lovatoelectric.es/GMFJ100C03/GMFJ100C03/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66NB/GAX66NB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66NB/GAX66NB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GMFJ200C03/GMFJ200C03/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66NB/GAX66NB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66NB/GAX66NB/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX66N/GAX66N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GMFJ060C03/GMFJ060C03/snp

12 Interruptores seccionadores

. Dimensiones [mm] —electric
iNDICE

GMFJ400C03

28

GMX61-GMX618

GMFJ600C03 - GMFJ800C03

135 29
6 [ Tl20
Mg P O - — * GMX62-GMX628
365 w
8% 8
- HEsE -
V]
775 88
% 290..640
343
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https://www.lovatoelectric.es/GMX62B/GMX62B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GMFJ600C03/GMFJ600C03/snp
https://www.lovatoelectric.es/GMX62/GMX62/snp
https://www.lovatoelectric.es/GMX61/GMX61/snp
https://www.lovatoelectric.es/GMX61B/GMX61B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GMFJ400C03/GMFJ400C03/snp

iINDICE

12 Interruptores seccionadores
Esquemas eléctricos

INTERRUPTORES SECCIONADORES SERIE GA DE 16A A 160A LIBRES Y EN CAJA

Seccionadores tripolares Cuarto polo Seccionadores tetrapolares
GAO016...GA160A.../C GAX42... GAX41... GAZ016T4...GAZ160T4/B
GAZ016...GAZ160/B GAZ016T4UL...GAZ125T4UL
GAZ016UL...GAZ125UL GAZMO016T4...GAZM160T4/B

GAZMO016...GAZM160/B
GAZS016...GAZS100/B

LINE Line Line LINE
U L Tu 71 4N L1 L2 L3
L8 L8
l :
™o TAN) TI T2 T3
LOAD [aly’ ey LOAD
8 T4 514
Load Load

JLovato

___electric

BLOQUES ADICIONALES Y ACCESORIOS

Contactos auxiliares Terminal neutro Terminal de tierra
GAX1011... GAX1020A GAX11... - GAX12... GAX31... - GAX32... GAX33... - GAX34...
57 L
13 21 13 23 89 N PES
14 22 14 24 19 N 239

58

Portafusible
GAX391 - GAX391UL

1)

m T2 T3

CONMUTADORES SECCIONADORES EN CAJA'Y ENSAMBLADOS

GA...ET6 tripolares GA...ET8 tetrapolares
LINE1 LINE 2 LINE 1 LINE 2
]: ‘L[ ]i 1oL L 4 L1 L 13 4 1oL 13
- --F- - -N- NN/
™ T2 T3 ™ T2 T3 4 T T2 T3 4 M T2 W
LOAD LOAD LOAD LOAD

INTERRUPTORES SECCIONADORES SERIE GL DE 160 A 630A LIBRES Y EN CAJA

Seccionadores tripolares Cuarto polo Seccionadores tetrapolares
GL0160...GL0630... GLX42... GLZMO0160T4...GLZM0315T4/B
GLZMO0160...GLZM0315/B

LINE Line LINE

1oL L 7L M Lo L
Jv J» Jv V]'g J» Jv J’ Jv
T T2 T8 TAN) T T2 T3
LOAD Ay LOAD
8 T4

Load
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https://www.lovatoelectric.es/GAZ016T4UL/GAZ016T4UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLZM0315T4/GLZM0315T4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZS100/GAZS100/snp
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https://www.lovatoelectric.es/GAZM016T4/GAZM016T4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLZM0160T4/GLZM0160T4/snp
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https://www.lovatoelectric.es/GA160A/GA160A/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ016T4/GAZ016T4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM160T4/GAZM160T4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ016UL/GAZ016UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZ016/GAZ016/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX391UL/GAX391UL/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAX391/GAX391/snp
https://www.lovatoelectric.es/GAZM160/GAZM160/snp

12 Interruptores seccionadores _
Esquemas eléctricos —electric

iINDICE

BLOQUES ADICIONALES Y ACCESORIOS

Contactos auxiliares Terminal neutro Terminal de tierra
GLX1010EA GLX1001 GLX300 - GLX302 GLX301 - GLX303
7 1 N PE+
| o
8 2
N F3d

CONMUTADORES SECCIONADORES SERIE GL DE 160 A 630A LIBRES Y EN CAJA

Conmutadores seccionadores tripolares Conmutadores seccionadores tetrapolares
GLC...C1 GLC...T4C1
GLZM...ET6 GLZM...ET8
LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2
I ]i I [REVIK] 4 oL 4 L2 L3
F -\ N\ NS/ - X~ \"\N\"NAAff
™ T2 T3 T T2 T3 4 T T2 T3 4 T T2 T3
LOAD LOAD LOAD LOAD

INTERRUPTORES SECCIONADORES SERIE GE DE 50A A 1600A

Seccionadores tripolares Seccionadores tripolares con portafusibles Seccionadores tetrapolares Seccionadores tetrapolares con portafusibles
GE0160 - GE1600 GEO050F - GE0125F GE0160T4 - GE1600T4 GEOO050FT4 - GE0125FT4
GEO0160P GEO0160N - GEOBOON GE0160T4P GE0160NT4 - GEOB0OONT4
GE0160B - GEO300B GE0160BT4 - GE0800BT4
LINE LINE LINE LINE
Lo 13 i i i L4y L1 L3 LéiN) i i i
—\ % H —S{ % =
m™om T moT2 013 THN) I T2 T3 TAN) TI T2 T8
LOAD LOAD LOAD LOAD

CONMUTADORES SECCIONADORES DE 160 A 3150A

Conmutadores tripolares Conmutadores tetrapolares
GE0160E - GE0200E - GE1600...3150E GEO0201E...GE1250E GE0160ET4 - GE0200ET4 - GE1600...3150ET4 GE0201ET4...GE1250ET4
LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 1 LINE 2 LINE 1
(R It L L L1 i i LOAD 4 11 L2 13 4 11 L2 13 L1N) i i i LOAD
NN S LLIL DL s |
| T
- ) iy A A | L L Y _ i " " o |
- % J 3 Y 3
I 1
Ay SR A
m LgiD T3 T L(E\D T3 T T T T4 T1L0ADT2 T3 T4 T1L0ADT2 T3 1& 1& T- 1&
T1 T2 T3 T4N) T T2 T3
LINE 2 LINE 2
BLOQUES ADICIONALES Y ACCESORIOS
Contactos auxiliares Mando motorizado Mando motorizado
GEX1011... GEX1022... GEX690C - GEX691C - GEX692C GEX693C - GEX694C - GEX695C
k 230VAC ,\L‘ 230VAC
3 2 3 2 3 2
L] [Tz] i
E- § § § §:§ 2 Signals
1 1 1 =223 o 822% 3 g =
gz283 2285 3288 = 22 = =
o0 o+ S G O < TO0OBAYS L3I o — o &
4[5]6[7 3[8]9]10 345678910 [11]12[13[14]15]16[17
IN out
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https://www.lovatoelectric.es/GE0201ET4/GE0201ET4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0201E/GE0201E/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0800NT4/GE0800NT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GEX1011/GEX1011/snp
https://www.lovatoelectric.es/GEX690C/GEX690C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0200E/GE0200E/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0200ET4/GE0200ET4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0160T4/GE0160T4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0160NT4/GE0160NT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0800N/GE0800N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0800BT4/GE0800BT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0160T4P/GE0160T4P/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0800B/GE0800B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0160P/GE0160P/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0160N/GE0160N/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0160ET4/GE0160ET4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0125F/GE0125F/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE1600/GE1600/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE1600/GE1600/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0160/GE0160/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0125FT4/GE0125FT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE1600T4/GE1600T4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GEX692C/GEX692C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0050FT4/GE0050FT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0050F/GE0050F/snp
https://www.lovatoelectric.es/GEX694C/GEX694C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GEX695C/GEX695C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX1001/GLX1001/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX1010EA/GLX1010EA/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX300/GLX300/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX301/GLX301/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX302/GLX302/snp
https://www.lovatoelectric.es/GLX303/GLX303/snp
https://www.lovatoelectric.es/GEX693C/GEX693C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE1250E/GE1250E/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0160BT4/GE0160BT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0160B/GE0160B/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE1600/GE1600/snp
https://www.lovatoelectric.es/GEX691C/GEX691C/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0160E/GE0160E/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE1250ET4/GE1250ET4/snp
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12 Interruptores seccionadores
Esquemas eléctricos

INTERRUPTORES SECCIONADORES SERIE GM DE 30A A 800A .
Contactos auxiliares

GM...030...GML800 GMX1010 GMX1001 GMX1011
LINE
1MoL 13 3 1 3 2
s 44 o
\T_\T_ I/
= )
Ay 4 2 1
M T2 T3
LOAD
INTERRUPTORES SECCIONADORES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS GA...D (polos en serie para cablear)
Mando de una linea Mando de dos lineas
2 polos en serie 3 polos en serie 4 polos en serie 2+2 polos en serie
LINE LINE LINE LINE LINE
—_ - + - [1] EI polﬁ pgs:tivo njontgdotdel kI)egqo
erecno del seccionador tambpien
u L2 H L L3 L puede colocarse del lado izquierdo,
€en cuyo caso es necesario cambiar
%, ,,,,,,,,,,, las conexiones.

INTERRUPTORES SECCIONADORES PARA APLICACIONES
FOTOVOLTAICAS GE...DT4 (polos en serie para cablear)

Mando de una linea

INTERRUPTORES SECCIONADORES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
GD... (puentes incluidos)

Mando de una linea

GD...AT2 GD...AT3 GD...AT4 4 polos en serie 4 (2+2) polos en serie
+ _ LINE + LINE _
J’ l I X ILz IL3 I L4
1 3
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12 Interruptores seccionadores ‘ILovato
Caracteristicas técnicas ——slectrie
Serie GA de 16A a 160A - Interruptores seccionadores
CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMAS IEC/EN/BS 60947
TIPO seccionador | GAO016... \ GA025... \ GA032... \ GA040... | GA063S... | GAD30... | GA063... | GA080... | GA100... | GA125... | GA160...
cuarto polo GAX4...040... GAX4...063S.. GAX4...063...GAX4...080... |GAX4...100...|GAX4...125...|GAX4...160...
CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTOS
Corriente convencional térmica| A 16 25 32 40 63 30 63 80 100 125 160
al aire Ith (<40°C)
Tension nom. de aislamiento Ui| V 1000
Tension nominal kV 8
de impulso Uimp
Corriente nom. de empleo le
AC21A 400V | A 16 25 32 40 63 30 63 80 100 125 160
500V | A 16 25 32 40 63 30 63 80 100 125 160
690V | A 16 25 32 40 63 30 63 80 100 125 160
AC22A 400V | A 16 25 32 40 45 30 63 80 100 125 125
500V | A 16 25 32 40 45 30 63 80 100 125 125
690V | A 16 25 32 40 45 30 63 80 100 125 125
AC23A 400V | A 16 25 32 40 45 30 63 80 100 125 125
500V | A 16 25 25 25 25 30 63 63 80 100 100
690V | A 16 25 25 25 25 30 63 47 47 47 47
Potencia disipada W/polo 0,2 04 0,6 1 2,9 04 1,6 2,6 4 6,3 12
Potencia nominal de empleo
AG23A 400V | kw 75 11 15 185 22 15 30 45 55 55 55
690V | kW 1 22 22 22 22 30 45 45 45 45 45
Potencia reactiva para mando | kvar 75 10 12,5 15 15 12,5 25 30 40 50 50
condensadores 400V
PROTECCION DE CORTOCIRCUITOS
Corriente condicional kA rms 10 50
de cortocircuito®
Con fusibles clase gG A 16 25 32 40 63 63 63 80 100 125 160
Poder de cierre AC23A 400V A 160 250 320 400 450 300 630 800 1000 1250 1250
Poder de interruz. AC23A 400V| A 128 200 256 320 360 240 504 640 800 1000 1000
Vida mecénica ciclos 100.000 30.000
Vida eléctrica (AC21A) ciclos 100.000 15.000 30.000 1.500
Terminales mm Terminal de casquillo 5,6 x 6,5 - M4 PH2 Terminal de casquillo 12,4 x 10,4 - M8 Allen 4
Par de apriete Nm 18..2 5.6
Ib.en 16..18 45..54
Seccion conductores mm? 0,75..16 4..70
min-méx AWG 18..6 12..1
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura  de empleo °C -25...455
almacenam. °C -40...470
Altitud maxima m 3000
Posicién normal Vertical
de montaje admitida Cualquiera

Fijacion

Tornillo o guia DIN de 35mm (IEC/EN/BS 60715)

@ Para mas detalles contacte con nuestro servicio de atencién a clientes (datos de contacto en la contraportada).

CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMAS UL/CSA

TIPO GAO16... | GA025.. | GA032... | GAO40... | GAOG3S... | GAO30... | GAOG3... | GAOSO... | GA100.. | GA125.. | —
Homologacion UL60947-4-1; CSA G22.2 n°60947-4-1 UL98; CSA C22.2 n°4 —
Corriente de empleo general A % [ 25 [ 3 [ 4 | 60 30 | 60 | 10 [ 100 | 100 —
Tensién méaxima de empleo \ 600 —
Maxima potencia
motor trifésico 240V | HP/A | 5/15,2 7,5/22 10/28 15/42 15/42 10/28 20/54 25/68 30/80 30/80 —
480V | HP/A 10/14 15/21 20/27 20/27 30/40 20/27 40/52 40/52 50/65 60/77 —
600V | HP/A 10/11 20/22 20/22 25/27 32/32 30/32 40/41 40/41 50/52 60/62 —
Corriente de cortocircuito KA rms 5 100@ —
Con fusibles tipo/A | RK5/30 RK5/30 RK5/35 RK5/45 RK5/45 J/60 J/60 J/100 J/100 J/100 —
Dimensiones minimas de mm — 150 x 140 x 110 —
caja a la corriente
nominal

@ Hasta 480V con fusibles de proteccion tipo CC, J, 0 T (200A méx).
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12 Interruptores seccionadores “ILovato
Caracteristicas técnicas ——slectrie
Serie GL de 160A a 630A - Interruptores seccionadores

CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMAS IEC/EN/BS 60947
TIPO seccionador | GLO160... \ GL0200... \ GL0250... \ GL0315... GL0320... GL0400... GL0500... GL0630...
cuarto polo GLX420315 GLX420320 GLX420400 GLX420500 GLX420630
CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTOS
Corriente convencional A 160 200 250 315 320 400 500 630
térmica al aire Ith (<40°C)
Tension nominal de \ 1000 1000
aislamiento Ui
Tension nominal de kv 12 12
impulso Uimp
Corriente nominal de empleo le
AC21A 400V A 160 200 250 315 320 400 500 630
500V A 160 200 250 315 320 400 500 630
690V A 160 200 250 315 320 400 500 630
AC22A 400V A 160 200 250 315 320 400 500 630
500V A 160 200 250 315 320 400 500 500
690V A 160 200 250 315 320 400 500 500
AC23A 400V A 160 200 250 250 320 400 500 630
500V A 160 200 250 250 320 400 500 500
690V A 160 200 250 250 320 400 500 500
Potencia disipada W/polo 3,2 4 6,5 6,5 20,8 26,0 32,5 41,0
Potencia nominal de empleo
AC23A 400V | kW 90 110 140 140 160 200 250 355
690V | kW 144 200 250 250 315 400 500 500
Potencia reactiva para mando kvar 80 100 115 145 145 180 200 250
condesadores 400V
PROTECCION DE CORTOCIRCUITOS
Corriente nominal (1s) | kArms 6 12,5
de corta duracion lcw (0,3s) | kA rms 19 20
Corriente condicional de kA rms 100 80
cortocircuito
Con fusibles clase gG A 160 200 250 315 355 400 500 630
Poder de cierre AC23A 400V A 1600 2000 2500 2500 3200 4000 5000 6300
Poder de corte AG23A 400V A 1280 1600 2000 2000 2560 3200 4000 5040
Vida mecénica ciclos 20.000 10.000
Terminales mm M8 x 20 M10 x 25
Par de apriete Nm 15..22 30...37
Ib.en 132...194 265...327
Seccion conductores mm? 70...185 1x185..2x 1850
min...max AWG/ 00...400 1 x400...2 x 350
Kemil
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de empleo °C -25...455
almacenam. °C -40...470
Altitud mdxima m 3000
Posicion normal Vertical
de montaje admitida Cualquiera
Fijacion De tornillo. Para GL0160...315 también en guia DIN 35mm (IEC/EN/BS 60715)

@ Para més detalles contacte con nuestro servicio de atencion a clientes (datos de contacto en la contraportada).

CARACTERiSTICAS TECNICAS SEGUN NORMAS UL/CSA

TIPO seccionador | GLO100C1UL | GL0200C1UL — — — GL0400C1UL — —
cuarto polo | GLX420100UL | GLX420200UL - - — GLX420400UL — —
Homologacion uLa9g uL98 — — — uLa9g — —
CSA C22.2 N°4 | CSA C22.2 N°4 CSA C22.2 N°4
Corriente de empleo A 100 200 — — — 400 — —
general
Tension méaxima de empleo \ 600 600 — — — 600 — —
Maxima potencia
motor trifasico
240V | HP/A 30/80 75/192 — — — 125/312 — —
430V | HP/A 75/96 150/180 — — — 250/302 — —
600V | HP/A 100/99 200/192 — — — 350/336 — —
Corriente de cortocircuito KA rms 200 200 — — — 100 — —
Con fusibles clase/A J/100 J/1200 — — — J/400 — —
Conexiones terminales GLX500-GLX501|GLX500-GLX501 — — — GLX502-GLX503 — —
Dimensiones min. de caja mm {400 x 250 x 150 |400 x 250 x 150 — — — 950 x 350 x 200 — —
a la corriente nominal (en) {(15,8x9,9x5,9)(158x9,9x5,9) (37,4x13,8x7,9)
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12 Interruptores seccionadores ‘ILovato
Caracteristicas técnicas ——slectrie
Serie GL de 160A a 630A - Conmutadores seccionadores
CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMAS IEC/EN/BS 60947
TIPO 3 polos | GLCO160... GLC0200... GLC0250... GLC0315... GLC0320... GLC0400... GLC0500... GLC0630...
4 polos | GLCO160T4... | GLCO200T4... | GLC0250T4... | GLCO315T4... | GLC0320T4... | GLCO400T4... | GLCO500T4... | GLCO630T4...
CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTOS
Corriente convencional A 160 200 250 315 320 400 500 630
térmica al aire Ith (<40°C)
Tension nominal de v 1000 1000
aislamiento Ui
Tension nominal de kV 12 12
impulso Uimp
Corriente nominal de empleo le
AC31B 400V A 160 200 250 315 320 400 500 630
500V A 160 200 250 315 320 400 500 630
690V A 160 200 250 315 320 400 500 630
AC32B 400V A 160 200 250 315 320 400 500 630
500V A 160 200 250 315 320 400 500 500
690V A 160 200 250 315 320 400 500 500
AC33B 400V A 160 200 250 250 320 400 500 630
500V A 160 200 250 250 320 400 500 500
690V A 160 200 250 250 320 400 500 500
Potencia disipada W/polo 3,2 4 6,5 6,5 20,8 26,0 32,5 41,0
Potencia nominal de empleo
AC23A 400V | kw 90 110 140 140 160 200 250 355
690V | kw 144 200 250 250 315 400 500 500
Potencia reactiva para mando kvar 80 100 115 145 145 180 200 250
condesadores 400V
PROTECCION DE CORTOCIRCUITOS
Corriente nominal (1s) | kArms 6 12,5
de corta duracion lcw (0,3s) | kA rms 12 20
Corriente condicional de kA rms 100 80
cortocircuito
Con fusibles clase gG A 160 200 250 315 355 400 500 630
Poder de cierre AC23A 400V A 1600 2000 2500 2500 3200 4000 5000 6300
Poder de corte AG23A 400V A 1280 1600 2000 2000 2560 3200 4000 5040
Vida mecanica ciclos 20.000 10.000
Terminales mm M8 x 20 M10 x 25
Par de apriete Nm 15...22 30...37
lb.en 132...194 265...327
Seccion conductores mm? 70...185 1x185..2x185
min...méx AWG/ 00...400 1x400...2 x 350
Kemil
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de empleo °C -25...455
almacenam. °C -40...470
Altitud maxima m 3000
Posicion normal Vertical
de montaje admitida Cualquiera
Fijacion de tornillo
CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMAS UL/CSA
TIPO GLC0100...UL | GLCO0200...UL — — — GLC0400...UL — —
Homologacién UL1008 UL1008 — — — UL1008 — —
CSA C22.2 N°4 | CSA (22.2 N°4 CSA C22.2 N°4
Corriente de empleo A 100 200 — — — 400 — —
general
Tension méaxima de empleo v 600 600 — — — 600 — —
Maxima potencia
motor trifasico
240V | HP/A 30/80 751192 — — — 125/312 — —
480V | HP/A 75/96 150/180 — — — 250/302 — —
600V | HP/A 100/99 200/192 — — — 350/336 — —
Corriente de cortocircuito KA rms 100 100 — — — 100 — —
Con fusibles clase/A J/100 J/200 — — — J/400 . —
Conexiones terminales GLX500-GLX501|GLX500-GLX501 — —_ - GLX502-GLX503 — —
Dimensiones min. del caja mm {400 x 250 x 150 | 400 x 250 x 150 — — — 950 x 350 x 260 — —
a la corriente nominal (en) |(15,8x9,9x5,9)((158x9,9x5,9) (37,4x13,8x10,3)
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12 Interruptores seccionadores “ILovato
Caracteristicas técnicas ——slectrie
Serie GE de 160 a 1600A - Tripolares y tetrapolares

TIPO 3 polos | GEO160P
GEO160 | GE0200 | GE0250 | GE0251 | GE0315 | GE0400 | GE0500 | GE0G30 | GEOB00 | GE1000 | GE1250 | GE1600
4 polos® |GE0160T4P
GE0160T4 | GE0200T4 | GE0250T4 | GE0251T4 | GE0315T4 | GE0400T4 | GE0500T4 | GE0630T4 | GE0B00T4 | GE1000T4 | GE1250T4 | GE1600T4
CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTOS
Corriente convencional A 160 200 250 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
térmica al aire Ith (<40°C)
Tension nominal de aislamiento Ui V 1000
Tensién nominal kv 8 12
de impulso Uimp
Corriente nominal de empleo le
AGC21A 400V A 160 200 250 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
500V A 160 200 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
690V A 160 180 180 200 250 250 500 630 800 1000 1000 1600
AC22A 400V A 160 200 |250(AC22B) 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
200 (AC22A)
500V A 160 200 200 250 315 400 500 630 800 1000 1000 1250
690V A 125 160 160 160 200 200 400 500 500 630 630 1000
AC23A 400V A 160 160 160 250 315 400 500 630 800 1000 1000 1000
500V A 125 125 125 200 250 315 400 500 500 800 800 900
690V A 80 80 80 160 160 160 250 315 315 500 500 630
Potencia disipada w/polo 4 6 9 2,5 6,5 10,5 22 35 56 50 78 128
Potencia reactiva para mando kvar 72 72 72 112 142 180 225 284 284 360 360 450
condensadores 400V seng=0,65
Potencia nominal de empleo
AC23A 400V kw 90 90 90 138 174 220 220 349 443 443 443 554
690V kw 75 75 75 153 153 153 239 300 300 478 478 600
Proteccion de cortocircuitos
Corriente nominal de kA rms 7 12 16 25 50
corta duracion (1s) lcw
Corriente condicional kA rms 100 72 75
de cortocircuito®
Con fusibles clase gG A 160 \ 200 \ 250 315 400 500 630 800 1000 1250 | 2x800
Poder de cierre AC23A 400V A 1600 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000
Poder de corte AG23A 400V A 1280 2000 2520 3200 4000 5000 6400 8000
Vida mecanica ciclos 30.000 20.000 10.000
Vida eléctrica (AC23A 400V) ciclos 1.000 \ 500
Terminales l{ tipo Borne para terminal ® o barras
T\ Amm 18 26 25 25 \ 30 40 60
~ L B mm 3 4 5 10
tornillo M8 M10 M14 M14
Par de apriete Nm 130 18 24 45 55
Ib.ft 100 13 18 33 40
Seccion conductores méax mm? 95 120 185 2x185 | 2x240 | 2x240 2 x300 —
Dimensiones barras méax mm 5-25@ 5-30 7-25 6-40 | 2x5-40 | 2x5-50 2 x10-50 2 x10-80
(espesor-ancho)
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de empleo °C -25...+55
almacenam. °C -40..+70
Altitud maxima m 3000
Posicion normal Vertical
de montaje admitida Cualquiera
Fijacion de tornillo

@ Con fusible de proteccion che limita la corriente de pico y la energia pasante especifica.

® No apto para tipos GEO160P y GEO160T4P.

® Los tipos GE...P tienen terminales de casquillo 1P20.
@ 4Nm/3lb.ft solo para tipos GE...P.

@ El tipo tetrapolar (3P+N) tiene el neutro de cierre anticipado y apertura retardada.
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Caracteristicas técnicas ——slectrie
Serie GE de 50 a 800A - Tripolares y tetrapolares con portafusibles
TIPO NFC | 3 polos \ GE0050F GE0125F -
4 polos® GEO0050FT4 GE0125FT4 - - -
BS 3 polos GE0160B - GE0200B
4 polos® GE0160BT4 - GE0200BT4
NH | 3 polos GE0160N GEO161N
4 polos® GE0160NT4 GEO161NT4
CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTOS
Corriente convencional term. A 50 125 160 160 200
al aire Ith (<40°C)
Tension nom. de aislamiento Ui v 800 800 800
Tensién nominal kv 8 8 8
de impulso Uimp
Corriente nominal de empleo le
AC21A 400V A 50 125 160 160 200
500V A 50 125 160 160 200
690V A 50 125 160 160 200
AC22A 400V A 50 125 160 160 200
500V A 50 125 160 160 200
690V A 50 100 125 160 200
AC23A 400V A 50 125 160 160 200
500V A 50 125 125 160 200
690V A 50 80 100 125 160
Potencia disipada NFC | W/polo 47 12,5 — — —
BS W/polo — — 12 — 13
NH W/polo — — 11,8 13,5 —
Potencia reactiva para mando | kvar 18 52 60 60 75
condensadores 400V
Potencia nominal de empleo
AC23A 400V | kw 25 65 90 90 110
690V | kw 42 80 90 110 132
Proteccion de cortocircuitos
Energia esp. pasante [t kA%s 0,076 0,19 0,19 0,478 0,478
Corriente condicional kA rms 50 50 1000 100 100
de cortocircuito
Poder de cierre AC23A 400V A 500 1250 1600 2000
Poder de corte. AC23A 400V A 400 1000 1280 1600
Vida mecanica ciclos 10.000 10.000 10.000
Vida eléctrica (AC23A 400V) | ciclos 1.500 1.500 1.000
Terminales l{ tipo 2] 2] Borne para terminal o barras
RS 2 [Amm - - 20 2
T\. B mm - - 3
L\ tornillo M6 M6 M8
Par de apriete Nm 3 4 13
Ib.ft 2,2 3 10
Seccion conductores méax mm? 35 93 95 120
Dimensiones barras max mm - - 3-25 5-25
(espesor-ancho)
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de empleo °C -25...+55
almacenam. °C -40...470
Altitud méxima m 3000
Posicion de montaje
normal Vertical
admitida Cualquiera
Fijacion De tornillo

@ 50KA rms para tipos GEO160N y GEO160NT4.
@ Los tipos GE...F tienen terminales Allen IP20.

@ El tipo tetrapolar (3P+N) tiene el neutro de cierre anticipado y apertura retardada.
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LR Serie GE de 50 a 800A - Tripolares y tetrapolares con portafusibles
GE0250B GE0315B GED400B GE0630B GE0800B
GE0250BT4 GE0315BT4 GE0400BT4 GE0630BT4 GE0800BT4
GE0250N . GE0400N GE0630N GE080ON
GE0250NT4 - GED400NT4 GE0630NT4 GE080ONT4
250 315 400 630 800
1000
12
250 315 400 630 800
250 315 400 630 800
250 315 400 630 630
250 315 400 630 800
250 315 400 630 800
250 315 400 630 630
250 315 400 630 630
250 315 400 630 630
200 250 315 400 400
12 24 29 44 63
187 — 30 48 57
115 150 200 250 325
132 185 220 355 355
160 200 250 370 370
16 16 16 46 46
100 100 100 100 100
2500 3150 4000 6300
2000 2600 3200 5100
10.000 5.000
1.000 \ 500
Borne para terminal o barras
30 35 40 \ 50
4 5 6
M10 M12 4x M8
24 45 13
18 33 10
240 2x185 2 x 240
6-40 2 x7-50 2x7-50
-25...455
-40..470
3000
Vertical
Cualquiera
De tornillo

@ 50kA rms para tipos GEO160N y GEO160NT4.
® Los tipos GE...F tienen terminales Allen IP20.
® El tipo tetrapolar (3P+N) tiene el neutro de cierre anticipado y apertura retardada.
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. Caracteristicas técnicas ——slectrie
LI Serie GE de 160A a 3150A - Conmutadores tripolares y tetrapolares
TIPO 3 polos GE0160E GE0200E GE0201E GE0250E GE0315E GE0400E
4 polos® GE0160ET4 GE0200ET4 GE0201ET4 GE0250ET4 GE0315ET4 GE0400ET4
CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTOS
Corriente convencional A 160 200 250 315 400
térmica al aire Ith (<40°C)
Tension nominal de aislamiento Ui Vv 1000
Tensién nominal kV 8
de impulso Uimp
Corriente nominal de empleo le
AC21A 400V A 160 200 200 250 315 400
500V A 160 200 200 250 315 400
690V A 160 200 200 250 315 400
AC22A 400V A 160 200 200 250 315 400
500V A 160 200 200 250 315 400
690V A 125 160 160 200 250 3150
AC23B 400V A 160 160 160 180 200 250
500V A 125 125 125 150 160 200
690V A 80 80 80 100 125 160
Potencia disipada W/polo 4 6 8 8,5 13,5 22
Potencia reactiva para kvar 72 72 83 104 131 166
mando condensadores 400V
Potencia nominal de empleo
AC23A 400V kw 89 89 100 100 125 125
690V kW 76 76 69 86 108 138
Proteccion de cortocircuitos
Corriente nominal de kA rms 7 7 8
corta duracion (1) lew
Corriente condicional kA rms 100 100 100
de cortocircuito @
Con fusibles clase gG A 160 200 250 315 400
Poder de cierre AC23A 400V A 1600 1600 3150 4000
Poder de corte AC23A 400V A 1280 1280 2520 3200
Vida mecénica ciclos 30.000 30.000 10.000
Vida eléctrica (AC22A 400V) ciclos 1.000 1.000 1.000
Terminales { tipo Borne para terminal o barras
Q Amm 18 26 25 35
T\\. B mm 3 3
™~ tornillo M8 M10
Par de apriete Nm 13 24
Ib.ft 10 18
Seccion conductores max mm? 95 120 240
Dimensiones barras max mm 4-13 13-18 2x5-30
(espesor-ancho)
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de empleo °C -25...455
almacenam. °C -40...+70
Altitud méxima m 3000
Posicion normal Vertical
de montaje admitida Cualquiera
Fijacion De tornillo

@ Con fusible de proteccion che limita la corriente de pico y la energia pasante especifica.
@ El tipo tetrapolar (3P+N) tiene el neutro de cierre anticipado y apertura retardada.

@® Valor en AC22B.
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LI Serie GE de 160A a 3150A - Conmutadores tripolares y tetrapolares
GE0500E GE0630E GE080OE GE1000E GE1250E GE1600E GE2000E GE2500E GE3150E
GE0500ET4 GE0630ET4 GE080OET4 GE1000ET4 GE1250ET4 GE1600ET4 GE2000ET4 GE2500ET4 GE3150ET4
500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
1000
12 8
500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
500 630 800 1000 1250 1600 1800 2500 2500
500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 2500
500 630 800 1000 1250 1250 1800 1800 2000
400 500 6300 800 1000© 1000 1600 1800 1800
400 500 630 1000 1000 1000 1250 1800 1800
250 315 400 800 900 900 900 1250 1400
250 250 315 630 630 630 630 1000 1000
28 445 72 76 118 128 59,60 213 338
208 262 333 415 415 450 562 811 900
200 200 315 500 525 550 692 997 1100
173 216 272 544 575 600 764 956 956
13 25 35 50
100 72 75 100 100
500 630 800 1000 1250 2 x 800 - - -
6300 8000 10000 10000 10000 12500 18000 20000
5040 6400 8000 8000 8000 10000 14400 1600
10.000 10.000 3000 600
1.000 500 \
Borne para terminal o barras
40 50 60 \ 100
5 6 10 10 2x15
M12 M14 M14 M14 M12
24 45 55 55 45
18 33 40
2 x 240 - - - - - -
2 X 6-45 2 x10-60 2x7-80 2 x10-80 3x12-80 3x12-100
-25...455 -30..470
-40...+70 -40...+75
3000
Vertical
Cualquiera
De tornillo

@ Con fusible de proteccion che limita la corriente de pico y la energia pasante especifica.
@ El tipo tetrapolar (3P+N) tiene el neutro de cierre anticipado y apertura retardada.
@ Valor en AC22B.
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Serie GM de 30A a 800A - Tripolares con portafusibles homologados UL98
TIPO Tripolares] GMF...030... | GMFJOG0... | GMFJ100C03 | GMFJ200C03 | GMFJ400C03 | GMFJG00CO3 | GMFLB0OCO3
CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTOS
Corriente convencional A 32 63 160 200 400 630 800
térmica al aire Ith (<40°C)
Tension nominal de v 1000
aislamiento Ui
Tension nominal kv 12
de impulso Uimp
Corriente nominal de empleo le
AC21A 400V A 32 63 160 200 400 630 800
500V A 32 63 160 200 400 630 800
690V A 32 63 160 200 400 630 800
AC22A 400V A 32 63 160 200 400 630 800
500V A 32 63 160 200 400 630 800
690V A 32 63 160 200 400 630 800
AC23A 400V A 32 63 160 200 400 630 800
500V A 32 63 160 200 400 630 800
690V A 32 63 160 200 400 630 800
Potencia disipada W/polo 2 4 9 8 30 46 75
(sin fusible)
Potencia méx al aire W 35 75 12 17 45 60 65
dis. para fusible encaja| W 35 7.5 12 15 30 50 55
Potencia nominal de empleo
AC23A 400V | kW 15 30 75 110 220 355 450
690V | kW 22 55 132 200 400 630 710
Proteccion de cortocircuito
Corriente nominal kA rms 1 2,5 5 8 14 20 20
de corta duracion (1s) lew
Corriente condicional kA rms 200
de corto circuito
Con fusibles Alclase 30/J-CC 60/J 100/J 200/J 400/J 600/J 800/L
Poder de cierre AC23A 690V A 320 630 1600 2000 4000 6300 8000
Poder de corte AC23A 690V A 256 504 1280 1600 3200 6400 6400
Vida mecanica ciclos 10.000 8.000 5.000 3.000
Minima Vida eléctrica ciclos 6000 1000 1000 500
(pf=075...0,8)
Par de apriete Nm - - 4 4 20 40 40
terminales fusibles
Kit conexiones terminales Incorporados GMX500 GMX501 GMX502 GMX504 GMX504
Seccion conductores mm? 1..10 2,5..25 2,5..70 25..150 35...300 2 X 35...600 2 X 35...600
min-max AWG 18-8 14-4 14-2/0 4-300MCM 2-600MCM (2)x2-600MCM | (2)x2-600MCM
Par de apriete conductores Nm 2 3,5 13,5 31 425 56,5 56,5
Ib.en 17 30 120 275 375 500 500
Par de apriete conexiones Nm - - 55 8 27 54 54
terminales Ib.en - - 50 72 240 480 480
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura  de empleo °C -25...+55
almacenam. °C -40...+70
Altitud méxima m 3000
Posicion normal Vertical
de montaje admitida Cualquiera
Fijacion Tornillo o guia De tornillo
DIN de 35mm
(IEC/EN/BS 60715)
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. Caracteristicas técnicas —electric
LIe= ) Serie GA y GD para aplicaciones fotovoltaicas

TIPO Tripolares GA040D GDO025AT2 GDO025AT3 GDO032AT3 GDO032AT4 GDO40AT3 GDO040AT4
4°polo | GAX42040D — —_ — - - -
CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTOS
Corriente convencional term. A 40 25 25 32 32 40 40
al aire Ith (<40°C)
Tensién nominal de vV 1000 1000/ 15000
aislamiento Ui
Tensién nominal kv 8
de impulso Uimp
Corriente nominal de empleo le
DC21B®
<800V A — 25 25 32 32 40 40
1000V A — 16 25 32 32 32 40
01200V A — — — — 25 — 32
01500V A — — — — 20 — 25
2 polos en serie 300V A 16 —_ —_ —_ —_ —_ —_
3 polos en serie 48V A 40 — — — — — —
110V A 35 — — — — — —
220V A 32 — — — — — —
500V A 12 — — — — — —
400V A 35 — — — — — —
4 polos en serie 440V A 32 — — — — — —
500V A 32 — — — — — —
600V A 20 — — — — — —
700V A 15 — — — — — —
750V A 15 — — — — — —
800V A 15 — — — — — —
Potencia disipada w/polo 1,0 0,8 1,2 1,9
Vida mecénica ciclos 100.000 10.000
Terminales tipo Bornero De tornillo con arandela
i‘@ A mm 56 —
T o -
Tool Phillips 2 Phillips 1
Par de apriete Nm 1,8..2 1,2..1,6
Ib.en 16...18 10..14
Seccion conductores mm? 0,75...16 1..10
min-méx AWG 18...6 18..8
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura  de empleo °C -25...+55
almacenam. °C -40...+70
Altitud maxima m 3.000 2.000
Posicion normal Vertical
de montaje admitida Cualquiera
Fijacion Tornillo o guia DIN de 35mm (IEC/EN/BS 60715)

@ 1000V grado de contaminacion 3; para tensiones mayores grado de contaminacion 2.
® Para los seccionadores GD... remitirse a los esquemas eléctricos de pag. 12-63.
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Serie GE para aplicaciones fotovoltaicas
TIPO \ 4 polos \ GE0125DT4 GE0250DT4 GE0315DT4
CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTOS
Corriente convencional A 125 250 315
térmica al aire Ith (<40°C)
Tension nominal de aislamiento Ui Vv 1000
Tensién nominal kV 8
de impulso Uimp
Corriente nominal de empleo le
DC21B 48V A 125 250 315
4 polos en serie 110V A 125 250 315
220V A 125 250 315
400V A 125 250 315
440V A 125 250 315
500V A 125 250 315
600V A 125 250 315
750V A 125 250 290
800V A 125 250 280
850V A 125 240 270
900V A 125 220 260
1000V A 100 200 250
Potencia disipada w/polo 0,7 2,7 4,2
Vida mecanica ciclos 20.000
Terminales l{ tipo Borne para terminal o barras
T\ A mm 20 25 25
\‘ N B mm 4 4 4
~ tornillo M8 M10 M10
Par de apriete Nm 13 18 18
Ih.ft 10 13 13
Dimensiones barras max mm 7-25
(espesor-ancho)
Seccion conductores méax mm? 185
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de empleo °C -25...+55
almacenam. °C -40...470
Altitud méaxima m 3000
Posicion normal Vertical
de montaje admitida Cualquiera
Fijacion De tornillo
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\ GE0630DT4 \ GE0B00DT4 GE1250DT4
630 800 1250
1000
12
630 800 1250
630 800 1250
630 800 1250
630 800 1250
630 750 1250
630 700 1250
630 700 1250
630 650 1050
600 630 1000
600 630 940
600 630 870
500 630 850
15,5 247 36,1
10.000
Borne para terminal o barras
30 30 40
5 5 8
M10 M10 M14
24 24 45
18 18 33
2 x 5-40 2 x 5-40 2x10-50
(espesor-ancho)
2 x 240 2 x 240 2 x 300
-25...455
-40...+70
3000
Vertical
Cualquiera
De tornillo

12-75


https://www.lovatoelectric.es/GE0630DT4/GE0630DT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE0800DT4/GE0800DT4/snp
https://www.lovatoelectric.es/GE1250DT4/GE1250DT4/snp



