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Appropriés pour la coupure, la
commutation, le branchement de
circuit et le démarrage de moteurs.
Possibilité de schémas électriques
spéciaux.
Protections frontales  disponibles:
IP65 et IP40.
Fixation sur panneau frontal, en
fond de tableau ou en boîtier.
Large gamme de finitions.

Commande et signalisation
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SÉRIE GX
•  Courant thermique conventionnel à l’air libre

Ith 16 à 40A.
•  Bloc de contacts à section carrée.
•  Jusqu’à 24 contacts.
•  Manœuvre positive d’ouverture 

IEC/EN 60947-5-1.
•  Jusqu’à 12 positions de commutation.
•  Angles des positions : 30°, 45°, 60°, 90°.
•  Versions disponibles en boîtier en plastique.
•  Possibilité d’installation juxtaposée.
•  Degré de protection des contacts IP20.
•  Degré de protection standard frontal IP65.

SÉRIE GN
•  Courant thermique conventionnel à l’air libre

Ith 200 à 315A.
•  Disponibles sur demande jusqu’à 2000A.
•  Jusqu’à 24 contacts.
•  Manœuvre positive d’ouverture 

IEC/EN 60947-5-1.
•  Jusqu’à 12 positions de commutation.
•  Angles des positions : 30°, 45°, 60°, 90°.
•  Versions disponibles en boîtier en métal.
•  Versions de 200A et 315A certifiées cURus.

SÉRIE GNA20
•  Courant thermique conventionnel à l’air libre

Ith 20A.
•  Jusqu’à 48 contacts.
•  Manœuvre positive d’ouverture 

IEC/EN 60947-5-1.
•  4 contacts pour chaque élément.
•  Profondeur réduite.
•  Angles des positions : 30°, 45°, 60°, 90°.
•  Versions disponibles en boîtier en plastique.
•  Degré de protection des contacts IP20.

SÉRIE GF
•  Courant thermique conventionnel à l’air libre 

Ith 10A et 20A.
•  Jusqu’à 24 contacts.
•  Manœuvre positive d’ouverture 

IEC/EN 60947-5-1.
•  Jusqu’à 12 positions de commutation.
•  Angles des positions : 30°, 45°, 60°, 90°.
•  Possibilité d’installation juxtaposée.
•  Degré de protection des contacts IP20.
•  Degré de protection standard frontal IP40.

SÉRIE 7GN
•  Courant thermique conventionnel à l’air libre 

Ith 16 à 125A.
•  Bloc de contacts à section ronde.
•  Jusqu’à 24 contacts.
•  Manœuvre positive d’ouverture 

IEC/EN 60947-5-1.
•  Jusqu’à 12 positions de commutation.
•  Angles des positions : 30°, 45°, 60°, 90°.
•  Versions disponibles en boîtier en plastique.
•  Degré de protection standard frontal IP40.
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Mode de codage
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•   •   •
• O

P

U7GN

GX

GN

GNA

GF

U =  montage 
       frontal
O =  montage 
       en fond de tableau 
P =   en boîtier plastique
L =   en boîtier métallique
       (uniq. série GN)

N =  Ajouter N pour
version avec
plastron frontal
avec titre et

       étiquette neutre

GX
16A
20A
32A
40A

GN
200A
315A

GNA
20A

GF
10A
20A

7GN
16A
20A
25A
32A
40A
63A

125A

90
91
10
92
99

100
....
�

COURANT THER.
CONVENTIONNEL Ith

SÉRIE SCHÉMADIM.
PLASTRON OPTIONFIXATION

PLASTRON
AVEC TITRE

•   •   • •   •   •

  25      Montage frontal avec manette jaune/rouge cadenassable sur 0
et couvre-bornes

  65      Montage frontal avec manette jaune/rouge cadenassable sur 0
et couvre-bornes (uniq. pour 7GN)

  11      Montage frontal avec manette noir sans plastron avec fixation
trou Ø22mm 

  12      Montage frontal sans plastron avec commande à serrure et
fixation trou Ø22mm

  47      Montage frontal avec manette noire et fixation par encliquetage
pour trou Ø22mm

  48      Modulaire pour montage sur profilé DIN avec manette noire
  88      Montage en fond de tableau avec manette jaune/rouge

cadenassable sur 0 avec fonction verrouillage de porte et
couvre-bornes

  98      Montage en fond de tableau avec manette jaune/rouge
cadenassable sur 0 avec fonc. verrouil. de porte et couvre-
bornes (uniq. pour 7GN)

  4V      Montage frontal fixation à 4 vis
  51      Montage frontal avec manette noire et protection frontale IP65
  24      Montage frontal avec manette jaune/rouge non cadenassable et

sans couvre-bornes
  29      Montage frontal avec plastron, commande à serrure et fixation

trou Ø22mm
29D     Montage frontal avec commande à serrure et fixation par

encliquetage pour trou Ø22mm
  06      Montage frontal avec manette noire cadenassable sur 0
  49      Modulaire avec commande à serrure pour montage sur profilé

DIN

Exemple de commande :
GX1653P = Commutateur en ligne dans un boîtier 90x90mm (IP65) à 16A tripolaire à 3

positions et 3 éléments.
7GN25H90U51 = Interrupteur pour montage frontal à 25A unipolaire à 2 positions, 1 élément,

plastron plus grand 65x65mm avec protection frontale IP65.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre Bureau d’Assistance technique
(Tél. +39 035 4282422 ; e-mail : service@LovatoElectric.com).

Veuillez consulter l’instruction I230 sur le site internet www.LovatoElectric.com pour obtenir
plus de renseignements (configuration contacts schémas, indications plastron, etc.).

� Des schémas spéciaux sont disponibles à la demande ; veuillez remplir le 
    formulaire à la page 11-3.

GF
Protection :
Frontale = IP40
Contacts= IP20

7GN
Protection :
Frontale = IP40
Contacts = IP00

GX
Protection :
Frontale = IP65
Contacts = IP20

GN
Protection :
Frontale = IP40
Contacts = IP00

GNA
Protection :
Frontale = IP40
Contacts = IP20

Ajouter H pour avoir un plastron plus grand
Plastron standard Plastron plus grand
GF10 = 30x30mm GF10H = 48x48mm
GF20 = 48x48mm GF20H = 65x65mm
7GN12...25 = 48x48mm            7GN12H...25H = 65x65mm
7GN32...63 = 65x65mm            7GN32H...63H = 90x90mm
GX16...20 = 48x48mm              GX16H...20H = 65x65mm
GX32...40 = 65x65mm              GX32H...40H = 90x90mm
GNA20 = 65x65mm GNA20H = 90x90mm

•

EX

https://www.lovatoelectric.fr/GX1653P/GX1653P/snp
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Formulaire de commande pour schémas spéciaux
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12

6

9 3

11

10

8

7 5

4

2

1

D

C

A

B

  1     4     5     8     9    12   13   16   17   20   21   24   25   28   29   32   33   36   37   40  41   44   45   48

  2     3     6     7    10   11   14   15   18   19   22   23   26   27   30   31   34   35   38   39  42   43   46   47
       Pictogramme            pos.           plastron

         7

  C      

         8

         9

        10

  D      

        11

        12

         1

  A

         2

         3

         4

  B

         5

         6

Plastron frontal 1

2

X

X

X

X
X

X

X

Contacts Contact fermé            Contact Contact Fonction à
chevauchants à 2 ou plusieurs           ouvert fermé rappel

positions

SÉRIE: � GF    � 7GN    � GX   � GN   � GNA Courant assigné...................
TYPE : � Montage frontal � Montage en fond de tableau     � En boîtier          � Autre.............................
FINITION : � Standard � � Manette rouge/jaune � Spéciale ...............................
FIXATION : � 2 vis � 4 vis � par encliquetage      

Qantité :............ Raison sociale: .....................................................................................................................

Personne de contact : ...............................................................................................................

� Sur la finition standard, la plaque frontale est noir tandis que les indications 0-12 et la manette sont noires. Les autres types sont considérés des versions spéciales.
Veuillez aussi consulter l’instruction I230 dans le site internet www.LovatoElectric.com.

EX



INTERRUPTEURS

Version pour montage frontal avec 
manette noire (U)❶

SCHÉMAS ❷90 ❷91 ❷10 ❷92 ❸05 ❸06 ❸07 ❸08 ❸03
Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1090U GF1091U GF1010U GF1092U GF1005U GF1006U GF1007U GF1008U GF1003U

□48 20 15 GF2090U GF2091U GF2010U GF2092U GF2005U GF2006U GF2007U GF2008U GF2003U

7GN...

□48 16 15 7GN1290U 7GN1291U 7GN1210U 7GN1292U 7GN1205U 7GN1206U 7GN1207U 7GN1208U 7GN1203U
20 20 7GN2090U 7GN2091U 7GN2010U 7GN2092U 7GN2005U 7GN2006U 7GN2007U 7GN2008U 7GN2003U
25 30 7GN2590U 7GN2591U 7GN2510U 7GN2592U 7GN2505U 7GN2506U 7GN2507U 7GN2508U 7GN2503U

□65 32 40 7GN3290U 7GN3291U 7GN3210U 7GN3292U 7GN3205U 7GN3206U 7GN3207U 7GN3208U 7GN3203U
40 50 7GN4090U 7GN4091U 7GN4010U 7GN4092U 7GN4005U 7GN4006U 7GN4007U 7GN4008U 7GN4003U
63 60 — — 7GN6310U 7GN6392U — — 7GN6307U 7GN6308U 7GN6303U

□90 125 130 — — 7GN12510U 7GN12592U — — 7GN12507U 7GN12508U 7GN12503U

GX...

□48 16 12 GX1690U GX1691U GX1610U GX1692U GX1605U GX1606U GX1607U GX1608U GX1603U
20 15 GX2090U GX2091U GX2010U GX2092U GX2005U GX2006U GX2007U GX2008U GX2003U

□65 32 32 GX3290U GX3291U GX3210U GX3292U GX3205U GX3206U GX3207U GX3208U GX3203U
40 40 GX4090U GX4091U GX4010U GX4092U GX4005U GX4006U GX4007U GX4008U GX4003U

GN...
□132 200 200 — — GN20010U GN20092U — — GN20007U GN20008U GN20003U

315 255 — — GN31510U GN31592U — — GN31507U GN31508U GN31503U

0
1

1

0

0 1

SCHÉMAS

0
1

90
X X X X

 91
  10
   92

90-91-10-92

0
1

05
 06
  07
   08

X X X X

05-06-07-08

0
1

  03

X X X

03

Version pour montage frontal avec 
manette jaune/rouge cadenassable sur 0 
et couvre-bornes(U25)❹

SCHÉMAS ❷90 ❷91 ❷10 ❷92 ❸05 ❸06 ❸07 ❸08
Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2090U25 GF2091U25 GF2010U25 GF2092U25 GF2005U25 GF2006U25 GF2007U25 GF2008U25

7GN...

□65 16 15 7GN1290U25 7GN1291U25 7GN1210U25 7GN1292U25 7GN1205U25 7GN1206U25 7GN1207U25 7GN1208U25
20 20 7GN2090U25 7GN2091U25 7GN2010U25 7GN2092U25 7GN2005U25 7GN2006U25 7GN2007U25 7GN2008U25
25 30 7GN2590U25 7GN2591U25 7GN2510U25 7GN2592U25 7GN2505U25 7GN2506U25 7GN2507U25 7GN2508U25
32 40 7GN3290U25 7GN3291U25 7GN3210U25 7GN3292U25 7GN3205U25 7GN3206U25 7GN3207U25 7GN3208U25
40 50 7GN4090U25 7GN4091U25 7GN4010U25 7GN4092U25 7GN4005U25 7GN4006U25 7GN4007U25 7GN4008U25

GX...

□48 16 12 GX1690U25 GX1691U25 GX1610U25 GX1692U25 GX1605U25 GX1606U25 GX1607U25 GX1608U25
20 15 GX2090U25 GX2091U25 GX2010U25 GX2092U25 GX2005U25 GX2006U25 GX2007U25 GX2008U25

□65 32 32 GX3290U25 GX3291U25 GX3210U25 GX3292U25 GX3205U25 GX3206U25 GX3207U25 GX3208U25
40 40 GX4090U25 GX4091U25 GX4010U25 GX4092U25 GX4005U25 GX4006U25 GX4007U25 GX4008U25

0
1

1

0

❶ Pour la version avec manette noire cadenassable sur 0 sans couvre-bornes, ajouter 06 (ex. GF1090U06).
❷ Version standard fournie avec plaque 0-1. Pour version avec plaque O-I, ajouter C (ex. GF20C90U). Pour version avec plaque OFF- ON, ajouter D (ex. GF20D90U).
❸ Pour version avec plaque OFF- ON, ajouter C (ex. GF20C05U).
❹ Pour version avec manette jaune/rouge non cadenassable et sans couvre-bornes, remplacer U25 par U24 (ex. GF2090U24).

11-4 Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
pages 11-36 et 37
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https://www.lovatoelectric.fr/GX2092U25/GX2092U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2091U/7GN2091U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1692U25/GX1692U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2003U/GX2003U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2005U/GX2005U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2090U25/7GN2090U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2005U25/GX2005U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2006U/GX2006U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2006U25/GX2006U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2090U/7GN2090U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2007U/GX2007U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2007U25/GX2007U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2008U/GX2008U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2010U25/7GN2010U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2008U25/GX2008U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2010U/GX2010U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2010U25/GX2010U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2010U/7GN2010U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1692U/GX1692U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1691U25/GX1691U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2091U25/7GN2091U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2505U25/7GN2505U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1605U/GX1605U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1605U25/GX1605U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1606U/GX1606U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2505U/7GN2505U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1606U25/GX1606U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1607U/GX1607U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2503U/7GN2503U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2090U/GX2090U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1607U25/GX1607U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2092U25/7GN2092U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1608U25/GX1608U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1610U/GX1610U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1610U25/GX1610U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2092U/7GN2092U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1690U/GX1690U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1690U25/GX1690U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1691U/GX1691U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1608U/GX1608U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2090U25/GX2090U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2091U/GX2091U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3291U25/GX3291U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2006U/7GN2006U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3292U/GX3292U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3292U25/GX3292U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4003U/GX4003U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4005U/GX4005U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4005U25/GX4005U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4006U/GX4006U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3291U/GX3291U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2005U25/7GN2005U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4006U25/GX4006U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4007U/GX4007U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4007U25/GX4007U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4008U/GX4008U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4008U25/GX4008U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2005U/7GN2005U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4010U/GX4010U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4010U25/GX4010U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3290U25/GX3290U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3290U/GX3290U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2008U25/7GN2008U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2091U25/GX2091U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2092U/GX2092U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3203U/GX3203U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2008U/7GN2008U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3205U/GX3205U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3205U25/GX3205U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3206U/GX3206U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2007U25/7GN2007U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3206U25/GX3206U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3207U/GX3207U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3207U25/GX3207U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2007U/7GN2007U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3208U/GX3208U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3208U25/GX3208U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3210U/GX3210U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2006U25/7GN2006U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3210U25/GX3210U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1603U/GX1603U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31592U/GN31592U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31510U/GN31510U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2506U/7GN2506U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4010U/7GN4010U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3206U/7GN3206U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4010U25/7GN4010U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4090U/7GN4090U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4090U25/7GN4090U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3205U25/7GN3205U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4091U/7GN4091U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4091U25/7GN4091U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4008U25/7GN4008U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4092U/7GN4092U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3205U/7GN3205U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4092U25/7GN4092U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6303U/7GN6303U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3203U/7GN3203U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6307U/7GN6307U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6308U/7GN6308U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6310U/7GN6310U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6392U/7GN6392U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2592U25/7GN2592U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1003U/GF1003U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1005U/GF1005U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4008U/7GN4008U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3206U25/7GN3206U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3210U/7GN3210U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3290U/7GN3290U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3290U25/7GN3290U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3291U/7GN3291U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3208U25/7GN3208U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3291U25/7GN3291U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3292U/7GN3292U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3208U/7GN3208U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3292U25/7GN3292U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4003U/7GN4003U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4005U/7GN4005U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3207U25/7GN3207U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4005U25/7GN4005U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4006U/7GN4006U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3207U/7GN3207U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4006U25/7GN4006U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4007U/7GN4007U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4007U25/7GN4007U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1006U/GF1006U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4090U/GX4090U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1007U/GF1007U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2508U25/7GN2508U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2090U/GF2090U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2090U/GF2090U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2090U25/GF2090U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2091U/GF2091U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2508U/7GN2508U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2091U25/GF2091U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2092U/GF2092U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2010U25/GF2010U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2507U25/7GN2507U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20003U/GN20003U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20007U/GN20007U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2507U/7GN2507U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20008U/GN20008U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20010U/GN20010U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20092U/GN20092U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2506U25/7GN2506U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31503U/GN31503U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31507U/GN31507U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31508U/GN31508U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2092U25/GF2092U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2510U/7GN2510U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1008U/GF1008U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2591U25/7GN2591U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1010U/GF1010U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1090U/GF1090U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1090U/GF1090U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1091U/GF1091U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2591U/7GN2591U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1092U/GF1092U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2003U/GF2003U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2005U/GF2005U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2590U25/7GN2590U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2005U25/GF2005U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2006U/GF2006U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2590U/7GN2590U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2006U25/GF2006U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2007U/GF2007U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2007U25/GF2007U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2510U25/7GN2510U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2008U/GF2008U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2008U25/GF2008U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2010U/GF2010U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2592U/7GN2592U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3210U25/7GN3210U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4091U/GX4091U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1291U25/7GN1291U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1205U25/7GN1205U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1291U/7GN1291U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1206U/7GN1206U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1206U25/7GN1206U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1207U/7GN1207U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1207U25/7GN1207U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1205U/7GN1205U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1208U/7GN1208U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12592U/7GN12592U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1208U25/7GN1208U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1210U/7GN1210U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12510U/7GN12510U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4090U25/GX4090U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1210U25/7GN1210U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12508U/7GN12508U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12503U/7GN12503U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1290U/7GN1290U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1203U/7GN1203U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1290U25/7GN1290U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12507U/7GN12507U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4092U25/GX4092U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4092U/GX4092U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4091U25/GX4091U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1292U/7GN1292U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2003U/7GN2003U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1292U25/7GN1292U25/snp


Version pour montage frontal avec 
manette jaune/rouge cadenassable sur 0 
et couvre-bornes (U65)

INTERRUPTEURS

SCHÉMAS ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❷05 ❷06 ❷07 ❷08
Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

7GN...

□65 16 15 7GN1290U65 7GN1291U65 7GN1210U65 7GN1292U65 7GN1205U65 7GN1206U65 7GN1207U65 7GN1208U65
20 20 7GN2090U65 7GN2091U65 7GN2010U65 7GN2092U65 7GN2005U65 7GN2006U65 7GN2007U65 7GN2008U65
25 30 7GN2590U65 7GN2591U65 7GN2510U65 7GN2592U65 7GN2505U65 7GN2506U65 7GN2507U65 7GN2508U65
32 40 7GN3290U65 7GN3291U65 7GN3210U65 7GN3292U65 7GN3205U65 7GN3206U65 7GN3207U65 7GN3208U65
40 50 7GN4090U65 7GN4091U65 7GN4010U65 7GN4092U65 7GN4005U65 7GN4006U65 7GN4007U65 7GN4008U65
63 60 — — 7GN6310U65 7GN6392U65 — — 7GN6307U65 7GN6308U65

□90 125 130 — — 7GN12510U65 7GN12592U65 — — 7GN12507U65 7GN12508U65

0
1

1

0

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Caractéristiques techniques

Version pour montage frontal avec 
manette noire sans plaque avec fi xation 
sur trou  Ø22mm (U11)

SCHÉMAS 90 91 10 92 05 06 07 08 03
Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... — 20 15 GF2090U11 GF2091U11 GF2010U11 GF2092U11 GF2005U11 GF2006U11 GF2007U11 GF2008U11 GF2003U11

7GN...

— 16 15 7GN1290U11 7GN1291U11 7GN1210U11 7GN1292U11 7GN1205U11 7GN1206U11 7GN1207U11 7GN1208U11 7GN1203U11
20 20 7GN2090U11 7GN2091U11 7GN2010U11 7GN2092U11 7GN2005U11 7GN2006U11 7GN2007U11 7GN2008U11 7GN2003U11
25 30 7GN2590U11 7GN2591U11 7GN2510U11 7GN2592U11 7GN2505U11 7GN2506U11 7GN2507U11 7GN2508U11 7GN2503U11

GX...
— 16 12 GX1690U11 GX1691U11 GX1610U11 GX1692U11 GX1605U11 GX1606U11 GX1607U11 GX1608U11 GX1603U11

20 15 GX2090U11 GX2091U11 GX2010U11 GX2092U11 GX2005U11 GX2006U11 GX2007U11 GX2008U11 GX2003U11
❶ Version standard fournie avec plaque 0-1. Pour version avec plaque O-I, ajouter C (ex. 7GN12C90U65). Pour version avec plaque OFF- ON, ajouter D (ex. 7GN12D90U65).
❷ Pour version avec plaque OFF- ON, ajouter C (ex. 7GN12C05U65).

0
1

1

0

0 1
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11-5

Commutateurs à cames
Coupure

Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
page 11-37

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/7GN3210U65/7GN3210U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3208U65/7GN3208U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2091U11/GX2091U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3207U65/7GN3207U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3290U65/7GN3290U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3292U65/7GN3292U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3291U65/7GN3291U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4005U65/7GN4005U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2090U11/GX2090U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4006U65/7GN4006U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4007U65/7GN4007U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4008U65/7GN4008U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3206U65/7GN3206U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3205U65/7GN3205U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2507U11/7GN2507U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2507U65/7GN2507U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2508U11/7GN2508U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2508U65/7GN2508U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2510U11/7GN2510U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2510U65/7GN2510U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2590U11/7GN2590U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2590U65/7GN2590U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2591U11/7GN2591U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2591U65/7GN2591U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2592U11/7GN2592U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2592U65/7GN2592U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2092U11/GX2092U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2010U11/GX2010U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2090U11/GF2090U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2091U11/GF2091U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2092U11/GF2092U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2005U11/GX2005U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1603U11/GX1603U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1605U11/GX1605U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1606U11/GX1606U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1607U11/GX1607U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1608U11/GX1608U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1610U11/GX1610U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1690U11/GX1690U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1691U11/GX1691U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1692U11/GX1692U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2006U11/GX2006U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2007U11/GX2007U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2010U11/GF2010U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4090U65/7GN4090U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4091U65/7GN4091U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4092U65/7GN4092U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6307U65/7GN6307U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2008U11/GX2008U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6308U65/7GN6308U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4010U65/7GN4010U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6310U65/7GN6310U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6392U65/7GN6392U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2003U11/GF2003U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2005U11/GF2005U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2006U11/GF2006U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2007U11/GF2007U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2008U11/GF2008U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2003U11/GX2003U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12507U65/7GN12507U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2010U11/7GN2010U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2506U65/7GN2506U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2010U65/7GN2010U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2090U11/7GN2090U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2090U65/7GN2090U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1210U11/7GN1210U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1291U11/7GN1291U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1290U11/7GN1290U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1210U65/7GN1210U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2008U65/7GN2008U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2006U11/7GN2006U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2007U11/7GN2007U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2007U65/7GN2007U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12592U65/7GN12592U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1290U65/7GN1290U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2008U11/7GN2008U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12510U65/7GN12510U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12508U65/7GN12508U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2005U65/7GN2005U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2005U11/7GN2005U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2003U11/7GN2003U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1208U65/7GN1208U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2503U11/7GN2503U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1292U65/7GN1292U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1205U65/7GN1205U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2505U11/7GN2505U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1291U65/7GN1291U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2505U65/7GN2505U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1292U11/7GN1292U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2506U11/7GN2506U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1203U11/7GN1203U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1205U11/7GN1205U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1206U65/7GN1206U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1206U11/7GN1206U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1207U65/7GN1207U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2091U11/7GN2091U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1208U11/7GN1208U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2091U65/7GN2091U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1207U11/7GN1207U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2006U65/7GN2006U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2092U11/7GN2092U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2092U65/7GN2092U65/snp


INTERRUPTEURS

Version pour montage frontal avec 
manette noire et fi xation par encliquetage 
sur trou  Ø22mm (U47)❹

Version pour montage frontal sans plaque 
avec commande à clé et fi xation sur trou  
Ø22mm (U12)❶

SCHÉMAS 90 91 10 92 05 06 07 08 03
Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... — 20 15 GF2090U12 GF2091U12 GF2010U12 GF2092U12 GF2005U12 GF2006U12 GF2007U12 GF2008U12 GF2003U12

7GN...

— 16 15 7GN1290U12 7GN1291U12 7GN1210U12 7GN1292U12 7GN1205U12 7GN1206U12 7GN1207U12 7GN1208U12 7GN1203U12
20 20 7GN2090U12 7GN2091U12 7GN2010U12 7GN2092U12 7GN2005U12 7GN2006U12 7GN2007U12 7GN2008U12 7GN2003U12
25 30 7GN2590U12 7GN2591U12 7GN2510U12 7GN2592U12 7GN2505U12 7GN2506U12 7GN2507U12 7GN2508U12 7GN2503U12

GX...
— 16 12 GX1690U12 GX1691U12 GX1610U12 GX1692U12 GX1605U12 GX1606U12 GX1607U12 GX1608U12 GX1603U12

20 15 GX2090U12 GX2091U12 GX2010U12 GX2092U12 GX2005U12 GX2006U12 GX2007U12 GX2008U12 GX2003U12

SCHÉMAS

0
1

90
X X X X

 91
  10
   92

90-91-10-92

0
1

05
06

  07
   08

X X X X

05-06-07-08

0
1

  03

X X X

03

0
1

1

0

0 1

SCHÉMAS ❷90 ❷91 ❷10 ❷92 ❸05 ❸06 ❸07 ❸08 ❸03
Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1090U47 GF1091U47 GF1010U47 GF1092U47 GF1005U47 GF1006U47 GF1007U47 GF1008U47 GF1003U47

□48 20 15 GF2090U47 GF2091U47 GF2010U47 GF2092U47 GF2005U47 GF2006U47 GF2007U47 GF2008U47 GF2003U47

7GN...
□48 16 15 7GN1290U47 7GN1291U47 7GN1210U47 7GN1292U47 7GN1205U47 7GN1206U47 7GN1207U47 7GN1208U47 7GN1203U47

20 20 7GN2090U47 7GN2091U47 7GN2010U47 7GN2092U47 7GN2005U47 7GN2006U47 7GN2007U47 7GN2008U47 7GN2003U47
25 30 7GN2590U47 7GN2591U47 7GN2510U47 7GN2592U47 7GN2505U47 7GN2506U47 7GN2507U47 7GN2508U47 7GN2503U47

GX...
□48 16 12 GX1690U47 GX1691U47 GX1610U47 GX1692U47 GX1605U47 GX1606U47 GX1607U47 GX1608U47 GX1603U47

20 15 GX2090U47 GX2091U47 GX2010U47 GX2092U47 GX2005U47 GX2006U47 GX2007U47 GX2008U47 GX2003U47

❶ Pour version avec plaque, remplacer U12 par U29 (ex. GF2090U29).
❷ Version standard fournie avec plaque 0-1. Pour version avec plaque O-I, ajouter C (ex. GF20C90U12). Pour version avec plaque OFF- ON, ajouter D (ex. GF20D90U12).

❹  Pour version avec plaque, remplacer U47 par U29D (ex. GF2090U29D).

0
1

1

0

0 1

❸ Pour version avec plaque OFF- ON, ajouter C (ex. GF20C05U12).

11-6 Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
page 11-38

Commutateurs à cames
Coupure

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/GF1090U47/GF1090U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1008U47/GF1008U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2010U12/GX2010U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2010U47/GX2010U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1091U47/GF1091U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1010U47/GF1010U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2090U12/GX2090U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2092U47/GX2092U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2591U47/7GN2591U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2591U12/7GN2591U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2592U12/7GN2592U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2590U12/7GN2590U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2510U47/7GN2510U47/snp
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INTERRUPTEURS

Version pour montage en fond de 
tableau avec manette noire (O)

SCHÉMAS ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❸05 ❸06 ❸07 ❸08 ❸03
Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2090O GF2091O GF2010O GF2092O GF2005O GF2006O GF2007O GF2008O GF2003O

7GN...

□48 16 15 7GN1290O 7GN1291O 7GN1210O 7GN1292O 7GN1205O 7GN1206O 7GN1207O 7GN1208O 7GN1203O
20 20 7GN2090O 7GN2091O 7GN2010O 7GN2092O 7GN2005O 7GN2006O 7GN2007O 7GN2008O 7GN2003O
25 30 7GN2590O 7GN2591O 7GN2510O 7GN2592O 7GN2505O 7GN2506O 7GN2507O 7GN2508O 7GN2503O

□65 32 40 7GN3290O 7GN3291O 7GN3210O 7GN3292O 7GN3205O 7GN3206O 7GN3207O 7GN3208O 7GN3203O
40 50 7GN4090O 7GN4091O 7GN4010O 7GN4092O 7GN4005O 7GN4006O 7GN4007O 7GN4008O 7GN4003O
63 60 — — 7GN6310O 7GN6392O — — 7GN6307O 7GN6308O 7GN6303O

□90 125 130 — — 7GN12510O 7GN12592O — — 7GN12507O 7GN12508O 7GN12503O

GX...

□48 16 12 GX1690O GX1691O GX1610O GX1692O GX1605O GX1606O GX1607O GX1608O GX1603O
20 15 GX2090O GX2091O GX2010O GX2092O GX2005O GX2006O GX2007O GX2008O GX2003O

□65 32 32 GX3290O GX3291O GX3210O GX3292O GX3205O GX3206O GX3207O GX3208O GX3203O
40 40 GX4090O GX4091O GX4010O GX4092O GX4005O GX4006O GX4007O GX4008O GX4003O

GN...
□132 200 200 — — GN20010O GN20092O — — GN20007O GN20008O GN20003O

315 255 — — GN31510O GN31592O — — GN31507O GN31508O GN31503O

SCHÉMAS ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❸05 ❸06 ❸07 ❸08
Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... 45x54 20 15 GF2090O48 GF2091O48 GF2010O48 GF2092O48 GF2005O48 GF2006O48 GF2007O48 GF2008O48

7GN...
45x54 16 15 7GN1290O48 7GN1291O48 7GN1210O48 7GN1292O48 7GN1205O48 7GN1206O48 7GN1207O48 7GN1208O48

20 20 7GN2090O48 7GN2091O48 7GN2010O48 7GN2092O48 7GN2005O48 7GN2006O48 7GN2007O48 7GN2008O48
25 30 7GN2590O48 7GN2591O48 7GN2510O48 7GN2592O48 7GN2505O48 7GN2506O48 7GN2507O48 7GN2508O48

GX...
45x54 16 12 GX1690O48 GX1691O48 GX1610O48 GX1692O48 GX1605O48 GX1606O48 GX1607O48 GX1608O48

20 15 GX2090O48 GX2091O48 GX2010O48 GX2092O48 GX2005O48 GX2006O48 GX2007O48 GX2008O48

Version modulaire pour montage sur 
profi lé DIN avec manette noire (O48)❷

❶  Version standard fournie avec plaque 0-1. Pour version avec plaque O-I, ajouter C (ex. GF20C90O). Pour version avec plaque OFF- ON, ajouter D (ex. GF20D90O).
❷  Pour version à clé, remplacer O48 par O49 (ex. GF2090O49).

0
1

0
1

1

0

1

0

0 1

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Caractéristiques techniques

❸ Pour version avec plaque OFF- ON, ajouter C (ex. GF20C05O).
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Commutateurs à cames
Coupure

Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
pages 11-39 et 40
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https://www.lovatoelectric.fr/GX2010O/GX2010O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2005O48/GX2005O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2005O/GX2005O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4008O/GX4008O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4090O/GX4090O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2091O48/GX2091O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1607O/GX1607O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1606O48/GX1606O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2092O/GX2092O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4091O/GX4091O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1606O/GX1606O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4092O/GX4092O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1605O48/GX1605O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1605O/GX1605O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1603O/GX1603O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1607O48/GX1607O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3205O/GX3205O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3290O/GX3290O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1690O/GX1690O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2091O/GX2091O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1610O48/GX1610O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3206O/GX3206O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1608O48/GX1608O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1610O/GX1610O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4010O/GX4010O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1608O/GX1608O/snp


INTERRUPTEURS

SCHÉMAS ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❷05 ❷06 ❷07 ❷08
Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2090O88 GF2091O88 GF2010O88 GF2092O88 GF2005O88 GF2006O88 GF2007O88 GF2008O88

7GN...

□65 16 15 7GN1290O88 7GN1291O88 7GN1210O88 7GN1292O88 7GN1205O88 7GN1206O88 7GN1207O88 7GN1208O88
20 20 7GN2090O88 7GN2091O88 7GN2010O88 7GN2092O88 7GN2005O88 7GN2006O88 7GN2007O88 7GN2008O88
25 30 7GN2590O88 7GN2591O88 7GN2510O88 7GN2592O88 7GN2505O88 7GN2506O88 7GN2507O88 7GN2508O88
32 40 7GN3290O88 7GN3291O88 7GN3210O88 7GN3292O88 7GN3205O88 7GN3206O88 7GN3207O88 7GN3208O88
40 50 7GN4090O88 7GN4091O88 7GN4010O88 7GN4092O88 7GN4005O88 7GN4006O88 7GN4007O88 7GN4008O88

GX...

□48 16 12 GX1690O88 GX1691O88 GX1610O88 GX1692O88 GX1605O88 GX1606O88 GX1607O88 GX1608O88
20 15 GX2090O88 GX2091O88 GX2010O88 GX2092O88 GX2005O88 GX2006O88 GX2007O88 GX2008O88

□65 32 32 GX3290O88 GX3291O88 GX3210O88 GX3292O88 GX3205O88 GX3206O88 GX3207O88 GX3208O88
40 40 GX4090O88 GX4091O88 GX4010O88 GX4092O88 GX4005O88 GX4006O88 GX4007O88 GX4008O88

Version pour montage en fond de tableau 
avec manette jaune/rouge cadenassable 
sur 0 avec fonction verrouillage de porte 
et couvre-bornes (O88)

SCHÉMAS ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❷05 ❷06 ❷07 ❷08
Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

7GN...

□65 16 15 7GN1290O98 7GN1291O98 7GN1210O98 7GN1292O98 7GN1205O98 7GN1206O98 7GN1207O98 7GN1208O98
20 20 7GN2090O98 7GN2091O98 7GN2010O98 7GN2092O98 7GN2005O98 7GN2006O98 7GN2007O98 7GN2008O98
25 30 7GN2590O98 7GN2591O98 7GN2510O98 7GN2592O98 7GN2505O98 7GN2506O98 7GN2507O98 7GN2508O98
32 40 7GN3290O98 7GN3291O98 7GN3210O98 7GN3292O98 7GN3205O98 7GN3206O98 7GN3207O98 7GN3208O98
40 50 7GN4090O98 7GN4091O98 7GN4010O98 7GN4092O98 7GN4005O98 7GN4006O98 7GN4007O98 7GN4008O98
63 60 — — 7GN6310O98 7GN6392O98 — — 7GN6307O98 7GN6308O98

Version pour montage au fond du panneau 
avec manette jaune/rouge cadenassable 
sur 0 avec fonction verrouillage de porte et 
couvre-bornes (O98)

❶  Version standard fournie avec plaque 0-1. Pour version avec plaque O-I, ajouter C (ex. GF20C90O88). Pour version avec plaque OFF- ON, ajouter D (ex. GF20D90O88).

SCHÉMAS

0
1

90
X X X X

91
  10
   92

90-91-10-92

0
1

05
06

  07
   08

X X X X

05-06-07-08

0
1

  03

X X X

03

0
1

0
1

1

0

1

0

❷ Pour version avec plaque OFF- ON, ajouter C (ex. GF20C05O88).

11-8 Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
pages 11-40 et 41

Commutateurs à cames
Coupure
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EX

https://www.lovatoelectric.fr/GX3290O88/GX3290O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1291O88/7GN1291O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2590O88/7GN2590O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3210O88/GX3210O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2590O98/7GN2590O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1290O88/7GN1290O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1290O98/7GN1290O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3206O88/GX3206O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3208O88/GX3208O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2092O88/GX2092O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1206O98/7GN1206O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2592O98/7GN2592O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1206O88/7GN1206O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2091O88/GX2091O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2090O88/GX2090O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3205O88/7GN3205O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1210O98/7GN1210O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1207O88/7GN1207O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3205O88/GX3205O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1210O88/7GN1210O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2591O88/7GN2591O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3207O88/GX3207O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1207O98/7GN1207O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2591O98/7GN2591O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1208O88/7GN1208O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2592O88/7GN2592O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1208O98/7GN1208O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4005O98/7GN4005O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1291O98/7GN1291O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4091O88/GX4091O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2506O98/7GN2506O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4090O88/GX4090O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2010O98/7GN2010O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2010O88/7GN2010O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4010O88/GX4010O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2008O98/7GN2008O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2507O88/7GN2507O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2090O88/7GN2090O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2092O98/7GN2092O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2092O88/7GN2092O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2505O88/7GN2505O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2091O98/7GN2091O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4008O88/GX4008O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2505O98/7GN2505O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2090O98/7GN2090O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2506O88/7GN2506O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4092O88/GX4092O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2091O88/7GN2091O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2008O88/7GN2008O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2005O98/7GN2005O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1205O88/7GN1205O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3292O88/GX3292O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2005O88/7GN2005O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2510O88/7GN2510O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1292O98/7GN1292O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1292O88/7GN1292O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2510O98/7GN2510O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3291O88/GX3291O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4005O88/GX4005O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2007O98/7GN2007O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4007O88/GX4007O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2007O88/7GN2007O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2507O98/7GN2507O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2508O88/7GN2508O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2006O98/7GN2006O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2006O88/7GN2006O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4006O88/GX4006O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2508O98/7GN2508O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1205O98/7GN1205O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1606O88/GX1606O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2010O88/GF2010O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3210O88/7GN3210O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2008O88/GF2008O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2007O88/GF2007O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3210O98/7GN3210O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2090O88/GF2090O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2005O88/GF2005O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6392O98/7GN6392O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6310O98/7GN6310O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2006O88/GF2006O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2091O88/GF2091O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1690O88/GX1690O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1610O88/GX1610O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1608O88/GX1608O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1607O88/GX1607O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3208O88/7GN3208O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3208O98/7GN3208O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1605O88/GX1605O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2092O88/GF2092O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6308O98/7GN6308O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6307O98/7GN6307O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4008O98/7GN4008O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4008O88/7GN4008O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4007O98/7GN4007O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3292O88/7GN3292O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3292O98/7GN3292O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4007O88/7GN4007O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4006O98/7GN4006O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4006O88/7GN4006O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4005O88/7GN4005O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4010O98/7GN4010O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3290O88/7GN3290O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4092O98/7GN4092O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4092O88/7GN4092O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3290O98/7GN3290O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4091O98/7GN4091O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4091O88/7GN4091O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4090O98/7GN4090O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4090O88/7GN4090O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3291O88/7GN3291O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3291O98/7GN3291O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4010O88/7GN4010O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3207O98/7GN3207O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2010O88/GX2010O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3205O98/7GN3205O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1692O88/GX1692O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3207O88/7GN3207O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2005O88/GX2005O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2006O88/GX2006O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3206O98/7GN3206O98/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2007O88/GX2007O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2008O88/GX2008O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1691O88/GX1691O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3206O88/7GN3206O88/snp


INTERRUPTEURS

Version en coffret en plastique 
avec manette noire (P)
Version en coffret en métal avec 
manette noire (L)

SCHÉMAS ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❷05 ❷06 ❷07 ❷08 ❷03
Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Série
Dimensions 
coffret

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

7GN...

75x75 16 15 7GN1290P 7GN1291P 7GN1210P 7GN1292P 7GN1205P 7GN1206P 7GN1207P 7GN1208P 7GN1203P
20 20 7GN2090P 7GN2091P 7GN2010P 7GN2092P 7GN2005P 7GN2006P 7GN2007P 7GN2008P 7GN2003P
25 30 7GN2590P 7GN2591P 7GN2510P 7GN2592P 7GN2505P 7GN2506P 7GN2507P 7GN2508P 7GN2503P

90x90 32 40 7GN3290P 7GN3291P 7GN3210P 7GN3292P 7GN3205P 7GN3206P 7GN3207P 7GN3208P 7GN3203P

110x110 40 50 7GN4090P 7GN4091P 7GN4010P 7GN4092P 7GN4005P 7GN4006P 7GN4007P 7GN4008P 7GN4003P

125x175 63 60 — — 7GN6310P 7GN6392P — — 7GN6307P 7GN6308P 7GN6303P
180x254 125 130 — — 7GN12510P 7GN12592P — — 7GN12507P 7GN12508P 7GN12503P

GX...

90x90 16 12 GX1690P GX1691P GX1610P GX1692P GX1605P GX1606P GX1607P GX1608P GX1603P
20 15 GX2090P GX2091P GX2010P GX2092P GX2005P GX2006P GX2007P GX2008P GX2003P

110x110 32 32 GX3290P GX3291P GX3210P GX3292P GX3205P GX3206P GX3207P GX3208P GX3203P
40 40 GX4090P GX4091P GX4010P GX4092P GX4005P GX4006P GX4007P GX4008P GX4003P

GN...
250x316 200 200 — — GN20010L GN20092L — — GN20007L GN20008L GN20003L

315 255 — — GN31510L GN31592L — — GN31507L GN31508L GN31503L

SCHÉMAS ❶90 ❶91 ❶10 ❶92 ❷05 ❷06 ❷07 ❷08
Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions 
coffret

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

7GN...

75x75 ou 16 15 7GN1290P25 7GN1291P25 7GN1210P25 7GN1292P25 7GN1205P25 7GN1206P25 7GN1207P25 7GN1208P25
90x90❸ 20 20 7GN2090P25 7GN2091P25 7GN2010P25 7GN2092P25 7GN2005P25 7GN2006P25 7GN2007P25 7GN2008P25

25 30 7GN2590P25 7GN2591P25 7GN2510P25 7GN2592P25 7GN2505P25 7GN2506P25 7GN2507P25 7GN2508P25

90x90 32 40 7GN3290P25 7GN3291P25 7GN3210P25 7GN3292P25 7GN3205P25 7GN3206P25 7GN3207P25 7GN3208P25

110x110 40 50 7GN4090P25 7GN4091P25 7GN4010P25 7GN4092P25 7GN4005P25 7GN4006P25 7GN4007P25 7GN4008P25

125x175 63 60 — — 7GN6310P25 7GN6392P25 — — 7GN6307P25 7GN6308P25

180x254 125 130 — — 7GN12510P25 — — — 7GN12507P25 7GN12508P25

GX...

90x90 16 12 GX1690P25 GX1691P25 GX1610P25 GX1692P25 GX1605P25 GX1606P25 GX1607P25 GX1608P25
20 15 GX2090P25 GX2091P25 GX2010P25 GX2092P25 GX2005P25 GX2006P25 GX2007P25 GX2008P25

110x110 32 32 GX3290P25 GX3291P25 GX3210P25 GX3292P25 GX3205P25 GX3206P25 GX3207P25 GX3208P25
40 40 GX4090P25 GX4091P25 GX4010P25 GX4092P25 GX4005P25 GX4006P25 GX4007P25 GX4008P25

Version en coffret en plastique avec 
manette jaune/rouge(P25)

❶  Version standard fournie avec plaque 0-1. Pour version avec plaque O-I, ajouter C (ex. 7GN12C90P). Pour version avec plaque OFF- ON, ajouter D (ex. 7GN12D90P).

0
1

1

0

0 1

0
1

1

0

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Caractéristiques techniques

❷ Pour version avec plaque OFF- ON, ajouter C (ex. 7GN12C05P).
❸ Le boîtier standard est de 90X90mm. Un boîtier de 75x75mm est disponible en ajoutant B0 à la fi n de la référence. Par exemple, 7GN1290P25B0.
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11-9

Commutateurs à cames
Coupure

Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
page 11-41
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EX

https://www.lovatoelectric.fr/7GN2092P/7GN2092P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2092P25/7GN2092P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2503P/7GN2503P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3208P25/7GN3208P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12508P25/7GN12508P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2508P25/7GN2508P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3207P/7GN3207P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2510P/7GN2510P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2091P/7GN2091P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3210P/7GN3210P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12510P/7GN12510P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4006P/7GN4006P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2091P25/7GN2091P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1292P25/7GN1292P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2505P/7GN2505P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1210P/7GN1210P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2507P/7GN2507P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4008P/7GN4008P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2506P25/7GN2506P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1210P25/7GN1210P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4007P25/7GN4007P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3208P/7GN3208P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2506P/7GN2506P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4006P25/7GN4006P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12503P/7GN12503P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12507P/7GN12507P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2508P/7GN2508P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12507P25/7GN12507P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3207P25/7GN3207P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4007P/7GN4007P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12508P/7GN12508P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2505P25/7GN2505P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2507P25/7GN2507P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2510P25/7GN2510P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3210P25/7GN3210P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2090P25/7GN2090P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3206P/7GN3206P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1290P25/7GN1290P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2592P/7GN2592P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2007P/7GN2007P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2006P25/7GN2006P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2006P/7GN2006P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1291P/7GN1291P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3292P25/7GN3292P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1290P25/7GN1290P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2592P25/7GN2592P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3292P/7GN3292P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1291P25/7GN1291P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1292P/7GN1292P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3203P/7GN3203P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2005P25/7GN2005P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3291P25/7GN3291P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2005P/7GN2005P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3205P25/7GN3205P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3291P/7GN3291P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3290P25/7GN3290P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2007P25/7GN2007P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2003P/7GN2003P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2090P/7GN2090P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2010P25/7GN2010P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12510P25/7GN12510P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2590P/7GN2590P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4005P25/7GN4005P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3290P/7GN3290P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2010P/7GN2010P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12592P/7GN12592P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2008P25/7GN2008P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2590P25/7GN2590P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1290P/7GN1290P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4005P/7GN4005P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2591P/7GN2591P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2591P25/7GN2591P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2008P/7GN2008P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4003P/7GN4003P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3206P25/7GN3206P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4008P/GX4008P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2092P25/GX2092P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3203P/GX3203P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3205P/GX3205P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3205P25/GX3205P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2092P/GX2092P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3206P/GX3206P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3206P25/GX3206P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3207P/GX3207P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3207P25/GX3207P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3208P/GX3208P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2091P25/GX2091P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2091P/GX2091P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2006P/GX2006P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2006P25/GX2006P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2007P/GX2007P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2007P25/GX2007P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2008P/GX2008P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2008P25/GX2008P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2010P/GX2010P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2010P25/GX2010P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2090P/GX2090P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2090P25/GX2090P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3208P25/GX3208P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3210P/GX3210P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3210P25/GX3210P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3205P/7GN3205P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4008P25/GX4008P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4010P/GX4010P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4010P25/GX4010P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4090P/GX4090P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4090P25/GX4090P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4091P/GX4091P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4091P25/GX4091P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4092P/GX4092P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4092P25/GX4092P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4007P25/GX4007P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2005P25/GX2005P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4006P25/GX4006P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3290P/GX3290P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3290P25/GX3290P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3291P/GX3291P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3291P25/GX3291P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3292P/GX3292P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3292P25/GX3292P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4003P/GX4003P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4005P/GX4005P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4005P25/GX4005P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4006P/GX4006P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4007P/GX4007P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1208P25/7GN1208P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2003P/GX2003P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4091P25/7GN4091P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4092P/7GN4092P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4092P25/7GN4092P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6303P/7GN6303P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6307P/7GN6307P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6307P25/7GN6307P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6308P/7GN6308P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6308P25/7GN6308P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6310P/7GN6310P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6310P25/7GN6310P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4091P/7GN4091P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6392P/7GN6392P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1203P/7GN1203P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1205P/7GN1205P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4008P25/7GN4008P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1208P/7GN1208P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4010P/7GN4010P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1207P25/7GN1207P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1207P/7GN1207P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1206P25/7GN1206P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4010P25/7GN4010P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1206P/7GN1206P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4090P/7GN4090P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1205P25/7GN1205P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4090P25/7GN4090P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2005P/GX2005P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20003L/GN20003L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1608P/GX1608P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1608P25/GX1608P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1610P/GX1610P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1610P25/GX1610P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1690P/GX1690P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1690P25/GX1690P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1691P/GX1691P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1691P25/GX1691P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1692P/GX1692P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1692P25/GX1692P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1607P25/GX1607P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6392P25/7GN6392P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1606P25/GX1606P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20007L/GN20007L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20008L/GN20008L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20010L/GN20010L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20092L/GN20092L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31503L/GN31503L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31507L/GN31507L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1607P/GX1607P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31508L/GN31508L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31592L/GN31592L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1603P/GX1603P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1605P/GX1605P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1605P25/GX1605P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1606P/GX1606P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31510L/GN31510L/snp


Type Commutateurs Inverseurs
SCHÉMAS 51 52 53 75 54 55 56 69

Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF — 20 15 GF2051U11 GF2052U11 GF2053U11 GF2075U11 GF2054U11 GF2055U11 GF2056U11 GF2069U11

7GN...

— 16 15 7GN1251U11 7GN1252U11 7GN1253U11 7GN1275U11 7GN1254U11 7GN1255U11 7GN1256U11 7GN1269U11
20 20 7GN2051U11 7GN2052U11 7GN2053U11 7GN2075U11 7GN2054U11 7GN2055U11 7GN2056U11 7GN2069U11
25 30 7GN2551U11 7GN2552U11 7GN2553U11 7GN2575U11 7GN2554U11 7GN2555U11 7GN2556U11 7GN2569U11

GX...
— 16 12 GX1651U11 GX1652U11 GX1653U11 GX1675U11 GX1654U11 GX1655U11 GX1656U11 GX1669U11

20 15 GX2051U11 GX2052U11 GX2053U11 GX2075U11 GX2054U11 GX2055U11 GX2056U11 GX2069U11

Version pour montage frontal avec 
manette noire sans plaque avec fi xation 
sur trou Ø22mm (U11)

COMMUTATEURS ET INVERSEURS

Type Commutateurs Inverseurs
SCHÉMAS ❶51 ❶52 ❶53 ❶75 54 55 56 69

Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1051U GF1052U GF1053U GF1075U GF1054U GF1055U GF1056U GF1069U

□48 20 15 GF2051U GF2052U GF2053U GF2075U GF2054U GF2055U GF2056U GF2069U

7GN...

□48 16 15 7GN1251U 7GN1252U 7GN1253U 7GN1275U 7GN1254U 7GN1255U 7GN1256U 7GN1269U
20 20 7GN2051U 7GN2052U 7GN2053U 7GN2075U 7GN2054U 7GN2055U 7GN2056U 7GN2069U
25 30 7GN2551U 7GN2552U 7GN2553U 7GN2575U 7GN2554U 7GN2555U 7GN2556U 7GN2569U

□65 32 40 7GN3251U 7GN3252U 7GN3253U 7GN3275U 7GN3254U 7GN3255U 7GN3256U 7GN3269U
40 50 7GN4051U 7GN4052U 7GN4053U 7GN4075U 7GN4054U 7GN4055U 7GN4056U 7GN4069U
63 60 — 7GN6352U 7GN6353U 7GN6375U — 7GN6355U 7GN6356U 7GN6369U

□90 125 130 — 7GN12552U 7GN12553U 7GN12575U — 7GN12555U 7GN12556U 7GN12569U

GX...

□48 16 12 GX1651U GX1652U GX1653U GX1675U GX1654U GX1655U GX1656U GX1669U
20 15 GX2051U GX2052U GX2053U GX2075U GX2054U GX2055U GX2056U GX2069U

□65 32 32 GX3251U GX3252U GX3253U GX3275U GX3254U GX3255U GX3256U GX3269U
40 40 GX4051U GX4052U GX4053U GX4075U GX4054U GX4055U GX4056U GX4069U

GN...
□132 200 200 — GN20052U GN20053U GN20075U — GN20055U GN20056U GN20069U

315 255 — GN31552U GN31553U GN31575U — GN31555U GN31556U GN31569U

Version pour montage frontal avec 
manette noire (U)
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SCHÉMAS
51-52-53-75 54-55-56-69

❶  Pour version avec plaque MAN-O-AUTO, ajouter D (ex. GF10D51U).

11-10 Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
pages 11-36 et 37

Commutateurs à cames
Coupure

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/GX4069U/GX4069U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4075U/GX4075U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12575U/7GN12575U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4054U/7GN4054U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4053U/7GN4053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4052U/7GN4052U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4051U/7GN4051U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3269U/7GN3269U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3256U/7GN3256U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3255U/7GN3255U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3254U/7GN3254U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3253U/7GN3253U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3252U/7GN3252U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3251U/7GN3251U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2575U11/7GN2575U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4055U/7GN4055U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2575U/7GN2575U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2569U11/7GN2569U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2569U/7GN2569U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2556U11/7GN2556U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2556U/7GN2556U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2555U11/7GN2555U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2555U/7GN2555U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2554U11/7GN2554U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2554U/7GN2554U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4056U/7GN4056U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4069U/7GN4069U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4075U/7GN4075U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2054U11/GF2054U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2054U/GF2054U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2053U11/GF2053U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2053U/GF2053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2052U11/GF2052U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2052U/GF2052U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2051U11/GF2051U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2051U/GF2051U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1075U/GF1075U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1069U/GF1069U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1056U/GF1056U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1055U/GF1055U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1054U/GF1054U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1053U/GF1053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1052U/GF1052U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1051U/GF1051U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6375U/7GN6375U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6369U/7GN6369U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6356U/7GN6356U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6355U/7GN6355U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6353U/7GN6353U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6352U/7GN6352U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2553U11/7GN2553U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2553U/7GN2553U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2552U11/7GN2552U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1269U11/7GN1269U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1269U/7GN1269U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1256U11/7GN1256U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1256U/7GN1256U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12569U/7GN12569U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1255U11/7GN1255U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1255U/7GN1255U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12556U/7GN12556U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12555U/7GN12555U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12553U/7GN12553U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12552U/7GN12552U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1254U11/7GN1254U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1254U/7GN1254U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1253U11/7GN1253U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1253U/7GN1253U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1252U11/7GN1252U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1252U/7GN1252U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1251U11/7GN1251U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1251U/7GN1251U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1275U/7GN1275U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2055U/GF2055U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1275U11/7GN1275U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2051U/7GN2051U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2552U/7GN2552U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2551U11/7GN2551U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2551U/7GN2551U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2075U11/7GN2075U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2075U/7GN2075U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2069U11/7GN2069U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2069U/7GN2069U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2056U11/7GN2056U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2056U/7GN2056U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2055U11/7GN2055U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2055U/7GN2055U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2054U11/7GN2054U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2054U/7GN2054U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2053U11/7GN2053U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2053U/7GN2053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2052U11/7GN2052U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2052U/7GN2052U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2051U11/7GN2051U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2055U11/GF2055U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3275U/7GN3275U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2056U/GF2056U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2051U11/GX2051U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4053U/GX4053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2051U/GX2051U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1675U11/GX1675U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1675U/GX1675U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4054U/GX4054U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4055U/GX4055U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4056U/GX4056U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1669U11/GX1669U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1669U/GX1669U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1656U/GX1656U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1655U11/GX1655U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1655U/GX1655U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1654U11/GX1654U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1654U/GX1654U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3251U/GX3251U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1653U11/GX1653U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1653U/GX1653U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1656U11/GX1656U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1652U11/GX1652U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4052U/GX4052U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2052U11/GX2052U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2075U/GX2075U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3252U/GX3252U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2069U11/GX2069U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2069U/GX2069U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3253U/GX3253U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3254U/GX3254U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2056U11/GX2056U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2056U/GX2056U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2055U11/GX2055U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2052U/GX2052U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2055U/GX2055U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3255U/GX3255U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2054U11/GX2054U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3256U/GX3256U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2054U/GX2054U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2053U11/GX2053U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3269U/GX3269U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2053U/GX2053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3275U/GX3275U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4051U/GX4051U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1652U/GX1652U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2075U11/GX2075U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20069U/GN20069U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31575U/GN31575U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31569U/GN31569U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2075U/GF2075U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31556U/GN31556U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31555U/GN31555U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2075U11/GF2075U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20052U/GN20052U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20053U/GN20053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31552U/GN31552U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20075U/GN20075U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20056U/GN20056U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31553U/GN31553U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2069U11/GF2069U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20055U/GN20055U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2056U11/GF2056U11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1651U/GX1651U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2069U/GF2069U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1651U11/GX1651U11/snp


Type Commutateurs Inverseurs
SCHÉMAS ❷51 ❷52 ❷53 ❷75 54 55 56 69

Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

GF □30 10 10 GF1051U47 GF1052U47 GF1053U47 GF1075U47 GF1054U47 GF1055U47 GF1056U47 GF1069U47

□48 20 15 GF2051U47 GF2052U47 GF2053U47 GF2075U47 GF2054U47 GF2055U47 GF2056U47 GF2069U47

7GN...
□48 16 15 7GN1251U47 7GN1252U47 7GN1253U47 7GN1275U47 7GN1254U47 7GN1255U47 7GN1256U47 7GN1269U47

20 20 7GN2051U47 7GN2052U47 7GN2053U47 7GN2075U47 7GN2054U47 7GN2055U47 7GN2056U47 7GN2069U47
25 30 7GN2551U47 7GN2552U47 7GN2553U47 7GN2575U47 7GN2554U47 7GN2555U47 7GN2556U47 7GN2569U47

GX...
□48 16 12 GX1651U47 GX1652U47 GX1653U47 GX1675U47 GX1654U47 GX1655U47 GX1656U47 GX1669U47

20 15 GX2051U47 GX2052U47 GX2053U47 GX2075U47 GX2054U47 GX2055U47 GX2056U47 GX2069U47

0
21

2

1

Type Commutateurs Inverseurs
SCHÉMAS 51 52 53 75 54 55 56 69

Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF — 20 15 GF2051U12 GF2052U12 GF2053U12 GF2075U12 GF2054U12 GF2055U12 GF2056U12 GF2069U12

7GN...

— 16 15 7GN1251U12 7GN1252U12 7GN1253U12 7GN1275U12 7GN1254U12 7GN1255U12 7GN1256U12 7GN1269U12
20 20 7GN2051U12 7GN2052U12 7GN2053U12 7GN2075U12 7GN2054U12 7GN2055U12 7GN2056U12 7GN2069U12
25 30 7GN2551U12 7GN2552U12 7GN2553U12 7GN2575U12 7GN2554U12 7GN2555U12 7GN2556U12 7GN2569U12

GX...
— 16 12 GX1651U12 GX1652U12 GX1653U12 GX1675U12 GX1654U12 GX1655U12 GX1656U12 GX1669U12

20 15 GX2051U12 GX2052U12 GX2053U12 GX2075U12 GX2054U12 GX2055U12 GX2056U12 GX2069U12

COMMUTATEURS ET INVERSEURS

0
21

2

1

Version pour montage frontal sans 
plaque avec commande à clé et fi xation 
sur trou  Ø22mm (U12)❶

Version pour montage frontal avec 
manette noire et fi xation par encliquetage 
sur trou  Ø22mm (U47)❸

❷  Pour version avec plaque MAN-O-AUTO, ajouter D (ex. GF20D51U12).
❶  Pour version avec plaque, remplacer U12 par U29 (ex. GF2051U29).

❸ Pour version avec plaque, remplacer U47 par U29D (ex. GF2051U29D).

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Caractéristiques techniques

11

11-11

Commutateurs à cames
Coupure

Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
page 11-38

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/GX2051U12/GX2051U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1669U47/GX1669U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1669U12/GX1669U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2575U12/7GN2575U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2069U47/GF2069U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2069U47/7GN2069U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2075U12/GF2075U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2552U12/7GN2552U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2069U12/7GN2069U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1675U47/GX1675U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1275U47/7GN1275U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1675U12/GX1675U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1656U12/GX1656U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2551U47/7GN2551U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1269U47/7GN1269U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1652U12/GX1652U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2551U12/7GN2551U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1654U12/GX1654U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1652U47/GX1652U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1653U12/GX1653U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1653U47/GX1653U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2075U47/7GN2075U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1654U47/GX1654U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1656U47/GX1656U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2075U12/7GN2075U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1275U12/7GN1275U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2569U12/7GN2569U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2075U47/GF2075U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1269U12/7GN1269U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2569U47/7GN2569U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1655U47/GX1655U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1655U12/GX1655U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1651U12/GX1651U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1651U47/GX1651U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2552U47/7GN2552U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1254U12/7GN1254U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2555U47/7GN2555U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2052U12/GF2052U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1055U47/GF1055U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2554U12/7GN2554U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2052U47/GF2052U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1252U47/7GN1252U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2051U47/GX2051U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2053U12/GF2053U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1054U47/GF1054U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1252U12/7GN1252U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1254U47/7GN1254U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2051U47/GF2051U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1069U47/GF1069U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1253U12/7GN1253U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1253U47/7GN1253U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1075U47/GF1075U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2554U47/7GN2554U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2555U12/7GN2555U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2051U/GF2051U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2051U/GF2051U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2051U12/GF2051U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1056U47/GF1056U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2053U47/GF2053U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1251U47/7GN1251U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2556U47/7GN2556U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1051U47/GF1051U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2056U12/GF2056U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1256U12/7GN1256U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1251U12/7GN1251U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2575U47/7GN2575U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1256U47/7GN1256U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2069U12/GF2069U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2056U47/GF2056U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2055U47/GF2055U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1052U47/GF1052U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1255U12/7GN1255U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2054U12/GF2054U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1053U47/GF1053U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2553U47/7GN2553U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2054U47/GF2054U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1255U47/7GN1255U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2556U12/7GN2556U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2055U12/GF2055U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2553U12/7GN2553U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2056U47/7GN2056U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2069U12/GX2069U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2053U12/7GN2053U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2055U47/GX2055U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2054U47/GX2054U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2056U12/7GN2056U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2051U12/7GN2051U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2055U12/GX2055U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2052U12/7GN2052U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2052U47/7GN2052U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2051U47/7GN2051U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2055U12/7GN2055U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2052U12/GX2052U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2053U12/GX2053U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2053U47/GX2053U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2075U12/GX2075U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2055U47/7GN2055U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2052U47/GX2052U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2054U12/GX2054U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2054U47/7GN2054U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2056U47/GX2056U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2075U47/GX2075U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2054U12/7GN2054U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2053U47/7GN2053U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2056U12/GX2056U12/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2069U47/GX2069U47/snp


Type Commutateurs Inverseurs
SCHÉMAS ❶51 ❶52 ❶53 ❶75 54 55 56 69

Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2051O GF2052O GF2053O GF2075O GF2054O GF2055O GF2056O GF2069O

7GN...

□48 16 15 7GN1251O 7GN1252O 7GN1253O 7GN1275O 7GN1254O 7GN1255O 7GN1256O 7GN1269O
20 20 7GN2051O 7GN2052O 7GN2053O 7GN2075O 7GN2054O 7GN2055O 7GN2056O 7GN2069O
25 30 7GN2551O 7GN2552O 7GN2553O 7GN2575O 7GN2554O 7GN2555O 7GN2556O 7GN2569O

□65 32 40 7GN3251O 7GN3252O 7GN3253O 7GN3275O 7GN3254O 7GN3255O 7GN3256O 7GN3269O
40 50 7GN4051O 7GN4052O 7GN4053O 7GN4075O 7GN4054O 7GN4055O 7GN4056O 7GN4069O
63 60 — 7GN6352O 7GN6353O 7GN6375O — 7GN6355O 7GN6356O 7GN6369O

□90 125 130 — 7GN12552O 7GN12553O 7GN12575O — 7GN12555O 7GN12556O 7GN12569O

GX...

□48 16 12 GX1651O GX1652O GX1653O GX1675O GX1654O GX1655O GX1656O GX1669O
20 15 GX2051O GX2052O GX2053O GX2075O GX2054O GX2055O GX2056O GX2069O

□65 32 32 GX3251O GX3252O GX3253O GX3275O GX3254O GX3255O GX3256O GX3269O
40 40 GX4051O GX4052O GX4053O GX4075O GX4054O GX4055O GX4056O GX4069O

GN...
□132 200 200 — GN20052O GN20053O GN20075O — GN20055O GN20056O GN20069O

315 255 — GN31552O GN31553O GN31575O — GN31555O GN31556O GN31569O

COMMUTATEURS ET INVERSEURS

Version pour montage en fond de tableau 
avec manette noire (O)

Type Commutateurs Inverseurs
SCHÉMAS ❶51 ❶52 ❶53 ❶75 54 55 56 69

Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF 45x54 20 15 GF2051O48 GF2052O48 GF2053O48 GF2075O48 GF2054O48 GF2055O48 GF2056O48 GF2069O48

7GN...
45x54 16 15 7GN1251O48 7GN1252O48 7GN1253O48 7GN1275O48 7GN1254O48 7GN1255O48 7GN1256O48 7GN1269O48

20 20 7GN2051O48 7GN2052O48 7GN2053O48 7GN2075O48 7GN2054O48 7GN2055O48 7GN2056O48 7GN2069O48
25 30 7GN2551O48 7GN2552O48 7GN2553O48 7GN2575O48 7GN2554O48 7GN2555O48 7GN2556O48 7GN2569O48

GX...
45x54 16 12 GX1651O48 GX1652O48 GX1653O48 GX1675O48 GX1654O48 GX1655O48 GX1656O48 GX1669O48

20 15 GX2051O48 GX2052O48 GX2053O48 GX2075O48 GX2054O48 GX2055O48 GX2056O48 GX2069O48

Version modulaire pour montage sur 
profi lé DIN avec manette noire (O48)❷

0
21

0
21

2

1

2

1

❶  Pour version avec plaque MAN-O-AUTO, ajouter D (ex. GF20D51O).
❷  Pour version à clé, remplacer O48 par O49 (ex. GF2051O49).

1
2

X
X

X
X

X X
X X

54
  55

 56
69

2 3 6

4 5

14107 11 15

138 9 12 16

1
0
2

X

X

X

X

X X

X X

1

51
  52

 53
75

SCHÉMAS
51-52-53-75 54-55-56-69

11-12 Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
pages 11-39 et 40

Commutateurs à cames
Coupure

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/GF2075O48/GF2075O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2069O/GF2069O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2056O48/GF2056O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2052O48/7GN2052O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2069O48/GF2069O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2075O/GF2075O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31556O/GN31556O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20053O/GN20053O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2052O/7GN2052O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1275O48/7GN1275O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31555O/GN31555O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31569O/GN31569O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2051O/7GN2051O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31553O/GN31553O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2056O/GF2056O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31575O/GN31575O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1651O/GX1651O/snp
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COMMUTATEURS ET INVERSEURS

Type Commutateurs Inverseurs
SCHÉMAS ❶51 ❶52 ❶53 ❶75 54 55 56 69

Pôles 1 2 3 4 1 2 3 4

Série
Dimensions 
coffret

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

7GN...

75x75 16 15 7GN1251P 7GN1252P 7GN1253P 7GN1275P 7GN1254P 7GN1255P 7GN1256P 7GN1269P
20 20 7GN2051P 7GN2052P 7GN2053P 7GN2075P 7GN2054P 7GN2055P 7GN2056P 7GN2069P
25 30 7GN2551P 7GN2552P 7GN2553P 7GN2575P❷ 7GN2554P 7GN2555P 7GN2556P 7GN2569P❷

90x90 32 40 7GN3251P 7GN3252P 7GN3253P 7GN3275P 7GN3254P 7GN3255P 7GN3256P 7GN3269P

110x110 40 50 7GN4051P 7GN4052P 7GN4053P 7GN4075P 7GN4054P 7GN4055P 7GN4056P 7GN4069P

125x175 63 60 — 7GN6352P 7GN6353P 7GN6375P — 7GN6355P 7GN6356P 7GN6369P

180X254 125 130 — 7GN12552P 7GN12553P 7GN12575P — 7GN12555P 7GN12556P 7GN12569P

GX...

90x90 16 12 GX1651P GX1652P GX1653P GX1675P GX1654P GX1655P GX1656P GX1669P
20 15 GX2051P GX2052P GX2053P GX2075P GX2054P GX2055P GX2056P GX2069P

110x110 32 32 GX3251P GX3252P GX3253P GX3275P GX3254P GX3255P GX3256P GX3269P
40 40 GX4051P GX4052P GX4053P GX4075P GX4054P GX4055P GX4056P GX4069P

GN...
250x316 200 200 — GN20052L GN20053L GN20075L — GN20055L GN20056L GN20069L

315 255 — GN31552L GN31553L GN31575L — GN31555L GN31556L GN31569L

Version en coffret en plastique avec 
manette noire (P)
Version en coffret en métal avec manette 
noire (L)

0
21

2

1

❶  Pour version avec plaque MAN-O-AUTO, ajouter D (ex. 7GN12D51P).
❷  Dimensions coffret 90x90mm.

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Caractéristiques techniques

11

11-13

Commutateurs à cames
Coupure

Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
page 11-41

11
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Version pour montage frontal avec 
manette noire (U)

DÉMARRAGE AVEC 1

SCHÉMAS 82 86 93 83 87 94 84 85
Pôles 1 2 3 1 2 3 1 1

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1082U GF1086U GF1093U GF1083U GF1087U GF1094U GF1084U GF1085U

□48 20 15 GF2082U GF2086U GF2093U GF2083U GF2087U GF2094U GF2084U GF2085U

7GN...

□48 16 15 7GN1282U 7GN1286U 7GN1293U 7GN1283U 7GN1287U 7GN1294U 7GN1284U 7GN1285U
20 20 7GN2082U 7GN2086U 7GN2093U 7GN2083U 7GN2087U 7GN2094U 7GN2084U 7GN2085U
25 30 7GN2582U 7GN2586U 7GN2593U 7GN2583U 7GN2587U 7GN2594U 7GN2584U 7GN2585U

□65 32 40 7GN3282U 7GN3286U 7GN3293U 7GN3283U 7GN3287U 7GN3294U 7GN3284U 7GN3285U
40 50 7GN4082U 7GN4086U 7GN4093U 7GN4083U 7GN4087U 7GN4094U 7GN4084U 7GN4085U
63 60 7GN6382U 7GN6386U 7GN6393U 7GN6383U 7GN6387U 7GN6394U 7GN6384U 7GN6385U

□90 125 130 7GN12582U 7GN12586U 7GN12593U 7GN12583U 7GN12587U 7GN12594U 7GN12584U 7GN12585U

GX...

□48 16 12 GX1682U GX1686U GX1693U GX1683U GX1687U GX1694U GX1684U GX1685U
20 15 GX2082U GX2086U GX2093U GX2083U GX2087U GX2094U GX2084U GX2085U

□65 32 32 GX3282U GX3286U GX3293U GX3283U GX3287U GX3294U GX3284U GX3285U
40 40 GX4082U GX4086U GX4093U GX4083U GX4087U GX4094U GX4084U GX4085U

GN...
□132 200 200 GN20082U GN20086U GN20093U GN20083U GN20087U GN20094U GN20084U GN20085U

315 255 GN31582U GN31586U GN31593U GN31583U GN31587U GN31594U GN31584U GN31585U

1
2

3 3

1
2

4
5 3

4

1
26

SCHÉMAS

X1
2 X

X
X

X
X

X

3 X X
82
 86

93

82-86-93

X

2
3
4

1 X

X

X
X

5

84

84

1 X

X

2
3 X

X

4

X
X

X
X

X

X

X
X

83
87

94

83-87-94

X

2
3
4

1 X

X

X

X

X

6
5

85

85

2

4
3

1

5

11-14 Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
page 11-36

Commutateurs à cames
À voie multiple

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/GF1082U/GF1082U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20085U/GN20085U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1084U/GF1084U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20093U/GN20093U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2582U/7GN2582U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6385U/7GN6385U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6393U/7GN6393U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1083U/GF1083U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20094U/GN20094U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6386U/7GN6386U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20086U/GN20086U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4087U/GX4087U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20087U/GN20087U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6387U/7GN6387U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6384U/7GN6384U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2586U/7GN2586U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2583U/7GN2583U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2584U/7GN2584U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2593U/7GN2593U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2587U/7GN2587U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4094U/GX4094U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2087U/GF2087U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4085U/7GN4085U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2082U/GF2082U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3285U/7GN3285U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3286U/7GN3286U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2086U/GF2086U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4084U/7GN4084U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3287U/7GN3287U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31582U/GN31582U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2083U/GF2083U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3293U/7GN3293U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4083U/7GN4083U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3294U/7GN3294U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2084U/GF2084U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1094U/GF1094U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4086U/7GN4086U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3284U/7GN3284U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2093U/GF2093U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6383U/7GN6383U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1085U/GF1085U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20084U/GN20084U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4082U/7GN4082U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20083U/GN20083U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6382U/7GN6382U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2594U/7GN2594U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4093U/GX4093U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4094U/7GN4094U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20082U/GN20082U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4093U/7GN4093U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1087U/GF1087U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3282U/7GN3282U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2094U/GF2094U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3283U/7GN3283U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4087U/7GN4087U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1086U/GF1086U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2085U/GF2085U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2585U/7GN2585U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1693U/GX1693U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1293U/7GN1293U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12587U/7GN12587U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2093U/GX2093U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1684U/GX1684U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1294U/7GN1294U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12586U/7GN12586U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1685U/GX1685U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2094U/GX2094U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2082U/7GN2082U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1682U/GX1682U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2083U/7GN2083U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1283U/7GN1283U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31594U/GN31594U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2084U/7GN2084U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1683U/GX1683U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3282U/GX3282U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2087U/GX2087U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4084U/GX4084U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4083U/GX4083U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1284U/7GN1284U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2084U/GX2084U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1282U/7GN1282U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2082U/GX2082U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2085U/GX2085U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12593U/7GN12593U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12594U/7GN12594U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1694U/GX1694U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2086U/GX2086U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1286U/7GN1286U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1687U/GX1687U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1287U/7GN1287U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1686U/GX1686U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1285U/7GN1285U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12585U/7GN12585U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4082U/GX4082U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2083U/GX2083U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3287U/GX3287U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4086U/GX4086U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31585U/GN31585U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3286U/GX3286U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4085U/GX4085U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31584U/GN31584U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2087U/7GN2087U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31586U/GN31586U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6394U/7GN6394U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3285U/GX3285U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2086U/7GN2086U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12582U/7GN12582U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12583U/7GN12583U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3293U/GX3293U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3283U/GX3283U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31593U/GN31593U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3294U/GX3294U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2085U/7GN2085U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2094U/7GN2094U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31583U/GN31583U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2093U/7GN2093U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3284U/GX3284U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31587U/GN31587U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12584U/7GN12584U/snp


DÉPART AVEC 1

Version pour montage frontal avec 
manette noire et fi xation par encliquetage 
sur trou  Ø22mm (U47)❶

SCHÉMAS 82 86 93 83 87 94 84 85
Pôles 1 2 3 1 2 3 1 1

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1082U47 GF1086U47 GF1093U47 GF1083U47 GF1087U47 GF1094U47 GF1084U47 GF1085U47

□48 20 15 GF2082U47 GF2086U47 GF2093U47 GF2083U47 GF2087U47 GF2094U47 GF2084U47 GF2085U47

7GN...
□48 16 15 7GN1282U47 7GN1286U47 7GN1293U47 7GN1283U47 7GN1287U47 7GN1294U47 7GN1284U47 7GN1285U47

20 20 7GN2082U47 7GN2086U47 7GN2093U47 7GN2083U47 7GN2087U47 7GN2094U47 7GN2084U47 7GN2085U47
25 30 7GN2582U47 7GN2586U47 7GN2593U47 7GN2583U47 7GN2587U47 7GN2594U47 7GN2584U47 7GN2585U47

GX...
□48 16 12 GX1682U47 GX1686U47 GX1693U47 GX1683U47 GX1687U47 GX1694U47 GX1684U47 GX1685U47

20 15 GX2082U47 GX2086U47 GX2093U47 GX2083U47 GX2087U47 GX2094U47 GX2084U47 GX2085U47

1
2

3 3

1
2

4
5 3

4

1
262

4
3

1

5

❶ Pour version à clé, remplacer U47 par U29D (ex. GF2082U29D).

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Caractéristiques techniques

11

11-15

Commutateurs à cames
À voie multiple

Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
page 11-38

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/7GN2087U47/7GN2087U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1284U47/7GN1284U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2082U47/GX2082U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2084U47/7GN2084U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2082U/GF2082U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2082U47/GF2082U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2083U47/GF2083U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1283U47/7GN1283U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2093U47/GX2093U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2586U47/7GN2586U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2084U47/GF2084U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2087U47/GF2087U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1685U47/GX1685U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1293U47/7GN1293U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2587U47/7GN2587U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1693U47/GX1693U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1085U47/GF1085U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1286U47/7GN1286U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1082U47/GF1082U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1687U47/GX1687U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2086U47/GF2086U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1287U47/7GN1287U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1294U47/7GN1294U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1084U47/GF1084U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1083U47/GF1083U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2086U47/7GN2086U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2094U47/GX2094U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1694U47/GX1694U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2082U47/7GN2082U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1094U/GF1094U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2086U47/GX2086U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2083U47/7GN2083U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1093U47/GF1093U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1087U47/GF1087U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2593U47/7GN2593U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1684U47/GX1684U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1285U47/7GN1285U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1686U47/GX1686U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1086U47/GF1086U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2594U47/7GN2594U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2585U47/7GN2585U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2085U47/GF2085U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2094U47/GF2094U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2094U47/7GN2094U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2087U47/GX2087U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2084U47/GX2084U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2093U47/GF2093U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2093U47/7GN2093U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1683U47/GX1683U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2583U47/7GN2583U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1682U47/GX1682U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1282U47/7GN1282U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2582U47/7GN2582U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2584U47/7GN2584U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2085U47/7GN2085U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2085U47/GX2085U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2083U47/GX2083U47/snp


Version pour montage en fond de tableau 
avec manette noire(O)

DÉPART AVEC 1

SCHÉMAS 82 86 93 83 87 94 84 85
Pôles 1 2 3 1 2 3 1 1

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2082O GF2086O GF2093O GF2083O GF2087O GF2094O GF2084O GF2085O

7GN...

□48 16 15 7GN1282O 7GN1286O 7GN1293O 7GN1283O 7GN1287O 7GN1294O 7GN1284O 7GN1285O
20 20 7GN2082O 7GN2086O 7GN2093O 7GN2083O 7GN2087O 7GN2094O 7GN2084O 7GN2085O
25 30 7GN2582O 7GN2586O 7GN2593O 7GN2583O 7GN2587O 7GN2594O 7GN2584O 7GN2585O

□65 32 40 7GN3282O 7GN3286O 7GN3293O 7GN3283O 7GN3287O 7GN3294O 7GN3284O 7GN3285O
40 50 7GN4082O 7GN4086O 7GN4093O 7GN4083O 7GN4087O 7GN4094O 7GN4084O 7GN4085O
63 60 7GN6382O 7GN6386O 7GN6393O 7GN6383O 7GN6387O 7GN6394O 7GN6384O 7GN6385O

□90 125 130 7GN12582O 7GN12586O 7GN12593O 7GN12583O 7GN12587O 7GN12594O 7GN12584O 7GN12585O

GX...

□48 16 12 GX1682O GX1686O GX1693O GX1683O GX1687O GX1694O GX1684O GX1685O
20 15 GX2082O GX2086O GX2093O GX2083O GX2087O GX2094O GX2084O GX2085O

□65 32 32 GX3282O GX3286O GX3293O GX3283O GX3287O GX3294O GX3284O GX3285O
40 40 GX4082O GX4086O GX4093O GX4083O GX4087O GX4094O GX4084O GX4085O

GN...
□132 200 200 GN20082O GN20086O GN20093O GN20083O GN20087O GN20094O GN20084O GN20085O

315 255 GN31582O GN31586O GN31593O GN31583O GN31587O GN31594O GN31584O GN31585O

Version modulaire pour montage sur 
profi lé DIN avec manette noire (O48)❶

SCHÉMAS 82 86 93 83 87 94 84 85
Pôles 1 2 3 1 2 3 1 1

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... 45x54 20 15 GF2082O48 GF2086O48 GF2093O48 GF2083O48 GF2087O48 GF2094O48 GF2084O48 GF2085O48

7GN...
45x54 16 15 7GN1282O48 7GN1286O48 7GN1293O48 7GN1283O48 7GN1287O48 7GN1294O48 7GN1284O48 7GN1285O48

20 20 7GN2082O48 7GN2086O48 7GN2093O48 7GN2083O48 7GN2087O48 7GN2094O48 7GN2084O48 7GN2085O48
25 30 7GN2582O48 7GN2586O48 7GN2593O48 7GN2583O48 7GN2587O48 7GN2594O48 7GN2584O48 7GN2585O48

GX...
45x54 16 12 GX1682O48 GX1686O48 GX1693O48 GX1683O48 GX1687O48 GX1694O48 GX1684O48 GX1685O48

20 15 GX2082O48 GX2086O48 GX2093O48 GX2083O48 GX2087O48 GX2094O48 GX2084O48 GX2085O48

1
2

3 3

1
2

4
5 3

4

1
262

4
3

1

5

1
2

3 3

1
2

4
5 3

4

1
262

4
3

1

5

❶ Pour version à clé, remplacer O48 par O49 (ex. GF2082O49).

SCHÉMAS

X1
2 X

X
X

X
X

X

3 X X
82
 86

93

82-86-93

X

2
3
4

1 X

X

X
X

5

84

84

1 X

X

2
3 X

X

4

X
X

X
X

X

X

X
X

83
87

94

83-87-94

X

2
3
4

1 X

X

X

X

X

6
5

85

85

11-16 Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
pages 11-39 et 40

Commutateurs à cames
À voie multiple

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/GX4093O/GX4093O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3293O/GX3293O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1694O/GX1694O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4086O/7GN4086O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1685O48/GX1685O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20084O/GN20084O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1283O/7GN1283O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12584O/7GN12584O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2093O48/GF2093O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20086O/GN20086O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12593O/7GN12593O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4094O/GX4094O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2586O48/7GN2586O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3284O/7GN3284O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2094O48/GX2094O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2582O48/7GN2582O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3294O/7GN3294O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4086O/GX4086O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3286O/GX3286O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4083O/7GN4083O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1686O/GX1686O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2085O/GF2085O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20085O/GN20085O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2093O48/7GN2093O48/snp
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Version en coffret en plastique avec 
manette noire (P)
Version en coffret en métal avec 
manette noire (L)

DÉPART AVEC 1

SCHÉMAS 82 86 93 83 87 94 84 85
Pôles 1 2 3 1 2 3 1 1

Série
Dimensions 
coffret

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

7GN...

75x75 16 15 7GN1282P 7GN1286P 7GN1293P❶ 7GN1283P 7GN1287P 7GN1294P❶ 7GN1284P 7GN1285P
20 20 7GN2082P 7GN2086P 7GN2093P❶ 7GN2083P 7GN2087P 7GN2094P❶ 7GN2084P 7GN2085P
25 30 7GN2582P 7GN2586P 7GN2593P❷ 7GN2583P 7GN2587P❶ — 7GN2584P 7GN2585P❶

90x90 32 40 7GN3282P 7GN3286P 7GN3293P 7GN3283P 7GN3287P 7GN3294P❶ 7GN3284P 7GN3285P

110x110 40 50 7GN4082P 7GN4086P 7GN4093P 7GN4083P 7GN4087P 7GN4094P❸ 7GN4084P 7GN4085P

125x175 63 60 7GN6382P 7GN6386P 7GN6393P❸ 7GN6383P 7GN6387P 7GN6394P❸ 7GN6384P 7GN6385P

180x254 125 130 7GN12582P 7GN12586P — 7GN12583P 7GN12587P — 7GN12584P —

GX...

90x90 16 12 GX1682P GX1686P GX1693P GX1683P GX1687P GX1694P❷ GX1684P GX1685P
20 15 GX2082P GX2086P GX2093P GX2083P GX2087P GX2094P❷ GX2084P GX2085P

110x110 32 32 GX3282P GX3286P — GX3283P GX3287P — GX3284P —
40 40 GX4082P GX4086P — GX4083P GX4087P — GX4084P —

GN...
250x316 200 200 GN20082L GN20086L GN20093L GN20083L GN20087L GN20094L GN20084L GN20085L

315 255 GN31582L GN31586L GN31593L GN31583L GN31587L GN31594L GN31584L GN31585L

1
2

3 3

1
2

4
5 3

4

1
262

4
3

1

5

❶  Dimensions coffret 90x90mm.
❷  Dimensions coffret 110x110mm.
❸  Dimensions coffret 180x254mm. 

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Caractéristiques techniques

11

11-17

Commutateurs à cames
À voie multiple

Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
page 11-41
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DÉMARRAGE AVEC 0

Version pour montage frontal avec 
manette noire (U)

SCHÉMAS 107 123 135 108 124 136 109 110
Pôles 1 2 3 1 2 3 1 1

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF10107U GF10123U GF10135U GF10108U GF10124U GF10136U GF10109U GF10110U

□48 20 15 GF20107U GF20123U GF20135U GF20108U GF20124U GF20136U GF20109U GF20110U

7GN...

□48 16 15 7GN12107U 7GN12123U 7GN12135U 7GN12108U 7GN12124U 7GN12136U 7GN12109U 7GN12110U
20 20 7GN20107U 7GN20123U 7GN20135U 7GN20108U 7GN20124U 7GN20136U 7GN20109U 7GN20110U
25 30 7GN25107U 7GN25123U 7GN25135U 7GN25108U 7GN25124U 7GN25136U 7GN25109U 7GN25110U

□65 32 40 7GN32107U 7GN32123U 7GN32135U 7GN32108U 7GN32124U 7GN32136U 7GN32109U 7GN32110U
40 50 7GN40107U 7GN40123U 7GN40135U 7GN40108U 7GN40124U 7GN40136U 7GN40109U 7GN40110U
63 60 7GN63107U 7GN63123U 7GN63135U 7GN63108U 7GN63124U 7GN63136U 7GN63109U 7GN63110U

□90 125 130 7GN125107U 7GN125123U 7GN125135U 7GN125108U 7GN125124U 7GN125136U 7GN125109U 7GN125110U

GX...

□48 16 12 GX16107U GX16123U GX16135U GX16108U GX16124U GX16136U GX16109U GX16110U
20 15 GX20107U GX20123U GX20135U GX20108U GX20124U GX20136U GX20109U GX20110U

□65 32 32 GX32107U GX32123U GX32135U GX32108U GX32124U GX32136U GX32109U GX32110U
40 40 GX40107U GX40123U GX40135U GX40108U GX40124U GX40136U GX40109U GX40110U

GN...
□132 200 200 GN200107U GN200123U GN200135U GN200108U GN200124U GN200136U GN200109U GN200110U

315 255 GN315107U GN315123U GN315135U GN315108U GN315124U GN315136U GN315109U GN315110U

2

0
1 1

2
0

3

2
3

10

4 4

10
2
3
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SCHÉMAS

0
X1

2
X

X XX
X

 107
 123 

 135

107-123-135

X

0

3
2
1 X

X

X

4
 109

109

X

X1
2

0
X

X X
X

X
X

X3
 108
  124 

 136

108-124-136

0
X1

2 X

X
X

X3
4
5

 110

110

1

2

0

3

1

2

0

3
4

1

2

0

3
4

5

❷ ❷ ❷

❶  Plaque pour GF... , 7GN12...7GN63..., GX... , GN...
❷  Plaque pour 7GN125...

❶ ❶ ❶

11-18 Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
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Types et dimensions
page 11-36

Commutateurs à cames
À voie multiple

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/GF20108U/GF20108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20107U/GF20107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20109U/GF20109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10136U/GF10136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN315108U/GN315108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20123U/GF20123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16108U/GX16108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16109U/GX16109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16110U/GX16110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16123U/GX16123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16124U/GX16124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX32107U/GX32107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16135U/GX16135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16107U/GX16107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16136U/GX16136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20108U/GX20108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20109U/GX20109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20110U/GX20110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20123U/GX20123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20124U/GX20124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20135U/GX20135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20136U/GX20136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20107U/GX20107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN315136U/GN315136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX32108U/GX32108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN315135U/GN315135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20124U/GF20124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20135U/GF20135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20136U/GF20136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN200107U/GN200107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN200108U/GN200108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX32109U/GX32109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN200109U/GN200109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN200110U/GN200110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN200123U/GN200123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN200124U/GN200124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN200135U/GN200135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN200136U/GN200136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN315107U/GN315107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN315109U/GN315109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN315110U/GN315110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN315123U/GN315123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN315124U/GN315124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20110U/GF20110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX32110U/GX32110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN63107U/7GN63107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX40109U/GX40109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN32110U/7GN32110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN32123U/7GN32123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX40124U/GX40124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN32124U/7GN32124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN125136U/7GN125136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN32135U/7GN32135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN32136U/7GN32136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX32136U/GX32136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN40107U/7GN40107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12109U/7GN12109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN125135U/7GN125135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN40108U/7GN40108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN40109U/7GN40109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN125124U/7GN125124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX40135U/GX40135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX32135U/GX32135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN40110U/7GN40110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN40123U/7GN40123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN125123U/7GN125123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX40107U/GX40107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN32109U/7GN32109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12108U/7GN12108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20107U/7GN20107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20136U/7GN20136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20124U/7GN20124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX40110U/GX40110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20123U/7GN20123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25107U/7GN25107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX40123U/GX40123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25108U/7GN25108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20110U/7GN20110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25109U/7GN25109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12110U/7GN12110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25110U/7GN25110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25123U/7GN25123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12107U/7GN12107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25124U/7GN25124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25135U/7GN25135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25136U/7GN25136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX40108U/GX40108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20108U/7GN20108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN32107U/7GN32107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN32108U/7GN32108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20109U/7GN20109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN40124U/7GN40124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20135U/7GN20135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN63110U/7GN63110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10107U/GF10107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX32123U/GX32123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN125108U/7GN125108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN63136U/7GN63136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10108U/GF10108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN63135U/7GN63135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10109U/GF10109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN63124U/7GN63124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN125107U/7GN125107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN63123U/7GN63123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10110U/GF10110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12123U/7GN12123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX32124U/GX32124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN125109U/7GN125109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12136U/7GN12136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12124U/7GN12124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX40136U/GX40136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10123U/GF10123U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN125110U/7GN125110U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN40135U/7GN40135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10124U/GF10124U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN40136U/7GN40136U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN63109U/7GN63109U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10135U/GF10135U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN63108U/7GN63108U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12135U/7GN12135U/snp


Version pour montage frontal avec 
manette noire et fi xation par encliquetage 
sur trou  Ø22mm (U47)❶

DÉMARRAGE AVEC 0

SCHÉMAS 107 123 135 108 124 136 109 110
Pôles 1 2 3 1 2 3 1 1

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF10107U47 GF10123U47 GF10135U47 GF10108U47 GF10124U47 GF10136U47 GF10109U47 GF10110U47

□48 20 15 GF20107U47 GF20123U47 GF20135U47 GF20108U47 GF20124U47 GF20136U47 GF20109U47 GF20110U47

7GN...
□48 16 15 7GN12107U47 7GN12123U47 7GN12135U47 7GN12108U47 7GN12124U47 7GN12136U47 7GN12109U47 7GN12110U47

20 20 7GN20107U47 7GN20123U47 7GN20135U47 7GN20108U47 7GN20124U47 7GN20136U47 7GN20109U47 7GN20110U47
25 30 7GN25107U47 7GN25123U47 7GN25135U47 7GN25108U47 7GN25124U47 7GN25136U47 7GN25109U47 7GN25110U47

GX...
□48 16 12 GX16107U47 GX16123U47 GX16135U47 GX16108U47 GX16124U47 GX16136U47 GX16109U47 GX16110U47

20 15 GX20107U47 GX20123U47 GX20135U47 GX20108U47 GX20124U47 GX20136U47 GX20109U47 GX20110U47

2

0
1

1
2

0

3

2
3

10

4 4

10
2
3

5

❶ Pour version à clé, remplacer U47 par U29D (ex. GF20107U29D).

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Caractéristiques techniques

11

11-19

Commutateurs à cames
À voie multiple

Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
page 11-38

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/GX16124U47/GX16124U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20123U47/7GN20123U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20124U47/7GN20124U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16136U47/GX16136U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12107U47/7GN12107U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25123U47/7GN25123U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20135U47/GF20135U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20110U47/GX20110U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20124U47/GF20124U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16135U47/GX16135U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20123U47/GX20123U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25108U47/7GN25108U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16123U47/GX16123U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16109U47/GX16109U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20108U47/GX20108U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16110U47/GX16110U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20107U47/7GN20107U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12136U47/7GN12136U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12135U47/7GN12135U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25110U47/7GN25110U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20136U47/GF20136U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25109U47/7GN25109U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16107U47/GX16107U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20107U47/GX20107U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20109U47/GX20109U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16108U47/GX16108U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25136U47/7GN25136U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20107U/GF20107U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10136U47/GF10136U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10107U47/GF10107U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12109U47/7GN12109U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10135U47/GF10135U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10110U47/GF10110U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20109U47/7GN20109U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10109U47/GF10109U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10123U47/GF10123U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20110U47/7GN20110U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12123U47/7GN12123U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20136U47/7GN20136U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10124U47/GF10124U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF10108U47/GF10108U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12110U47/7GN12110U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20107U47/GF20107U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20108U47/7GN20108U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20135U47/7GN20135U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20135U47/GX20135U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25135U47/7GN25135U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25124U47/7GN25124U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20123U47/GF20123U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20124U47/GX20124U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20110U47/GF20110U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20136U47/GX20136U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12108U47/7GN12108U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20109U47/GF20109U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20108U47/GF20108U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN25107U47/7GN25107U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12124U47/7GN12124U47/snp


Version modulaire pour montage sur 
profi lé DIN avec manette noire (O48)❸

DÉMARRAGE AVEC 0

SCHÉMAS 107 123 135 108 124 136 109 110
Pôles 1 2 3 1 2 3 1 1

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... 45x54 20 15 GF20107O48 GF20123O48 GF20135O48 GF20108O48 GF20124O48 GF20136O48 GF20109O48 GF20110O48

7GN...
45x54 16 15 7GN12107O48 7GN12123O48 7GN12135O48 7GN12108O48 7GN12124O48 7GN12136O48 7GN12109O48 7GN12110O48

20 20 7GN20107O48 7GN20123O48 7GN20135O48 7GN20108O48 7GN20124O48 7GN20136O48 7GN20109O48 7GN20110O48
25 30 7GN25107O48 7GN25123O48 7GN25135O48 7GN25108O48 7GN25124O48 7GN25136O48 7GN25109O48 7GN25110O48

GX...
45x54 16 12 GX16107O48 GX16123O48 GX16135O48 GX16108O48 GX16124O48 GX16136O48 GX16109O48 GX16110O48

20 15 GX20107O48 GX20123O48 GX20135O48 GX20108O48 GX20124O48 GX20136O48 GX20109O48 GX20110O48

Version pour montage au fond du 
panneau avec manette noire (O)

SCHÉMAS 107 123 135 108 124 136 109 110
Pôles 1 2 3 1 2 3 1 1

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF20107O GF20123O GF20135O GF20108O GF20124O GF20136O GF20109O GF20110O

7GN...

□48 16 15 7GN12107O 7GN12123O 7GN12135O 7GN12108O 7GN12124O 7GN12136O 7GN12109O 7GN12110O
20 20 7GN20107O 7GN20123O 7GN20135O 7GN20108O 7GN20124O 7GN20136O 7GN20109O 7GN20110O
25 30 7GN25107O 7GN25123O 7GN25135O 7GN25108O 7GN25124O 7GN25136O 7GN25109O 7GN25110O

□65 32 40 7GN32107O 7GN32123O 7GN32135O 7GN32108O 7GN32124O 7GN32136O 7GN32109O 7GN32110O
40 50 7GN40107O 7GN40123O 7GN40135O 7GN40108O 7GN40124O 7GN40136O 7GN40109O 7GN40110O
63 60 7GN63107O 7GN63123O 7GN63135O 7GN63108O 7GN63124O 7GN63136O 7GN63109O 7GN63110O

□90 125 130 7GN125107O 7GN125123O 7GN125135O 7GN125108O 7GN125124O 7GN125136O 7GN125109O 7GN125110O

GX...

□48 16 12 GX16107O GX16123O GX16135O GX16108O GX16124O GX16136O GX16109O GX16110O
20 15 GX20107O GX20123O GX20135O GX20108O GX20124O GX20136O GX20109O GX20110O

□65 32 32 GX32107O GX32123O GX32135O GX32108O GX32124O GX32136O GX32109O GX32110O
40 40 GX40107O GX40123O GX40135O GX40108O GX40124O GX40136O GX40109O GX40110O

GN...
□132 200 200 GN200107O GN200123O GN200135O GN200108O GN200124O GN200136O GN200109O GN200110O

315 255 GN315107O GN315123O GN315135O GN315108O GN315124O GN315136O GN315109O GN315110O

2

0
1

2

0
1

1
2

0

3

1
2

0

3

2
3

10

4

2
3

10

4

4

10
2
3

5

4

10
2
3

5

1

2

0

3

1

2

0

3
4

1

2

0

3
4

5

❸   Pour version à clé, remplacer O48 par O49 (ex. GF20107O49).

❶  Plaque pour GF... , 7GN12...7GN63..., GX... , GN...
❷ Plaque pour 7GN125...

❷ ❷ ❷

❶ ❶ ❶

SCHÉMAS

X1
2 X

X
X

X
X

X

3 X X
82
 86
  93

82-86-93

X

2
3
4

1 X

X

X
X

5

84

84

1 X

X

2
3 X

X

4

X
X

X
X

X

X

X
X

83
 87
  94

83-87-94

X

2
3
4

1 X

X

X

X

X

6
5

85

85
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Commutateurs à cames
À voie multiple

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/GX16108O48/GX16108O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX32136O/GX32136O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16136O48/GX16136O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX20107O/GX20107O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16109O/GX16109O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16123O48/GX16123O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN40123O/7GN40123O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16110O/GX16110O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16124O48/GX16124O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16110O48/GX16110O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16135O/GX16135O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16109O48/GX16109O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16124O/GX16124O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16136O/GX16136O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN40110O/7GN40110O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX16123O/GX16123O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN20135O/7GN20135O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12109O/7GN12109O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF20107O/GF20107O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12109O48/7GN12109O48/snp
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DÉMARRAGE AVEC 0

SCHÉMAS 107 123 135 108 124 136 109 110
Pôles 1 2 3 1 2 3 1 1

Série
Dimensions 
coffret

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

7GN...

75x75 16 15 7GN12107P 7GN12123P 7GN12135P 7GN12108P 7GN12124P 7GN12136P❸ 7GN12109P 7GN12110P
20 20 7GN20107P 7GN20123P 7GN20135P 7GN20108P 7GN20124P 7GN20136P❸ 7GN20109P 7GN20110P
25 30 7GN25107P 7GN25123P 7GN25135P 7GN25108P 7GN25124P 7GN25136P❹ 7GN25109P 7GN25110P

90x90 32 40 7GN32107P 7GN32123P 7GN32135P 7GN32108P 7GN32124P 7GN32136P 7GN32109P 7GN32110P

110x110 40 50 7GN40107P 7GN40123P 7GN40135P 7GN40108P 7GN40124P 7GN40136P 7GN40109P 7GN40110P

125x175 63 60 7GN63107P 7GN63123P 7GN63135P 7GN63108P 7GN63124P 7GN63136P❺ 7GN63109P 7GN63110P

180x254 125 130 7GN125107P 7GN125123P 7GN125135P 7GN125108P 7GN125124P — 7GN125109P 7GN125110P

GX...

90x90 16 12 GX16107P GX16123P GX16135P GX16108P GX16124P GX16136P GX16109P GX16110P
20 15 GX20107P GX20123P GX20135P GX20108P GX20124P GX20136P GX20109P GX20110P

110x110 32 32 GX32107P GX32123P GX32135P GX32108P GX32124P — GX32109P GX32110P
40 40 GX40107P GX40123P GX40135P GX40108P GX40124P — GX40109P GX40110P

GN...
250x316 200 200 GN200107L GN200123L GN200135L GN200108L GN200124L GN200136L GN200109L GN200110L

315 255 GN315107L GN315123L GN315135L GN315108L GN315124L GN315136L GN315109L GN315110L

Version en coffret en plastique avec 
manette noire (P)
Version en coffret en métal avec 
manette noire (L)

2

0
1

1
2

0

3

2
3

10

4 4

10
2
3

5

1

2

0

3

1

2

0

3
4

1

2

0

3
4

5

❶  Plaque pour GF... , 7GN12...7GN63..., GX... , GN...
❷  Plaque pour 7GN125...

❷ ❷ ❷

❶ ❶ ❶

❸  Dimensions coffret 90x90mm.
❹  Dimensions coffret 110x110mm.
❺  Dimensions coffret 180x254mm.

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Caractéristiques techniques

11

11-21

Commutateurs à cames
À voie multiple

Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
page 11-41
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SÉLECTEURS DE VOLTMÈTRE
ET SÉLECTEURS D'AMPÈREMÈTRE

Type Sélecteurs de voltmètre Sélecteurs d'ampèremètre
SCHÉMAS 66 67 68 97 98

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1066U GF1067U GF1068U GF1097U GF1098U

□48 20 15 GF2066U GF2067U GF2068U GF2097U GF2098U

7GN...

□48 16 15 7GN1266U 7GN1267U 7GN1268U 7GN1297U 7GN1298U
20 20 7GN2066U 7GN2067U 7GN2068U 7GN2097U 7GN2098U
25 30 7GN2566U 7GN2567U 7GN2568U 7GN2597U 7GN2598U

□65 32 40 7GN3266U 7GN3267U 7GN3268U 7GN3297U 7GN3298U
40 50 7GN4066U 7GN4067U 7GN4068U 7GN4097U 7GN4098U

GX...

□48 16 12 GX1666U GX1667U GX1668U GX1697U GX1698U
20 15 GX2066U GX2067U GX2068U GX2097U GX2098U

□65 32 32 GX3266U GX3267U GX3268U GX3297U GX3298U
40 40 GX4066U GX4067U GX4068U GX4097U GX4098U

Version pour montage frontal avec 
manette  (U)

Type Sélecteurs de voltmètre Sélecteurs d'ampèremètre
SCHÉMAS 66 67 68 97 98

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1066U47 GF1067U47 GF1068U47 GF1097U47 GF1098U47

□48 20 15 GF2066U47 GF2067U47 GF2068U47 GF2097U47 GF2098U47

7GN...
□48 16 15 7GN1266U47 7GN1267U47 7GN1268U47 7GN1297U47 7GN1298U47

20 20 7GN2066U47 7GN2067U47 7GN2068U47 7GN2097U47 7GN2098U47
25 30 7GN2566U47 7GN2567U47 7GN2568U47 7GN2597U47 7GN2598U47

GX...
□48 16 12 GX1666U47 GX1667U47 GX1668U47 GX1697U47 GX1698U47

20 15 GX2066U47 GX2067U47 GX2068U47 GX2097U47 GX2098U47

Version pour montage frontal avec 
manette noire et fi xation par encliquetage 
sur trou  Ø22mm (U47)❸
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0
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0
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0
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❶  Plaque pour GF20..., 7GN..., GX..., GN...
❷  Plaque pour GF10... .

❶

❶

❶

❶

❶

❶

❷

❷

❷

❷

❷

❷

❸ Pour version à clé, remplacer U47 par U29D (ex. GF2066U29D).
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https://www.lovatoelectric.fr/GX2098U47/GX2098U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2097U47/7GN2097U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3267U/GX3267U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2568U47/7GN2568U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4097U/7GN4097U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3268U/7GN3268U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3266U/GX3266U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4098U/7GN4098U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2068U47/7GN2068U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3297U/GX3297U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2068U/GX2068U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4066U/7GN4066U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2068U/7GN2068U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2066U/GX2066U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1668U47/GX1668U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2067U47/7GN2067U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2067U47/GX2067U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3298U/GX3298U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2597U/7GN2597U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2067U/7GN2067U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3268U/GX3268U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2598U/7GN2598U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2567U47/7GN2567U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2068U47/GX2068U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1698U/GX1698U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4068U/7GN4068U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1697U47/GX1697U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2067U/GX2067U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2568U/7GN2568U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2598U47/7GN2598U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2567U/7GN2567U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2097U/GX2097U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4067U/7GN4067U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2066U47/GX2066U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2098U47/7GN2098U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2098U/GX2098U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3267U/7GN3267U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1697U/GX1697U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2566U/7GN2566U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2098U/7GN2098U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3298U/7GN3298U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2097U47/GX2097U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2597U47/7GN2597U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3266U/7GN3266U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2566U47/7GN2566U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2097U/7GN2097U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2066U47/7GN2066U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1667U/GX1667U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1266U/7GN1266U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1068U/GF1068U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1068U47/GF1068U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1097U/GF1097U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1666U47/GX1666U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1097U47/GF1097U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1666U/GX1666U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1098U/GF1098U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2098U47/GF2098U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1098U47/GF1098U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2066U/GF2066U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2068U47/GF2068U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2068U/GF2068U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2097U/GF2097U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2067U47/GF2067U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1067U47/GF1067U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2097U47/GF2097U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2067U/GF2067U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2066U47/GF2066U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2066U/GF2066U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2098U/GF2098U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1266U47/7GN1266U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3297U/7GN3297U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1297U47/7GN1297U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4098U/GX4098U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4097U/GX4097U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1267U/7GN1267U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1298U47/7GN1298U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1297U/7GN1297U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4068U/GX4068U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1066U47/GF1066U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2066U/7GN2066U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1298U/7GN1298U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1668U/GX1668U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1268U47/7GN1268U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1067U/GF1067U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4066U/GX4066U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4067U/GX4067U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1267U47/7GN1267U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1667U47/GX1667U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1698U47/GX1698U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1268U/7GN1268U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1066U/GF1066U/snp
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Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
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SÉLECTEURS DE VOLTMÈTRE ET 
SÉLECTEURS D'AMPÈREMÈTRE

Type Sélecteurs de voltmètre Sélecteurs d'ampèremètre
SCHÉMAS 66 67 68 97 98

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2066O GF2067O GF2068O GF2097O GF2098O

7GN...

□48 16 15 7GN1266O 7GN1267O 7GN1268O 7GN1297O 7GN1298O
20 20 7GN2066O 7GN2067O 7GN2068O 7GN2097O 7GN2098O
25 30 7GN2566O 7GN2567O 7GN2568O 7GN2597O 7GN2598O

□65 32 40 7GN3266O 7GN3267O 7GN3268O 7GN3297O 7GN3298O
40 50 7GN4066O 7GN4067O 7GN4068O 7GN4097O 7GN4098O

GX...

□48 16 12 GX1666O GX1667O GX1668O GX1697O GX1698O
20 15 GX2066O GX2067O GX2068O GX2097O GX2098O

□65 32 32 GX3266O GX3267O GX3268O GX3297O GX3298O
40 40 GX4066O GX4067O GX4068O GX4097O GX4098O

Version pour montage au fond du 
panneau avec manette noire (O)

Type Sélecteurs de voltmètre Sélecteurs d'ampèremètre
SCHÉMAS 66 67 68 97 98

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... 45x54 20 15 GF2066O48 GF2067O48 GF2068O48 GF2097O48 GF2098O48

7GN...
45x54 16 15 7GN1266O48 7GN1267O48 7GN1268O48 7GN1297O48 7GN1298O48

20 20 7GN2066O48 7GN2067O48 7GN2068O48 7GN2097O48 7GN2098O48
25 30 7GN2566O48 7GN2567O48 7GN2568O48 7GN2597O48 7GN2598O48

GX...
45x54 16 12 GX1666O48 GX1667O48 GX1668O48 GX1697O48 GX1698O48

20 15 GX2066O48 GX2067O48 GX2068O48 GX2097O48 GX2098O48

Version modulaire pour montage sur 
profi lé DIN avec manette noire (O48)❶
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❶ Pour version à clé, remplacer O48 par O49 (ex. GF2066O49).

11-24 Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
pages 11-39 et 40

Commutateurs à cames
Mesure

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/GX2068O48/GX2068O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2098O/GX2098O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2097O48/GX2097O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2098O48/GX2098O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4068O/GX4068O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2068O/GX2068O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2066O48/GX2066O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4067O/GX4067O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2066O/GX2066O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2067O/GX2067O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3298O/GX3298O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3297O/GX3297O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3268O/GX3268O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1698O/GX1698O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2067O48/GX2067O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3267O/GX3267O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1698O48/GX1698O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4098O/GX4098O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3266O/GX3266O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4097O/GX4097O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4066O/GX4066O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1298O48/7GN1298O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2097O/7GN2097O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3298O/7GN3298O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2068O48/7GN2068O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4066O/7GN4066O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2068O/7GN2068O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2067O48/7GN2067O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4067O/7GN4067O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4068O/7GN4068O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2066O48/7GN2066O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4097O/7GN4097O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2066O/7GN2066O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4098O/7GN4098O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2066O/GF2066O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1298O/7GN1298O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2067O/7GN2067O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1697O48/GX1697O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3297O/7GN3297O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3268O/7GN3268O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2568O48/7GN2568O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2568O/7GN2568O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2567O48/7GN2567O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2597O/7GN2597O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2567O/7GN2567O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2597O48/7GN2597O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2097O48/7GN2097O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2566O48/7GN2566O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2566O/7GN2566O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2598O48/7GN2598O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2098O48/7GN2098O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3266O/7GN3266O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3267O/7GN3267O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2098O/7GN2098O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2598O/7GN2598O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1297O48/7GN1297O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2066O/GF2066O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2097O48/GF2097O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2097O/GF2097O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2098O/GF2098O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2097O/GX2097O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2098O48/GF2098O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1666O/GX1666O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1666O48/GX1666O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1667O/GX1667O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1667O48/GX1667O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1668O/GX1668O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1668O48/GX1668O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1697O/GX1697O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2068O48/GF2068O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1266O/7GN1266O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1268O/7GN1268O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1297O/7GN1297O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1267O48/7GN1267O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2067O48/GF2067O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2067O/GF2067O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2066O48/GF2066O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1267O/7GN1267O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2068O/GF2068O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1266O48/7GN1266O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1268O48/7GN1268O48/snp
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Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
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INVERSEUR DE MARCHE - ÉTOILE TRIANGLE - POUR MOTEURS DAHLANDER - BOBINAGES SÉPARÉS

Version pour montage frontal avec 
manette noire (U)

Type Inverseur de marche Étoile triangle Pour moteurs Dahlander Bobinages 
séparés

SCHÉMAS 25 11 26 12 13 19 20 53

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1025U GF1011U GF1026U GF1012U GF1013U GF1019U GF1020U GF1053U

□48 20 15 GF2025U GF2011U GF2026U GF2012U GF2013U GF2019U GF2020U GF2053U

7GN...

□48 16 15 7GN1225U 7GN1211U 7GN1226U 7GN1212U 7GN1213U 7GN1219U 7GN1220U 7GN1253U
20 20 7GN2025U 7GN2011U 7GN2026U 7GN2012U 7GN2013U 7GN2019U 7GN2020U 7GN2053U
25 30 7GN2525U 7GN2511U 7GN2526U 7GN2512U 7GN2513U 7GN2519U 7GN2520U 7GN2553U

□65 32 40 7GN3225U 7GN3211U 7GN3226U 7GN3212U 7GN3213U 7GN3219U 7GN3220U 7GN3253U
40 50 7GN4025U 7GN4011U 7GN4026U 7GN4012U 7GN4013U 7GN4019U 7GN4020U 7GN4053U
63 60 7GN6325U 7GN6311U 7GN6326U 7GN6312U 7GN6313U 7GN6319U 7GN6320U 7GN6353U

□90 125 130 7GN12525U 7GN12511U 7GN12526U 7GN12512U 7GN12513U 7GN12519U 7GN12520U 7GN12553U

GX...

□48 16 12 GX1625U GX1611U GX1626U GX1612U GX1613U GX1619U GX1620U GX1653U
20 15 GX2025U GX2011U GX2026U GX2012U GX2013U GX2019U GX2020U GX2053U

□65 32 32 GX3225U GX3211U GX3226U GX3212U GX3213U GX3219U GX3220U GX3253U
40 40 GX4025U GX4011U GX4026U GX4012U GX4013U GX4019U GX4020U GX4053U

GN...
□132 200 200 GN20025U GN20011U GN20026U GN20012U GN20013U GN20019U GN20020U GN20053U

315 255 GN31525U GN31511U GN31526U GN31512U GN31513U GN31519U GN31520U GN31553U

1 20 1 200

21 1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
2

0 1
2

1
0

2
❶

❷

Version pour montage frontal avec 
manette jaune/rouge cadenassable sur 0 
et couvre-bornes (U25)❸

Type Inverseur de marche Étoile triangle Pour moteurs Dahlander Bobinages 
séparés

SCHÉMAS 25 11 26 12 13 19 20 53

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2025U25 GF2011U25 GF2026U25 GF2012U25 GF2013U25 GF2019U25 GF2020U25 GF2053U25

GX...

□48 16 12 GX1625U25 GX1611U25 GX1626U25 GX1612U25 GX1613U25 GX1619U25 GX1620U25 GX1653U25
20 15 GX2025U25 GX2011U25 GX2026U25 GX2012U25 GX2013U25 GX2019U25 GX2020U25 GX2053U25

□65 32 32 GX3225U25 GX3211U25 GX3226U25 GX3212U25 GX3213U25 GX3219U25 GX3220U25 GX3253U25
40 40 GX4025U25 GX4011U25 GX4026U25 GX4012U25 GX4013U25 GX4019U25 GX4020U25 GX4053U25

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
2

0 1
2

1
0

2

❸ Pour version non cadenassable et sans couvre-bornes, remplacer U25 par U24 (ex. GF1025U24).

❶  Plaque pour GF20..., 7GN..., GX...
❷  Plaque pour GF10..., GN...

❶

❷

11-26 Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
pages 11-36 et 37
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https://www.lovatoelectric.fr/7GN2526U/7GN2526U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3219U/7GN3219U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2012U/7GN2012U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2553U/7GN2553U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2525U/7GN2525U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3212U/7GN3212U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2013U/7GN2013U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2513U/7GN2513U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2511U/7GN2511U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2512U/7GN2512U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2519U/7GN2519U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3211U/7GN3211U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2053U/7GN2053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2025U/7GN2025U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2019U/7GN2019U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3213U/7GN3213U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2520U/7GN2520U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2020U/7GN2020U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4013U25/GX4013U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2025U25/GX2025U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2053U/GF2053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6319U/7GN6319U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2012U25/GX2012U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2012U/GX2012U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20011U/GN20011U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12512U/7GN12512U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2011U25/GX2011U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6320U/7GN6320U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2011U/GX2011U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1053U/GF1053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1653U/GX1653U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20012U/GN20012U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1653U/GX1653U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12511U/7GN12511U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6325U/7GN6325U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20013U/GN20013U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1626U25/GX1626U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2013U/GX2013U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20019U/GN20019U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2019U/GX2019U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2026U/GX2026U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31512U/GN31512U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2025U/GX2025U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12519U/7GN12519U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6311U/7GN6311U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2020U25/GX2020U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2026U25/GF2026U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2020U/GX2020U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6312U/7GN6312U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2019U25/GX2019U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6313U/7GN6313U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1212U/7GN1212U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2011U/GF2011U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12513U/7GN12513U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2053U/GF2053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2013U25/GX2013U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1625U25/GX1625U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1612U/GX1612U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20026U/GN20026U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1220U/7GN1220U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1611U25/GX1611U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1025U/GF1025U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1611U/GX1611U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31553U/GN31553U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1013U/GF1013U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31526U/GN31526U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31525U/GN31525U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20053U/GN20053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31520U/GN31520U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1019U/GF1019U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31511U/GN31511U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31519U/GN31519U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31513U/GN31513U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1219U/7GN1219U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1012U/GF1012U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1626U/GX1626U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1025U/GF1025U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1613U/GX1613U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6326U/7GN6326U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1026U/GF1026U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1625U/GX1625U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1620U25/GX1620U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1226U/7GN1226U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1620U/GX1620U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6353U/7GN6353U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1213U/7GN1213U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1619U25/GX1619U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20020U/GN20020U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1619U/GX1619U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1225U/7GN1225U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1011U/GF1011U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20025U/GN20025U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1613U25/GX1613U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1612U25/GX1612U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4053U/7GN4053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF1020U/GF1020U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12520U/7GN12520U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2019U25/GF2019U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4019U/GX4019U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2026U/7GN2026U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3253U/7GN3253U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4013U/GX4013U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4012U25/GX4012U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4011U/7GN4011U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4012U/GX4012U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4011U25/GX4011U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4011U/GX4011U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4012U/7GN4012U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2012U/GF2012U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2026U25/GX2026U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1253U/7GN1253U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2020U/GF2020U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12553U/7GN12553U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2019U/GF2019U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4053U/GX4053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4053U/GX4053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2011U/7GN2011U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4026U25/GX4026U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3220U/7GN3220U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2013U/GF2013U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4026U/GX4026U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3253U/GX3253U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4025U25/GX4025U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4025U/GX4025U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2012U25/GF2012U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3225U/7GN3225U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4020U25/GX4020U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4020U/GX4020U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3226U/7GN3226U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4019U25/GX4019U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2013U25/GF2013U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3226U25/GX3226U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3253U/GX3253U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2025U/GF2025U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4013U/7GN4013U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3213U25/GX3213U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2011U25/GF2011U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3213U/GX3213U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4025U/7GN4025U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3212U25/GX3212U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12525U/7GN12525U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3219U/GX3219U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3211U25/GX3211U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4026U/7GN4026U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2025U25/GF2025U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2026U/GF2026U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3211U/GX3211U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2053U/GX2053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2053U/GX2053U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3212U/GX3212U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3219U25/GX3219U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12526U/7GN12526U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3225U25/GX3225U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3220U/GX3220U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3226U/GX3226U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1211U/7GN1211U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2020U25/GF2020U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3220U25/GX3220U25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4020U/7GN4020U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4019U/7GN4019U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3225U/GX3225U/snp
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Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Caractéristiques techniques

11
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page 11-43
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pages 11-44 et 45
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INVERSEUR DE MARCHE - ÉTOILE TRIANGLE - POUR MOTEURS DAHLANDER - BOBINAGES SÉPARÉS

Version pour montage frontal avec 
manette jaune/rouge cadenassable sur 0 
et couvre-bornes (U65)

Type Inverseur de marche Étoile triangle Pour moteurs Dahlander Bobinages 
séparés

SCHÉMAS 25 11 26 12 13 19 20 53

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

7GN...

□65 16 15 7GN1225U65 7GN1211U65 7GN1226U65 7GN1212U65 7GN1213U65 7GN1219U65 7GN1220U65 7GN1253U65
20 20 7GN2025U65 7GN2011U65 7GN2026U65 7GN2012U65 7GN2013U65 7GN2019U65 7GN2020U65 7GN2053U65
25 30 7GN2525U65 7GN2511U65 7GN2526U65 7GN2512U65 7GN2513U65 7GN2519U65 7GN2520U65 7GN2553U65
32 40 7GN3225U65 7GN3211U65 7GN3226U65 7GN3212U65 7GN3213U65 7GN3219U65 7GN3220U65 7GN3253U65
40 50 7GN4025U65 7GN4011U65 7GN4026U65 7GN4012U65 7GN4013U65 7GN4019U65 7GN4020U65 7GN4053U65
63 60 7GN6325U65 7GN6311U65 7GN6326U65 7GN6312U65 7GN6313U65 7GN6319U65 7GN6320U65 7GN6353U65

□90 125 130 7GN12525U65 7GN12511U65 7GN12526U65 7GN12512U65 7GN12513U65 7GN12519U65 7GN12520U65 7GN12553U65

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
0

2

Version pour montage frontal avec 
manette noire et fi xation par encliquetage 
sur trou  Ø22mm (U47)❶

Type Inverseur de marche Étoile triangle Pour moteurs Dahlander Bobinages 
séparés

SCHÉMAS 25 11 26 12 13 19 20 53

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

GF... □30 10 10 GF1025U47 GF1011U47 GF1026U47 GF1012U47 GF1013U47 GF1019U47 GF1020U47 GF1053U47

□48 20 15 GF2025U47 GF2011U47 GF2026U47 GF2012U47 GF2013U47 GF2019U47 GF2020U47 GF2053U47

7GN...
□48 16 15 7GN1225U47 7GN1211U47 7GN1226U47 7GN1212U47 7GN1213U47 7GN1219U47 7GN1220U47 7GN1253U47

20 20 7GN2025U47 7GN2011U47 7GN2026U47 7GN2012U47 7GN2013U47 7GN2019U47 7GN2020U47 7GN2053U47
25 30 7GN2525U47 7GN2511U47 7GN2526U47 7GN2512U47 7GN2513U47 7GN2519U47 7GN2520U47 7GN2553U47

GX...
□48 16 12 GX1625U47 GX1611U47 GX1626U47 GX1612U47 GX1613U47 GX1619U47 GX1620U47 GX1653U47

20 15 GX2025U47 GX2011U47 GX2026U47 GX2012U47 GX2013U47 GX2019U47 GX2020U47 GX2053U47

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
2

0 1
2

1
0

2

❶ Pour version à clé, remplacer U47 par U29D (ex. GF2025U29D).
❷  Plaque pour GF20..., 7GN..., GX...
❸ Plaque pour GF10..., GN...

❷

❸
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page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
pages 11-37 et 38
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https://www.lovatoelectric.fr/7GN2020U65/7GN2020U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2025U47/7GN2025U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2020U47/7GN2020U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2019U47/7GN2019U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2026U47/7GN2026U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2026U65/7GN2026U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2019U65/7GN2019U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2025U65/7GN2025U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2013U47/7GN2013U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1226U47/7GN1226U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1225U65/7GN1225U65/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1225U47/7GN1225U47/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1220U65/7GN1220U65/snp
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Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF10... 10 10 — 0,75 2 — — 0,75 3
GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
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INVERSEUR DE MARCHE - ÉTOILE TRIANGLE - POUR MOTEURS DAHLANDER - BOBINAGES SÉPARÉS

1

0

Version modulaire pour montage sur 
profi lé DIN avec manette noire (O48)❸

Type Inverseur de marche Étoile triangle Pour moteurs Dahlander Bobinages 
séparés

SCHÉMAS 25 11 26 12 13 19 20 53

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... 45x54 20 15 GF2025O48 GF2011O48 GF2026O48 GF2012O48 GF2013O48 GF2019O48 GF2020O48 GF2053O48

7GN...
45x54 16 15 7GN1225O48 7GN1211O48 7GN1226O48 7GN1212O48 7GN1213O48 7GN1219O48 7GN1220O48 7GN1253O48

20 20 7GN2025O48 7GN2011O48 7GN2026O48 7GN2012O48 7GN2013O48 7GN2019O48 7GN2020O48 7GN2053O48
25 30 7GN2525O48 7GN2511O48 7GN2526O48 7GN2512O48 7GN2513O48 7GN2519O48 7GN2520O48 7GN2553O48

GX...
45x54 16 12 GX1625O48 GX1611O48 GX1626O48 GX1612O48 GX1613O48 GX1619O48 GX1620O48 GX1653O48

20 15 GX2025O48 GX2011O48 GX2026O48 GX2012O48 GX2013O48 GX2019O48 GX2020O48 GX2053O48

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
0

2

❸ Pour version à clé, remplacer O48 par O49 (ex. GF2025O49).

❶  Plaque pour GF20..., 7GN..., GX...
❷ Plaque pour GF10..., GN...

Version pour montage au fond du 
panneau avec manette noire (O)

Type Inverseur de marche Étoile triangle Pour moteurs Dahlander Bobinages 
séparés

SCHÉMAS 25 11 26 12 13 19 20 53

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2025O GF2011O GF2026O GF2012O GF2013O GF2019O GF2020O GF2053O

7GN...

□48 16 15 7GN1225O 7GN1211O 7GN1226O 7GN1212O 7GN1213O 7GN1219O 7GN1220O 7GN1253O
20 20 7GN2025O 7GN2011O 7GN2026O 7GN2012O 7GN2013O 7GN2019O 7GN2020O 7GN2053O
25 30 7GN2525O 7GN2511O 7GN2526O 7GN2512O 7GN2513O 7GN2519O 7GN2520O 7GN2553O

□65 32 40 7GN3225O 7GN3211O 7GN3226O 7GN3212O 7GN3213O 7GN3219O 7GN3220O 7GN3253O
40 50 7GN4025O 7GN4011O 7GN4026O 7GN4012O 7GN4013O 7GN4019O 7GN4020O 7GN4053O
63 60 7GN6325O 7GN6311O 7GN6326O 7GN6312O 7GN6313O 7GN6319O 7GN6320O 7GN6353O

□90 125 130 7GN12525O 7GN12511O 7GN12526O 7GN12512O 7GN12513O 7GN12519O 7GN12520O 7GN12553O

GX...

□48 16 12 GX1625O GX1611O GX1626O GX1612O GX1613O GX1619O GX1620O GX1653O
20 15 GX2025O GX2011O GX2026O GX2012O GX2013O GX2019O GX2020O GX2053O

□65 32 32 GX3225O GX3211O GX3226O GX3212O GX3213O GX3219O GX3220O GX3253O
40 40 GX4025O GX4011O GX4026O GX4012O GX4013O GX4019O GX4020O GX4053O

GN...
□132 200 200 GN20025O GN20011O GN20026O GN20012O GN20013O GN20019O GN20020O GN20053O

315 255 GN31525O GN31511O GN31526O GN31512O GN31513O GN31519O GN31520O GN31553O

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
2

0 1
2

1
0

2
❶

❷

11-30 Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
pages 11-39 et 40

Commutateurs à cames
Démarrage moteurs

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/7GN2512O48/7GN2512O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2026O48/GF2026O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2019O/7GN2019O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2053O48/GF2053O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2053O/GF2053O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2013O48/7GN2013O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3225O/7GN3225O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2019O48/GF2019O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2513O48/7GN2513O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2012O/7GN2012O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2020O/GF2020O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2012O48/7GN2012O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2026O/GF2026O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2020O48/GF2020O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2513O/7GN2513O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2025O/GF2025O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2025O/GF2025O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2013O/7GN2013O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2025O48/GF2025O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2019O48/7GN2019O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20012O/GN20012O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31525O/GN31525O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31526O/GN31526O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31553O/GN31553O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1611O/GX1611O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2026O/7GN2026O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1611O48/GX1611O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1612O/GX1612O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2026O48/7GN2026O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1612O48/GX1612O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2053O48/7GN2053O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1613O/GX1613O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1613O48/GX1613O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31520O/GN31520O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2511O/7GN2511O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2025O48/7GN2025O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2512O/7GN2512O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20013O/GN20013O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20019O/GN20019O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2020O/7GN2020O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20020O/GN20020O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20025O/GN20025O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2020O48/7GN2020O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20026O/GN20026O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20053O/GN20053O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2511O48/7GN2511O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31511O/GN31511O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31512O/GN31512O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31513O/GN31513O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2025O/7GN2025O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31519O/GN31519O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20011O/GN20011O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2011O48/7GN2011O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2011O/7GN2011O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2519O/7GN2519O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4020O/7GN4020O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1219O/7GN1219O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1219O48/7GN1219O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4025O/7GN4025O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4026O/7GN4026O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2553O48/7GN2553O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1220O/7GN1220O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4053O/7GN4053O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1220O48/7GN1220O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2553O/7GN2553O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6311O/7GN6311O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1225O/7GN1225O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6312O/7GN6312O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1225O48/7GN1225O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3211O/7GN3211O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6313O/7GN6313O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1213O/7GN1213O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3226O/7GN3226O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3253O/7GN3253O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3220O/7GN3220O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1211O/7GN1211O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4011O/7GN4011O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1211O48/7GN1211O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3219O/7GN3219O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4012O/7GN4012O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1212O/7GN1212O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3213O/7GN3213O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1212O48/7GN1212O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4013O/7GN4013O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3212O/7GN3212O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4019O/7GN4019O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1213O48/7GN1213O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2526O48/7GN2526O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1226O/7GN1226O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12526O/7GN12526O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2012O/GF2012O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2520O/7GN2520O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2012O48/GF2012O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1253O/7GN1253O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1253O48/7GN1253O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12553O/7GN12553O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2519O48/7GN2519O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2013O/GF2013O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2013O48/GF2013O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2019O/GF2019O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2011O48/GF2011O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2520O48/7GN2520O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2011O/GF2011O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6319O/7GN6319O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2526O/7GN2526O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6320O/7GN6320O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1226O48/7GN1226O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12511O/7GN12511O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2525O48/7GN2525O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6325O/7GN6325O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12512O/7GN12512O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12513O/7GN12513O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6326O/7GN6326O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12519O/7GN12519O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6353O/7GN6353O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2525O/7GN2525O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12520O/7GN12520O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12525O/7GN12525O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2025O/GX2025O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1626O/GX1626O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3220O/GX3220O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2012O48/GX2012O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2013O/GX2013O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3219O/GX3219O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4013O/GX4013O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1625O48/GX1625O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1625O/GX1625O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2019O/GX2019O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3213O/GX3213O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2019O48/GX2019O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4053O/GX4053O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3225O/GX3225O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2012O/GX2012O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4026O/GX4026O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1653O48/GX1653O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4012O/GX4012O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4019O/GX4019O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4011O/GX4011O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4020O/GX4020O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1653O/GX1653O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3212O/GX3212O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4025O/GX4025O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1626O48/GX1626O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2011O/GX2011O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2011O48/GX2011O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3253O/GX3253O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3226O/GX3226O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2053O/7GN2053O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1620O48/GX1620O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2013O48/GX2013O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1620O/GX1620O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1619O48/GX1619O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2053O48/GX2053O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2026O/GX2026O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2020O48/GX2020O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2025O48/GX2025O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2026O48/GX2026O48/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2020O/GX2020O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1619O/GX1619O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3211O/GX3211O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2053O/GX2053O/snp
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Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110
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INVERSEUR DE MARCHE - ÉTOILE TRIANGLE - POUR MOTEURS DAHLANDER - BOBINAGES SÉPARÉS

Type Inverseur de marche Étoile triangle Pour moteurs Dahlander Bobinages 
séparés

SCHÉMAS 25 11 26 12 13 19 20 53

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]
GF... □48 20 15 GF2025O88 GF2011O88 GF2026O88 GF2012O88 GF2013O88 GF2019O88 GF2020O88 GF2053O88

GX...

□48 16 12 GX1625O88 GX1611O88 GX1626O88 GX1612O88 GX1613O88 GX1619O88 GX1620O88 GX1653O88
20 15 GX2025O88 GX2011O88 GX2026O88 GX2012O88 GX2013O88 GX2019O88 GX2020O88 GX2053O88

□65 32 32 GX3225O88 GX3211O88 GX3226O88 GX3212O88 GX3213O88 GX3219O88 GX3220O88 GX3253O88

40 40 GX4025O88 GX4011O88 GX4026O88 GX4012O88 GX4013O88 GX4019O88 GX4020O88 GX4053O88

Version pour montage au fond du panneau 
avec manette jaune/rouge cadenassable 
sur 0 avec fonction verrouillage de porte et 
couvre-bornes (O88)

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
0

2

Type Inverseur de marche Étoile triangle Pour moteurs Dahlander Bobinages 
séparés

SCHÉMAS 25 11 26 12 13 19 20 53

Série
Dimensions
plaque avant

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

7GN...

□65 16 15 7GN1225O98 7GN1211O98 7GN1226O98 7GN1212O98 7GN1213O98 7GN1219O98 7GN1220O98 7GN1253O98
20 20 7GN2025O98 7GN2011O98 7GN2026O98 7GN2012O98 7GN2013O98 7GN2019O98 7GN2020O98 7GN2053O98
25 30 7GN2525O98 7GN2511O98 7GN2526O98 7GN2512O98 7GN2513O98 7GN2519O98 7GN2520O98 7GN2553O98
32 40 7GN3225O98 7GN3211O98 7GN3226O98 7GN3212O98 7GN3213O98 7GN3219O98 7GN3220O98 7GN3253O98
40 50 7GN4025O98 7GN4011O98 7GN4026O98 7GN4012O98 7GN4013O98 7GN4019O98 7GN4020O98 7GN4053O98

Version pour montage au fond du panneau 
avec manette jaune/rouge cadenassable 
sur 0 avec fonction verrouillage de porte et 
couvre-bornes (O98)

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20 1

2

0

1

2

1
0

2
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https://www.lovatoelectric.fr/GX3225O88/GX3225O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2513O/7GN2513O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4053O/GX4053O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1253O/7GN1253O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4020O88/GX4020O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3253O/7GN3253O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3213O88/GX3213O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3219O/7GN3219O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4025O88/GX4025O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3220O88/GX3220O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1219O/7GN1219O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3219O88/GX3219O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2025O/7GN2025O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2011O/7GN2011O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4026O88/GX4026O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2012O88/GF2012O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1612O88/GX1612O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3213O/7GN3213O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2020O/7GN2020O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3212O/7GN3212O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3225O/7GN3225O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2019O88/GF2019O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2013O/7GN2013O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4013O88/GX4013O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2053O/GF2053O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4012O88/GX4012O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1226O/7GN1226O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1225O/7GN1225O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2026O88/GF2026O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4011O88/GX4011O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2019O/7GN2019O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3226O88/GX3226O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1611O88/GX1611O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1220O/7GN1220O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3226O/7GN3226O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3220O/7GN3220O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3253O/GX3253O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2519O/7GN2519O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2013O88/GF2013O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4019O88/GX4019O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2012O/7GN2012O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2020O88/GF2020O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2025O88/GF2025O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2520O/7GN2520O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2026O88/GX2026O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2525O/7GN2525O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4019O/7GN4019O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4053O/7GN4053O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2011O88/GX2011O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2025O88/GX2025O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1619O88/GX1619O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2020O88/GX2020O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1212O/7GN1212O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4026O/7GN4026O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4012O/7GN4012O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2019O88/GX2019O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2012O88/GX2012O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4025O/7GN4025O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4020O/7GN4020O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2553O/7GN2553O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1620O88/GX1620O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2053O/7GN2053O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2013O88/GX2013O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4011O/7GN4011O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1211O/7GN1211O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2511O/7GN2511O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3211O/7GN3211O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3211O88/GX3211O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GF2011O88/GF2011O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2512O/7GN2512O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1626O88/GX1626O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1653O/GX1653O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1213O/7GN1213O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2526O/7GN2526O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2053O/GX2053O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4013O/7GN4013O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1613O88/GX1613O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1625O88/GX1625O88/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2026O/7GN2026O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3212O88/GX3212O88/snp
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Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GF20... 20 15 — 1 3 — — 2 7,5
7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
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INVERSEUR DE MARCHE - ÉTOILE TRIANGLE - POUR MOTEURS DAHLANDER - BOBINAGES SÉPARÉS

Type Inverseur de marche Étoile triangle Pour moteurs Dahlander Bobinages 
séparés

SCHÉMAS 25 11 26 12 13 19 20 53

Série
Dimensions 
coffret

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

7GN...

75x75 16 15 7GN1225P 7GN1211P 7GN1226P 7GN1212P 7GN1213P 7GN1219P — 7GN1253P
20 20 7GN2025P 7GN2011P 7GN2026P 7GN2012P 7GN2013P 7GN2019P — 7GN2053P
25 30 7GN2525P 7GN2511P 7GN2526P 7GN2512P❶ 7GN2513P❶ 7GN2519P❶ — 7GN2553P

90x90 32 40 7GN3225P 7GN3211P 7GN3226P 7GN3212P 7GN3213P 7GN3219P — 7GN3253P

110x110 40 50 7GN4025P 7GN4011P 7GN4026P 7GN4012P 7GN4013P 7GN4019P — 7GN4053P

125x175 63 60 7GN6325P 7GN6311P 7GN6326P 7GN6312P 7GN6313P 7GN6319P — 7GN6353P

180x254 125 130 7GN12525P 7GN12511P 7GN12526P 7GN12512P 7GN12513P 7GN12519P — 7GN12553P

GX...

90x90 16 12 GX1625P GX1611P GX1626P GX1612P GX1613P GX1619P — GX1653P
20 15 GX2025P GX2011P GX2026P GX2012P GX2013P GX2019P — GX2053P

110x110 32 32 GX3225P GX3211P GX3226P GX3212P GX3213P GX3219P — GX3253P
40 40 GX4025P GX4011P GX4026P GX4012P GX4013P GX4019P — GX4053P

GN...
250x316 200 200 GN20025L GN20011L GN20026L GN20012L GN20013L GN20019L GN20020L GN20053L

315 255 GN31525L GN31511L GN31526L GN31512L GN31513L GN31519L GN31520L GN31553L

Version en coffret en plastique avec 
manette noire (P)
Version en coffret en métal avec 
manette noire (L)

1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20
1

2
0 1

2 1
0

2

Type Inverseur de marche Étoile triangle Pour moteurs Dahlander Bobinages 
séparés

SCHÉMAS 25 11 26 12 13 19 53

Série
Dimensions 
coffret

Courant thermique 
conv. lth

Usage général 
UL/CSA

[mm] [A] [A]

7GN...

90x90 16 15 7GN1225P25 7GN1211P25 7GN1226P25 7GN1212P25 7GN1213P25 7GN1219P25 7GN1253P25
20 20 7GN2025P25 7GN2011P25 7GN2026P25 7GN2012P25 7GN2013P25 7GN2019P25 7GN2053P25
25 30 7GN2525P25 7GN2511P25 7GN2526P25 7GN2512P25❸ 7GN2513P25❸ 7GN2519P25❸ 7GN2553P25
32 40 7GN3225P25 7GN3211P25 7GN3226P25 7GN3212P25 7GN3213P25 7GN3219P25 7GN3253P25

110x110 40 50 7GN4025P25 7GN4011P25 7GN4026P25 7GN4012P25 7GN4013P25 7GN4019P25 7GN4053P25

125x175 63 60 7GN6325P25 7GN6311P25 7GN6326P25 7GN6312P25 7GN6313P25 7GN6319P25 7GN6353P25

180x254 125 130 7GN12525P25 7GN12511P25 7GN12526P25 7GN12512P25 7GN12513P25 7GN12519P25 7GN12553P25

GX...

90x90 16 12 GX1625P25 GX1611P25 GX1626P25 GX1612P25 GX1613P25 GX1619P25 GX1653P25
20 15 GX2025P25 GX2011P25 GX2026P25 GX2012P25 GX2013P25 GX2019P25 GX2053P25

110x110 32 32 GX3225P25 GX3211P25 GX3226P25 GX3212P25 GX3213P25 GX3219P25 GX3253P25
40 40 GX4025P25 GX4011P25 GX4026P25 GX4012P25 GX4013P25 GX4019P25 GX4053P25

Version en coffret en plastique avec 
manette jaune/rouge (P25)

1
0

2
1 20 0

21
1 20

1 2
0 1

20

❶ Dimensions coffret 90x90mm.

11-34 Accessoires
page 11-43

Caract. techniques
pages 11-44 et 45

Types et dimensions
page 11-41

Commutateurs à cames
Démarrage moteurs

11

EX

https://www.lovatoelectric.fr/GN31512L/GN31512L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4013P/7GN4013P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20012L/GN20012L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2012P25/GX2012P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1611P/GX1611P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20011L/GN20011L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20053L/GN20053L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4013P25/7GN4013P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2011P25/GX2011P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4011P/7GN4011P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31553L/GN31553L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2012P/GX2012P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20020L/GN20020L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4012P/7GN4012P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4011P25/7GN4011P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31519L/GN31519L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31513L/GN31513L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31520L/GN31520L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20013L/GN20013L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4012P25/7GN4012P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31525L/GN31525L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20025L/GN20025L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31526L/GN31526L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20026L/GN20026L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN20019L/GN20019L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6326P25/7GN6326P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6353P/7GN6353P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6319P25/7GN6319P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1619P/GX1619P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1626P25/GX1626P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4053P/7GN4053P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4053P/7GN4053P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1626P/GX1626P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6319P/7GN6319P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6311P/7GN6311P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6313P25/7GN6313P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1619P25/GX1619P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1625P25/GX1625P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6313P/7GN6313P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6312P25/7GN6312P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6312P/7GN6312P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1625P/GX1625P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4026P25/7GN4026P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1611P25/GX1611P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1613P25/GX1613P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4019P/7GN4019P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6353P/7GN6353P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4019P25/7GN4019P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4025P/7GN4025P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1612P/GX1612P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2011P/GX2011P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6326P/7GN6326P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1612P25/GX1612P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1653P/GX1653P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4025P25/7GN4025P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1653P/GX1653P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6325P25/7GN6325P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX1613P/GX1613P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN4026P/7GN4026P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6325P/7GN6325P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN6311P25/7GN6311P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2512P/7GN2512P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4026P25/GX4026P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4019P25/GX4019P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12553P/7GN12553P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12553P/7GN12553P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2525P25/7GN2525P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2011P/7GN2011P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4019P/GX4019P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4025P/GX4025P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3212P/GX3212P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2011P25/7GN2011P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2012P/7GN2012P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4013P/GX4013P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2525P/7GN2525P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4013P25/GX4013P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1253P/7GN1253P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1253P/7GN1253P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4053P/GX4053P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3211P/GX3211P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12519P25/7GN12519P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4053P/GX4053P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2526P25/7GN2526P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12525P/7GN12525P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2013P/GX2013P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12525P25/7GN12525P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12526P/7GN12526P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4026P/GX4026P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12526P25/7GN12526P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4025P25/GX4025P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2526P/7GN2526P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3211P25/GX3211P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2012P25/7GN2012P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4012P25/GX4012P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2013P/7GN2013P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2026P/7GN2026P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3225P25/GX3225P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2026P25/7GN2026P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2513P/7GN2513P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2053P/7GN2053P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2053P/7GN2053P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3225P/GX3225P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2511P/7GN2511P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3213P25/GX3213P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3219P25/GX3219P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2512P25/7GN2512P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2511P25/7GN2511P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3219P/GX3219P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3226P/GX3226P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2513P25/7GN2513P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2519P25/7GN2519P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4012P/GX4012P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2013P25/7GN2013P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3212P25/GX3212P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4011P25/GX4011P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2019P/7GN2019P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX4011P/GX4011P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2019P25/7GN2019P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3253P/GX3253P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2519P/7GN2519P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3253P/GX3253P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2025P/7GN2025P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3213P/GX3213P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX3226P25/GX3226P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2025P25/7GN2025P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12519P/7GN12519P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GN31511L/GN31511L/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2553P/7GN2553P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3225P25/7GN3225P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1219P25/7GN1219P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2025P25/GX2025P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1225P/7GN1225P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1211P25/7GN1211P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1225P25/7GN1225P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2026P/GX2026P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3212P25/7GN3212P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3225P/7GN3225P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3213P/7GN3213P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3213P25/7GN3213P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1212P25/7GN1212P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1212P/7GN1212P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3219P25/7GN3219P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1213P/7GN1213P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2019P25/GX2019P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2025P/GX2025P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1213P25/7GN1213P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3219P/7GN3219P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1219P/7GN1219P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2019P/GX2019P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2013P25/GX2013P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1226P25/7GN1226P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1226P/7GN1226P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12513P25/7GN12513P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12513P/7GN12513P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3226P25/7GN3226P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3253P/7GN3253P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2053P/GX2053P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12512P25/7GN12512P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2053P/GX2053P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12512P/7GN12512P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3211P/7GN3211P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN2553P/7GN2553P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3253P/7GN3253P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN1211P/7GN1211P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12511P25/7GN12511P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3211P25/7GN3211P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GX2026P25/GX2026P25/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN12511P/7GN12511P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3212P/7GN3212P/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7GN3226P/7GN3226P/snp
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Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

7GN12... 16 15 0,5 1 3 — — 1,7 5,5
7GN20... 20 20 0,75 2 3 7,5 10 2,5 7,5
7GN25... 25 30 1,5 3 5 10 15 3,7 11
7GN32... 32 40 2 5 10 15 15 4 15
7GN40... 40 50 2 5 10 20 20 6 18,5
7GN63... 63 60 3 10 15 25 25 7,5 30
7GN125... 125 130 5 15 25 50 40 11 45

Série

Courant
thermique
conv. Ith

Usage 
général 
UL/CSA

Classements maxi UL/CSA HP Maxi. Puissance
IEC AC23 
monophasée

Maxi. Puissance 
IEC AC23 
triphaséeMonophasée Triphasée

[A] [A]
120V 240V 240V 480V 600V

[kW] à 230V [kW] à 400V
[HP] [HP] [HP] [HP] [HP]

GX16... 16 12 0,75 1 3 5 5 1,8 6,5
GX20... 20 15 0,75 1,5 3 5 5 2,2 7,5
GX32... 32 32 1,5 3 7,5 15 15 3,5 15
GX40... 40 40 2 5 10 15 15 5,2 18,5
GN200 200 200 15 30 50 100 75 — 47
GN315 315 255 15 30 50 100 75 37 110

Caractéristiques techniques
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Série
Dimensions L     Nombre d’éléments

□A C D ØD1 ØD2 E □K N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GF10 30 24 29 9 3,2 18,5 – Ø5 40 52 64 76 88 100 112 124 – – – –
GF20 48 39,5 36 12 5 26,5 36 □6 44 57,5 71 84,5 98 111,5 125 138,5 152 165,5 179 192,5

Série
Dimensions L     Nombre d’éléments

□A C ØD ØD1 ØD2 E ØG □K □N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7GN12 48 39,5 39 12 5 26,5 38 36 6 36,1 45,8 55,5 65,2 74,9 84,6 94,3 104 113,7 123,4 133,1 142,8
7GN20 48 39,5 39 12 5 26,5 38 36 6 36,1 45,8 55,5 65,2 74,9 84,6 94,3 104 113,7 123,4 133,1 142,8
7GN25 48 39,5 43 12 5 26,5 38 36 6 40,5 54,1 67,7 81,3 94,9 108,5 122,1 135,7 147,3 162,9 176,5 190,1
7GN32 65 53 58 14 5 34,5 58,5 48 7 46,5 61,6 76,7 91,8 106,9 122 137,1 152,2 167,3 182,4 197,5 212,6
7GN40 65 53 58 14 5 34,5 58,5 48 7 46,5 61,6 76,7 91,8 106,9 122 137,1 152,2 167,3 182,4 197,5 212,6
7GN63 65 53 62 14 5 34,5 58,5 48 7 50,3 68,4 86,5 104,6 122,7 140,8 158,9 177 195,1 213,2 231,3 249,4
7GN125 90 70,5 86 16 6 41,5 84 68 9 67,3 96,4 125,5 154,6 183,7 220,3 249,4 278,5 307,6 336,7 365,8 394,9

Série
Dimensions L     Nombre d’éléments

□A C ØD1 ØD2 E □K □N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GX16 48 39,5 12 5 26,5 36 6 43 51,5 60 68,5 77 85,5 94 102,5 111 119,5 128 136,5
GX20 48 39,5 12 5 26,5 36 6 43 51,5 60 68,5 77 85,5 94 102,5 111 119,5 128 136,5
GX32 65 53 14 5 34,5 48 7 51 63 75 85 99 111 123 135 147 159 171 183
GX40 65 53 14 5 34,5 48 7 51 63 75 85 99 111 123 135 147 159 171 183

Série
Dimensions L     Nombre d’éléments ❶

□A C ØD ØD1 ØD2 E I □K □N P ØT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GN200 132 104 120 16 5,3 56 20 104 10 140 10,5 77 107 136 166 196 226 284 314 343 373 402 432
GN315 132 104 120 16 5,3 56 20 104 10 145 10,5 77 107 136 166 196 226 284 314 343 373 402 432
❶ Pour les dispositifs avec 6 ou plusieurs éléments, veuillez contacter notre bureau d’Assistance technique (Tél. + 39 035 4282422; E-mail : Service@LovatoElectric.com).

Version pour montage frontal avec manette noire (U)
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GF10 GF201-5
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D �
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D2
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D1 28
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D2

D1N

D2
D1

28
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T 1-5
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D1

D2

Perçage pour fi xation à 4 vis 
(version 4V).

GF...

7GN...

GX...

GN...

Perçage standard pour 7GN125.
Perçage sur demande pour fi xation à 4 vis (version 4V).

Perçage pour fi xation à 4 vis 
(version 4V).
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Série GX

Série
Dimensions L

£A D1 D2 E G £K 1 2 3......12
GX16 48 12 5 34,2 5 36 43 51,5 60 136,5
GX20 48 12 5 34,2 5 36 43 51,5 60 136,5
GX32 65 14 5 38 6 48 51 63 75 183
GX40 65 14 5 38 6 48 51 63 75 183

Série GF

Série
Dimensions L

□A D1 D2 E G □K 1 2 3......12
GF20 48 12 5 34,2 5 36 44 57,5 71 192,5

Série 7GN

Série
Dimensions

□A D1 D2 E G □K S P L
7GN12 65 12 5 34,2 5 36 43 64 54,3
7GN20 65 12 5 34,2 5 36 43 64 54,3
7GN25 65 12 5 34,2 5 36 51 68 62,6
7GN32 65 14 5 38 6 48 55 77 71,7
7GN40 65 14 5 38 6 48 55 77 71,7

Version pour montage frontal avec manette jaune/rouge cadenassable sur 0 et couvre-bornes (U25)
K

D2

D1

A
G

1-5S

P
L E

28

D2

D1

K

D2

D1

E

A

L

1-5

G

D2
D1

28

Version pour montage frontal avec manette jaune/rouge cadenassable sur 0 et couvre-bornes (U65)

E

A

1-5

G

L

28

D2

D1

K

D2

D1

Série 7GN

Série
Dimensions L

□A D1 D2 E G □K 1 2 3...  ...12
7GN12 65 12 5 34,2 5 36 36,1 45,8 55,5 142,8
7GN20 65 12 5 34,2 5 36 36,1 45,8 55,5 142,8
7GN25 65 12 5 34,2 5 36 40,5 54,1 67,7 190,1
7GN32 65 14 5 38 6 48 46,5 61,6 76,7 212,6
7GN40 65 14 5 38 6 48 46,5 61,6 76,7 212,6
7GN63 65 14 5 38 6 48 50,3 68,4 86,5 249,4
7GN125 90 16 6 49 7 68 67,3 96,4 125,5 394,9

Perçage pour 
fi xation à 4 vis 
(version 4V).

Perçage pour 
fi xation à 4 vis 
(version 4V).

Perçage standard pour 
7GN125.
Perçage sur demande 
pour fi xation à 4 vis 
(version 4V).

Version pour montage frontal avec manette noire et protection frontale IP65 (U51)

A

D1

D2

1-5

L E

D1

D2

20

K

GF10

28

D2

D1

Série 7GN

Série
Dimensions L

□A D1 D2 E □K 1 2 3...  ...12
7GN12 48 12 5 26,5 36 36,1 45,8 55,5 142,8
7GN20 48 12 5 26,5 36 36,1 45,8 55,5 142,8
7GN25 48 12 5 26,5 36 40,5 54,1 67,7 190,1
7GN32 65 14 5 34,5 48 46,5 61,6 76,7 212,6
7GN40 65 14 5 34,5 48 46,5 61,6 76,7 212,6
7GN63 65 14 5 34,5 48 50,3 68,4 86,5 249,4

7GN125 90 16 6 41,5 68 67,3 96,4 125,5 394,9

Série GF

Série
Dimensions L

□A D1 D2 E □K 1 2 3...  ...12
GF10 30 9 3,2 18,5 - 40 52 64 ❶

GF20 48 12 5 26,5 36 44 57,5 71 192,5
❶ GF10 : 8 éléments maximum.

Perçage standard pour 7GN125.
Perçage sur demande pour fi xation à 
4 vis (version 4V).
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Version pour montage frontal sans plaque avec commande à clé et fi xation sur trou  Ø22mm (U12)

Version pour montage frontal avec manette noire et fi xation par encliquetage sur trou Ø22mm (U47)

∅
28

L

1-5

30

22,5

R1,6

22,5

R1,6

L

1-5

E

A

L

1-5

30

∅
28

R1,6

22,5

R1,6

22,5L

�
A

E

1-5

Série 7GN

Série
L

1 2 3...  ...8
7GN12 47 56,7 66,4 114,9
7GN20 47 56,7 66,4 114,9
7GN25 51,4 65 78,6 146,6

Série GX

Série
L

1 2 3...  ...8
GX16 54 62,5 71 113,4
GX20 54 62,5 71 113,4

Série GF

Série
L

1 2 3...  ...8
GF20 54,5 68 81,5 149

Série 7GN

Série
Dimensions L
□A E 1 2 3...  ...8

7GN12 48 26,5 58 67,7 77,4 125,9
7GN20 48 26,5 58 67,7 77,4 125,9
7GN25 48 26,5 62,4 76 89,6 157,6

Série GF

Série
Dimensions L
□A E 1 2 3...  ...8

GF10 30 18,5 60 72 84 144
GF20 48 26,5 56 69,5 83 150,5

Série GX

Série
Dimensions L
□A E 1 2 3...  ...8

GX16 48 26,5 64,9 73,4 81,9 124,4
GX20 48 26,5 64,9 73,4 81,9 124,4

Version pour montage frontal avec manette noire sans plaque avec fi xation sur trou Ø22mm (U11)

∅
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L

1-5

23

39
,5

22,5

R1,6

23

39
,5

L

∅
28

1-5

R1,6

22,5

Série 7GN

Série
L

1 2 3...  ...8
7GN12 47 56,7 66,4 114,9
7GN20 47 56,7 66,4 114,9
7GN25 51,4 65 78,6 146,6

Série GX

Série
L

1 2 3...  ...12
GX16 54 62,5 71 147,5
GX20 54 62,5 71 147,5

Série GF

Série
L

1 2 3...  ...12
GF20 54,5 68 81,5 203
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Version pour montage en fond de tableau avec manette noire (O)

Série
Dimensions L     Nombre d’éléments

□A C ØD1 ØD2 E □K N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GF20 48 39,5 12 5 26,5 36 □6 46 59,5 73 86,5 100 113,5 127 140,5 154 167,5 181 194,5

�
K

D2

�
N

max 15

E

C �
A

L
D2

D1 28 �
K

D2

D1

Série
Dimensions L     Nombre d’éléments

□A C ØD ØD2 E H □K □N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7GN12 48 39,5 39 5 26,5 5 36 6 38,1 47,8 57,5 67,2 76,9 86,6 96,3 106 115,7 125,4 135,1 144,8
7GN20 48 39,5 39 5 26,5 5 36 6 38,1 47,8 57,5 67,2 76,9 86,6 96,3 106 115,7 125,4 135,1 144,8
7GN25 48 39,5 43 5 26,5 5 36 6 42,5 56,1 69,7 83,3 96,9 110,5 124,1 137,7 151,3 164,9 178,5 192,1
7GN32 65 53 58 5 34,5 5,5 48 7 48,5 63,6 78,7 93,8 108,9 124 139,1 154,2 169,3 184,4 199,5 214,6
7GN40 65 53 58 5 34,5 5,5 48 7 48,5 63,6 78,7 93,8 108,9 124 139,1 154,2 169,3 184,4 199,5 214,6
7GN63 65 53 62 6 34,5 7,5 68 7 53,3 71,4 89,5 107,6 125,7 143,8 161,9 180 198,1 216,2 234,3 252,4
7GN125 90 70,5 86 6 41,4 7,5 68 9 74,8 103,9 133 162,1 191,2 220,3 249,4 278,5 307,6 336,7 365,8 394,9

max 15

D2

D1 28

Série
Dimensions L     Nombre d’éléments

□A C E F □N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GX16 48 39,5 26,5 52 6 37 45,5 54 62,5 71 79,5 88 96,5 105 113,5 122 130,5
GX20 48 39,5 26,5 52 6 37 45,5 54 62,5 71 79,5 88 96,5 105 113,5 122 130,5
GX32 65 53 34,5 68 7 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180
GX40 65 53 34,5 68 7 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

F A

C

E

max. 15

L5

N

D2

D1 28

K

D2

D1

Série
Dimensions L     Nombre d’éléments ❶

□A C ØD2 E I □K □N P ØT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GN200 132 104 5,3 56 20 104 10 140 10,5 77 107 136 166 196 226 284 314 343 373 402 432
GN315 132 104 5,3 56 20 104 10 145 10,5 77 107 136 166 196 226 284 314 343 373 402 432
❶ Pour les dispositifs avec 6 ou plusieurs éléments, veuillez contacter notre bureau d’Assistance technique (Tél. + 39 035 4282422; E-mail : Service@LovatoElectric.com).

�K

D2

L E

max. 15

I

P�
A

�
N

C

T

�K

D1

D2
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Version pour montage en fond de tableau avec manette jaune/rouge cadenassable sur 0 avec fonction 
verrouillage de porte et couvre-bornes (O88)

AF

SL5

1-5

35

E

G

∅5,5

D2

D1 28

A

G

L

P E

S 1-5
K

D2 D2

D1 28

Version modulaire pour montage sur profi lé DIN avec manette noire (O48)
5

10

L1 39

45
x5

4

52
x5

4

39L15

45
x5

4

52
x5

4

39L15

52

∅5,5

Série 7GN

Série
L1

1 2 3  
7GN12 38,1 47,8 57,5
7GN20 38,1 47,8 57,5
7GN25 42,5 56,1 69,7

Série GF

Série
L1

1 2 3  
GF20 40 53,5 67

Série GX

Série
L1

1 2 3
GX16 33 41,5 50
GX20 33 41,5 50

Série 7GN

Série
Dimensions

□A D1 D2 E G □K S P L
7GN12 65 12 5 34,2 5 36 45-55 43 51,3
7GN20 65 12 5 34,2 5 36 45-55 43 51,3
7GN25 65 12 5 34,2 5 36 45-55 51 59,6
7GN32 65 14 5 38 6 48 45-55 55 68,7 
7GN40 65 14 5 38 6 48 45-55 55 68,7 

Série GX

Série
Dimensions L

□A D1 D2 E F □K G S 1 2 3......12
GX16 48 12 5 34,2 52 36 5 45-55 40 48,5 57 133,5
GX20 48 12 5 34,2 52 36 5 45-55 40 48,5 57 133,5
GX32 65 14 5 38 68 48 6 45-55 51 63 75 183
GX40 65 14 5 38 68 48 6 45-55 51 63 75 183

Série GF

Série
Dimensions L

□A D1 D2 E G □K S 1 2 3......12
GF20 48 12 5 34,2 5 36 45-55 46 59,5 73 194,5
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Série
Dimensions L

□A D1 D2 E G □K S 1 2 3......12
7GN12 65 12 5 34,2 5 36 45-55 41,1 50,8 60,5 147,8
7GN20 65 12 5 34,2 5 36 45-55 41,1 50,8 60,5 147,8
7GN25 65 14 5 38 6 48 45-55 51,5 66,6 81,7 217,6
7GN40 65 14 5 38 6 48 45-55 51,5 66,6 81,7 217,6
7GN63 65 14 6 38 6 68 45-55 57,3 75,4 93,5 256,4

Version pour montage au fond du panneau avec manette jaune/rouge cadenassable sur 0 avec fonction 
verrouillage de porte et couvre-bornes (O98)

A
G

L S 1-5

E

K

D2 D2

D1 28

Série Dimensions 
coffret

Nombre d’éléments Dimensions Entrées de 
câbles

Degré de 
protectionL L1 A A1 C C1 D F M N L L1

7GN12 75x75 1 - 2 3 - 4
75 75 50 64 4,5 19 14 28 57,5 79,8 4xPG13,5 IP657GN20 1 - 2 3 - 4

7GN25 1 2 - 3
7GN12 90x90 1 - 3 4 - 6

90 90 79 63 4,5 25 19 30 71,3 98,3 4xPG16 IP65
7GN20 1 - 3 4 - 6
7GN25 1 - 2 3 - 4
7GN32 1 - 2 3 - 4
7GN40 1 2 - 3
7GN12 110x110 1 - 4 5 - 8

110 110 98,4 83 4,5 32 21 39,5 85,5 119,5 4xPG21 IP65

7GN20 1 - 4 5 - 8
7GN25 1 - 3 4 - 5
7GN32 1 - 3 4 - 5
7GN40 1 - 2 3 - 5 
7GN63 1 - 2 3 - 4
7GN32 125x175 1 - 3 4 - 5

125 175 146 112 5,5 32 21 68 84,3 118,3 4xPG21
2xPG11 IP65

7GN40 1 - 2 3 - 4
7GN63 1 - 2 3 - 4
7GN125 1 2
7GN32 180x254 1 - 5 6 - 8

180 254 120 190 5,5 32 35 76 121 175 4xPG29
2xPG11 IP65

7GN40 1 - 4 5 - 7
7GN63 1 - 3 4 - 6
7GN125 1 - 2 3 - 4
GX16 90x90 1 - 2 3 - 5

90 90 79 79 4,5 25 19 30 71,3 98,3 4xPG16 IP65GX20 1 - 2 3 - 5
GX16 110x110 1 - 3 4 - 7

110 110 98,4 83 4,5 32 21 39,5 85,5 119,5 4xPG21 IP65
GX20 1 - 3 4 - 7
GX32 1 - 2 3 - 4
GX40 1 - 2 3 - 4

Version en coffret en plastique avec manette noire (P)
Version en coffret en métal avec manette noire (L)
Version en coffret en plastique avec manette jaune/rouge (P25)

Série Dimensions 
coffret

Nombre d’éléments Dimensions Degré de 
protectionL L1 L L1 B B1 C C1 D G P

GN200 250x316 1 - 3 4 - 6 162 252 250 316 270 200 9 4,5 98 IP54
GN315 1 - 3 4 - 6 162 252 250 316 270 200 9 4,5 98 IP54

B1

B

G C1

C

L,  L1 P

D
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COMMUTATEURS À CAMES SÉRIE GNA20

Montage frontal avec manette noire

Montage frontal avec manette jaune/rouge
cadenassable

Montage en fond de tableau avec manette noire

48 CONTACTS DISPONIBLES
La série de commutateurs à cames
GNA20 dispose de 4 contacts pour
chaque élément. On peut prédisposer
jusqu’à 12 positions de contrôle avec
12 éléments de commutation pour un
total de 48 contacts disponibles. 

PROFONDEUR
RÉDUITE
Les commutateurs à cames série GNA20 sont utilisés dans les applications où
les profondeurs disponibles à l’intérieur du tableau sont limitées.

COURANT THERMIQUE CONVENTIONNEL À L’AIR LIBRE ITH 20A.

DISPONIBILITÉ DE VERSIONS EN COFFRET EN PLASTIQUE.

Pour connaître les références relatives à la série GNA20, veuillez contacter notre bureau d’Assistance technique (Tél. +39 035 4282422 ; 
E-mail : service@LovatoElectric.com).

Exemple de comparaison entre la série GNA20 et 7GN :

Série GNA20 : 6 éléments, 24 contacts.

Série 7GN : 12 éléments, 24 contacts.

99,5mm

139,8mm

EX
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 Référence          Description Q.       Poids
par
emb.
nbre    [kg]

Manette couleur noire�.
7AO14 Pour plastron 48x48mm �6mm     1          0,005
7AR114              Pour plastron 65x65mm �6mm     1          0,010
7A114 Pour plastron 65x65mm �7mm     1          0,010
7AR214              Pour plastron 90x90mm �7mm     1          0,013
 Levier couleur noire�.
7AR124              Pour plastron 65x65mm �6mm     1          0,019
7A124 Pour plastron 65x65mm �7mm     1          0,020
7AR224              Pour plastron 90x90mm �8mm     1          0,038
7AR324              Pour plastron 132x132mm             1          0,050
 Manette cadenassable 0-1 jaune/rouge.
GXA01                48x48mm �6mm 1          0,030
GXA01H              48x48mm �7mm 1          0,047
GXA11                65x65mm �7mm 1          0,047

 Plastrons frontaux IP40.
 GXM0 Plastron frontal avec 1          0,012

            étiquette vierge 30x30mm
 GXM1 Plastron frontal avec 1          0,018

            étiquette vierge 48x48mm
 GXM2 Plastron frontal avec 1          0,023

            étiquette vierge 65x65mm
 GXM3 Plastron frontal avec 1          0,030

            étiquette vierge 90x90mm
 GXM4 Plastron frontal avec 1          0,040

            étiquette vierge 132x132mm
 Plastrons frontaux avec platine titre IP40.
 GXM5 Plastron frontal avec titre               1          0,017

           et étiquette vierge 48x60mm
 GXM6 Plastron frontal avec titre               1          0,033

           et étiquette vierge 65x80mm
 GXM7 Plastron frontal avec titre               1          0,055

            et étiquette vierge 
90x110mm

 Protection IP20 bornes d’alimentation.
 Pour 2 éléments avec vis et support.
7A0191               Pour 7GN12-7GN20 1          0,017
7A0192               Pour 7GN25 1          0,021
7A119U              Pour 7GN32-7GN40 type U             1          0,033
7A119O              Pour 7GN32-7GN40 type O             1          0,101
 Jeu de 2 pièces, à encliquetage, pour 1 élément.
7A1691               Pour 7GN32-7GN40 1          0,005
7A1692               Pour 7GN63 1          0,006
7A1693               Pour 7GN125 1          0,020
7A1694               Pour 7GN12-7GN20 1          0,005
7A1695               Pour 7GN25 1          0,005

 Plaque de fixation sur profilé DIN 35mm, 
 DIN 46277/3 pour types U...
7A180 Pour 7GN12...7GN25 e GF20          1          0,011
7A181 Pour 7GN32...7GN63 1          0,018

 Protection IP42 en caoutchouc�. Embrochable.
7A441 Ø57mm - longueur 90mm              1          0,045

Pour 7GN12-7GN20-7GN25
jusqu’à 2 éléments

7A442 Ø57mm - longueur 115mm            1          0,065
Pour 7GN12-7GN20-7GN25
de 3 à 4 éléments

7A443 Ø57mm - longueur 140mm            1          0,063
Pour 7GN12-7GN20-7GN25
de 5 à 6 éléments

7A444 Ø87mm - longueur 112mm            1          0,065
Pour 7GN32...7GN40 jusqu’à 4
éléments, pour 7GN63 jusqu’à
3 éléments

7AO14 - 7AR114 - 
7A114 - 7AR214

7AR124 - 7A124 -
7AR224 - 7AR324

GXM0 - GXM1 - GXM2 - GXM3 - GXM4

Accessoires pour
commutateurs à cames

GXM5 - GXM6 - GXM7

7A019... - 
7A119...

7A169...

7A180 - 7A181

7A44...

� Pour les dimensions de l’axe, se reporter à la valeur �N présente dans les
différentes types.

� Niveau de protection élevé des contacts de IP00 à IP20.
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https://www.lovatoelectric.fr/7AR214/7AR214/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A124/7A124/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM6/GXM6/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM6/GXM6/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM7/GXM7/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7AR214/7AR214/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A1691/7A1691/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM0/GXM0/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM0/GXM0/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A442/7A442/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7AR224/7AR224/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7AR224/7AR224/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7AO14/7AO14/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A1692/7A1692/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM7/GXM7/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM1/GXM1/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7AR324/7AR324/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A124/7A124/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A0192/7A0192/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM3/GXM3/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM3/GXM3/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A180/7A180/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM4/GXM4/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A181/7A181/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A444/7A444/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A181/7A181/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A180/7A180/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXA01/GXA01/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7AR114/7AR114/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A114/7A114/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A114/7A114/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM4/GXM4/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXA01H/GXA01H/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A119O/7A119O/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A1695/7A1695/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A1693/7A1693/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXA11/GXA11/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM1/GXM1/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7AR124/7AR124/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7AR324/7AR324/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7AR124/7AR124/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM5/GXM5/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7AR114/7AR114/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM2/GXM2/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A1694/7A1694/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A119U/7A119U/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A0191/7A0191/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM5/GXM5/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A441/7A441/snp
https://www.lovatoelectric.fr/GXM2/GXM2/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7A443/7A443/snp
https://www.lovatoelectric.fr/7AO14/7AO14/snp
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   480       480       690       690       690       690       690       690       690       690       690       690       690       690       690       690
   240       240       600       600       600       600       600       600       600       600       600       600       600       600       600       600

     4           4           6            6            6           6           6           6           6            6            6           6           6            8           8           6

    10         20         16          20          25         32         40         63        125         16          20         32         40        200       315        20
    10         15         15          20          30         40         50         60        130         12          15         32         40        200       255        15

   480       480       480       480       480       480       480       480       690       440       440       440       440       690       690       480

     4           4           4            4            4           4           4           4           6            4            4           4           4            6           6           4
    16         20         16          20          25         32         40         63        125         16          20         35         40       200�    315�       20
     –          20         10          16          25         32         40         63        100         16          20         35         35       200�    31�5       20
     –          20         10          16          25         32         40         63        100         16          20         35         35          –           –          20
     –           –           –            –            –          32         40         63        100          –            –           –           –            –           –           –
     –           –           –            –            –           –          40         63        100          –            –           –           –            –           –           –

   250       250       200       250       400       800      1000     1600     2100      250       250      1000     1000     3300     5200      220
   10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5      10/5         –           –         10/5

    10         20         16          20          25         32         40         63        125         16          20         32         40        200       315        20
     5          10         10          10          16         25         25         32         40          10          10         25         25          –           –           –
     3           8           8            8           12         20         22         25         28           8            8          20         22          –           –           –
     2           6           4            6            8          10         12         15         15           4            6          10         12          –           –           –
     –           –         1,5         1,5          2           2           2           4           5          1,5         1,5         2           2            –           –           –

    1,5          3         2,5          3          5,5        7,5          8          11       18,5        3,5         3,7        7,5        7,5       27,5        37          3
    2,2          5           4          5,5         7,5         11         15        18,5       37         4,5         5,5        11         15         47         55         5,5
     –           –         5,5         5,5         7,5         11         15        18,5       33         5,5         5,5        11         15          –          69         5,5
    0,3        0,5        0,8         0,8         1,5        2,2          3          3,7         5         0,55      0,75       1,8        2,2          –          11         0,6
   0,55       1,5        1,5         2,2          3           4          6,5        6,5        11         1,5         1,8        3,5        4,4          –          22         2,2
   0,75         2         2,2          3          5,5        6,5          8         11,5       15         2,2          3         5,5          7            –          30          3
    1,8          4           3            5          6,5          8           8         12,5       30         3,7          4           8           9            –          75         3,7
     3          7,5        5,5         7,5         11         15        18,5        30         45         6,5         7,5        15        18,5        47        110        7,5
     –           –         7,5         7,5         11        18,5        22         30         37         7,5         7,5        15         15          –          45         7,5
    0,7       0,75       0,8         0,8         1,5        2,2          3          3,7         5         0,75      0,75       2,2          3            –          15        0,75
   0,75         2         1,7         2,5         3,7          4           6          7,5        11         1,8         2,2        3,5        5,2          –          37         2,2
    1,1        2,5         3          3,7         5,5        7,5         11        12,5       15           3          3,5         6          7,5          –          55         3,7

Tension assignée d’isolement                 
Ui       IEC/EN
           UL/CSA

Tension assignée de tenue aux chocs 
Uimp  IEC/EN 60947-3
Courant thermique assigné
Ith       IEC/EN

           UL/CSA (usage général)

Tension assignée maxi d’emploi
(uniq. pour interrupteurs) 
Tension assign. de tenue aux chocs 
(uniq. pour interrupteurs) 
Calibre maxi fusibles pour              10kA
protection contre court-circuit        15kA
In (gG)                                             25kA
                                                        50kA

                                                        63kA
Courant assigné de courte
durée Icw                                             1s
Conducitivité
Courants assignés d’emploi
Ie          AC1/AC21A (IEC/EN)
            AC15 (IEC/EN)          110 à 120V
                                             220 à 230V
                                             380 à 400V
                                             660 à 690V
Interrupteurs moteurs en catégorie 
d’emploi à courant alternatif                    
AC3      (IEC/EN)                   220 à 230V
            3 phases                   380 à 440V
                                             500 à 690V
            1 phases (2 pôles)    110 à 120V
                                             220 à 230V
                                             380 à 440V
AC23A  (IEC/EN)                   220 à 230V
�

         3 phases                   380 à 440V
                                             500 à 690V
            phases (2 pôles)       110 à 120V
                                             220 à 230V
                                             380 à 440V

V
V

kV

A
A

V

kV
A
A
A
A
A

A
mA/V

A
A
A
A
A

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

   GF10      GF20     7GN12    7GN20    7GN25    7GN32    7GN40    7GN63   7GN125    GX16      GX20      GX32      GX40     GN200    GN315    GNA20TYPE

� Pour GN200 et GN315, la catégorie d’emploi est AC23B.
� Fusible type aR.

EX
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     –           –         1,5         1,5          3           5           5          7,5        15         1,5         1,5         3           5          30         30         1,5
     2           3           3            3            5          10         10         15         25           3            3         7,5         10         50         50          2
     –           –           –          7,5         10         15         20         25         50           5            5          15         15        100       100         5
     –           –           –           10          15         15         20         25         40           5            5          15         15         75         75          5
     –           –         0,5        0,75        1,5          2           2           3           5         0,75      0,75       1,5          2          15         15          –
   0,75         1           1            2            3           5           5          10         15           1          1,5         3           5          30         30          –

    10         20         12          20          25         32         40         63        125         16          20         32         40        200       200         –
     7          20         12          20          25         32         40         50         80          16          20         32         40        200       200         –
     2           4           4            4            4           6           6           8          10           4            4           5           6          35         35          –
    0,7        0,7        0,6         0,6         0,7        0,9        0,9          1         1,2         0,6         0,6        0,8        0,8        2,5        2,5          –
    0,2        0,2       0,25      0,25         –           –           –           –           –         0,25      0,25      0,25      0,25       0,9        0,9          –
     –           –        10(1)     20(1)     25(1)    32(1)     40(1)     50(1)   125(1)    16(1)     20(1)    32(1)    40(1)        –           –           –
     –           –        10(2)     20(2)     25(2)    32(2)     40(2)     50(2)   125(2)    16(2)     20(2)    32(2)    40(1)        –           –           –
     –           –        10(3)     20(3)     25(3)    32(3)     40(3)     50(3)   125(3)    16(3)     20(3)    32(3)    40(3)        –           –           –
     –           –         5(3)      10(3)     12(3)    15(3)     20(3)     25(3)    50(3)     10(3)     10(3)    15(3)    40(3)        –           –           –
     –           –         5(4)       8(4)      10(4)    12(4)     12(4)     15(4)    20(4)      7(4)       8(4)     12(4)    12(4)        –           –           –
     3           6          12          20          25         32         40         63        125         16          20         32         40          –           –           –
     3           6          10          16          20         25         32         40        100         14          16         25         32          –           –           –
     2           3           8           12          16         16         16         28         50          10          12         14         16          –           –           –
     1           1           1            1          1,5          3           3          3,3         4            1            1           3           3            –           –           –
    0,3        0,4        0,4         0,4         0,4        0,5          –           –           –          0,4         0,4        0,5        0,5          –           –           –
    0,1       0,15      0,15      0,15         –           –           –           –           –         0,15      0,15      0,15      0,15         –           –           –
    0,4        0,8        0,8         0,8         1,1        1,5        2,0        3,4        6,3         0,6         0,6        1,6        1,6         26        64,5         1
  1x106    1x106    3x106 5x106 5x106 5x106 5x106 5x106 1x106 1x106 1x106 1x106 1x106 2x105 2x105 1x106

    2,5          3           3            3          3,5          4           4           5         2x5          3            3           4           4          10         10          3
    0,4        0,5        0,5         0,5         0,8        1,2        1,2          2           2          0,5         0,8        1,2        1,2         10         10         0,5
 1,5/1,5  2,5/2,5  2,5/2,5  2,5/2,5     4/4        6/4       10/6     16/10    50/50   2,5/2,5  2,5/2,5    10/6      10/6      1x95    1x185   2,5/25
  14/14    12/12    12/14    12/14    10/12     8/10      8/10       6/8     1/0 / 1/0   12/12    12/12     8/10      8/10     1x3/0   1xmcm 350   12/14
 0,5/0,5  0,5/0,5  0,5/0,5  0,5/0,5  0,5/0,5  1,5/1,5  1,5/1,5  2,5/2,5  2,5/2,5  0,5/0,5  0,5/0,5  1,5/1,5  1,5/1,5       –           –       0,5/0,5
  20/20    20/20    20/20    20/20    20/20    16/16    16/16    14/14    14/14    20/20    20/20    16/16    16/16        –           –        20/20

–25 à +55
–40 à +70

Interrupteurs pour moteurs
Commande directe 120V
            (UL/CSA-DOL) 240V
            3 phases 480V

600V
            1 phase (2 pôles) 120V

240V
Interrupteurs moteurs en catégorie
d’emploi à courant continu
DC21A    48V

60V
Ie 110V

220V
440V

DC23A    24V
48V

Ie 60V
Brancher en série le nbre de           110V
contacts indiqués entre ( )             220V
DC13 24V

48V
60V

Ie 110V
220V
440V

Puissance dissipée
Durabilité mécanique
Vis de la borne
Couple de serrage max
Section conducteur maxi r/f

r: rigidemini r/f
f : flexible

Température de fonctionnement             
Température de stockage

HP
HP
HP
HP
HP
HP

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

w/pôle
cycles

M
Nm

2xmm2

2xAWG
2xmm2

2xAWG

°C
°C

TYPE

ENVIRONNEMENT

   GF10      GF20     7GN12    7GN20    7GN25    7GN32    7GN40    7GN63   7GN125    GX16      GX20      GX32      GX40     GN200    GN315    GNA20
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