
CONTACTEURS

11BGX10... 

11BGX10... 

BFX10...

BFX10...

BFX12...

VA R I AT E U R S  D E  V I T E S S E

VLBXL...

VLBXR...

VLBXL...

VLXM...

BF09...BF150... contacteurs

BF160...BF230... contacteurs

11B... contacteurs

 BG... contacteurs

D I S J O N C T E U R S  M O T E U R S  M AG N É T O T H E R M I Q U E S
SM1... SM2... et SM3...

SM1X14...
SM1X15...

SM1X30...

SM1X31...
SM1X32...

SM1X16...

SM1X12... SM1X13...
SM2X13 11

SM1X11...

SM2X14... SM2X16...

SM2X12...

SM2X11...

CX01

CX02

CX04

EXCRDU1

EXC1042

EXP8004 - EXP8007

SM1X3150R

D E M A R R E U R S  P R O G R E S S I F S

A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S

type SM1P... 

type SM1R...  

type SM2R... et SM3R... 

11 G350 - 11 G354

EXCRDU1

VLBXC02

VLBXC03

VLBXC01

VLBXSM

VLBXP01

SOLUTIONS
DÉMARRAGE MOTEUR

Code Caractéristiques

Contacts auxiliaires additionnels.

SM1X1120 Montage frontal 2NO
SM1X1111 Montage frontal 1NO+1NF
SM1X1220 Montage latéral 2NO
SM1X1211 Montage latéral 1NO+1NF
SM1X1202 Montage latéral 2NF

SM1X1311
Montage latéral. Contacts de
signalisation du déclenchement 
thermique et magnétique 
1NO+1NF

SM1X1311M
Montage latéral. Contacts de 
signalisation du déclenchement
magnétique 1NO+1NF

Bobine à manque de tension.

SM1X14110 110VAC 50Hz / 120VAC 60Hz   
SM1X14230 230VAC 50Hz    
SM1X14400 400VAC 50Hz / 440VAC 60Hz       

SM1X15110R❶
Avec contacts anticipés 
110VAC 50Hz / 120VAC 60Hz 

SM1X15230R❶
Avec contacts anticipés 
230VAC 50Hz

SM1X15400R❶
Avec contacts anticipés 
400VAC 50Hz

Bobine à émission.       

SM1X16024 24VAC 50/60Hz   
SM1X16110 110VAC 50/60Hz   
SM1X16230 230VAC 50/60Hz    
SM1X16400 400VAC 50/60Hz          
Connexions rigides disjoncteur moteur 
SM1 - contacteur. 

SM1X3040P Pour disjoncteur moteur
SM1P... avec contacteur BG...  

SM1X3141P Pour disjoncteur moteur
SM1P... avec contacteur BF09...25A

SM1X3241P Pour disjoncteur moteur
SM1P... avec contacteur BF26...38A    

Code Caractéristiques

Contacts auxiliaires additionnels.

SM2X1120 Montage frontal 2NO
SM2X1111 Montage frontal 1NO+1NF
SM2X1102 Montage frontal 2NF
SM2X1220 Montage latéral 2NO
SM2X1211 Montage latéral 2NF
SM2X1202 Montage latéral 1NO+1NF

SM2X1311

Montage latéral. Contacts de 
signalisation du déclenchement 
thermique et magnétique 
1NO+1NF

Bobine à manque de tension.

SM2X14230 230VAC 50/60Hz    
SM2X14400 400VAC 50/60Hz          
SM2X14400 440VAC 50/60Hz    

Bobine à émission.

SM2X16024 24VAC 50/60Hz   
SM2X16110 110VAC 50/60Hz   
SM2X16230 230VAC 50/60Hz    
SM2X16400 400VAC 50/60Hz   
SM2X16440 440VAC 50/60Hz    

Code Caractéristiques

CX01
Clé USB de connexion PC÷ADXL/ADXNP pour 
programmation, téléchargement de données,  
diagnostic et mise à jour logicielle du firmware avec 
Xpress software

CX02

Clé Wi-Fi de connexion PC÷ADXL/ADXNP pour 
téléchargement de données, programmation, 
diagnostic  avec Xpress software et l’ App LOVATO 
SAM1

CX04
Module de communication RS485 pour ADXNP, 
protocole Modbus-RTU. Alimentation
auxiliaire 24VAC/DC

EXCRDU1

Afficheur déporté pour contrôler et commander 
jusqu’à 32 démarreurs de type ADXL ou VLB3, écran 
LCD tactile, IP65 et Nema 4X, Câble RS485 longueur 
3m inclus, alimentation 100...240VAC/110...250VDC

EXC1042 Carte de communication RS485 pour ADXL

EXP8003 Kit de montage sur rails DIN
pour ADXL0018600...ADXL0115600

EXP8007
Ventilateur pour ADXN de 6 à 45A pour augmen-
tation nombre démarrages/heures (les ADXN
à 38 et 45A ont le ventilateur déjà intégré de série)

EXP8004
Ventilateur pour ADXL0018600...ADXL0115600 (es 
codes ADXL0075600...ADXL0115600 accueillent 
deux ventilateurs EXP8004) 

SM1X3150R
Connexion rigide pour dém. ADXN de 6 à 38 A 
pour montage direct sur disjon.  
Moteur magnétothermique type SM1R

Code Caractéristiques

Pour contacteurs type BG...  Contacts auxiliaires 
fixation frontale. Bornes à vis.
11 BGX1002 2NC
11 BGX1011 1NO + 1NC
11 BGX1020 2NO
11 BGX1004 4NC
11 BGX1013 1NO + 3NC
11 BGX1022 2NO + 2NC
11 BGX1031 3NO + 1NC
11 BGX1040 4NO
Pour contacteurs BF09...BF150... . Contacts auxi-
liaires fixation frontale. Bornes à vis.
BFX1002 2NC
BFX1011 1NO + 1NC
BFX1020 2NO
BFX1004 4NC
BFX1013 1NO + 3NC
BFX1022 2NO + 2NC
BFX1031 3NO + 1NC
BFX1040 4NO
BFX101111 1NO+1NC and 1EM+1LB
Pour contacteursBF09...BF150... . Contacts auxiliaires 
montage latéral. Bornes à vis.
BFX1202 2NC   
BFX1211 1NO+1NC   
BFX1220 2NO    
Pour contacteurs BF160...BF230... . Contacts auxi-
liaires fixation frontale. Bornes à vis.
BFX10C10 1NO
BFX10C01 1NC
Pour contacteurs BF160...BF230... . Contacts auxi-
liaires montage latéral. Bornes à vis.
BFX12C02 2NC
BFX12C11 1NO + 1NC
BFX12C20 2NO
Pour contacteurs 11B... contactors. Contacts auxi-
liaires montage latéral. Faston terminals.
11G350 2NO+1NC or 1NO+2NC réversibile  
11G354 1NO+1NC

Code Caractéristiques

Modules.

VLBXC00 Cache aveugle
VLBXC01 Écran et clavier
VLBXC02 Module de communication USB
VLBXC03 Module de communication Wi-Fi

VLBXSM Module d'entrées de sécurité 
(STO)

Unités logiques.

VLBXL01 Unité logique avec canOPEN
VLBXL02 Unité logique avec ProfiBUS
VLBXL03 Unité logique avec ProfiNET
VLBXL04 Unité logique avec Ethercat
VLBXL06 Unité logique avec Modbus RTU

Clavier deporte.

EXCRDU1

Afficheur déporté pour contrôler et 
commander jusqu’à 32 démarreurs 
de type ADXL ou VLB3, écran LCD 
tactile, IP65 et Nema 4X, Câble 
RS485 longueur 3m inclus, alimen-
tation 100...240VAC/110...250VDC

VLBXP01
Kit de montage sur le volet du 
clavier VLBXC01, IP65, Type 4/4X, 
câble inclus longueur 3m

Code Caractéristiques

Unités à distance.

VLBXR390 390Ω, 100W pour VLB3 0,4...0,75kW
VLBXR180 180Ω, 200W pour VLB3 1,5...2,2kW
VLBXR047 47Ω, 200W pour VLB3 4...5,5kW
VLBXR027 27Ω, 200W pour VLB3 7,5...11kW
VLBXR018 18Ω, 800W pour VLB3 15kW
VLBXR015 15Ω, 800W pour VLB3 18,5...22kW
VLBXR007 7,5Ω, 1900W pour VLB3 30...75kW

Inductances de ligne triphasée.

VLBXL590 50A 0,59mH pour VLB3 22...30kW
VLBXL370 80A 0,37mH pour VLB3 37kW
VLBXL330 90A 0,33mH pour VLB3 45kW
VLBXL300 100A 0,30mH pour VLB3 55kW
VLBXL190 160A 0,19mH pour VLB3 75kW
VLBXL140 200A 0,14mH pour VLB3 90...110kW

Inductances moteur triphasée.

VLXM012 12,5A 1mH for VLB3 0,4...4kW
VLXM025 25A 0,6mH for VLB3 5,5...11kW
VLXM050 50A 0,2mH for VLB3 15...22kW
VLXM100 100A 0,15mH for VLB3 30...45kW
VLXM150 150A 0,08mH for VLB3 55...75kW
VLXM300 300A 0,04mH for VLB3 90...110kW

LOVATO ELECTRIC S.P. A.

Via Don E. Mazza, 12
24020 Gorle (Bergamo) 

tel. +39 035 4282111
info@LovatoElectric.com
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BGX1040
BGX1031
BGX1022
BGX1013
BGX1004

BGX1020
BGX1011
BGX1002

BFX12...

11G35...

11G35...

BFXC12C...

BFX10C...

BFXC12C...

BFX10...  
(2 contacts)

BFX10...  
(4 contacts)

❶ Compléter le code article en ajoutant P pour le 
montage sur SM1P .... disjoncteur moteur ou en 
ajoutant R pour le montage sur SM1R...disjoncteur 
moteur.

LOVATO ELECTRIC LTD    
UNITED KINGDOM
www.Lovato.co.uk

LOVATO ELECTRIC S.P.A.    
ITALY
www.LovatoElectric.com

LOVATO ELECTRIC CORPORATION
CANADA
www.Lovato.ca

LOVATO ELECTRIC INC 
UNITED STATES
www.LovatoUsa.com

LOVATO ELECTRIC GmbH    
GERMANY
www.LovatoElectric.de

LOVATO ELECTRIC S.L.U   
SPAIN
www.LovatoElectric.es

LOVATO ELECTRIC. S.R.O.    
CZECH REPUBLIC    
 www.LovatoElectric.cz

LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O.
POLAND
www.LovatoElectric.pl

LOVATO ELEKTRIK LTD
TURKEY
www.LovatoElectric.com.tr

LOVATO ELECTRIC ME FZE
UNITED ARAB EMIRATES
www.LovatoElectric.ae

ООО Ловато Электрик 
RUSSIA
www.LovatoElectric.ru

LOVATO ELECTRIC CO LTD
CHINA
www.LovatoElectric.cn

LOVATO ELECTRIC SRL
ROMANIA
www.LovatoElectric.ro

LOVATO ELECTRIC SAS
FRANCE
www.LovatoElectric.fr

LOVATO ELECTRIC AG
SWITZERLAND
www.LovatoElectric.ch

LOVATO KONČAR d.o.o.
CROATIA
www.LovatoElectric.hr



SOLUTIONS DÉMARRAGE MOTEUR

DISJONCTEUR
MOTEUR  
MAGNÉTOTHERMIQUE 
AVEC CONTACTEUR

CONTACTEUR 
AVEC RELAIS   
THERMIQUE        

DÉMARREUR 
ÉTOILE-TRIANGLE 
ASSEMBLÉ

COMPOSANTS POUR 
DEMARREUR 
ETOILE-TRIANGLE 
(A ASSEMBLER 
PAR LE CLIENT)

DEMARREUR
PROGRESSIF

VARIATEUR
DE VITESSE

❶ Remplacer par 10 pour avoir un contacteur avec 1 contact auxiliaire NO ou remplacer par 01 
pour avoir un contacteur avec 1 contacteur auxiliaire NF.

 E.g.: 11BG0610A❷,  contacteur avec 1 contact auxiliaire NO.
❷ Le code à commander est complété par le chiffre de tension de la bobine (si à 50/60Hz)  

ou avec le chiffre de la tension suivie de 60 (si à 60Hz).
 Les tensions normalisées sont :
 - 50/60Hz  024 - 048 - 110 - 230 - 400VAC
 - 60Hz        024 60 - 048 60 - 120 60 - 220 60 - 230 60 - 460 60 - 575 60VAC
 E.g.: 11BG0610A230 or 11BG0610A46060.

❸ L’électro-aimant du contacteur peut être alimenté indifféremment en AC ou en DC.  
Le code à commander doit être complété avec le chiffre de tension de la bobine.

 Les tensions normalisées sont: 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 - 240 - 380 - 415.
 Pour les bobines: 110...125V indiquer 110, 220...240V indiquer 220, 380...415V indiquer 380,
 440...480V indiquer 440.
 E.g.: 11B31000220 (contacteur à 220...240VAC/DC). 

❹ TMST pour tension auxiliaire 24...240VAC; TMSTA440 pour tension auxiliaire 380...440VAC.
❺ Commander en plus : GEX66N poignée de verrouillage de porte ; GEX7536N rallonge.
❻ Commander en plus : GEX67N poignée de verrouillage de porte ; GEX7535N rallonge.
❼ Commander en plus : GEX68N poignée de verrouillage de porte ; GEX7535N rallonge.
❽ Le code fait référence uniquement à l’unité de puissance.  

Compléter avec unité logique code VLBXL06 (Modbus RTU) et écran/clavier code VLBXC01.

❾ Contacter notre Service Clients 
(tél. 035 4282422 ; e-mail : service@LovatoElectric.com).

 La bobine du contacteur est à contrôle électronique ; elle peut être alimentée aussi bien en AC 
qu’en DC et elle offre une large plage de fonctionnement. 
La référence doit être complétée par le chiffre de la tension de la bobine. 
Voici les tensions standard :  
- AC/DC 024=24...60VAC/20...60VDC; 110=60...130VAC/DC; 230=100...250VAC/DC; 
400=250...500V.  

 ADXNB: Version de base avec potentiomètres. Disponible en version 
avec connectivité NFC : ADXNF (programmable via smartphone) et 
en version avancée  : ADXNP (avec potentiomètres, NFC, protection 
thermique intégrée, port optique frontal et RS485 en option).

s Règlage conseillé. Pour d’autres règlages, consulter le catalogue général.
◆ RF9, RF82 et RF110 sont à reset manuelle.  

RF38, RF200 et RF420 sont à réinitialisation manuelle et automatique.
● Pour les contacteurs avec bobine en DC, consulter le catalogue général.
★ Le règlage du relais thermique doit être réglé à une valeur égale à 58 % du courant nominal du 

moteur. 
■ Les disjoncteurs moteurs à commande à boutons poussoirs (SM1P) sont conseillés jusqu’à 40A. 

Les modèles à commande rotative (SM1R) qui garantissent un pouvoir de coupure supérieur sont 
également disponibles en alternative. Consulter le catalogue général.                             

Les produits LOVATO Electric 
sont adaptés aux nouveaux 
moteurs à hautes valeurs 
d’efficacité IE3.

kW
HP

A (AC3)

0.37 0.75 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160
0.5 1 2 3 4 5.5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 180 220
1.1 1.9 3.6 4.9 6.5 8.5 11.5 15.5 22 29 35 41 55 66 80 97 132 160 195 230 280

Disjoncteur moteur magnétothermique ■ SM1P0160 SM1P0250 SM1P0400 SM1P0650 SM1P1000 SM1P1000 SM1P1400 SM1P1800 SM1P2300 SM1P3200 SM1P4000 SM2R5000 SM2R6300 SM3R7500 SM3R9000 SM3R9900 –– –– –– –– ––
Plage de réglage du déclencheur thermique s [A] 1...1.6 1.6...2.5 2.5...4 4...6.5 6.3...10 6.3...10 9...14 13...18 17...23 24...32 30...40 34...50 45...63 55...75 70...90 80...100 –– –– –– –– ––
Icu 400 V [kA] 100 100 100 100 100 100 25 25 15 10 10 50 50 50 50 50 –– –– –– –– ––
Connexion rigide coupe-circuit-contacteur SM1X3040P SM1X3040P SM1X3040P SM1X3040P SM1X3141P SM1X3141P SM1X3141P SM1X3141P SM1X3141P SM1X3241P SM1X3241P –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Contacteur en AC 11BG06❶A❷ 11 BG06❶A❷ 11 BG06❶A❷ 11BG06❶A❷ BF09❶A❷ BF09❶A❷ BF12❶A❷ BF18❶A❷ BF25❶A❷ BF3200A❷ BF3800A❷ BF5000A❷ BF6500A❷ BF8000A❷ BF8000A❷ BF11500A❷ BF15000A❷ BF16000E      BF19500E       BF23000E 11B31000❸

Porte-fusibles FB01F3P FB01 F 3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB02A3P FB02A3P FB02A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P GE0161N❺ GE0161N❺ GE0250N❻ GE0250N❻ GE0400N❻

Fusible aM [A] 2 (10X38) 4 (10X38) 6 (10X38) 8 (10X38) 8 (10X38) 10 (10X38) 16 (10X38) 20 (10X38) 25 (10X38) 32 (14X51) 40 (14X51) 50 (14X51) 63 (22X58) 80 (22X58) 80 (22X58) 100 (22X58) 160 (NH) 160 (NH) 200 (NH) 250 (NH) 315 (NH)
Contacteur en AC ● 11BG06❶A❷ 11BG06❶A❷ 11BG06❶A❷ 11BG06❶A❷ BF09❶A❷ BF09❶A❷ BF12❶A❷ BF18❶A❷ BF25❶A❷ BF3200A❷ BF3800A❷ BF5000A❷ BF6500A❷ BF8000A❷ BF8000A❷ BF11500A❷ BF15000A❷ BF16000E BF19500E BF23000E 11B31000❸

Relais thermique 11RF91V5 11RF92V3 11RF95 11RF975 RF381000 RF381000 RF381400 RF381800 RF382300 RF383200 RF383800 RF825000 RF826500 RF828200 RF828200 RF110110 RF200150 RF200200 RF200200 RF420300 RF420300
Plage de réglage du relais thermique s [A] 0.9...1.5 1.4...2.3 3...5 4.5...7.5 6.3...10 6.3...10 9...14 13...18 17...23 24...32 32...38 35...50 46...65 60...82 60...82 90...110 90...150 120...200 120...200 180...300 180...300
Bornes pour montage direct 
du relais thermique sur le contacteur –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– RFX20035 RFX42035 RFX42035 11G376

Porte-fusibles –– –– –– –– FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB02A3P FB02A3P FB02A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P GE0161N❺ GE0161N❺ GE0250N❻ GE0250N❻ ––
Fusible aM [A] –– –– –– –– 8 (10X38) 10 (10X38) 16 (10X38) 20 (10X38) 25 (10X38) 32 (14X51) 40 (14X51) 50 (14X51) 63 (22X58) 80 (22X58) 80 (22X58) 100 (22X58) 160 (NH) 160 (NH) 200 (NH) 250 (NH) ––
Démarreur étoile-triangle –– –– –– –– BFA00970❷ BFA00970❷ BFA00970❷ BFA00970❷ BFA01270❷ BFA01870❷ BFA02570❷ BFA02670❷ BFA03870❷ BFA05070❷ BFA05070❷ BFA06570❷ BFA08070❷ BFA09570❷ BFA11570❷ BFA15070❷ ––
Relais thermique –– –– –– –– RF380400 RF380650 RF381000 RF381000 RF381400 RF381800 RF382300 RF383200 RF383800 RF825000 RF825000 RF826500 RF828200 RF110110 RF200125 RF200150 ––
Plage de réglage du relais thermique s [A] –– –– –– –– 2.5...4 4...6.5 6.3...10 6.3...10 9...14 13...18 17...23 24...32 32...38 35...50 35...50 46...65 60...82 90...110     75...125 90...150 ––

Porte-fusibles –– –– –– –– FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB02A3P FB02A3P FB02A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P GE0161N❺ GE0161N❺ GE0250N❻ GE0250N❻ GE0400N❻

Fusible aM [A] –– –– –– –– 8 (10X38) 10 (10X38) 16 (10X38) 20 (10X38) 25 (10X38) 32 (14X51) 40 (14X51) 50 (14X51) 63 (22X58) 80 (22X58) 100 (22X58) 100 (22X58) 160 (NH) 160 (NH) 200 (NH) 250 (NH) 315 (NH)
Contacteur directe en AC ● –– –– –– –– BF0910A❷ BF0910A❷ BF0910A❷ BF0910A❷ BF1210A❷ BF1810A❷ BF2510A❷ BF2600A❷ BF3800A❷ BF5000A❷ BF5000A❷ BF6500A❷ BF8000A❷ BF95 00A❷ BF11500A❷ BF15000A❷ BF19500E
Contacteur triangle en AC ● –– –– –– –– BF0901A❷ BF0901A❷ BF0901A❷ BF0901A❷ BF1201A❷ BF1801A❷ BF2501A❷ BF2600A❷ BF3800A❷ BF5000A❷ BF5000A❷ BF6500A❷ BF8000A❷ BF95 00A❷ BF11500A❷ BF15000A❷ BF19500E
Contacteur étoile en AC ● –– –– –– –– BF0910A❷ BF0910A❷ BF0910A❷ BF0910A❷ BF0910A❷ BF1210A❷ BF1810A❷ BF1810A❷ BF2510A❷ BF3200A❷ BF3200A❷ BF3200A❷ BF5000A❷ BF65 00A❷ BF8000A❷ BF8000A❷ BF11500A ❷
Relais thermique ◆★ –– –– –– –– RF380400 RF380650 RF381000 RF381000 RF381400 RF381800 RF382300 RF383200 RF383800 RF825000 RF825000 RF826500 RF828200 RF110110 RF200125 RF200150 RF200200
Plage de réglage du relais thermique s [A] –– –– –– –– 2.5...4 4...6.5 6.3...10 6.3...10 9...14 13...18 17...23 24...32 32...38 35...50 35...50 46...65 60...82 90...110 75...125 90...150 120...200
Temporisation –– –– –– –– TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹ TMST❹

Contacteurs auxiliaires supplément. (contacteur direct) –– –– –– –– BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX1020 BFX10 20 BFX1020 BFX1020 2 x BFX10C10
Contacteurs auxiliaires supplément. (contacteur triangle) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX10 11 BFX1011 BFX1011 BFX10C10 + BFX10C01
Contacteurs auxiliaires supplément. (contacteur étoile) –– –– –– –– BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX1011 BFX10 11 BFX1011 BFX1011 BFX1011
Connexions rigides –– –– –– –– BFX3131 BFX3131 BFX3131 BFX3131 BFX3131 BFX3131 BFX3131 BFX3131 BFX3232 BFX3332 BFX3332 BFX3332 BFX3331 BFX3331 BFX3432 BFX3432 ––

Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques –– –– SM1R0400 SM1R0650 SM1R1000 SM1R1000 SM1R1400 SM1R1800 SM1R2300 SM1R3200 SM1R4000 SM2R5000 –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Porte-fusibles –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– GE0161N❺ GE0250N❻ GE0250N❻ GE0250N❻ GE0400N❻ GE0630N❼ GE0630N❼ GE0630N❼ GE0800N❼

Fusibles ultra-rapides [A] –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 160 (NH) 180 (NH) 200 (NH) 250 (NH) 315 (NH) 500 (NH) 500 (NH) 630 (NH) 700 (NH)
Contacteur direct en AC ● –– –– 11BG06...A... 11BG06...A... BF09❶A❷ BF09❶A❷ BF12❶A❷ BF18❶A❷ BF25❶A❷ BF3200A❷ BF3800A❷ BF5000A❷ BF6500A❷ BF8000A❷ BF8000A❷ BF11500A❷ BF15000❷ BF16000E BF19500E BF23000E 11B31000❸

Démarreur progressif –– –– ADXNB006 ADXNB006 ADXNB012 ADXNB012 ADXNB012 ADXNB018 ADXNB025 ADXNB030 ADXNB038 ADXNB045 ADXL0060600 ADXL0075600 ADXL0085600 ADXL0115600 ADXL0135600 ADXL0162600 ADXL0195600 ADXL0250600 ADXL0320600

Porte-fusibles FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01F3P FB01 F 3P FB02A3P FB02A3P FB02A3P FB03A3P FB03A3P FB03A3P FB03 A 3P GE0161N❺ GE0161N❺ GE0250N❻ GE0250N❻ GE0400N❻

Fusibles aM [A] 2 (10X38) 2 (10X38) 4 (10X38) 6 (10X38) 8 (10X38) 10 (10X38) 16 (10X38) 20 (10X38) 25 (10X38) 32 (14X51) 40 (14X51) 50 (14X51) 63 (22X58) 80 (22X58) 80 (22X58) 100 (22X58) 160 (NH) 160 (NH) 200 (NH) 250 (NH) 315 (NH)
Variateur de vitesse VLB30004A480 VLB30007A480 VLB30015A480 VLB30022A480 VLB30040A480 VLB30040A480 VLB30055A480 VLB30075A480 VLB30110A480 VLB30150A480 VLB30185A480 VLB30220A480 VLB30300A480 VLB30370A480XX❽ VLB30450A480XX❽ VLB30550A480XX❽ VLB30750A480XX❽ VLB30900A480XX❽ VLB31100A480XX❽ VLB31100A480XX❽❾ ❾
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Saisir les caractéristiques 
du moteur.

Sélectionner le type de démarrage :
direct, inverseur, étoile-triangle,
démarreur progressif, variateur.

Sélectionner les 
composants de
commande et de
protection.

Le configurateur vous aidera dans le choix  
des composants et accessoires et génèrera  
la liste détaillée des codes à commander.

Vous pouvez vous connecter à 
notre site web pour consulter 
la fiche technique de chaque 
composant. Transmettez 
immédiatement la liste des 
codes à commander.

CONFIGURATEUR
DÉMARRAGE MOTEUR
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