
 
MODUŁOWE DZWONKI, 

SYGNALIZATORY DŹWIĘKOWE  
I TRANSFORMATORY



Dzwonki, sygnalizatory dźwiękowe i transformatory 

 Kod                  Opis                      Napięcie     Napięcie    Il.      Masa 
                                                       zasialnia     wyj.           w 
                                                                                           op. 

                                                       [VAC]           [VAC]         szt.   [kg] 

 CBE 012A        Dzwonek              12              –               1      0.07  

 CBE 230A        Dzwonekl             230            –               1      0.073 

 CBZ 230A        Sygnalizator         230            –               1      0.063 

 CTRB 15VA      Modułowy            230            12             1      0.339 
                        transformator 
                        15VA, do  
                        dzwonków

CBE...

CTRB 15VA

CBZ 230A

Dzwonki i sygnalizatory 
dźwiękowe

Charakterystyka ogólna i robocza 
–   Natężenie dźwięku, odległość 1m: sygnalizatory 80dB, 

dzwonki 84dB 
–   Pobór mocy: 10VA (5VA dla CBE 012A) 
–   Temperatura pracy: -10...+55°C 
    (-10...+40°C dla CTRB 15VA) 
–   Temperatura składowania: -40...+80°C 
–   Przekrój przewodów (min...maks.): 0.5...1.5mm2 
–   Moement obrotowy dokręcania zacisków: 0.5Nm 
–   Zaciski: M3 
–   Moduły DIN:      CBE...             1 moduł 
                             CBZ...             1 moduł  
                             CTRB 15VA     2 moduły 
–   CTRB 15... można wyorzystywać tylko do zasilania dzwonków 

(praca przerywana). 
 
Certyfikaty i zgodności 
Zgodne z normami: IEC/EN62080.

Charakterystyka ogólna i robocza 
–   Transformatory separacyjne do pracy ciągłej 
–   Temperatura pracy: -10...+25°C 
–   Temperatura składowania: -40...+70°C 
–   Przekrój przewodów (min...maks.): 0.5...10mm2 
–   Moment obrotowy dokręcania zacisków: 1Nm 
–   Zaciski: M4 
–   Moduły DIN:       CTRS 15VA     3 moduły 
                             CTRS 25VA     3 moduły 
                             CTRS 40VA     4 moduły 
                             CTRS 63VA     6 modułów. 
 
Certyfikaty i zgodności 
Zgodne z normami: IEC/EN61558-2-8.

 Kod                  Moc                 Napięcie     Napięcie         Il.      Masa 
                                                  zasilania     wyjściowe      w 
                                                                                           op. 

                         [VA]                  [VAC]           [VAC]              szt.   [kg] 

 CTRS 15VA     15                  230           12...24          1      0.477 

 CTRS 25VA     25                  230           12...24          1      0.582 

 CTRS 40VA     40                  230           12...24          1      0.846 

 CTRS 63VA     63                  230           12...24          1      1.319

CTRS...

Modułowe transformatory 
separacyjne

new

new



Dzwonki, sygnalizatory dźwiękowe i transformatory 
Wymiary [mm] 
Schematy połączeń
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MODUŁOWE TRANSFORMATORY SEPARACYJNE 
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DZWONKI I SYGNALIZATORY TRANSFORMATOR DO DZWONKÓW

MODUŁOWE RANSFORMATORY SEPARACYJNE
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LOVATO ELECTRIC Sp. z o.o. 

ul. Zachodnia 3 
55-330 Błonie k. Wrocławia 

tel. +48 71 7979 010 
info@LovatoElectric.pl

www.LovatoElectric.pl 

Znajdź nas
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